
Przedłużacz aktywny SuperSpeed USB 3.0

A męski / A żeński, 5m

Part No.: 150712

Features:

Przedłuża i wzmacnia sygnał urządzeń USB - transfer do 5 Gb/s

Wbudowany repeater zapewnia doskonałą jakość sygnału

SuperSpeed USB 3.0

Przedłużenie połączenia do 5 m bez straty sygnału

Plug and Play; Współpraca z systemami Windows oraz Mac OS -

zasilanie z linii USB nie wymaga zastosowania zewnętrznego

zasilacza

Gwarancja "Lifetime Warranty"

Specyfikacja:

Standardy i certyfikaty:

• USB 3.0

• CE

• RoHS

• WEEE

Parametry techniczne:

• Przepustowość: 5 Gb/s

• Zasilanie z linii USB

• Współpraca z systemami obsługującymi standard USB

Złącza:

• 1 x USB 3.0 typ A męskie

• 1 x USB 3.0 typ A żeńskie

• Niklowane złącza

• Zalewane wtyki PVC

Kabel:

• Złącza 28 AWG

• Ekranowany

• Napięcie wytrzymywane: 300 V DC 10 ms

• Rezystancja izolacji: 5 MOhm

• Rezystancja złącz: 10 OHM

• Termiczna osłonka z tworzywa sztucznego

Zawartość opakowania:

• Przedłużacz aktywny SuperSpeed USB 3.0

O pełną ofertę produktów Manhattan pytaj lokalnego resellera lub odwiedź stronę www.manhattan-products.com. Wszystkie nazwy handlowe

i towarów występujące w niniejszej publikacji są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm

odnośnych właścicieli i zostały zamieszczone wyłącznie celem identyfikacji. Dystrybucja i reprodukcja powyższych dokumentów,

wykorzystanie zawartości jest zabronione.
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