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MIERNIK USB PM-40
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ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Miernik mocy USB stuzy do pomiaru napiecia i pradu w porcie USB. W tym celu miernik
mocy USB nalezy ustawi¢ pomigdzy portem USB (np. na zasilaczu USB lub komputerze) i
urzadzeniem USB.

W ten spos6b mozna kontrolowa¢ podczas tadowania smartfona lub tabletu prad tadowania
i napiecie.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i wszystkich innych informacii
zawartych w tej instrukcji.

Niniejszy produkt jest zgodny z aktualnie obowigzujacymi normami krajowymi i europejskimi.
Wszystkie nazwy firm i produktéw nalezg do znakéw towarowych aktualnego wiaciciela.
Wszelkie prawa zastrzezone.

ZAWARTOSC ZESTAWU
+ Miernik USB

+ Kabel USB

* Instrukcja uzytkowania

OBJASNIENIA SYMBOLI
é Symbol z wykrzyknikiem w trojkacie oznacza wazne zalecenia tej instrukgji, ktorych

nalezy bezwzglednie przestrzegac.
=> Symbol strzatki pojawia si¢ w miejscach, w ktérych znajduja sie doktadne wskazowki i
porady dotyczace eksploatacii.

ZASADY BEZPIECZENSTWA
Wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji
A powoduja utrate rekojmi/gwarancji! Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci
za szkody posrednie!

W przypadku uszkodzenia mienia lub ciata spowodowanego niewtasciwym
uzytkowaniem urzadzenia lub nieprzestrzeganiem zasad bezpieczenstwa, pro-
ducent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci! W takich przypadkach rekojmia/
gwarancja wygasa.

+ Ze wzgledéw bezpieczenstwa i zgodnosci z certyfikatem (CE), przebudowa i/
lub modyfikacja produktu na wiasna reke nie s dozwolone. Produktu nie nalezy
nigdy demontowac.

+ Ten produkt nie jest zabawka, dlatego tez powinien by¢ trzymany poza zasiggiem
dzieci.

+ Produktu nie nalezy przecigza¢. Nalezy przestrzegac¢ dopuszczalnych zakresow
napiecia/pradu w rozdziale ,Dane techniczne”.

+ Nie mozna naraza¢ produktu na skrajne temperatury, silne wibracje ani silne
obcigzenia mechaniczne. Produkt nie moze zosta¢ zawilgocony ani zamoczony.

+ Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za btedne lub niedoktadne dane, ani za
potencjalne skutki takich danych.

+ Z produktem nalezy obchodzi¢ sie ostroznie, gdyz moze zosta¢ uszkodzony
poprzez wstrzasy, uderzenia i upadki, nawet z niewielkiej wysokosci.

* Nie nalezy pozostawia¢ opakowania w miejscu dostepnym dla dzieci. Moze ono
stac sie wowczas niebezpieczng zabawka dla dzieci!

+ Jesli nie ma sie pewnosci co do prawidtowego uzytkowania urzadzenia lub jesli
pojawiaja sie pytania, na ktére odpowiedzi nie mozna znalez¢ w tej instrukgji,
prosimy o kontakt z naszym dzialem pomocy technicznej lub z innym specjalista.

PRZYLACZA | ELEMENTY STERUJACE
1 Wtyczka USB typu A

Wtyczka MicroUSB

Przetacznik suwakowy do wyboru trybow pracy
Przycisk do wyboru wskaznika

Gniazdo USB typu A (tutaj podtaczy¢ urzadzenie,
ktére ma by¢ poddane pomiarowi)

Diody LED dla napigcia (V) i pradu (A)
7 Wyswietlacz dla wartoci pomiarowych (napiecie/prad)
8 Gniazdo MicroUSB
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a) Podtaczenie do zasilania napieciem/pradem
Potacz gniazdo MicroUSB (8) miernika mocy USB np. z zasilaczem USB. Uzyj w tym celu
ewentualnie doftaczonego kabla USB.
Jesli zasilacz USB dysponuje kablem z wtyczka MicroUSB (np. zasilacz smartfona), mozna
wtedy podtaczy¢ go bezposrednio do gniazda MicroUSB (8) miernika mocy USB.
Dla zasilania napigciem/pradem mozna réwniez skorzystac z portu USB huba USB lub
komputera.
Nalezy zwréci¢ uwage, aby pobor pradu przez urzadzenie, ktére ma zosta¢ poddane pomia-
rowi, nie byt wyzszy niz zrédto pradu moze dostarczyc¢ (zasilacz USB lub port USB huba USB
lub komputera).
=> Port USB huba USB2.0/1.1 z zasilaczem moze zgodnie ze standardem USB dostarczy¢
prad o natezeniu maks. 500 mA. Port USB huba USB2.0/1.1 bez zasilacza dostarcza
natomiast tylko prad o natezeniu maks. 100 mA.
Nowoczesny port USB3.0 komputera lub huba USB3.0 z zasilaczem dostarcza maks.
900 mA. W przypadku notebooka prad wyjsciowy moze by¢ nawet mniejszy.
Dodatkowo istniejg specjalne porty USB, ktére moga dostarczy¢ wiekszy prad, przykta-
dowo wyj$cie tadowania USB huba USB.
Zasilacze USB dysponujg pradem wyjsciowym wynoszacym 500 mA, 1A, 2 Alub
wiecej.
Nalezy wiec zapozna¢ sie zawsze z instrukcja uzytkowania urzadzenia, ktore wykorzy-
stujesz do zasilania, aby go nie przecigzy¢!

b) Wybér trybu pracy miernika mocy USB
Poprzez przetacznik suwakowy (3) mozna ustawi¢ zadany tryb pracy.

Pozycja Dziatanie
przefacznika
D Pofaczenie/transmisja danych mozliwa

Uzywaj tego trybu pracy, aby np. zmierzy¢ pobér pradu pendrive'a USB,
dysku twardego USB lub innego urzadzenia USB. Podczas pomiaru mozli-
wa jest transmisja danych (USB2.0/1.1).

tadowanie urzadzenia Apple (nie jest mozliwe potaczenie transmisji
danych)

Ten tryb pracy stuzy do dostarczenia urzadzeniu Apple (np. iPad®) wyzsze-
go pradu fadowania.

S tadowanie urzadzenia Android (nie jest mozliwe potaczenie transmisji
danych)

Ten tryb pracy stuzy do dostarczenia urzadzeniu Android (np. smartfonowi
lub tabletowi) wyzszego pradu fadowania.

¢) Podtaczanie urzadzenia do miernika mocy USB

Do gniazda USB typu A (5) miernika mocy USB podtacz urzadzenie, ktére ma zosta¢ podda-
ne pomiarowi. Uzyj w tym celu ewentualnie dotaczonego kabla USB.

d) Wybor wskaznika

Poprzez wielokrotne nacisniecie przycisku (4) mozna wybra¢ zadany wskaznik na wyswietla-
czu (

+ Dioda LED ,V* $wieci sig: Na wy$wietlaczu wyswietlane jest mierzone napiecie.
+ Dioda LED ,A" $wieci sig: Na wy$wietlaczu wyswietlany jest mierzony prad.

+ Na wyswietlaczu ukazuje sie na krotko ,AU“: Nastepnie na przemian wyswietlane jest
mierzone napiecie i prad.

) Funkcje specjalne

+ W przypadku przepiecia (>= 5,8 V) na wyswietlaczu pojawi sie ,SOS", v
a dioda LED ,V* za$wieci sig. A

W takim wypadku nie podtaczaj zadnego urzadzenia do miernika
mocy USB, poniewaz z powodu wysokiego napigcia moze zosta¢

zniszczone.
+ W przypadku pradu przetezeniowego (>= 3 A) na wy$wietlaczu pojawi v
sig ,S0S", a dioda LED ,A" za$wieci sie. oA

W takim wypadku urzadzenie przyjetoby zbyt duzy prad, przez co
miernik mocy USB mégtby zosta¢ zniszczony. Odtaczy¢ urzadzenie
USB od miernika mocy USB.

Wskaznik wylaczy sie automatycznie po 8 minutach, gdy nie zmie-
rzona zostanie zadna zmiana w poborze pradu. W takim wypadku
za$wieci sie tylko separator dziesietny.

Nacisnij przycisk (4), aby ponownie aktywowa¢ wyswietlacz.
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PORADY | WSKAZOWKI

+ Jesli miernik mocy USB wskazuje napiecie ponizej 4,8 V, z reguly warto$¢ pradu wymaga-
nego przez podigczone urzadzenie USB (np. smartfon) jest zbyt wysoka. W takim przypad-
ku uzyj np. zasilacza USB o wigkszej wartosci pradu wyjsciowego. Ponadto w przypadku
wiekszych wartosci pradu nalezy przede wszystkim korzysta¢ z grubszego i krotszego
kabla USB, o ile jest to mozliwe.

+ Jesli na mierniku mocy USB nie pojawia sie zaden wskaznik, oznacza to, ze miernik USB
jest w trybie oszczedzania energii. Wcisnij krotko przycisk ,4“ aby wiaczy¢ ponownie
wys$wietlacz.

+ Aby przeniesc¢ dane, nalezy wybrac¢ poprzez przetacznik suwakowy (3) tryb pracy ,D*.
Mozliwe jest wtedy potaczenie USB2.0/1.1.

+ Aby natadowac¢ urzadzenie Apple lub Android, nalezy zawsze wybra¢ za pomocg przetacz-
nika suwakowego (3) prawidtowe ustawienie (patrz rozdziat ,Obstuga®).

W przeciwnym wypadku prad fadowania bedzie o wiele za maty.

KONSERWACJA | CZYSZCZENIE

Produkt jest bezobstugowy, nie nalezy go demontowac.
Produkt nalezy doktadnie czysci¢ np. za pomoca miekkiej, czystej szmatki.

Do czyszczenia nie nalezy uzywac zadnych agresywnych srodkéw czystosci ani chemikaliow,
gdyz moga one powodowa¢ przebarwienia, a takze uszkodzenie produktu.

UTYLIZACJA

Ei Produktu nie nalezy wyrzuca¢ razem z odpadami domowymi.

Produkt nalezy utylizowa¢ po zakoriczeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiazuja-
r— cymi przepisami prawnymi.

DANE TECHNICZNE
ZaSilani€ .......coeveieeess s poprzez USB
Poboér mocy wewnetrzny ..

....0k. 8 mA (w trybie oszczedzania energii przy wylaczo-
nym wyswietlaczu ok. 5 mA)

ZaKres pOMIarOWY ............cceeererrveninens napiecie: 3,5 - 5,8 V/IDC
prad: 0,03A-3A
Rozdzielcz0SC........c.vvieiririininine napiecie: 10 mV
prad: 10 mA
Moc przytaczeniowa ...........coceveerecenne. maks. 15 W (5 VIDC x 3 A)
Warunki otoczenia..........ococeeeeererreneenne. temperatura 0 °C do +70 °C; wilgotno$¢ powietrza
0% - 80%, bez kondensacii
WYMIAMY ... 44 x 19 x 19 mm (D x Szer. x Wys.)
Waga ..o 9¢g
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