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Instrukcja uzytkowania

Pochodnia solarna Mataro
Nr zamoéwienia 1410812 Pochodnia solarna, Stal szlachetna (szczotkowana)

Nr zamoéwienia 1507013 Pochodnia solarna, Stal szlachetna (szczotkowana)
kolor miedzi

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt nadaje sig¢ do o$wietlania ogrodow W ciemnosci $wiatto wigcza sie automatycznie.
Produkt jest zasilany za pomocg akumulatora, fadowanego $wiattem dziennym poprzez
fotoogniwo.

Produkt jest wodoodporny i nadaje sie do uzytku na zewnatrz (klasa IP44).

Ze wzgledow bezpieczenstwa oraz certyfikacji nie mozna w zaden sposob przebudowywac lub
zmienia¢ urzadzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niz opisane, produkt
moze zosta¢ uszkodzony. Niewtasciwe uzytkowanie moze ponadto spowodowac zagrozenia,
takie jak zwarcia, oparzenia, porazenie pradem, itp. Doktadnie przeczyta¢ instrukcje obstugi i
zachowact jg do podzniejszego wykorzystania. Produkt mozna przekazywa¢ osobom trzecim
wylacznie z zataczong instrukcjg obstugi.

Produkt jest zgodny z obowigzujacymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy
firm i produktow sg znakami towarowymi ich wtascicieli. Wszelkie prawa zastrzezone.

Zakres dostawy
+ Pochodnia solarna

(ze zintegrowanym akumulatorem niklowo-manganowo-wodorkowym) E' E
+ 2x Rura no$na
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Aktualne instrukcje uzytkowania
Pobierz najnowsze instrukcja ze strony www.conrad.com/downloads lub zeskanuj kod QR.

Postepowac zgodnie z instrukcjami, podanymi na stronie internetowe;.
Objasnienie symboli
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Symbol wykrzyknika w trojkacie oznacza wazne uwagi zawarte w niniejszej instrukcji
obstugi, ktérych nalezy przestrzegac.

Symbol ,strzatki” pojawia si¢, gdy podawane sg konkretne wskazéwki i uwagi
dotyczace obstugi.

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania
Doktadnie przeczyta¢ instrukcje obstugi i przestrzega¢ zawarte w niej
& wskazowki dotyczace bezpieczeristwa. Nie ponosimy zadnejodpowiedzialnosci
za obrazenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazowek
bezpieczenstwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obstugi. Co
wiecej, w takich przypadkach uzytkownik traci gwarancje.
a) Ogolne
+ Produkt nie jest zabawka. Nalezy trzyma¢ go poza zasiegiem dzieci i zwierzat.
+ Dopilnowac, aby materiaty opakowaniowe nie zostaty pozostawione bez nadzoru.
Dzieci moga si¢ zacza¢ nimi bawi¢, co jest niebezpieczne.
+ Chroni¢ produkt przed ekstremalnymi temperaturami, silnymi wibracjami, palnymi
gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
+ Nie naraza¢ produktu na obcigzenia mechaniczne.

+ Jesli bezpieczna praca nie jest diuzej mozliwa, nalezy przerwa¢ uzytkowanie i
zabezpieczy¢ produkt przed ponownym uzyciem. Bezpieczna praca nie jest
mozliwa, jesli produkt:

- zostat uszkodzony,

- nie dziata prawidtowo,

- byt przechowywany przez dtuzszy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub
- zostat nadmiernie obcigzony podczas transportu.

+ Z produktem nalezy obchodzi¢ sie ostroznie. Wstrzasy, uderzenia lub upuszczenie
produktu spowodujg jego uszkodzenie.

+ Jedli istniejg watpliwosci w kwestii obstugi, bezpieczenstwa lub podtaczania
produktu, nalezy zwrécic sig do wykwalifikowanego fachowca.

+ Prace konserwacyjne, regulacja i naprawa moga by¢ przeprowadzane wytacznie
przez eksperta w specjalistycznym zaktadzie.

+ Jedli pojawig sie jakiekolwiek pytania, na ktére nie ma odpowiedzi w niniejszej
instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obstugi klienta lub z innym
specjalista.

+ Uwaga, $wiatto diody LED:

- Nie patrze¢ bezposrednio w strumien $wiatta diody LED!
- Nie nalezy patrze¢ bezposrednio przez przyrzady optyczne!

b) Akumulatory
& + Akumulatory nalezy wktada¢ zgodnie z wtasciwg polaryzacja.

+ Wyja¢ akumulatory, jesli urzadzenie nie jest uzywane przez dluzszy czas, aby
unikna¢ uszkodzenia z powodu wycieku. Nieszczelne lub uszkodzone akumulatory
w kontakcie ze skdrg moga powodowac oparzenia. Podczas obchodzenia sig z
uszkodzonymi akumulatorami nalezy nosi¢ rekawice.

+ Akumulatory nalezy przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci. Nie
zostawia¢ akumulatoréw bez nadzoru, poniewaz moga zosta¢ potkniete przez
dzieci lub zwierzeta.

+ Nie rozbiera¢ akumulatoréw, nie powodowa¢ zwarc i nie wrzuca¢ do ognia. Nigdy
nie probowa¢ tadowa¢ baterii jednorazowych. Stwarza to niebezpieczenstwo
wybuchu!

Montaz

Montaz

+ Kréciec whi¢ w ptaska, stabilng powierzchnie (np. trawnik lub klomb). Kamienista ziemia
moze uszkodzi¢ kréciec. Upewni¢ sie, ze krociec jest dobrze whity w ziemie (na gteboko$¢
ok. 25 - 30 cm) i nie przewrdci sie.

+ W celu dostatecznego natadowania akumulatora, produkt nalezy ustawi¢ tak, aby gtowica
lampy byta mozliwie jak najdtuzej wystawiona na dziatanie bezposredniego S$wiatta
stonecznego. Panel solarny znajduje sie w gniezdzie glowicy lampy. Nalezy sig upewni¢, ze
gfowica lampy nie jest zakryta ani zacieniona.
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+ Nie umieszcza¢ produktu w poblizu innych zrddet $wiatta, np. o$wietlenia dziedzinca lub
ulicznego, poniewaz produkt nie bedzie sig wiacza¢ z powodu braku ciemnosci.

+ Produkt nadaje sie do pracy w obszarach niezadaszonych na $wiezym powietrzu. Produkt
nigdy nie bedzie dziatat w lub pod woda.

Uruchamianie

* rzed pierwszym uzyciem akumulator musi by¢ w pemi natadowany. Czas tadowania na
storicu wynosi 8 godzin.

+ Aby natadowa¢ akumulator, produkt musi by¢ wigczony. Znajdujacy sie w dolnej czesci
glowicy lampy przetacznik musi znajdowac sig w pozycji ON.

+ Aby zapobiec wigczeniu sie lampy po zapadnieciu zmroku, zanim akumulator zostanie w
peti natadowany, przed zapadnigciem ciemnosci lampe nalezy wylaczy¢ (przetacznik w
pozycji OFF). Wiaczy¢ lampe nastepnego dnia rano, aby kontynuowa¢ tadowanie.

+ Zaleca si¢ powtarzanie tej procedury przez 3 dni. Po catkowitym natadowaniu akumulatora
mozna go pozostawi¢ w produkcie na state.

+ Jedli urzadzenie bedzie wiaczone, lampa LED wiaczy si¢ automatycznie w ciemnosci
(jasno$c¢ otoczenia <50 luksow).

+ Gdy jasno$¢ zwigkszy sie (jasnos¢ otoczenia >80 luksow), lampa LED wyfaczy sie.



Wazne wskazowki

+ Wydajno$¢ fotoogniwa zmienia sie w zaleznosci od pory roku oraz intensywnosci i czasu
nastonecznienia. W przypadku dtuzszych okreséw pogody uniemozliwiajacej odpowiednig
ekspozycje na storce (przede wszystkim zima) moze si¢ zdarzy¢, ze stan natadowania
akumulatora begdzie zbyt niski, aby o$wietlanie byto moZliwe przez dtuzszy czas. Akumulator
bedzie tadowat sie w ciggu dnia mniejsza iloscig energii niz potrzebna jest do oswietlania
w nocy. Spowoduje to zmniejszenie czasu $wiecenia, ktéremu nie da sie zapobiec. W ten
sposob akumulator moze catkowicie sig roztadowac i ulec przez to uszkodzeniu. W zwiazku
z tym w odpowiednim czasie lampg nalezy wylaczy¢ (przetacznik w pozycji OFF).

Fotoogniwo nalezy utrzymywac¢ w czystosci. Kurz i brud zmniejszajg wydajno$¢ fotoogniwa,
poniewaz prad fadowania akumulatora jest wtedy mniejszy.

Niskie temperatury majg negatywny wplyw na zywotno$¢ akumulatora (krétszy czas
Swiecenia lampy noca). W celu zapewnienia diugiej i bezawaryjnej pracy zaleca sie, aby
w zimie lub gdy produkt nie jest potrzebny przez diuzszy czas, byt on przechowywany w
suchym i cieptym pomieszczeniu. Produkt nalezy wytaczy¢ (przetacznik w pozycji OFF).

Przed schowaniem produktu mozna z niego wyja¢ akumulator i dotadowywaé¢ za pomoca
odpowiedniej fadowarki. Zapozna¢ sie z odpowiednimi instrukcjami odno$nie wyjmowania
lub wymiany akumulatora, zawartymi w nastepnym akapicie.

Usuwanie i wymiana akumulatoréw

——>  Akumulator nalezy wymienic, jesli czas $wiecenia skroci sig znacznie, mimo tego,
ze zostat wystarczajgco natadowany w ciagu dnia.

Akumulator nalezy zastgpi¢ innym o identycznej specyfikacji (patrz dane
techniczne).

Zwraca¢ uwage na oznaczenia polaryzacji w komorze na akumulator.

Podczas wymieniania akumulator uwazac, aby do wnetrza glowicy lampy nie
dostata sie wilgo¢.

Konserwacja i czyszczenie

+ W Zadnym wypadku nie stosowa¢ agresywnych $rodkéw czyszczacych ani roztwordw
chemicznych, jako ze moga one uszkodzi¢ obudowe (przebarwienia).

+ Nigdy nie kierowa¢ strumienia wody, na przyktad myjki wysokocisnieniowej, na lampg,
poniewaz uszczelki mogq ulec uszkodzeniu!

* Przed czyszczeniem produktu pozostawi¢ do ostygniecia w wystarczajacym stopniu.

+ Do czyszczenia obudowy uzywa¢ czystej, miekkiej i suchej szmatki. Je$li urzadzenie jest
mocno zabrudzone szmatke mozna delikatnie zwilzy¢ letnig woda.

+ Nigdy nie uzywa¢ nadmiernej sity, poniewaz moze to spowodowac rysy.
+ Okresowo usuwac kurz z panelu stonecznego, poniewaz zmniejsza on prad fadowania.

Utylizacja
a) Produkt
Elektroniczne urzadzenia moga by¢ poddane recyklingowi i nie naleza do odpadéw
Ei z gospodarstw domowych. Produkt nalezy utylizowa¢ po zakonczeniu jego
eksploatacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi.
BN \\yja¢ wszystkie wiozone akumulatory | wyrzucié je oddzielnie od produktu.

b) Baterie/akumulatory

Konsument jest prawnie zobowigzany (rozporzadzenie dotyczace baterii) do zwrotu wszystkich
zuzytych baterii/akumulatoréw. Wyrzucanie baterii z odpadami domowymi jest zabronione.
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Zuzyte baterie mozna takze oddawac do nieodptatnych gminnych punktéw zbiérki, do naszych
sklepow, lub gdziekolwiek, gdzie sprzedawane sg baterie.

W ten sposob uzytkownik spetnia wymogi prawne i ma swoj wktad w ochrone $rodowiska.

Zawierajace szkodliwe substancje baterie/akumulatory oznaczone sg symbolem,
ktory wskazuje na zakaz wyrzucania z odpadami domowymi. Oznaczenia dla
metali cigzkich: Cd = kadm, Hg = rte¢, Pb = otdw (0znaczenie znajduje si¢ na
bateriach/akumulatorach np. pod ikong kosza na $mieci po lewej stronie).

Dane techniczne

ZaSiaNnie .....c.coreeeres 1 x akumulator 1,2 V (AA, NiMH, 300 mAh)
Rodzaj $wiatta .........c.cocvvrvreiiineiniins LED (maks. 0,05 W)

Kolor $wiatta ...........ccccoevvrrerirncinins bursztynowy

Czas pracy ok. 8 godzin przy petnym natadowaniu akumulatora
Fotoogniwo

Klasa ochrony........ccccceevervrneinrinens P44

Warunki pracy..........cceeeseeneeneeneeneinns -20 do +40 °C, wilgotno$¢ 0 — 100 %
Warunki przechowywania .-20 do +40 °C, wilgotnos¢ 0 — 100 %
Wymiary (@ X WYS.) ..o 8,5x112¢cm

WaG .o 316 g (Nr zaméwienia 1410812)

319 g (Nr zaméwienia 1507013)

To publikacja zostata opublikowana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy
(www.conrad.com).

Wszystkie prawa, wiaczajac w to tlumaczenie, zastrzezone. Jakakolwiek forma powielenia, np. poprzez fotokopie,
mikrofilm lub rejestracje za pomocq urzadzen przetwarzajacych dane w sposéb elektroniczny wymaga uprzedniej,
pisemnej zgody edytora. Przedrukowywanie, takze cze$ciowe, jest zabronione. Publikacja ta odpowiada stanowi
technicznemu urzadzen w chwili druku.
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