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Instrukcja uzytkowania

CONTROL 250B0 Gtosniki zewnetrzne

Nr zam. 1414481

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Gtosniki stuza do konwersji elektrycznych sygnatéw wyjsciowych wzmacniaczy audio
w styszalne fale dZzwigkowe i sa przeznaczone wytacznie do podtaczenia do wyjscia
gtosnikow w tych urzadzeniach.

Gtosniki nadaja sie do montazu w chronionych obszarach na zewnatrz.

Zastosowanie inne niz wyzej wymienione moze prowadzi¢ do uszkodzenia gto$nikow,
a dodatkowo wiaze sig z zagrozeniami takimi jak: zwarcie, pozar, porazenie pradem itd.

Modyfikacja oraz przebudowa produktu sa zabronione.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa.

Niniejszy produkt jest zgodny z aktualnie obowiazujacymi normami krajowymi i euro-
pejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktéw naleza do znakoéw towarowych aktualne-
go wiasciciela. Wszelkie prawa zastrzezone.

Zawartosc zestawu

e 2x gtosnik

e 2x uchwyt $cienny

e 4x $ruba mocujaca

e 4x guma piankowa, samoprzylepna
e 8x Sruba

8x ptuczka
2x kabel gto$nikowy
Instrukcja uzytkowania

—> Aktualne Instrukcje obstugi:

1. Otworz strone internetowa www.conrad.com/downloads w
przegladarce lub zeskanuj kod QR przedstawiony po prawe;j
stronie.
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2. Wybierz typ dokumentu i jezyk i wpisz odpowiedni numer za-
moéwienia w polu wyszukiwania. Po uruchomieniu procesu
wyszukiwania mozesz pobra¢ znalezione dokumenty.

Zasady bezpieczenstwa

Przed uzyciem nalezy w catosci przeczytac instrukcje uzytkowania, zawie-
ra ona bowiem wazne informacje na temat funkcjonowania urzadzenia.

strukcji obstugi powoduja utrate gwarancji. Nie ponosimy zadnej odpo-
wiedzialnos$ci za szkody posrednie!

i Wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej in-

W przypadku uszkodzenia mienia lub ciata spowodowanego niewtasciwym
uzytkowaniem urzadzenia lub nieprzestrzeganiem zasad bezpieczenstwa, pro-
ducent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci. W takich przypadkach rekojmia/
gwarancja wygasa!

Droga Klientko/Drogi Kliencie,

ponizsze zasady bezpieczenstwa stuza nie tylko do ochrony Panstwa zdro-

wia, lecz réwniez do ochrony urzadzenia. Prosimy o uwazne przeczytanie

nastepujacych punktow:

o Ze wzgledow bezpieczenstwa i zgodnosci z certyfikatem (CE), przebudo-
wa i/lub modyfikacja produktu na wtasna reke nie jest dozwolona.

Przedmiot nalezy przekazywac osobom trzecim wytacznie razem z instruk-
cja uzytkowania.

Podczas podtaczania gtosnikow dyskotekowych nalezy réwniez prze-
strzega¢ zasad bezpieczenstwa wzmacniacza, z ktérym beda one pota-
czone.

Nie umieszczac zrodet otwartego ognia (np. ptonacych $wiec) na urzadze-
niu.

Nie nalezy stawia¢ na nim zadnych przedmiotéw wypetnionych cieczami.

Nie wystawia¢ produktu na dziatanie wysokich temperatur, bezposredniej
wilgoci, tatwopalnych gazéw, pary, rozpuszczalnikéw, silnych wibracji i
wysokich obciazen mechanicznych.

Nie nalezy wystawia¢ produktu nie dziatanie obciazeh mechanicznych.

B

Produktu nie nalezy uzytkowac¢ w klimacie tropikalnym, lecz jedynie w kli-
macie umiarkowanym.

Z produktem nalezy obchodzi¢ sig ostroznie, gdyz moze zosta¢ uszkodzo-
ny poprzez wstrzasy, uderzenia i upadki, nawet z niewielkiej wysokosci.

Jesli bezpieczna praca produktu nie jest juz mozliwa, nalezy wytaczyé go
z eksploatacji i zabezpieczy¢ przed przypadkowym uzyciem. Bezpiecznej
pracy nie da si¢ zagwarantowac, jesli produkt:

- ma widoczne uszkodzenia,
- nie dziata prawidfowo,

- przez diuzszy okres czasu byt przechowywany w niesprzyjajacych wa-
runkach $rodowiskowych lub

- doszto do znacznych uszkodzen podczas transportu.

W poblizu gto$nikéw nie nalezy przechowywa¢ zadnych no$nikow ma-
gnetycznych, np. dyskietek, kaset wideo itd., poniewaz pole magnetyczne
gto$nika moze uszkodzi¢ informacje zapisane na tych nos$nikach.

Nie nalezy stucha¢ przez dtugi czas zbyt gto$no ustawionej muzyki. Moze
to doprowadzi¢ do uszkodzenia stuchu.

Ten produkt nie jest zabawka i nie nalezy dopuscic¢, aby znalazt sige w re-
kach dzieci.

Nie nalezy pozostawia¢ opakowania bez nadzoru, moze bowiem sta¢ sig
woéwczas niebezpieczna zabawka dla dzieci.

Nalezy ponadto zwrdci¢ uwage na dodatkowe zasady bezpieczenstwa
znajdujace sie w poszczegélnych rozdziatach tej instrukcji uzytkowania.

W przypadku uzytkowania przemystowego nalezy przestrzega¢ przepiséw
dotyczacych urzadzen elektrycznych, urzadzen stuzacych do produkcji
energii elektrycznej oraz zapobiegania nieszczes$liwym wypadkom, wyda-
nych przez Zwiazek Stowarzyszen Zawodowych.

Jesli nie ma sie pewnosci co do prawidtowego podtaczenia urzadzenia
lub jesli pojawiaja sie pytania, na ktdre odpowiedzi nie mozna znalez¢ w
tej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym dziatem pomocy technicznej lub
z innym specjalista.

Funkcje:

e System 2-drozny

e 130 mm przetwornik niskotonowy

e Nadaje sig do zastosowania w chronionych obszarach na zewnatrz
e Mozliwy montaz $cienny poziomy i pionowy

e \Wytrzymata i tadna ksztattem obudowa z tworzywa sztucznego

Montaz/podiaczenie

N

Nie umieszcza¢ gtosnikow bezposrednio w poblizu ekranow np. telewizo-
réw lub monitorow komputerowych. Istnieje ryzyko znieksztatcenia obrazu
przez pole magnetyczne gtosnika.

Z gtosnikéw korzystac mozna wytacznie w zamknigtych pomieszczeniach
lub chronionych obszarach na zewnatrz. Nalezy unika¢ bezposredniego
kontaktu z wilgocia. Nalezy uzytkowaé urzadzenie tylko przy zamontowa-
nych kratkach gtosnika.

Podczas instalacji glosniki musza zosta¢ ustawione w bezpieczny sposéb,
na odpowiednio stabilnej powierzchni.
Gtosniki mozna réwniez zamocowac¢ do $ciany. Podczas montazu $cienne-
go nalezy sig upewnic, ze odbywa sig on w sposob bezpieczny i ze elemen-
ty mocujace moga utrzymac obciazenie zawieszonych gtosnikow.
Upadek gtosnikow moze spowodowaé powazne uszkodzenia ciata.
Upewnij sig, ze podczas wiercenia lub dokrecania nie zostana uszkodzone
kable, przewody lub rury biegnace pod powierzchnia.
Aby uzyskaé najlepsza jako$¢ dzwieku mozliwe, nalezy zastosowac sig w miarg mozli-
wosci do nastepujacych wskazéwek dotyczacych umieszczenia gtosnikow:
e Umiesci¢ gto$niki tak, by miejsce odstuchu byto oddalone w mozliwie réwnej odle-
gtosci od obu gtosnikow (trojkat rownoboczny).
o \W prostokatnych pomieszczeniach gto$niki powinny by¢ umieszczone w miarg moz-
liwosci przy krotkiej Scianie.
o Gtosniki wysokotonowe powinny znajdowac sig mniej wigcej na wysokosci uszu.
—> Nalezy poeksperymentowaé z opcjami konfiguraciji i orientacja gtosnikéw
przez pewien czas w celu okre$lenia najlepszych mozliwosci instalacji lub
montazu.



zastosowania

Z gtosnikow korzysta¢ mozna wytacznie w zamknigtych pomieszczeniach lub chronionych obszarach
na zewnatrz. Nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu z wilgocia.

Restauran
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Gtosniki mozna ustawi¢ w pionie lub poziomie lub zamontowa¢ na $cianie za pomoca
dostarczonych uchwytéw montazowych.

N

Gtosniki na tylnej stronie mozna zamocowac za pomoca liny.

Ze wzgledéw bezpieczenstwa, podczas montazu na podwyzszeniu urza-
dzenie musi by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez drugie, niezaleznie od
pierwszego, urzadzenie montazowe. W przypadku btednego zamocowania
gtéwnego przyrzadu montazowego lub jego uszkodzenia, nie moze dojs$¢ do
upadku zadnej czesci instalacji.

Podczas montazu nalezy sScisle przestrzega¢ wszystkich odpowiednich
przepisow w tym zakresie.

Instalacja (w przypadku zastosowania przemystowego/publicznego):

Przed pierwszym uruchomieniem i po wprowadzeniu znaczacych zmian
instalacja (tacznie z potaczeniami elektrycznymi) musi zosta¢ sprawdzona
przez fachowca. Raz do roku wymagana jest kontrola przez eksperta.

W przypadku checi zamocowania gto$nikéw na uchwytach montazowych na $cianie,
nalezy wykona¢ nastepujace kroki. Nalezy zamocowa¢ gto$niki za pomoca zataczo-
nych §rub na uchwycie montazowym.
Nalezy przysrubowaé, ewentualnie przymocowaé za pomoca kotkéw roz-
porowych, wspornik montazowy do sciany. Kotki i Sruby musza by¢ odpo-
wiednio przystosowane do powierzchni montazowej i musza by¢ w stanie
wytrzymac obciazenie gtosnikow.
—> Nalezy uzy¢ uchwytu montazowego jako szablonu i zaznaczy¢ otwory mon-
tazowe w miejscu instalacji.
Podczas montazu $ruby ustalajacej nalezy skorzystaé z otworu podtuznego.

Sruba ustalajaca (punkt 7 w montazu $ciennym) powinna byé naktadana tyl-
ko poprzez otwor podtuzny i nastgpnie przy$rubowana.

o Montaz $cienny
Montaz pionowy

0-0-60-0-0-0-0

Montaz poziomy

0-0-60-0-0-0-0

Ustawic¢ kat. Dokregcic¢ $ruby ustalajace.

Ustawic¢ kat. Dokrecic¢ $ruby ustalajace.

e Dodatkowo zabezpiecz urzadzenie podczas montazu na
podwyzszeniu za pomocg odpowiedniej liny bezpieczen-
stwa. Lina bezpieczenstwa musi by¢ niezalezna od gtow-
nego zamocowania gto$nika, aby zabezpieczy¢ sig na
przypadek usterki gtéwnego miejsca zamocowania. Na
tylnej $cianie urzadzenia znajduje sig konstrukcja stuzaca
do zamocowania liny do urzadzenia.
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Kable gtosnika nie moga by¢ scisniete lub uszkodzone przez ostre krawe-
{ 5 dzie.

Podtaczaj gtosniki tylko do odpowiednich wyjs¢ gtesnika wzmacniacza

audio.

Nalezy upewni¢ sie, ze podane w sekcji Dane techniczne wartosci im-

pedancji i mocy zgadzaja si¢ z parametrami podtaczonego wzmacniacza.

W przeciwnym razie moze to spowodowac uszkodzenie gtosnikéw lub

wzmachniacza.

Catkowita impedancja podtaczonych glosnikow nie moze spas¢ ponizej

minimalnej impedancji wzmacniacza.

Wzmacniacz, do ktérego podtaczane sa gtosniki, w trakcie podtaczania

musi byé wytaczony.

Nalezy utozy¢ kable gtosnika tak, aby nikt nie mégt sie o nie potknaé.
Nalezy podtaczy¢ zacisk gtosnika z tytu obudowy do wyj$é gtosnikowych wzmacnia-
cza.

Wyijscie gtosnika: czerwone ztacze (+) / czarne ztacze (-)

Wzmacniacz audio

il
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Lewe ztacze gtosnika Prawe ztacze gtosnika

Konserwacja i czyszczenie

Niniejszy produkt jest bezobstugowy. Uzytkownik nie powinien zajmowac sig cze$cia-
mi znajdujacymi sie¢ wewnatrz produktu, dlatego tez nigdy nie zaleca sig otwierac/
demontowac urzadzenia.

Do czyszczenia powierzchni zewnetrznej nalezy uzywac¢ suche lub lekko wilgotnej
migkkiej, czystej szmatki. Nalezy przy tym uwaza¢, aby przy zdjetej kratce ochronnej
nie uszkodzi¢ wrazliwej membrany gto$nika.

Kurz moze zosta¢ tatwo usunigety za pomoca czystej, migkkiej szczotki o dtugim wtosiu.
Utylizacja

K Niezdatny do uzytku produkt nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowiazujacymi
BN przepisami prawnymi.

Nie nalezy uzywac silnie dziatajacych detergentéw, alkoholu aniinnych roz-
puszczalnikéw chemicznych, poniewaz moze to spowodowa¢ uszkodzenie
obudowy lub ograniczy¢ funkcjonowanie urzadzenia.

Produktu nie nalezy wyrzuca¢ razem z odpadami domowymi!

Dane techniczne

Moc / Obcigzenie.....cocovreeeeereenrennes 30 W (RMS), 70 W (maks.)
Impedancja 8 Ohm

Zakres czestotliwoSCi......ocveevevrcenene 65 - 20000 Hz

Cisnienie akustyczne (TW/1m)85dB

-10°C do 60 °C; 10% do 80% wilgotnosci wzglednej
1930 g (na gtosnik bez uchwytu montazowego)

Warunki uzytkowania
Waga

Wymiary (Szer. x Wys. x DL)....cccco.ue. ok. 160 x 234 x 139 mm (na gto$nik bez uchwytu
montazowego)
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