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Wstep
Szanowni Paistwo

Dziekujemy za zakup tego produktu. Produkt jest zgodny z obowigzujgcymi
wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby utrzymac ten stan i zapewni¢ bezpieczng prace, nalezy przestrzegac niniejszej

A instrukcji obstugi! Podrecznik ten nalezy do tego produktu. Zawierajg one waine

informacje dotyczace prawidtowego dziatania i obstugi. Nalezy bra¢ pod uwage zasady

prawidtowej eksploatacji oraz obstugi, zwlaszcza, gdy oddajemy produkt osobom

trzecim. Pamietaj, aby przechowywa¢ niniejszg instrukcje do wykorzystania w
przysztosci!

Wszystkie nazwy firm i produktéw sg znakami towarowymi ich wtascicieli.
Wszystkie prawa zastrzezone
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DABMAN 1200

1. Wprowadzenie
Dziekujemy za zakup radia internetowego DABMANIi200. Przy pierwszym uzyciu tego
produktu przeczytaj uwaznie instrukcje obstugi i zachowaj jg na przysztosé. Jesli
przestrzegasz instrukcji bedziesz mégt uzywac wielu funkcji radia DABMANi200.
Niniejsza instrukcja pomoze Ci w:

e Poprawnym

e Bezpiecznym

e Optymalnym

e korzystaniu z radia IMPERIAL DABMANi200.
Zaktadamy, ze uzytkownik radia posiada o0golng wiedze zwigzang z produktami
elektronicznymi.
Jakakolwiek osoba ktora

e Instaluje
e Podtacza
e Obstuguje
e Utylizuje
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radio musi w pierwszej kolejnosci zwrdci¢ uwage na catg tresc instrukcji obstugi. Nalezy
trzymadé zawsze niniejszg instrukcje obstugi w poblizu radia.

2. Informacje dotyczace bezpieczenstwa
Przed uruchomieniem radia nalezy uwaznie przeczyta¢ ostrzezenia dotyczace
bezpieczenstwa. Nalezy zwrdci¢c uwage na wszystkie ostrzezenia i instrukcje dotyczace
produktu i instrukcji obstugi.

2.1 Podstawowe informacje dotyczace bezpieczenstwa

e W przypadku probleméw z obstugg radia nalezy odtaczy¢ je z gniazda zasilania

e Aby unikng¢ ryzyka pozaru lub niebezpieczenstwa porazenia prgdem, nie wolno
narazac radia na dziatanie deszczu lub mokrych, wilgotnych warunkéw.

e Nie wolno otwiera¢ obudowy produktu, w przeciwnym razie moze dojs¢ do
porazenia prgdem elektrycznym.

e Nalezy podtgczyé radio do sieci zasilajgcej tylko poprzez prawidtowo
zamontowany przewdd zasilajgcy 220- 240 V ~, 50-60 Hz.

e Jesli radio nie bedzie uzywane przez dtuzszy okres czasu, nalezy odtgczy¢ zasilacz
sieciowy od gniazda sieciowego. Nalezy wytgczy go za wtyczke, nigdy nie ciggnac
za kabel.

e W przypadku burzy, nalezy odtgczyé zasilacz sieciowy od gniazda. Jesli do wnetrza
obudowy radia dostang sie przedmioty lub ciecz nalezy natychmiast odtgczy¢ zasilacz
z gniazda. Produkt nalezy odda¢ do sprawdzenia przez wykfalifikowany personel
techniczny. W przeciwnym razie grozi to porazeniem pradem elektrycznym.

e Upewnij sig, ze gniazdo elektryczne (wtyczka) jest fatwo dostepne.

e Nie nalezy Sciska¢ ani zagina¢ potgczen kablowych

e Jesli kabel sieciowy jest uszkodzony, nalezy oddac radio do eksperta przed ponownym
uzyciem. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porazenia pragdem.

e Nigdy nie pozwalaj dzieciom na korzystania z radia bez nadzoru.

e Prace konserwacyjne lub naprawe radia nalezy zostawié wykfalifikowanemu
personelowi. Ignorowanie tego stanu moze stworzy¢ zagrozenie dla siebie i
innych.

e W przypadku problemdéw z obstugg nalezy odfgczy¢ radio od zasilania.

e Nowe czesci zamienne nalezy zakupic tylko bezposrednio od producenta.

e Zmiany dokonane w produkcie spowodujg rozwigzanie umowy przez producenta.

e Przed pierwszym uzyciem nalezy zdjgc¢ folie ochronne.
e Do czyszczenia urzadzenia nalezy uzywac wytacznie suchej szmatki.

Uwaga!

Uwaga dotyczaca odtaczania urzadzenia od sieci. Produkt pobiera energie rowniez w trybie

gotowosci. Aby catkowicie odigczyé urzadzenie od sieci, zasilacz musi by¢ odtaczony od sieci.
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Poprawne ustawienie

e Umies¢ radio na stabilnej, rowniej powierzchni

e Unikaj umieszczenia radia w poblizu Zzrodet ciepta np. grzejnikéw, otwartego ognia
np. swiec e lub urzadzenia z silnym polem magnetycznym na przyktad gtosniki.

e Nie umieszczaj na radiu zadnych pojemnikéw z ptynami (na przyktad wazy) Unikaj
miejsc narazonych na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych lub bardzo
wysokiego poziomu pytu.

e Nie wolno zakrywac szczelin wentylacyjnych radia. Nalezy zapewni¢ odpowiedni
obieg powietrza wokéf radia.

e Nie umieszczaj na radiu zadnych ciezkich przedmiotéw.
e Podczas przenoszenia radia z zimnego do cieptego pomieszczenia, wilgo¢ wewnatrz

radia moze ulec skropleniu. W takim przypadku nalezy poczeka¢ godzine przed
ponownym wifgczeniem radia.

e Umies¢ kabel sieciowy w takiej pozycji, aby nikt nie mégt sie o niego potkngé lub
nadepnac.

Poprawna obstuga baterii / akumulatoréw

e Baterie mogg zawierac trujgce substancje. Sprawdz czy baterie nie sg obstugiwane
przez dzieci. Dzieci mogtyby umiescié baterie w ustach i potkngé je. W przypadku
potkniecia baterii nalezy natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.

e Nieszczelne baterie mogg spowodowaé uszkodzenie pilota. Jesli radio nie bedzie
uzywane przez dtuzszy okres czasu nalezy usungc baterie.

e Baterie mogg zawiera¢ szkodliwe substancje. Z uwage na ochrone srodowiska, baterie
nalezy

e Utylizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Nie wolno wyrzucac
baterii do odpaddéw domowych.

e Nie wolno wystawiaé baterii na dziatanie otwartego ognia lub bardzo wysokiej
temperatury, poniewaz mogg eksplodowad.

e Zawsze nalezy wymienia¢ baterie tego samego typu.

2.2 Objasnienie informacji dotyczacych bezpieczenistwa

Ponizej znajdujg sie nastepujace kategorie powiadomien o bezpieczenstwie w instrukcji
obstugi: Niebezpieczenstwo!

Informacje oznaczone stowem ,NIEBEZPIECZESTWO” ostrzegajg o mozliwych
niebezpieczenstwach zranienia. Informacje ze stowem ,UWAGA” bedg ostrzega¢ o
mozliwym uszkodzeniu lub uszkodzeniami $rodowiska. Te uwagi zawierajg specjalne porady

zwigzane z ekonomiczng dziatalnoscig odbiorcy.
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1 3 4 o
Numer llos¢ szt. Opis
1 1 Radio DABMAN i200
2 1 Pilot
3 1 Zewnetrzny zasilacz sieciowy
4 1 Instrukcja obstugi
5 1 Karta gwarancyjna
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4. Opis elementéw
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im ieiale, DASMI N 1200

1. Przyciski pamieci stacji 1-5
2. Przycisk zasilania on / off ( wtgczony / wytgczony)
Uzyj tego przycisku, aby wiaczy¢ radio lub przetgczyé do trybu gotowosci.
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3. Przycisk menu — przywotuje menu radia.
4.Przycisk Mode (trybu) — tutaj mozesz przetgczy¢ tryb urzadzenia pomiedzy: radiem
internetowym, DAB+, FM, uPnP, AUX oraz USB.
5/6. Nawigacja / wybdr stacji — uzyj tych przyciskdw do poruszania sie po menu lub do
wyboru nastepnej stacji na liscie stacji.
7. Przycisk potwierdzenia oraz pokretto gtosnosci — uzyj tego pokretta, aby ustawi¢ poziom
dzwieku, lub potwierdzi¢ wybdér menu za pomoca wcisniecia pokretta.
8. Wyswietlacz
9. Przetacznik zasilania -Tutaj mozesz wiaczy¢ i wytaczyé radio. Radio bedzie odtgczone z
zasilania, gdy przetgcznik jest na pozyc;ji 0.
10.Ztacze zasilacza sieciowego — uzyj tego ztacza, aby podtaczy¢ radio do zasilacza
sieciowego (dotaczonego)
11.Ztgcze USB — tutaj mozesz podtgczy¢ radio do urzadzenia USB w celu
odtworzenia plikéw muzycznych.

12.7t3cze LAN — Korzystajac z tego ztgcza mozesz podtaczyc¢ radio za pomocg kabla sieciowego
do

Istniejgcej sieci w celu uzycia funkcji radia Internetowego. (alternatywnie radio mozne by¢
réwniez podtgczone za pomocy sieci Wi-Fi/W-LAN).
13.Zt3cze AUX IN - Za pomoca tego ztacza mozesz podfaczy¢ radio do zewnetrznych zrodet
takich jak odtwarzacz MP3, smartfon czy tablet za pomocg kabla cinch 3,5 mm AUX.
14.7Ztacze LINE OUT — Za pomocg tego ztgcza mozesz podtgczyé radio do wzmacniacza
hi-fi lub aktywnych gtosnikdw w celu odtwarzania muzyki za pomocg radia poprzez
system dzwiekowy.
15.Gniazdo stuchawkowe — Mozesz podtaczy¢ tutaj stuchawki, aby stuchaé¢ muzyki. Gdy
stuchawki sg podtgczone, odtwarzanie muzyki przez gtosniki radia zostanie przerwane.
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5. Pilot zdalnego sterowania

Przycisk gotowosci
Przycisk wytacznika czasowego Sciszenie diwieku

Alarm Ustawienie potgczenie WiFi

Przywotanie menu

Przetaczenie trybu pracy P anie funkcji UPnP
rzywotanie funkcji UPn

Przyciski nawigacyjne géra / dét/

prawo/ lewo Potwierdzenie ustawief

Zmniejszenie gloénosci 2Zwigkszenie glosnosci

Zatrzyrnanie odtwarzania pliku Pauza / wznowienie odtwarzania pliku muzycznego

Wybdr nastepnego pliku
Powtarzanie aktualnego pliku w nieskoriczone]
petli

Zatrzymanie odtwarzania pliku
wybdér poprzedniego pliku

Przywotanie lokalnych stacji
radiowych
Losowe odtwarzanie

Wybdr innych ustawie# predefiniowanych diwigku

Przyciski numeryczne

Przetacza do jednej indywidualnie zapisanej
ulubionej stacji radiowe]j

Zmiana jezyka w menu

[

imperiale,

6. Instalacja

Nalezy doktadnie wyja¢ wszystkie czesci z opakowania. Sprawdz czy wszystkie czesci sa
dotaczone.

Uwaga: radio moze by¢ obstugiwane zaréwno za pomocy przyciskéw na radiu jak i za
pomocg pilota. Obstuga za pomoca pilota jest wygodniejszg i fatwiejszg metodg uzycia radia
DABMAN i200. Z twego powodu niniejsza instrukcja koncentruje sie na zatozeniu obstugi radia
za pomocy dotgczonego pilota, Jesli radio jest poditgczone do sieci, mozna nim réwniez
sterowac¢ za pomocg aplikacji AirMisicControl. Aplikacja ta jest dostepna dla systeméw
operacyjnych Android i iOS. Aby uzyskaé wiecej szczegdtdw zobacz kolejne rozdziaty tej
instrukcji.

6.1 Zasilanie

Na poczatku podtgcz zasilacz za pomocg odpowiedniego gniazda na tylnym panelu
urzadzenia DABMAN i200. Teraz podtacz zasilacz do gniazda sieciowego 220 V.
Nastepnie wysun antene teleskopowga na przednim panelu radia w petnym zakresie,
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zapewni to najlepszy odbidr, jesli chcesz odbiera¢ programy stacji naziemnych za
pomoca anteny.

6.2 Podtaczenie do sieci

Aby madc korzystac¢ z funkcji internetowych radia, nalezy podtaczy¢ je do sieci. Mozna nawigzad
potgczenie za pomocy kabla (LAN) lub za pomocg zintegrowanego odbiornika W-LAN. Jesli
uzywasz kabla LAN podtacz go do gniazda LAN.

6.3 Wybor jezyka

Witacz przetgcznik zasilania na tylnym panelu radia. Radio zostanie wtgczone. Uzyj przyciskow
gbéra / dot na pilocie, aby wybra¢ menu jezyka. Potwierdz wybrany jezyk menu, naciskajac
przycisk ENTER na pilocie zdalnego sterowania.

6.4 Sprawdzenie sieci

Jesli chcesz potaczyé radio za pomocg sieci domowej potwierdz wyswietlone pytanie
naciskajac przycisk Yes (tak). Jesli to ustawienie jest wybrane, to radio sprawdza
dostepne sieci za kazdym razem, gdy jest wigczone.

6.5 Konfiguracja sieci

Aby potaczyé radio z siecig, potwierdz wyswietlone pytanie za pomocg przycisku Yes (tak).
Jesli nie chcesz podtaczad radia do sieci mozesz pomingc te pozycje menu naciskajgc No
nie).

6.5.1Wybor sieci

Wybierz typ potgczenia, ktéore ma byé uzywane do podtaczenia radia za pomoca sieci. Jesli
kabel LAN jest podtgczony wybierz opcje Cable Network (sie¢ kablowa), a jesli chcesz uzyskac
potgczenie za pomocg wi-fi (W-LAN), wybierz sie¢ bezprzewodowga. Wybierajgc potaczenie
poprzez sie¢ W-LAN (sie¢ bezprzewodowg) — wszystkie dostepne sieci zostang wyswietlone.
Wybierz sieé, z ktérag chcesz ustawic potgczenie.

Wprowadz klucz WLAN. Uzyj przyciskdw,-aby wybrac¢ symbol kontynuuj naciskajgc przycisk
Potwierdz ustawienia naciskajgc przycisk ENTER.
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7. Dziatanie
Nacisnij przycisk menu na radiu lub na pilocie zdalnego sterowania, aby méc przejs¢ do
opcji gtdownych w menu radia. Radio automatycznie zamknie menu po 10 sekundach i
powrdci do wybranego wczesniej trybu radia. Wyswietlacz w prawym dolnym rogu
pokaze pozostate sekundy.

Mozesz poruszac sie po menu za pomoca przyciskow VA » <«

Gtéwne menu radia sktada sie z nastepujgcych elementéw

menu:

Mozesz wybraé poszczegdlne pozycje menu za pomoca przyciskow strza’fzk ‘ . Potwierdz
Twoj wybdr za pomocg przycisku ENTER.

7.1 Konfiguracja

Nacisnij przycisk Menu w radiu lub za pomocg pilota zdalnego sterowania, uzyj przycis.?uw‘
aby wybra¢ ustawienia. Za pomocg tego menu, mozna wprowadzaé indywidualne ustawienia
radia.

7.1.1Tryb

Wybierz tryb pracy radia. Jesli wybierzesz Radio Alarm, radio przetgczy sie cyfrowy zegar. Przejdz
do opcji ALARM, aby skonfigurowac radio, jako alarm radiowy.

7.1.2Zarzadzanie funkcjg My Media

Tutaj mozna wtaczaé lub wytgczac funkcje My Media. Funkcja zarzgdzania Medial umozliwia
zapisanie indywidualnej listy stacji jak rowniez jej odtwarzania. Aby skonfigurowad i aktywowac¢
Twojg liste stacji, musisz sie zalogowa¢ na nastepujgcej stronie internetowej:
http://www.mediayou.net/ Jesli logowanie zostanie przeprowadzone pomysinie, mozesz
zarejestrowac Twoje radio.
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W tym celu wprowadz adres MAC radia jako numer seryjny. Adres MAC radia znajduje
sie pod tabliczkg informacyjna radia.

Zawsze, gdy zaktualizujesz strone internetowg, na ktérej mozesz zarzadzac i aktualizowac
wiasne stacje radiowe , ustaw zarzgdzanie My Media w celu synchronizacji zmian.

7.1.3Sie¢

Tutaj mozesz skonfigurowaé Twoje ustawienia sieciowe

1521
Wired Network Configuration

Wireless Network Configuration
Wireless Network (WPS PBC)
Manual Configuration

G 2/5 =

Uzyj przyciskdw VA aby wybraé zgdany element menu i potwierdzZ ustawienia za

pomocag przycisku ENTER. Sieé bedzie skonfigurowana jak opisano w rozdziale 6.4.
7.1.4Czas i data

Tutaj mozesz ustawic czas i date

1521

Set Time Format
SetDate Format

£

Radio jest fabrycznie ustawione na automatyczne ustawienie czasu. Gdy radio jest
podtgczone z Internetem za posrednictwem sieci godzina i data zostanie

zsynchronizowana automatycznie. W takim wypadku nie jest konieczne ustawienie czasu.
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7.1.5Alarm

Radio moze by¢ uzywane jako alarm radiowy.

Alarm 2 (Turn Off)

NAP Alarm (Turn Off)
Alarm Volume
s 1/4

To menu pozwala na ustawienie 2 rdéinych czaséw budzenia zgodnie z zyczeniem. Mozna
rowniez ustawié, czy alarm ma sie wyfgczaé w ustawionym czasie za pomocg notatki, melodii,
internetowej stacji radiowej, stacji DAB+ lub stacji FM. Po wprowadzeniu czasu alarmu, witgcz
funkcje alarmu radiowego w menu. Aby zatrzymac alarm, nacisnij przycisk Enter na pilocie
zdalnego sterowania lub przycisku 7 na radiu. W tym celu, przejdz do ustawien i wybierz element
menu Mode (tryb), a nastepnie przetacz tryb pracy na alarm radiowy. (Rozdziat 7.1.1).

7.1.6Regulator czasowy

Regulator czasowy pozwala ustawi¢ czas po uptywie ktérego wiaczy sie alarm. Aby to zrobié
nalezy uzy¢ przyciskéw kursora, aby wprowadzi¢ czas w minutach i w sekundach. Nacisniecie
przycisku kilkukrotnie zwiekszy lub zmniejszy czas w krokach jedno sekundowych, przytrzymaj
przycisk ® lub < w celu diuzszego skanowania do przodu i do tytu w czasie. Potwierdz
ustawienia naciskajgc przycisk ENTER.
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7.1.7 Jezyk

Tutaj mozesz ustawic jezyk menu radia

.
= &

English

Espaiiol

Francais

7.1.8 Sciemniacz

Funkcja $ciemniacza umozliwia dostosowanie jasnos$ci wyswietlacza. Radio jest fabrycznie
ustawione na najwyzszy poziom jasnosci. Uzyj tej pozycji, aby indywidualnie regulowac jasnosc¢.

7.1.9 Wyswietlacz

Tutaj mozesz zmienié kolorowy wyswietlacz na tryb wyswietlania czarno-biaty, jesli ta opcja jest
wymagana.

7.1.10 Zarzadzenie energig

W tym miejscu mozesz ustawié¢ czas po ktérym radio wigczy sie automatycznie z trybu
gotowosci. Mozesz ustawic 5,15 oraz 30 minut. Jesli radio nie wyfaczy sie automatycznie,
przejdz do opcji wytgczenie i potwierdz komende przyciskiem ENTER.

7.1.11Pogoda

Jesli radio jest potgczone z Internetem, mozna rowniez wyswietli¢ informacje o pogodzie na
wyswietlaczu radia. Ta pozycja w menu pozwala wybdr miejsca, w ktérym majg by¢ wyswietlane
informacje o pogodzie. Mozesz rdwniez okresli¢ jednostki temperatury. Informacje o pogodzie
wyswietlane sg w trybie gotowosci. Radio bedzie je wyswietla¢ automatycznie miedzy obecnym
czasem.
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7.1.12 Ustawienia FM

Tutaj mozesz przetgczy¢ sie pomiedzy odbiorem radia FM stereo lub mono. To ustawienie
moze by¢ uzyteczne, jesli sygnat stacji FM jest staby i znieksztatcony. W tym przypadku
ustawienie mono poprawi jakos¢.

7.1.13 Ustawienie lokalnych stacji

Aby ufatwi¢ wyszukiwanie stacji w Twoim regionie w trybie radia internetowego, mozesz
wyszukaé stacji radiowych w Twoim regionie uzywajgc menu. Aby to zrobié, musisz
poinformowac radio o swojej lokalizacji. Tutaj mozesz recznie wpisaé swojg lokalizacje lub
wigczy¢ automatyczne wyszukiwanie lokalizacji.

7.1.14Ustawienia odtwarzania

W tym miejscu mozesz ustawié¢ ustawienia odtwarzania gdy radio jest podtgczone do
wewnetrznego czytnika danych USB.

7.1.15 Ustawienia DLNA

Radio jest w stanie komunikowac sie z urzgdzeniami obstugujgcymi DLNA. Na przyktad mozliwe
jest odtwarzanie plikéw audio w formacie DLNA wtgczonym na telefonie komdérkowym poprzez
radio. Tutaj mozesz zmienié¢ nazwe sprzetu uzywanego do wskazania radia na jednostce DLNA.

7.1.16 Equalizer
Tutaj mozna wybrac pewne wstepnie wybrane ustawienia dzwieku. Alternatywnie, mozna
réwniez nacisngc przycisk EQ na pilocie zdalnego sterowania, gdy urzadzenie jest witgczone.
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7.1.17 Aktualizacja oprogramowania

W celu ulepszenia funkcji radia konieczne moze byé uaktualnienie oprogramowania. Interfejs
USB umozliwia aktualizacje systemu operacyjnego Twojego radia, pod warunkiem ze
posiadasz niezbedne oprogramowanie, ktére jest dostepne do pobrania na stronie
www.telestar.de lub www.digitalbox.de

Udostepnione oprogramowanie na stronie internetowej musi zosta¢ rozpakowane.
Rozpakowane pliki mogga by¢ zapisane na odpowiednim nos$niku danych i podtgczone do
radia za pomocg ztgcza USB.

7.1.18 Domyslne ustawienia fabryczne

Za pomocg tej opcji mozna zresetowac radio do stanu, w jakim byto dostarczone
fabrycznie. Radio rozpocznie konfiguracje jak przy 1 uruchomieniu.

7.2 Stacje lokalne

Nacisnij przycisk Menu na radiu lub na pilocie zdalnego sterowania i uzyj przyciskow » <«
aby wybra¢ opcje stacji lokalnych.

W tej pozycji menu , najbardziej popularne internetowe stacje radiowe jak rowniez
stacje DAB+ sg sortowane wedtug regionu geograficznego dzieki temu mozna je tatwiej

znalez¢. VA

W tej pozycji menu mozesz uzy¢ przyciskdw aby wybraé zadang liste programow.
Potwierdz Twdj wybodr za pomocg przycisku ENTER.

Jesli chcesz odbierac stacje radiowe nadawane za pomocg DAB+, wybierz DAB. Wszystkie
inne opcje wyboru radia odnoszg sie do odbioru radia internetowego.
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7.3 Radio internetowe

Naciénij przycisk menu w radiu lub na pilocie zdalnego sterowania i uzyj przyciskow p <«
aby wybra¢ radio internetowe. W menu radia internetowego mozna wybrac i zarzadzac
wszystkimi Internetowymi stacjami radiowymi. Mozna uzyska¢ dostep az do 10 000 stacji
radiowych pod warunkiem, ze Twoje radio jest podfgczone do sieci, ktéra jest
podtgczona do Internetu.

Moje ulubione

Mozesz uzy¢ tego menu aby wybraé jedng z 5 ulubionych stacji zapisanych za pomocg
przyciskdw na radiu. Alternatywnie, stacje radiowe mozna réwniez przywotaé za
posrednictwem przyciskdw na radiu lub bezposrednio wprowadzajac numer na pilocie
zdalnego sterowania.

7.3.1 Stacje lokalne

W tej pozycji menu znajdziesz najbardziej popularne internetowe stacje radiowe oraz
stacje DAB+ posortowane wedfug regionu geograficznego i w ten sposéb mozna je
tatwiej przywotac. Zobacz réwniez rozdziat 7.2

7.3.20statnio wybrana stacja

Ta pozycja w menu pokaze Ci liste internetowych stacji radiowych ktérg ostatnio wybrates.
Uwaga: warunek wstepny dla zawartosci podpunktu , ostatni wybrany” oznacza, ze wczesniej
uzywate$ radia internetowego. Gdy wigczysz ten tryb po raz pierwszy, lista nie bedzie
zawierac zadnych wpiséw.

7.3.3 Serwis

Ta pozycja w menu pozwala wyszukaé szczegdtowe informacje o stacji radiowej w Internecie.
Aby to zrobié, musisz podaé nazwe stacji. Przejdz do menu i wybierz skanowanie stacji a
nastepnie potwierdZ ustawienia za pomocg przycisku Enter. Uzyj przyciskdw na pilocie
zdalnego sterowania, aby wprowadzi¢ nazwe radia w polu wyszukiwania. Uzyj przycisku
VA aby przejs¢ do jednego znaku. Potwierdz wpis, naciskajac przycisk Enter.
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Radio zacznie teraz skanowaé wszystkie stacje odpowiadajgce temu wpisowi. Wybierz stacje
za

. VA o - .
pomocy przyciskdw i potwierdz ustawienia za pomocg przycisku Enter.
Alternatywnie mozna réwniez dodaé nowe stacje radiowe, jesli znasz ich adres
internetowy. W tym celu wprowadz adres internetowy nadawanej stacji.

7.4 Centrum multimedialne

Nacisnij przycisk menu na pilocie zdalnego sterowana lub na radiu i uzyj przyciskow » <
aby wybraé centrum multimedialne. Jedli radio i200 jest podtgczone do sieci, moze
zostac¢ uzyte jako odtwarzacz multimedialny w celu odtwarzania danych muzycznych z
podtgczonych komputeréw PC lub smartfondw podtgczonych do tej samej sieci UPnP
lub DLNA. Aby wybraé opcje odtwarzacza multimedialnego, wykonaj nastepujgce
czynnosci:

Uzyj przyciskovW A aby wybraé obszar z ktérego chcesz odtwarza¢ muzyke.

Masz do wyboru USB (zrédto danych USB podtgczone do gniazda USB z radiu) lub UPnP
(dane muzyczne przesytane za pomocy protokotu UPnP, jesli sa one dostepne w tej
samej sieci co radio). > >

Wybierz utwor ktory chcesz odtwarzac i potwierdz przyciskiem enter. Uzyj przyciskow aby

przejs¢ do nastepnego utworu luld €4 aby przejs¢ do poprzedniego utworu.

Uzyj przycisku® > aby wtaczyé pauze w czasie odtwarzania, naciénij przycisk
ponownie aby wznowi¢ odtwarzanie.

7.5FM

Nacisénij przycisk menu na pilocie zdalnego sterowania lub na radiu iuzyj przyciskow > <
aby wybra¢ FM. W tym menu znajdziesz wszystkie odpowiednie ustawienia, aby
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odbierac stacje radiowe na pasmie FM.

7.5.1Skanowanie stacji FM

Gdy radio i200 jest po raz pierwszy wtaczone w trybie FM, nalezy wykonaé
skanowanie stacji radiowych. W tym celu, dostepne jest skanowanie automatyczne
i reczne. Automatyczne skanowanie stacji FM

Po przejsciu do trybu FM, nacisnij przycisk Enter.
E N 15:22

87.50MH2

TTURNS «SEEK= AUTO#

Radio rozpocznie automatyczne skanowanie stacji i zapisze wszystkie
znalezione stacje. Radio moze zapisac do 20 stacji radiowych FM.

7.5.2 Dziatanie radia FM

Aby przywotaé zapisane stacje radiowe, nacisnij przycisk» » lub < «
Alternatywnie mozna réwniez przywotaé pierwszych 5 stacji zapisanych za pomocga
przyciskéw 1-5 w radiu. Jesli chcesz zmienié¢ umieszczenie przyciskow, nacisnij przycisk
wyboru stacji aby przeprowadzi¢ skanowanie do nastepnej stacji, ktdora moze zostac
odebrana. W razie potrzeby powtérz ten krok, az do znalezienia zgdanej stacji.

Nastepnie nacisnij zgdany przycisk wyboru stacji 1-5 przez ok 2 sekundy. Stacja zostanie
zapisana wedtug tego klucza.
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7.6 DAB

Nacisnij przycisk Menu na radiu lub pilocie zdalnego sterowania i uzyj przyciskow <
aby
wybrac DAB.

7.6.1Skanowanie stacji DAB

Poza stacjami FM, radio ma mozliwos¢ odbierania radia za pomocg pasma DAB+ jest to
cyfrowe radio nadawane za posrednictwem anteny naziemnej. Gdy radio zostanie
wigczone pod raz pierwszy w trybie DAB, zostanie uruchomione automatyczne skanowanie
stacji ktére mozna odebra¢ w aktualnej lokalizacji. Rozpocznie sie skanowanie stacji, a na
wyswietlaczu pojawi sie pasek postepu skanowania. Gdy tylko skanowanie zostanie
zakonczone, radio rozpocznie odtwarzanie ostatnio wybranej stacji.

Wybor stacji

W trybie DAB uzyj przyciskéw » < aby poruszaé sie po stacjach DAB+, ktdre
mozna odebraé. Aby zmienic¢ stacje nacisnij przycisk Enter. Radio jest wyposazone w
pamieé 10 ulubionych stacji radiowych Aby zapisa¢ stacje, wybierz stacje ktérg chcesz
zapisac jak opisano powyzej. Nastepnie nacisnij przycisk numeryczny 1-10 na pilocie
lub na radiu, a nastepnie przytrzymaj go przez okoto 2 sekundy lub nacisnij przycisk
1-5 na ktérym chcesz zapisac stacje. Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat, ze stacja
zostata zapisana w wybranym polu ulubionych.

7.6.2Dziatanie stacji DAB

Jesli posiadasz zapisane stacje w pamieci ulubionych, mozesz je przywota¢ naciskajgc
odpowiedni przycisk numeryczny. Lub w trybie DAB nacisnij przycisk predefiniowany
(zobacz obrazek 4.2) aby przywota¢ liste ulubionych.
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Uzyj przyciskow, aby poruszac sig po liscie ulubionych, a nastepnie nacisnij
przycisk Enter (kontrola gtosnosci), aby potwierdzi¢ wybor.Centrum informacyjne

7.7 Centrum Informacyjne

7.7.1 Pogoda i finanse

Nacisnij przycisk menu na pilocie zdalnego sterowania lub na radiu, a nastepnie uzyj
P> <skow
, aby wybraé centrum informacyjne.

Dzieki tej funkcji bedziesz miat dostep do aktualnej pogody i informacji finansowych. W
nagtédwku informacji o pogodzie wybierz kraj i miasto do ktérych chcesz wyswietlaé prognoze
pogody Potwierdz wybdr, naciskajac przycisk Enter. PrzejdZz przez menu za pomoca
przyciskdw Informacje o pogodzie mozna rowniez wyswietlaé w trybie gotowosci. Uzyj
przycisku, aby dodaé¢ informacje o pogodzie do wyswietlania w trybie gotowosci.
Wyswietlenie pogody dla trybu gotowosci moze byé¢ aktywowane zgodnie z opisem w
rozdziale 7.2.1.

Podobnie jak w przypadku procedury prognozy pogody, mozesz réwniez dodac serwisy

finansowe z catego swiata.

7.7.2 Informacja o systemie

W tym menu mozna przegladac szczegdty podtgczonej sieci. Informacje zawierajg,
miedzy innymi adres MAC ktdry jest konieczny do rejestracji radia dla mymediaU.
(Zobacz réwniez rozdziat 7.1.2)

7.8AUX

Strona 21 z 28

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z 0.0., ul. Pilotéw 10, 31-462 Krakéw, Polska
Copyright © Conrad Electronic, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl



ONRrAD

www.conrad.pl

Jesli podtaczasz urzagdzenie zewnetrzne (np. odtwarzacz MP3) za pomoca kabla do gniazda
AUX In, moze to by¢ opcja umozliwiajgca odtwarzanie plikéw audio. W tym celu nalezy
wykonaé nastepujgce czynnosci:

Uzyj odpowiedniego kabla (gniazdo cinch 3,5 mm dostepne oddzielnie, moze sie rdznic
od jednego do drugiego urzadzenia), aby podtgczy¢ urzadzenie zewnetrzne z radiem
DABMAN i200 i przetaczy¢ na to urzadzenie.

Podczas pracy nacisnij przycisk MODE na pilocie zdalnego sterowania jesli to
konieczne az na wyswietlaczu pojawi sie napis ,,AUX” ponizej, lub nacisnij przycisk Menu, i
uzyj przycisku aby wybraé pozycje menu AUX. Teraz mozna odtwarzaé¢ muzyke z urzadzenia
zewnetrznego.

Sterowanie (do przodu / do tytu/ Stop i odtwarzanie) odbywa sie poprzez podtgczone
urzadzenie zewnetrzne gtosnosé mozna wyregulowaé za pomoca przyciskéow V+/V- radia
DABMAN lub za pomocg urzadzenia zewnetrznego.

Radio moze by¢ sterowane za pomocg smartfona lub tabletu oraz odpowiedniej aplikacji.
Aplikacje AIR Music Control mozna pobra¢ dla Android oraz iOS Apple. Aplikacja
umozliwia rowniez odtwarzanie lokalnych plikdw muzycznych w smartfonie za
posrednictwem radia.

Uwaga:

Ten opis dotyczy aplikacji waznej do 09.2015. Funkcje jak i wyglad moze sie zmienic
po aktualizacji oprogramowania.

Aby skorzystac z tej funkcji, pobierz jg ze sklepu Google Play dla systemu operacyjnego
Android lub dla systemdOw operacyjnych I0S — i zainstaluj aplikacje w smartfonie.
Upewnij sie ze radio i mobilne urzadzenie sg zalogowane w tej samej sieci. Uruchom
aplikacje. Podczas uruchamiania aplikacji, radio i200 zostanie automatycznie rozpoznane
pod warunkiem, ze jest zalogowane w tej samej sieci. Gtéwne menu aplikacji sg
podzielone na te same linie co menu radia.
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8 Aplikacja AIR MUSIC

CONTROL Gtéwne menu
Uruchom zgdang funkcje, naciskajgc na odpowiedni symbol

Radio internetowe

W tym trybie mozna wybraé wszystkie znane funkcje w radiu
internetowym. W dolnej cze$ci mozesz wybraé zapis stacji 1-5.

My Favorite

B Radio Station/Music
Local Radio

History

M Service

Centrum multimedialne

Strona 23 z 28

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z 0.0., ul. Pilotéw 10, 31-462 Krakéw, Polska
Copyright © Conrad Electronic, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl



ONRrAD
www.conrad.pl
W tym menu mozesz potgczyc sie z serwisami multimedialnymi w Twojej sieci. Ponadto

masz dostep do plikdw muzycznych przechowywanych na urzagdzeniu pamieci masowej
USB podtaczonego do systemu.
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Radio FM

W tym trybie mozesz obstugiwac radio FM.

DAB
W tym trybie mozesz obstugiwac radio DAB+

"o
. :'Bme warten...
o

9 Rozwigzywanie probleméw
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PROBLEM

MOZLIWA PRZYCZYNA | ROZWIAZANIE

Brak wyswietlenia, radio nie
odpowiada

Podtacz zasilanie za pomocg dofgczonego
zasilacza sieciowego

Brak dziatania pilota sterowania

Baterie s3 wytadowane lub niepoprawnie
wilozone. Sprawdz czy baterie zostaty wtozone w
poprawnym kierunku.

Odbiér DAB+ jest staby

Brak znalezionych stacji, uruchom skanowanie stacji
(zobacz rozdziat 7.6.1). Antena nie jest w petni
roztozona. Zmien miejsce instalacji radia

(np. blizej okna), powtdrz skanowanie stacji.

Odbidr FM jest staby

Antena nie jest w petni rozwinieta, rozt6z antene FM
na petng dtugosc. . Zmien miejsce instalacji

radia (np. blizej okna), powtérz skanowanie

stacji.

Funkcja AUX nie dziata. Staba
jako$¢ podczas odtwarzania
muzyki.

Radio DABMAN i200 jest ustawione w
niepoprawnym trybie. Przetgcz na tryb ,,AUX”. Kabel
moze nie dziata¢. Sprawdz potgczenie pomiedzy
radiem DABMAN i200 a podtgczonym urzgdzeniem.
Odtwarzany plik ma niskg szybkos¢ transmis;ji.
Sprawdz plik audio. Wskazéwka: w przypadku
plikdw MP3, szybkos¢ transmisji powinna

wynosi¢ 192Kbit/s lub byé wieksza.

Poziom dzwieku jest zbyt cichy.

Sprawdz ustawienia gtosnosci w i200.
Sprawdz ustawienie gtosnosci podtagczonego
urzgdzenia, z ktérego muzyka jest odtwarzana.

Podtgczenie z siecig nie moze by¢
nawigzane

Sprawdz potaczenie Wi-Fi.
Uaktywnij funkcje DhCP routera, na ktérym ma by¢

zalogowane radio.
W sieci moze by¢ aktywny firewall (zapora).

Potfaczenie Wi-Fi (W-LAN)
nie moze byé nawigzane

Sprawdz dostepnosé sieci WiFi. Zmniejsz

odlegto$¢ pomiedzy routerem wi-fi a radiem.
Upewnij sie ze uzywasz odpowiedniego hastfa
WEP/WPA do logowania w routerze Wi-Fi.

Internetowe stacje radiowe nie sg
dostepne

Sprawdz punkty dostepu w sieci.

Stacja radiowa moze by¢ chwilowo niedostepna. Link
do stacji mogt ulec zmianie, lub radio nie

jest dtuzej nadawane.

10 informacje dotyczace utylizacji
a) Produkt
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Urzadzenie elektroniczne sg odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucac ich z odpadami
gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu

zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij wtozony akumulator i dokonaj
jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory
Ty jako uzytkownik koncowy jestes zobowigzany przez prawo (rozporzadzenie
Edotyczace baterii i akumulatoréow) aby zwrdcié wszystkie zuzyte baterie i
akumulatory.

Pozbywanie sie tych elementéw w odpadach domowych jest prawnie zabronione.
Zanieczyszczone akumulatory s3 oznaczone tym symbolem, aby wskaza¢, ze
unieszkodliwianie odpadéw w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali
ciezkich sg nastepujgce: Cd = kadm, Hg = rte¢, Pb = otéw (nazwa znajduje sie na
akumulatorach, na przyktad pod symbolem kosza na smieci po lewej stronie).

Uzywane akumulatory mogga by¢ zwracane do punktéw zbidrki w miejscowosci, w sklepach
lub gdziekolwiek sg sprzedawane. Mozesz w ten sposdb spetni¢ swoje obowigzki ustawowe
oraz przyczyni¢ sie do ochrony srodowiska. W ten sposdb spetniajg Paristwo obowigzki
prawne i wnoszg wktad w ochrone srodowiska.

11 Cechy i dane techniczne
Chip set Magic M6 internet radio, 10 000 dostepnych stacji

Kodeki dzwieku

MP3 (szybkos¢ transmisji danych 320 Kbits / s, czestotliwosé probkowania
do 48 KHz)

AAC/AAC+ (szybkos¢ transmisji danych 320 Kbits/s, czestotliwos$¢ prébkowania do
48 KHz)

WMA (szybkos¢ transmisji danych 320 Kbits/s, czestotliwo$¢ prébkowania do
48 KHz)

Kompatybilny z UPnP/DLNA

WiFi IEEE 802.11b/gWPA/WPA2/WEP (64/128 bit)

DAB/DAB+/FM

DAB czutos$¢ do 100dBm

DAB+ czuto$¢ do 101 dBm FM czutos¢ do 100 dBm
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Zakres odbioru dekodowaniapasmo DAB Ill 174 MHz- 240 MHz FM 74 MHz — 108,1 Mhz
Kolorowy wyswietlacz TFT ,8 cali LCD 240 x 320 px

Index dZzwieku

Wzmacniacz STMicroelectronics Moc wyjscia 10W + 10W

3 calowy gtosnik max 4Q10W wspiera multi soud effect EQ IC NORMAL,FLAT,POP,JAZZ,ROCK
CLASSIC)

Potgczenia
Line out 3,5 mm Stereo
Zt3cze stuchawkowe 3,5 mm Stereo

AUX IN3,5 mm Stereo
LAN 10/100 Mbps (RJ45)
Zasilanie 12VDC3A

Zasilacz sieciowy 10-240V AC 50 /60 Hz

Pielegnacja

Urzadzenie nalezy przeciera¢ wilgotng szmatkg Ilub S$ciereczkg antystatyczng. Nie uzywaj
rozpuszczalnikdow ani Sciereczek z mikrofibry. Nigdy nie uzywaj suchej szmatki; moze to powodowaé
statyke. W rzadkich przypadkach kontakt z substancjami chemicznymi moze spowodowaé zmiany w
wygladzie zewnetrznym urzadzenia. Ze wzgledu na duzg rézinorodnos¢ produktéw chemicznych
dostepnych na rynku nie byto mozliwosci zbadania wszystkich substancji. Uszkodzenia wykornczen o
wysokim potysku mozna ostroznie usung¢ za pomocg past do wyswietlaczy do telefonéw
komadrkowych.
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