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SFFlech

NR. 1465112

69907026

V2_0916_02

4"016139"090610"

(@ Lampenfassung R7s 118 mm R7s 118 mm bulb holder @ Douille d'ampoule R7s 118 mm

Technische Daten: ical data: g
Betriebsspannung/ -strom: 250  voltage/current: 250 V/AC,6 A-  Tension/courant de service :
V/AC, 6 A - Leistung: max. Power: max. 1500 W - Dimensions 250 V/CA, 6 A - Puissance : max.
1500 W - Abmessungen (WxHxD):16x41.2x 140 mm 1500 W - Dimensions (L x H x P) :
(BxHxT):16 x 41,2 x 140 mm 16 x 41,2 x 140 mm






