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Ilustracja  

A – Przycisk ON (włączenia) 

Aktywacja klawiatury do wprowadzania kodu otwierającego 

B  - Przycisk potwierdzenia  

Wybór elementu menu 

C – Przycisk funkcji 

Klawisz funkcyjny umożliwia wykonywanie różnych czynności w zależności od aktualnego stanu 

klawiatury. 

Wyświetlacz pokazuje, która funkcja jest aktywna. 

1. Dostęp do menu programowania 

Po wyświetleniu symbolu "Func: M"  dostęp do menu można uzyskać, naciskając przycisk "Func". 

W menu przyciski "1" i "2" mogą służyć jako funkcja przewijania do poruszania się po strukturze. 

2. Usuwanie akcji wprowadzania 

Gdy wyświetlany jest symbol "Func: C", ostatni wpis można anulować, naciskając przycisk "FUNC". 

3. Wejście do poprzedniego poziomu programowania / Powrót 

Gdy jesteś w menu, wyświetla się symbol "Func: <". 

Naciskając przycisk "FUNC", powracasz do struktury menu następny wyższy poziom. 

D – wskaźnik baterii 

- bateria w pełni naładowana 

[ \ ] – Bateria wyładowana 

Wyświetlacz pokazuje stan baterii cylindra oraz jednostki klawiatury.  

Wskazanie na wyświetlaczu dotyczy baterii o najniższym poziomie naładowania. Jeśli bateria jest 

wyładowana wyświetlacz pokaże informację :  

„Replace battery in keypad or replace battery in knob.” 

(„Wymień baterię w klawiaturze lub wymień baterię w cylindrze”) 

Po wymianie baterii i wprowadzeniu kodu otwarcia dwukrotnie, wyświetlany jest aktualnie najniższy 

stan naładowania baterii. Gdy wymieniony jest tylko jeden zestaw baterii, mimo zamiany-  

wyświetlacz nadal może wskazywać stan "niekompletny". Jeśli nie wymienisz baterii pomimo 

wskazania wymiany, będziesz musiał ponownie wprowadzić prawidłowy kod otwarcia, aby otworzyć 

drzwi. W tym samym czasie dioda LED gałki wewnętrznej będzie migać  5 x 5 razy. 

Nadal można otworzyć drzwi w ten sposób ok. 50 razy. Następnie można je otworzyć tylko za 

pomocą kodu administratora. Wtedy baterie muszą zostać wymienione na nowe, w przeciwnym razie 

nie będzie się dało otworzyć drzwi. 

E – Czujnika skanowania palca  

Służy aby otworzyć lub zarejestrować określony odcisk palca.  
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Drogi kliencie, 

Dziękujemy za decyzje zakupu systemu zamkowego secuENTRY electronic firmy BURG-WÄCHTER. 

Ten system został opracowany i wyprodukowany przy użyciu najnowszego potencjału technicznego i 

spełnia wysokie wymagania bezpieczeństwa. 

Elektroniczny cylinder może być z łatwością używany bez wiercenia we wszystkich drzwiach 

przygotowanych do cylindrów profilowanych do grubości drzwi 120 mm (60/60, mierzone przy 

centralnym ryglu zapadkowym), i doskonale nadaje się do nowej instalacji, jak również do 

doposażenia . 

W zależności od konkretnego systemu dostępne są różne media otwierające. 

W systemach zawierających klawiaturę  - administracja użytkownika jest dodatkowo 

zintegrowana. Możesz dowiedzieć się więcej na kolejnych stronach. 

Usuń pasek zabezpieczający akumulator przed wewnętrznym pokrętłem, aby włączyć zasilanie 

siłownika. 

Ważne: Przed rozpoczęciem programowania przeczytaj całą instrukcję obsługi. Mamy nadzieję, że 

spodoba Ci się twój nowy system zamka. 

Podstawowe informacje na temat secuENTRY 

secuENTRY jest dostępny w dwóch konfiguracjach sprzętu: 

- Wprowadzanie łatwego kodu PIN 

- Wprowadzanie łatwego skanowania odcisków palca  

W ustawionych konfiguracjach – łatwego kodu PIN lub łatwego skanowania odcisków palca – 

klawiatura jest już zarejestrowana w cylindrze. 

Kod administracyjny / kod QR 

Kod QR jest wymagany zarówno do konfiguracji opcji otwierania za pomocą  aplikacji BURG-

WÄCHTER oraz do późniejszego dołączania i rejestracji klawiatury lub cylindra. 

W przypadku wprowadzania kodu PIN i odcisku palca, kod administratora ustawiony jest fabrycznie 

na 1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 (prosimy  nigdy nie zapominać o jego zmianie). 
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1. Klawiatura (SN; MAC; AES; typ) 

2. Cylinder (siłownik) (SN, MAC; AES; ADM). 

Uwaga! W przypadku utraty kodu administratora i / lub kodu QR, przeprogramowanie i 

korzystanie z funkcji administratora staje się niemożliwe. Zachowaj ostrożność! 

Wskazówka: Kod QR można również zapisać w postaci elektronicznej jako zeskanowany plik 

lub zdjęcie na chronionym nośniku danych. 

Dodatkowe funkcje są dostępne za pomocą oryginalnego oprogramowania secuENTRY, na przykład: 

• Administracja użytkownika 

• Przypisanie autoryzacji 

• Funkcje historii 

Zasilanie 

• 2 baterie alkaiczne LR6 AA dla klawiatury  

• 2 baterie alkaiczne LR6 AA dla Cylindra – siłownika 

Sygnalizacja optyczna  

Sygnalizacja optyczna w postaci diody LED jest wbudowana w gałkę po zewnętrznej stronie drzwi. Ta 

dioda LED informuje o następujących kwestiach: 

• 1 x krótkie mignięcie: siłownik podłączony 

• 2 x krótkie mignięcia: siłownik odłączony 

• 1 x krótkie mignięcie , 1 x długie mignięcie, 2 sekundy pauzy, powtarzanie: blokowanie w trybie 

programowania 

• 5 x krótkie mignięcia, 2 sekundy pauzy, powtarzanie 20 sekund: bateria w cylindrze jest 

wyładowana 

Dane techniczne 

Czas blokowania Po 3 x błędnie wprowadzonym kodzie przez 1 
minutę, a następnie zawsze 3 minuty 

Wyświetlacz Programowalny do 12 języków 

Dopuszczalne warunki otoczenia * -15 ° C / +50 ° C / do 93% wilgotności względnej 
wilgotność powietrza (bez kondensacji) 
Dopuszczalny zakres temperatur: -20 ° C / +50 ° 
C 
W wyniku skrajnych zmian temperatury 
wyświetlacz może reagować powoli lub 
przyciemnić się. 

Klasa ochrony klawiatury Klasa ochrony klawiatury kod PIN: IP65 
Klasa ochrony klawiatury czytnik odcisków palca 
: IP55 

* Jeżeli temperatura przekroczy określony zakres, na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni 

komunikat ostrzegawczy. Zapewnij odpowiednie działania naprawcze! 
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Otwarcie 

secuENTRY może być obsługiwany, w zależności od konfiguracji narzędzi za pomocą użycia kodu 

numerycznego 6 cyfrowego za pomocą aplikacji Burg-Wächter lub za pomocą odcisków palca. 

Otwieranie za pomocą kodu PIN 

- Naciśnij przycisk  

- Wprowadź 6-cyfrowy kod PIN (fabrycznie ustawiony na 1 2 - 3 - 4 - 5 - 6). 

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Proszę użyć gałki!", a dioda LED zintegrowana w cylindrze 

mignie raz, gdy otwarcie się powiedzie. 

- Obróć gałkę siłownika 

Otwieranie za pomocą odcisków palca  

- Naciśnij przycisk  

- Przesuń zarejestrowany odcisk palca od góry do dołu centralnie nad czujnikiem. Na wyświetlaczu 

pojawi się komunikat "Proszę użyć gałki!", a dioda LED zintegrowana w cylindrze mignie raz, gdy 

otwarcie się powiedzie. 

- Obróć gałkę siłownika 

Otwieranie za pomocą aplikacji BURG-WÄCHTER 

- Przytrzymaj smartfon przed czujnikiem siłownika i naciśnij przycisk otwierający w aplikacji 

- Zintegrowana dioda w siłowniku zacznie migać raz, gdy otwarcie się powiedzie. 

- Obróć gałkę siłownika.  

Aplikacja BURG-WÄCHTER 

Możesz ściągnąć aplikację BURG-WÄCHTER z App Store lub Google Play W tym celu, po prostu 

wprowadź w wyszukiwarkę frazę „secuENTRY” lub „KeyApp”. 

Kompatybilna z Samsung Galaxy S4, S4 mini, S5 i S5 mini z Androidem 4.3 KitKat lub 5.0 Lollipop, 

Apple iPhone 4S, 5, 5S, 6, 6P z IOS 8.1.3. 

Należy sprawdzić na stronie: 

www.burg.biz/secuentry/description 

czy inne smartfony są kompatybilne z aplikacją. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.burg.biz/secuentry/description
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secuENTRY łatwy kod PIN 

Ogólne 

Elektroniczny siłownik jest obsługiwany za pomocą wprowadzenia kodu PIN. Dodatkowo może być 

również obsługiwany za pomocą apliacji BURG-WÄCHTER. 

Zawartość dostawy 

1. Klawiatura QR kodów  

2. Klawiatura  

3. Zewnętrzna gałka 

4. Materiały montażowe 1 dla klawiatury  

5. Materiały montażowe 2 dla klawiatury  

6. Gumowa osłona 

7. Śrubokręt (rozmiar 8) 

8. Śruba ustalająca 

9. Klucz imbusowy (rozmiar 3) 

10. Cylinder kodów  

11. Cylinder 

12. Płyta do montażu na ścianie 

13. Foliowana tarcza  

Funkcje: 

Łączna liczba użytkowników: do 50  
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secuENTRY łatwy czytnik odcisków palca 

Ogólne 

Elektroniczny cylinder jest obsługiwany za pomocą skanera. Do 24 odcisków można zaprogramować 

za pomocą klawiatury. Użytkownicy są tworzeni osobno(USER XXX_FP). 

Jeśli kod i powinien być dodatkowo przypisany do użytkownika, to należy go utworzyć osobno. 

Dodatkowo zamek można również obsługiwać za pomocą kodu PIN, lub za pomocą aplikacji BURG-

WÄCHTER. 

Zawartość dostawy 

1. Klawiatura QR kodów  

2. Klawiatura  

3. Zewnętrzna gałka 

4. Materiały montażowe 1 dla klawiatury  

5. Materiały montażowe 2 dla klawiatury (podkładki samoprzylepne) 

6. Gumowa osłona 

7. Śrubokręt (rozmiar 8) 

8. Śruba ustalająca 

9. Klucz imbusowy (rozmiar 3) 

10. Cylinder kodów QR 

11. Cylinder 

12. Płyta do montażu na ścianie 

13. Foliowana tarcza 

Uwaga! Czujnik odcisków palców nie może być czyszczony detergentami. W tym celu należy użyć 

lekko zwilżonej szmatki. 

Funkcje: 

- Całkowita liczba użytkowników: do 50 z których liczba odcisków palców wynosi do 24 
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Podstawowe informacje i funkcje menu 

Jeśli na wyświetlaczu pojawi się symbol „Func: M”, możesz przejść dalej za pomocą przycisku „FUNC” 

w menu. W menu masz przyciski „1” i „2” używane do funkcji przewijania  przez strukturę nawigacji. 

Przycisk potwierdzenia przeniesie Cię do następnego poziomu menu. 

Struktura menu 

Menu zmiany kodów  

Menu języków 

Menu administratora 

    Menu dodawania nowego użytkownika 

                                     Tworzenie: kodu 

                                     Tworzenie: odcisku palca  

Menu usuwania 

Manu dodatkowych funkcji 

      Ustawienie daty nie dostępne w standardowej wersji 

      Ustawienie  czasu nie dostępne w standardowej wersji 

Menu ustawień 

                                      Rejestracja  

                                      Przegrupowanie  

      Menu resetu FP 

Menu informacyjne 

Opis funkcji menu 

Poniższy tekst opisuje funkcje produktów łatwy kod PIN oraz secuENTRY łatwy czytnik odcisków palca  

Menu zmiany kodu 

Zmiana kodu administratora oraz kodów użytkownika  

- Włącz klawiaturę za pomocą przycisku  

- Następnie naciśnij przycisk FUNC  

Menu zmiany kodu wyświetli się 

- Potwierdź wybór za pomocą przycisku  

- Teraz możesz użyć przycisków 1 lub 2 aby przewinąć aż administrator / użytkownik, którego kod ma 

zostać zmieniony – zostanie wyświetlony 

- Potwierdź za pomocą przycisku  

- Wprowadź kod ważny aktualnie (obecny kod) i naciśnij  

- Wprowadź nowy kod i potwierdź za pomocą przycisku  

- Powtórz Twój wpis i potwierdź za pomocą przycisku  

„Zmiana kodu została wprowadzona pomyślnie” – pojawi się komunikat po poprawnym 

wprowadzeniu kodu. 
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Menu języków  

Ustawienie języka 

- Włącz klawiaturę za pomocą przycisku  

- Następnie naciśnij przycisk FUNC, menu zmiany kodu zostanie wyświetlone 

- Przeskroluj za pomocą przycisku 2 aż uzyskasz dostęp do menu powyżej 

- Potwierdź zmiany za pomocą przycisku  

- Użyj przycisków 1 oraz 2 aby przewinąć aż żądany język zostanie wyświetlony 

- Potwierdź zmiany za pomocą przycisku  

Menu administratora  

Różne podmenu są dostępne w menu administratora 

Podmenu – tworzenie użytkownika za pomocą kodu 

- Włącz klawiaturę za pomocą przycisku  

- Następnie naciśnij przycisk FUNC, menu zmiany kodu zostanie wyświetlone 

- Przewiń za pomocą przycisku 2 aż uzyskasz dostęp do menu administratora  

- Potwierdź za pomocą przycisku . Menu „tworzenie użytkownika” pojawi się 

- Potwierdź zmiany za pomocą przycisku  

- Przewiń za pomocą przycisku 2 aż do uzyskania dostępu do „Tworzenie użytkownika: Kod” 

- Potwierdź zmiany za pomocą przycisku  

- Wprowadź kod administratora, aby uzyskać autoryzację do programowania 

- Zostanie pokazane kolejne wolne miejsce w pamięci (np. USER .003) 

- Wprowadź 6 cyfrowy kod i potwierdź 2 razy za pomocą przycisku  

- Zostanie wyświetlony komunikat „dane zostały zapisane”. 

Podmenu – tworzenie użytkownika za pomocą odcisku palca 

(Ta funkcja jest aktywna tylko za pomocą wpisów odcisków palca) 

- Włącz klawiaturę za pomocą przycisku  

- Następnie naciśnij przycisk FUNC, menu zmiany kodu zostanie wyświetlone 

- Przewiń za pomocą przycisku 2 aż uzyskasz dostęp do menu administratora  

- Potwierdź za pomocą przycisku . Menu „tworzenie użytkownika” pojawi się 

- Potwierdź zmiany za pomocą przycisku  

- Przewiń za pomocą przycisku 2 aż do uzyskania dostępu do „Stworzenie nowego użytkownika: 

odciski palców” 

- Wprowadź kod administratora, aby uzyskać autoryzację do programowania 

- Komunikat „Rejestracja odcisków palców” pojawi się 

- Przesuń palec, aby zarejestrować się - kilka razy centralnie nad czujnikiem 

(liczba ruchów jest wskazana na wyświetlaczu) 

-Zostanie wyświetlony komunikat „Użytkownik_XXX_FP został poprawnie zarejestrowany” 
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Podmenu Usuwanie 

Za pomocą tego menu możesz usunąć użytkownika 

- Włącz klawiaturę za pomocą przycisku  

- Następnie naciśnij przycisk FUNC, menu zmiany kodu zostanie wyświetlone 

- Przewiń za pomocą przycisku 2 aż uzyskasz dostęp do menu administratora  

- Potwierdź zmiany za pomocą przycisku  

- Przewiń za pomocą przycisku 2 aż uzyskasz dostęp do opcji „Usuwanie” 

- Wprowadź kod administratora, aby uzyskać autoryzację do programowania 

- Przewiń aż do osiągnięcia dostępu do użytkownika lub medium identyfikacji  - którego chcesz 

usunąć a następnie potwierdź 2 raz za pomocą przycisku  

- Pojawi się komunikat „dane zostały usunięte” 

Podmenu funkcji czasu (tylko premium) 

Jest to przeznaczone do ustawiania godziny i daty 

Ustawienie czasu: 

Nie dostępne jako standardowa funkcja 

Ustawienie daty 

Nie dostępne jako standardowa funkcja  

Konfiguracja submenu 

Podstawowe ustawienia systemu 

Rejestracja 

Po wymianie cylindra lub klawiatury, obie jednostki muszą być nowo dopasowane, aby mogły 

wznowić komunikację. 

Rejestracja klawiatury 

- Włącz klawiaturę za pomocą przycisku  

- Następnie naciśnij przycisk FUNC, menu zmiany kodu zostanie wyświetlone 

- Przewiń za pomocą przycisków 1 lub 2 aż uzyskasz dostęp do menu administratora  

- Potwierdź zmiany za pomocą przycisku  

- Następnie przewiń za pomocą przycisków 1 lub 2 aż do uzyskania konfiguracji menu administratora  

- Potwierdź zmiany za pomocą przycisku  

- Wprowadź kod administratora do urządzenia które ma być zarejestrowane 

- Pojawi się komunikat „Dane zostały zapisane” po poprawnej rejestracji. 

Uwaga! Upewnij się, że żadna inna jednostka zasilania  secuENTRY nie jest umieszczona w 

bezpośrednim zasięgu urządzenia podczas rejestracji nowej klawiatury lub nowego siłownika, 

ponieważ taka jednostka może zostać błędnie zaadresowana zamiast zamierzonej. 

W razie wątpliwości odłącz takie urządzenia od zasilania przed rejestracją (wyjmij baterie). 
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Reorganizacja 

Korzystanie z tej funkcji jest zalecane, gdy kilku użytkowników zostało usuniętych. 

- Włącz klawiaturę za pomocą przycisku  

- Następnie naciśnij przycisk FUNC, menu zmiany kodu zostanie wyświetlone 

- Przewiń za pomocą przycisku 2 aż uzyskasz dostęp do menu administratora  

- Potwierdź zmiany za pomocą przycisku  

- Przewiń za pomocą przycisku 2 aż uzyskać dostęp do „konfiguracji” menu 

- Potwierdź zmiany za pomocą przycisku  

- Opcja menu „reorganizacja” pojawi się  

- Potwierdź zmiany za pomocą przycisku  

- Wprowadź kod administratora, aby uzyskać autoryzację do programowania 

- Zostanie wyświetlony komunikat „reorganizacja w trakcie. 

Submenu reset FP 

(Ta funkcja jest aktywna tylko przy włączonej funkcji  odcisku palca i przy użyciu klawiatury KP FP) 

Wszystkie zapisane odciski palców zostaną usunięte, jednak pozostali użytkownicy pozostaną 

zachowani. 

Wybierz to menu i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w przypadku 

powtarzających się błędów związanych z używaniem odcisków palców. 

Menu informacyjne 

Wersja i numer seryjny systemu będą  wyświetlane przy użyciu tej funkcji. Ze względów 

bezpieczeństwa kompletny numer seryjny jest  wskazany tylko w trybie administratora. 

- Włącz klawiaturę za pomocą przycisku  

- Następnie naciśnij przycisk FUNC, menu zmiany kodu zostanie wyświetlone 

- Przewiń za pomocą przycisku 2 aż uzyskasz dostęp do menu informacyjnego 

- Potwierdź zmiany za pomocą przycisku . Zostanie wyświetlony numer seryjny klawiatury (EA) 

oraz siłownika (AA). 

Uwaga: ze względów bezpieczeństwa numer seryjny (AA) cylindra 

nie jest całkowicie wyświetlony przed wprowadzeniem ważnego kodu administratora. 

Instrukcje instalacji siłownika secuEASY 

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję instalacji przed montażem i następnie przechowuj je w 

bezpiecznym miejscu. 

 

Cylinder ma specjalny system zaczepowy, oferujący możliwość użycia cylindra do drzwi o grubości do 

120 mm (60/60 mm, zmierzony przy środkowym bolcu zapadkowym). Nie jest konieczna wcześniejsza 

regulacja. 
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Uwaga: Należy uważać, aby nie uderzyć gałką w dowolne miejsce, gałka w takim przypadku może 

się zepsuć. Zamek nie powinien być smarowany ani oliwiony. 

Dołączona śruba blokująca w każdym pokrętle służy do mocowania obrotowych gałek. 

Uwaga: Nigdy nie wyciągaj wewnętrznej gałki całkowicie z wału, ponieważ 

może to spowodować uszkodzenie elektroniki! 

Śruba blokująca, która zapewnia zaczep na wale, może być poluzowana tylko lekko i zawsze 

pozostaje w plastikowym pokrętle, zapewniając ochronę przed wyciągnięciem. 

 

Uwaga 

Podstawowy rozmiar cylindra wynosi 30 mm na stronę. Przy dostawie,  cylinder 

jest całkowicie zwinięty (najmniejsza grubość drzwi). Przed wstawieniem cylindra do drzwi, należy 

dostosować go do grubości drzwi. 

Podczas instalowania cylindra wykonaj następujące czynności: 

1. Wykonaj dokładny pomiar grubości drzwi (w tym okucia) 

2. Wyciągnij zewnętrzną  gałkę z wału, przesuń wewnętrzną gałkę nad systemem zaczepów (rozstaw 

2,85 mm) do wymaganego wymiaru. 
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Schematyczna ilustracja konfiguracji regulacji gałki wewnętrznej. 

 

3. W zależności od grubości drzwi można przymocować odpowiedni adapter strony zewnętrznej, aby 

poprawić ścieżkę klucza awaryjnego. 

Możliwe są następujące kombinacje 

Przestrzeń zaczepu 
/mocowania po stronie 
zewnętrznej 

Adapter 1  Adapter 2  

< 43 - - 

44-53 X - 

54 – 60 X X 

 

Przestrzeń zaczepu /mocowania  po zewnętrznej stronie i wymagany adapter. 
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4. Przesuń cylinder secuENTRY przez zamek wpuszczany do drzwi  a następnie dokręcić śrubę 

ustalającą. 

 

 

5. Przesuń gałkę wewnętrzną na wałku, aż do uzyskania wymaganego 

wymiaru. Upewnij się, że odstęp między pokrętłem a mocowaniem drzwi wynosi co najmniej 1 mm. 

Następnie przymocuj gałkę za pomocą klucza imbusowego. 

6. Przed umieszczeniem zewnętrznej  gałki, należy rozważyć czy należy użyć dołączonej pokrywy 

ochronnej do sekcji profilu cylindra.  

Jeśli tak, zdejmij arkusz ochronny i przymocuj pokrywę do sekcji zamka. 

 

 

7. Przesuń zewnętrzną gałkę do wymaganej pozycji na wale i zamocuj z odstępem co najmniej 1 mm 

od mocowania za pomocą sześciokąta! 

 

 

 

 



 

Strona 15 z 24 
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska 

Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. 
www.conrad.pl 

www.conrad.pl 

 

 

8. Test działania musi być wykonany przy otwartych drzwiach. 

Instalacja klawiatury secuENTRY 

Klawiatura zawiera zestawy kod PIN oraz czytnik odcisków palca. 

Uwaga! Należy pamiętać, że klawiatura nie powinna być przymocowana do samych drzwi, w 

przeciwnym razie może powodować wstrząsy podczas zamykania drzwi. 

Membrana przymocowana do tylnej ściany klawiatury nie powinna być w żadnym wypadku 

uszczelniana za pomocą kleju i / lub jakiejkolwiek innej substancji! Wymiana powietrza również 

musi być możliwa po instalacji! 

- Określ miejsce instalacji klawiatury. W tym celu wprowadź kod otwarcia (np. kod PIN, odcisk palca, 

...) na żądanym miejscu montażu umieść i sprawdź, czy zamek się otwiera. 

- Odpowiednio umieść klawiaturę 

Następnie możesz zdecydować, czy chcesz przykleić uchwyt ścienny bezpośrednio 

ściany lub czy wolisz go przykręcić. Szczelinowe otwory w uchwycie ściennym zapewniają dokładne 

wyrównanie. 

Jeśli zdecydujesz się na przyklejenie uchwytu ściennego, pamiętaj o zapewnieniu czystości 

powierzchni pozbawionej tłuszczów, olejów oraz wszelkich innych zanieczyszczeń. 

Usuń całkowicie folię ochronną z dołączonych podkładek samoprzylepnych, załóż wszystkie 

podkładki na uchwycie ściennym, a następnie mocno dociśnij całość do wymaganej 

pozycji. Podczas montażu w niższych temperaturach należy pamiętać, że pełna siła przyczepności nie 

można zostać osiągnięta przed upływem 72 godzin w 20 ° C, przy czym ciepło przyspiesza proces (na 

przykład w 65 ° C, pełna siła przyczepności zostanie osiągnięta w ciągu jednej godziny). Podczas 

klejenia płytki mocującej na folii zabezpieczającej, wszelkie opisane powyżej warunki muszą zostać 

spełnione dotyczące czystości powierzchni montażu. 
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Aby zapewnić nakładanie folii bez bąbelków powietrza, należy postępować w następujący sposób: 

- Wlej trochę wody z kilkoma kroplami detergentu do zmywania naczyń, wymieszaj ostrożnie bez 

piany, a następnie użyj  do delikatnie wilgotnej powierzchni, na którą ma być naniesiona folia. 

- Na krawędzi zdejmij biały arkusz ochronny z 1 cm folii i wyprostuj go. Aby zmienić położenie, 

podnieś ostrożnie tę powierzchnię i umieść ją ponownie w razie potrzeby. 

- Następnie przeciągnij folię samoprzylepną, za pomocą plastikowej szpatułki  z powierzchni styku w 

kierunku arkusza ochronnego który jest nadal zamocowany. 

Uwaga! Używaj tylko tyle płynu, ile potrzebujesz. 

- Wsuń klawiaturę od góry, aż zatrzaśnie się blokujący kołek płyty montażowej 

do obudowy klawiatury. W ten sposób klawiatura jest chroniona przed niepożądanym usunięciem. 

- Wykonaj test działania urządzenia przy otwartych drzwiach. W tym celu należy kilkakrotnie 

wprowadzić ważny kod otwarcia (np. Kod PIN, odcisk palca, ...). 
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Wymiana baterii dla klawiatury secuENTRY  

- Zdejmij pokrywę obudowy z dolnej strony, odkręcając 2 śruby (Tx 8). 

 
-Pociągnij pokrywę komory baterii w dół, aż wyłączy się i wymień baterie. 
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- Wkładając nowe baterie, należy zwracać uwagę na prawidłową polaryzację wskazaną na obudowie. 

 

- Aby zamknąć komorę baterii, najpierw naciśnij pokrywę komory baterii blisko otworów na śruby, 

aby wsunąć je w zagłębienia, a następnie zatrzaśnij dolną stronę w miejscu, naciskając ją. 
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- Przymocuj pokrywę komory baterii za pomocą śrub 

 

Uwaga! Upewnij się, że podczas wymiany baterii nie dostała się wilgoć do klawiatury. 

Instrukcja czyszczenia klawiatury secuENTRY 

Wykończenie powierzchni klawiatury zapobiega przywieraniu zanieczyszczeń. Kurz lub 

brud można usunąć z powierzchni za pomocą wilgotnej szmatki. 

Nie wolno używać detergentów na bazie alkoholu (spirytus, SIDOLIN® itp.) lub agresywnych 

środków czyszczących (aceton itp.), ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię lub czujnik. 

Wymiana baterii - gałka (strona wewnętrzna) 

1. Za pomocą dołączonego klucza sześciokątnego poluzuj górną śrubę blokującą na pokrywie cylindra. 

Można go przekręcić tylko do otwarcia pokrywy. 

2. Otwórz osłonę. 

 

3. Wymień baterie. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo zgodnie z zachowaniem 

prawidłowej polaryzacji , wskazanej w oznaczonym punkcie obudowy. 
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4. Umieść ponownie osłonę. 

 

Awaryjna funkcja klucza (zewnętrzna strona) 

Używając mechanicznego klucza awaryjnego, możesz zapewnić dostęp w przypadku 

awarii systemu. 

1. Otwórz klucz awaryjny, a następnie włóż go do wskazanego otworu w pokrywie obudowy. 

 

2. Obróć klucz o 90 ° zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W razie potrzeby przesuń zewnętrzną 

gałkę nieco w prawo i w lewo, aby zwolnić mechanizm. 

3. Obróć zewnętrzną gałkę. Blokada otwiera się po całkowitym wyłączeniu. 

Przekręć klucz do pozycji wyjściowej i wyjmij go. Aby zamknąć awaryjny zamek, gałkę. należy obrócić 

dwukrotnie w obu kierunkach. 
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Demontaż klawiatury secuEASY z uchwytu ściennego. 

- Zdejmij pokrywę obudowy z dolnej strony, odkręcając 2 śruby (Tx 8). 

 

- Pociągnij pokrywę komory baterii w dół, aż rozłączy się i wymień baterie. 

 

- Naciśnij zatrzask za pomocą wąskiego narzędzia (np. Śrubokręta płaskiego) w dół i przesuń 

klawiaturę do góry. 
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Zakłócenia spowodowane urządzeniami Bluetooth. 

Urządzenia Bluetooth korzystają z tego samego pasma częstotliwości (2,4 GHz), co urządzenia Wi-Fi. 

Może to powodować zakłócenia prowadzące do błędów lub nawet do  błędów komunikacji 

W takim przypadku wszelkie urządzenia, które nie są wymagane, powinny być odłączone od zasilania. 
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Utylizacja 

a) Produkt  

 

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami 

gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z 

odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji 

oddzielnie.  

b) Akumulatory  

 

 Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i 

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte baterie i akumulatory. 

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione. 

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie 

odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, 

Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na 

śmieci po lewej stronie). 

Używane akumulatory mogą być zwracane do punktów zbiórki w miejscowości, w  sklepach lub 

gdziekolwiek  są sprzedawane. Możesz w ten sposób spełnić swoje obowiązki ustawowe oraz 

przyczynić się do ochrony środowiska. 

Rozpatrzenie obowiązku zgodnie z prawem baterii 

Wyładowane baterie nie należą do odpadów domowych, ponieważ mogą powodować szkody dla 

zdrowia i środowiska. Możesz  zwrócić zużyte akumulatory/ baterie do punktu sprzedaży lub punktu 

zbiórki. 

Jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo do zaniesienia zużytych baterii do 

dystrybutorów lub punktów zbiórki. 
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