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Instrukcja uzytkowania

Regulator ilosci wody
Nr produktu 1530022

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Produkt stuzy do kontroli zuzycia wody. Urzadzenie mozna stosowa¢ w szczegdlnosci tam,
gdzie dostepna jest ograniczona ilo$¢ wody lub korzystanie z niej nalezy ograniczac.
Ze wzgledow bezpieczenstwa oraz certyfikacji nie mozna w zaden sposob przebudowywac lub
zmieniac urzadzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niz opisane, produkt
moze zosta¢ uszkodzony. Niewtasciwe uzycie moze ponadto doprowadzi¢ do niebezpiecznych
sytuacji. Dokfadnie przeczytaj instrukcje obstugi i zachowaj jg do pdzniejszego wykorzystania.
Produkt mozna przekazywa¢ osobom trzecim wytacznie z zataczong instrukcjg obstugi.
Produkt jest zgodny z obowigzujacymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie zawarte
tutaj nazwy firm i nazwy produktéw sg znakami towarowymi nalezacymi do poszczegdinych
wiascicieli. Wszelkie prawa zastrzezone.
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Zakres dostawy
+ Regulator iloci wody ;
+ Instrukcja uzytkowania E

Aktualne instrukcje uzytkowania

Pobierz najnowsze instrukcje uzytkowania, klikajac link www.conrad.com/downloads lub
skanujac przedstawiony kod QR. Postepuj zgodnie z instrukcjami wySwietlanymi na stronie
internetowej.

Objasnienie symboli

N

—> Symbol strzatki mozna znalez¢ przy specjalnych poradach i wskazowkach.

Symbol z wykrzyknikiem w tréjkacie wskazuje na wazne wskazowki w tej instrukcii
uzytkowania, ktérych nalezy bezwzglednie przestrzegac.

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania

Doktadnie przeczytaj instrukcje obstugi i przestrzegaj zawartych
& w niej wskazowek dotyczacych bezpieczenstwa. Nie ponosimy
zadnej odpowiedzialnosci za obrazenia oraz szkody spowodowane

nieprzestrzeganiem wskazéwek bezpieczenstwa i informacji zawartych w

niniejszej instrukcji obstugi. Co wiecej, w takich przypadkach uzytkownik

traci gwarancje.

+ Produkt nie jest zabawka. Nalezy trzyma¢ go poza zasiegiem dzieci i zwierzat.

+ Dopilnuj, aby materialy opakowaniowe nie zostaty pozostawione bez nadzoru.
Dzieci moga sie zacza¢ nimi bawi¢, co jest niebezpieczne.

+ Chroh produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezposrednim $wiattem
stonecznym, silnymi wibracjami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.

+ Nie narazaj produktu na obcigzenia mechaniczne.

+ Jes$li bezpieczna praca nie jest diuzej mozliwa, nalezy przerwa¢ uzytkowanie i
zabezpieczy¢ produkt przed ponownym uzyciem. Bezpieczna praca nie jest
mozliwa, jesli produkt:

- zostat uszkodzony,
- nie dziata prawidtowo,
- byt przechowywany przez dtuzszy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub
- zostat nadmiernie obcigzony podczas transportu.

+ Z produktem nalezy obchodzic sie ostroznie. Wstrzasy, uderzenia lub upuszczenie
produktu spowodujg jego uszkodzenie.

+ Nalezy réwniez wzig¢ pod uwage instrukcje obstugi innych narzedzi, do ktérych
podtaczone jest urzadzenie.

+ Odtacz waz produktu od kranu w przypadku zagrozenia mrozem i umiesci¢ go w
bezpiecznym miejscu przed mrozem.

+ Nalezy unikac ci$nienia wody wyzszego niz 6 bar, aby zapobiec uszkodzeniom.

+ Jedli istniejg watpliwosci w kwestii obstugi, bezpieczenstwa lub podtaczania
produktu, nalezy zwrécic sig do wykwalifikowanego fachowca.

+ Prace konserwacyjne, regulacja i naprawa moga by¢ przeprowadzane wytacznie
przez eksperta w specjalistycznym zaktadzie.

+ Jedli pojawig sie jakiekolwiek pytania, na ktére nie ma odpowiedzi w niniejszej
instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obstugi klienta lub z innym
specjalista.

Czesci sktadowe

Przytacze wody, wejscie
Wskaznik pozycji
Regulator ostrosci
Przytacze weza, wyjscie
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Uruchamianie

« Ztaczke wejsciowa (1) podigczy¢ do odpowiedniego zaworu czerpalnego 1/2". W razie
potrzeby uzy¢ przejéciowki (brak w wyposazeniu).

+ Waz nalezy podtaczy¢ za pomoca odpowiedniej ztaczki (4).

+ Pokretlo sterujace (3) przekreci¢ w prawo, aby okresli¢ zadang ilo$¢ wody. W zakresie
ustawien manualnych mozna regulowa¢ przeptyw wody bez okreslania ilosci czasu. W
pozostatych zakresach ilo§¢ wody mozna regulowa¢ do 5000 I, zgodnie z podanymi
oznaczeniami zapotrzebowania i czasu. Strzatka wskaznika pozycji (2) musi wskazywac
zadang ilo$¢ wody.

+ Pokrettem sterujagcym mozna kreci¢ tylko w jednym kierunku.

+ Odkreci¢ zawér czerpalny i pozostawi¢ otwarty. CiSnienie wody nie moze by¢ wyzsze, niz
6 baréw. Woda bedzie wyptywa¢ tak dtugo, az osiagnieta zostanie ustawiona ilos¢ lub
pokretto zostanie ustawione na pozycji OFF.

+ Aby recznie regulowaé przeptyw wody, pokretto nalezy ustawi¢ w zakresie Manual.

+ Pokretto ustawi¢ w pozycji OFF, aby zatrzymac przeptyw wody.

—> Cazasy, podane na pokretle regulacji przeptywu, sa przyblizone i maja charakter
orientacyjny.

Czas, wymagany do zapewnienia okreslonej ilosci wody, zalezy od ci$nienia wody.

Pielegnacja i czyszczenie

+ W Zadnym wypadku nie nalezy uzywa¢ agresywnych $rodkéw czyszczacych, alkoholu
czyszczacego lub innych chemicznych roztwordw, gdyz moze to uszkodzi¢ obudowe lub
nawet wplyna¢ negatywnie na dziatanie.

* Do czyszczenia obudowy produktu uzywac lekko zwilzonej, niepozostawiajacej widkien
szmatki. Wnetrze przytacza wodnego (1) sprawdza¢ pod katem zanieczyszczen. W
przypadku wystepowania, brud nalezy usungg¢.

Utylizacja
Produkt nalezy utylizowaC po zakonczeniu jego eksploatacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawnymi.

W ten sposob uzytkownik spetnia wymogi prawne i ma swoj wktad w ochrone $rodowiska.

Dane techniczne

Ztacze wody, WeJSCIE ..., 18,7 mm (1/2")

Regulacja ilosci wody ..........c....... do 5000 litréw, z automatycznym wytaczaniem
Cignienie wody ..o 0do 6 bar

Warunki pracy/przechowywania ... 0 do +60 °C, 20 — 100 % wilgotno$ci wzglednej
Wymiary (szer. x wys. X gt.) .......... 60 x 150 x 75 mm
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