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1. Wprowadzenie

Droga Klientko/Drogi Kliencie,
dziekujemy za zakup niniejszego produktu.
Niniejszy produkt zgodny jest z obowigzujacymi normami krajowymi i europejskimi.

Aby utrzymaé ten stan i zapewni¢ bezpieczng eksploatacje, uzytkownik musi przestrzega¢ niniejszej instrukcji
uzytkowania!

uruchomienia i obstugi. Nalezy o niej pamigta¢ rowniez wéwczas, gdy produkt przekazywany jest osobom

C Niniejsza instrukcja uzytkowania dotaczona jest do produktu. Zawiera wazne wskazowki dotyczace
trzecim. Z tego wzgledu instrukcje te nalezy zachowac!

Potrzebujesz pomocy technicznej? Skontaktuj sie z nami!:
(Godziny pracy: pn.-pt. 9:00 - 17:00)

Klient indywidualny Klient biznesowy
E-mail: bok@conrad.pl b2b@conrad.pl
Tel: 801005 133 (12) 622 98 22
(12) 622 98 00
Fax: (12) 62298 10 (12) 62298 10

Stronawww:  www.conrad.pl

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z 0.0., ul. Kniaznina 12, 31-637 Krakéw, Polska

2. Wyjasnienie symboli

Symbol btyskawicy w tréjkacie stosowany jest, gdy istnieje zagrozenie dla zdrowia, takie jak np. porazenie
pradem.

>

Symbol z wykrzyknikiem w trojkacie oznacza wazne zalecenia tej instrukcji, ktorych nalezy bezwzglednie
przestrzegac.

Symbol strzatki pojawia sie w miejscach, w ktérych znajdujq sie doktadne wskazéwki i porady dotyczace
eksploatacii.

podwojng izolacje miedzy obwodem zasilania i napiecia wyjsciowego.

Niniejszy symbol domu wskazuje uzytkownikowi, ze urzadzenie mozna uzytkowaC wylacznie w
zamknigtych pomieszczeniach.

—>
D Ten symbol oznacza, ze zasilacz nalezy do klasy ochronnosci Il. Wyposazony jest we wzmocniong, lub



3. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Radio internetowe RF-IR-Mono1 stuzy do odtwarzania internetowych stacji radiowych. Co wiecej, mozna na nim
réwniez odtwarza¢ muzyke za pomocg Paristwa sieci lub Bluetooth®. Zegarek z funkcjg alarmu stanowi uzupetnienie
wyposazenia.

Potaczenie z Internetem i siecig nastepuje za pomoca tacznosci Wi-Fi.

Dotaczony zasilacz przeznaczony jest wytacznie do podtgczania do napiecia zmiennego 100-240 V/AC 50/60 Hz.
Zasilanie radia internetowego moze by¢ przeprowadzane tylko za pomoca dotaczonego zasilacza sieciowego.

Z produktu korzysta¢ mozna wytacznie w zamknigtych pomieszczeniach. Nalezy unika¢ kontaktu z wilgocig, np. w
tazience.

Ze wzgledéw bezpieczenstwa i zgodnosci z certyfikatem przebudowa i/lub modyfikacja produktu jest zabroniona.
Korzystanie z produktu do celéw innych niz wczesniej opisane moze prowadzi¢ do jego uszkodzenia. Ponadto,
niewtasciwe uzytkowanie moze spowodowac powstanie zagrozen, takich jak zwarcie, pozar, porazenie pradem itp.

Nalezy uwaznie przeczyta¢ instrukcje uzytkowania i zachowac jg na przyszto$¢. Produkt nalezy przekazywac osobom
trzecim wytgcznie razem z instrukcja uzytkowania.

Wszystkie nazwy firm i produktéw nalezg do znakéw towarowych aktualnego wiasciciela. Wszelkie prawa zastrzezone.

Bluetooth® jest uznawang na catym $wiecie marka firmy Bluetooth SIG, Inc.

4. Zawartos¢ zestawu

+ Radio internetowe RF-IR-Mono1
+ Zasilacz
+ Pilot zdalnego sterowania z bateriami

+ Instrukcja uzytkowania

Aktualne instrukcje uzytkowania

Nalezy pobra¢ aktualne instrukcje uzytkowania za pomocq tacza www.conrad.com/downloads
lub przeskanowac¢ widoczny kod QR. Nalezy przestrzega¢ instrukcji przedstawionych na stronie
internetowej.

5. Cechy i funkcje

+ Funkcja UPnP oraz DLNA

+ Odtwarzanie Bluetooth®

+ Duzy 3-cyfrowy wyswietlacz z pod$wietleniem wy$wietlacza
+ Wbudowany zegar z funkcjg alarmu i dwoma czasami budzenia oraz wytacznik czasowy

+ Ztacza dla zewnetrznych wzmacniaczy/gto$nikow i stuchawek



6. Zasady bezpieczenstwa

N
N

Nalezy uwaznie przeczyta¢ instrukcje uzytkowania i przestrzega¢ zawartych w niej zasad
bezpieczenstwa. W przypadku niezastosowania si¢ do zasad bezpieczeristwa i zalecen bezpiecznej
obstugi, nie ponosimy zadnej odpowiedzialno$ci za powstate szkody materialne i osobowe. W
powyzszych przypadkach gwarancja/rekojmia traci waznosé.

a) Informacje ogdlne

Produkt ten nie jest zabawka i powinien by¢ trzymany z daleka od dzieci. Dzieci nie s w stanie oceni¢
niebezpieczenstw, jakie moga wigzac sie z nieodpowiednim uzytkowaniem urzadzen elektrycznych.

Produkt ten nie jest przeznaczony do korzystania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych
zdolno$ciach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych lub nie dysponujace wystarczajacym
do$wiadczeniem ilub wiedza, chyba ze bedg one nadzorowane przez osobe odpowiedzialng za
bezpieczenstwo lub zostang poinstruowane na temat korzystania z urzadzenia.

Nie nalezy pozostawia¢ opakowania bez nadzoru. Moze ono stac sie wowczas niebezpieczng zabawkq
dla dzieci.

Nalezy chroni¢ produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpo$rednim promieniowaniem
stonecznym, silnymi wstrzasami, wysoka wilgotnoscia, wilgocig, fatwopalnymi gazami, parg i
rozpuszczalnikami.

Nie nalezy wystawia¢ produktu na dziatanie obcigzen mechanicznych.

Jesli bezpieczna praca produktu nie jest diuzej mozliwa, nalezy wytaczy¢ go z eksploatacii i zabezpieczy¢
przed przypadkowym uzyciem. Bezpiecznej pracy nie da si¢ zagwarantowac, jesli produkt:

- ma widoczne uszkodzenia,
- nie dziata prawidtowo,
- przez dluzszy okres czasu byt przechowywany w niesprzyjajacych warunkach srodowiskowych lub

- doszio do znacznych uszkodzen podczas transportu.

Nalezy zachowac¢ ostrozno$¢ podczas obchodzenia sie z produktem. Uderzenia, wstrzasy lub upadki z
niewielkiej wysokosci moga spowodowac¢ uszkodzenie urzadzenia.

Nalezy ponadto zwrécié uwage na dodatkowe zasady bezpieczenistwa znajdujace sie w poszczegdlnych
rozdziatach tej instrukcji uzytkowania.

Nalezy przestrzega¢ takze zasad bezpieczenstwa i instrukcji uzytkowania pozostatych urzadzen, do
ktérych podiacza sie niniejszy produkt.

W przypadku pojawienia sie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych pracy, bezpieczenstwa Ilub
podiaczenia systemu, nalezy skonsultowac si¢ ze specjalista.

Konserwacje, dopasowywanie i naprawe nalezy pozostawi¢ fachowcom lub warsztatom specjalistycznym.

W przypadku pytan, na ktére nie ma odpowiedzi w tej instrukcji, uprzejmie prosimy o kontakt z naszym
serwisantem lub innymi fachowcami.

Wszystkie osoby, ktore podejmujq sie obstugi, instalacji, ustawiania lub uzytkowania tego urzadzenia
musza przestrzegac niniejszej instrukcji uzytkowania.



> >

b) Bezpieczeristwo elektryczne

Zasilacz nalezy do klasy ochronnoéci Il. Jako zrédfo zasilania mozna stosowaé wytacznie odpowiednie
gniazdo wtykowe (100-240 V/AC 50/60 Hz) publicznej sieci elektrycznej.

+ W celu zasilania radia internetowego nalezy korzysta¢ wytacznie z dotaczonego zasilacza sieciowego.

Gniazdko sieciowe musi znajdowac sig w poblizu urzadzenia i by¢ fatwo dostepne.

Nie nalezy dotyka¢ zasilacza wilgotnymi lub mokrymi dtorimi. Istnieje niebezpieczenstwo $miertelnego
porazenia pradem!

+ Nalezy upewnic sie, ze kabel przytaczeniowy nie zostanie $cisnigty, zatamany, uszkodzony przez ostre
krawedzie lub obcigzony mechanicznie w inny sposéb. Unika¢ nadmiernego obcigzenia termicznego
zasilacza wystepujacego pod wptywem wysokiej lub bardzo niskiej temperatury. Nie wolno modyfikowaé
zasilacza. W przeciwnym przypadku zasilacz ten moze zosta¢ uszkodzony z powodu przegrzania.
Uszkodzony zasilacz moze prowadzi¢ do $miertelnego porazenia pradem.

Nie nalezy dotyka¢ zasilacza, ktéry wykazuje uszkodzenia. Nalezy najpierw odtaczy¢ wszystkie bieguny
zasilania od wtasciwego gniazdka (np. za pomocg automatycznych mechanizmoéw zabezpieczajacych
i wytacznika réznicowo-pradowego), po czym ostroznie wyja¢é zasilacz z gniazdka. Nie nalezy
eksploatowa¢ produktu z uszkodzonym zasilaczem.

Nie nalezy wymienia¢ uszkodzonego kabla zasilacza. W przypadku uszkodzenia kabla zasilacz jest
bezuzyteczny i nalezy go zutylizowa¢. Naprawa nie jest dozwolona.

Nie nalezy umieszcza¢ naczyn z ptynami np. szklanek, wiader, waz lub kwiatow na przedmiocie, na
zasilaczu lub w jego bezposredniej bliskosci. Plyny mogq dostac si¢ do wnetrza obudowy, co moze
narazi¢ bezpieczenstwo elektryczne. Ponadto istnieje duze ryzyko pozaru lub powaznego porazenia
pradem! W takich wypadkach nalezy najpierw odtaczy¢ wszystkie bieguny zasilania od wtasciwego
gniazdka (np. za pomocg bezpiecznika i wytgcznikéw roznicowo-pradowych), po czym ostroznie wyjaé
zasilacz z gniazdka. W takiej sytuacji nie nalezy produktu uzytkowac; nalezy zgtosi¢ sie z nim do
specjalistycznego warsztatu.

Nie nalezy umieszcza¢ zrodet otwartego ognia, np. ptonacych $wiec, na urzadzeniu lub obok niego.

Urzadzenie nalezy uzytkowa¢ wytacznie w klimacie umiarkowanym, nie za$ w klimacie tropikalnym.

c) Baterie/akumulatory
+ Baterie/akumulatory nalezy zawsze wktada¢ do pilota zgodnie z polaryzacja.

+ Aby unikna¢ uszkodzen spowodowanych wyciekiem z baterii/akumulatoréw, nalezy wyjaé baterie/
akumulatory, jesli pilot nie jest uzywany przez dluzszy czas. Nieszczelne lub uszkodzone baterie/
akumulatory mogg powodowac poparzenia kwasem w kontakcie ze skora. Podczas zajmowania sie
uszkodzonymi bateriami/akumulatorami nalezy wiec nosi¢ rekawice ochronne.

Baterie/akumulatory nalezy przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci. Nie nalezy pozostawia¢
ich bez nadzoru, gdyz moga zostac potknigte przez dzieci lub zwierzgta domowe.

Wszystkie baterie/akumulatory nalezy wymienia¢ w tym samym czasie. taczenie starych i nowych
baterii/akumulatoréw w pilocie moze doprowadzi¢ do ich wylania i uszkodzenia pilota.

Nigdy nie nalezy rozmontowywa¢ baterii/akumulatoréw, ani zwiera¢ ich lub wrzucaé ich do ognia. Nigdy
nie nalezy tadowa¢ jednorazowych baterii. Istnieje niebezpieczenstwo wybuchu.



7. Czesci i elementy obstugi
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Przycisk ON/OFF 7 Przycisk MENU
Przycisk LOCAL 8 Pokretlo
Przycisk PRESET 9 Odbiornik IR
Wyswietlacz 10 Ztacze LINE OUT
Przycisk LEFT 11 Ziacze do stuchawek

Przycisk RIGHT

12 Ztacze DC IN 5V




13 Przycisk %4

14 10-klawiszowa klawiatura
15 Przycisk &~
16 Przyciski strzatki
17 Przycisk

18 Przycisk 2

19 Przycisk MODE
20 Przycisk #

21 Przycisk pli

22 Przycisk led

23 Przycisk LOCAL
24 Przycisk O

25 Przycisk &
26 Przycisk OK

27 Przycisk 4«

28 Przycisk 4= ‘~ (k)

! 21
29 Przycisk EQ (o) ()
30 Przycisk b Qo) (NF0)  (omven)
31 Przycisk DIMMER

32 Przycisk INFO

Wprowadzanie znakéw za pomoca 10-klawiszowej klawiatury

Przycisk | Symbol Przycisk | Symbol

1 1, rézne znaki specjaine (patrz wyswietlacz) | 6 6,M,N,0,m,n,0

2 2,A,B,C,a,b,c 7 7,P,Q,R,S,paq,rs
3 3,D,E,Fd,ef 8 8T.UVtuv

4 4,G,H, 1, g,h,i 9 9 W, XY, Z,w, X,z
5 54, K Lj kI 0 0, DEL

—> Podczas naciskania cyfr 0, 1, 2 itd., np. podczas wpisywania hasta, cyfry i litery (znaki alfanumeryczne)
pojawiajg sig w sposob podany powyzej. Kazde naci$nigcie powoduje przeskoczenie wskaznika o jedng
cyfre lub litere.

Naci$nij np. przycisk (5), jako pierwsza pojawi sie cyfra ,5". Ponowne nacisniecie przycisku spowoduje
wys$wietlenie duzej litery ,J”, itd. Aby wprowadzi¢ nastepny znak, naciénij pokretto (8) lub przycisk OK (26)
na pilocie. Po wprowadzeniu wszystkich znakéw nalezy potwierdzi¢ wpis, naciskajac przez diuzsza chwile
pokretto (8) lub przycisk OK (26) na pilocie.



8. Montaz

Podczas wyboru miejsca lokalizacji urzadzenia, nalezy zwrdci¢ uwage na warunki pomieszczenia np. potozenie
kolejnego gniazdka itd.

Przy wyborze lokalizacji urzadzenia zwrd¢ rowniez uwage, aby uniknaé bezposredniego promieniowania stonecznego,
wibragji, kurzu, goraca, zimna i wilgoci. W poblizu urzadzenia nie moga znajdowac sie silne transformatory ani silniki.

N

Nie nalezy wierci¢ zadnych dodatkowych otworéw i wkreca¢ zadnych dodatkowych $rub w obudowe
podczas montazu urzadzenia. Spowoduije to uszkodzenie urzadzenia.

Nalezy zwréci¢ uwage na stabilne ustawienie, aby spadajace urzadzenia nie stanowito duzego zagrozenia.

Ze wzgledu na réznorodno$¢ stosowanych lakieréw i politur na meblach, nie wykluczone, ze ndzki
urzadzenia, ze wzgledu na reakcje chemiczne, moga pozostawi¢ widoczne $lady na meblach. Dlatego
urzadzenia nie nalezy stawia¢ na warto$ciowych meblach bez ochrony.

Urzadzenie nalezy postawi¢ na réwnej, poziomej powierzchni, ktéra moze udzwignag jego ciezar.

9. Podtaczenie

a) Podtaczenie elektryczne

N

Gniazdko elektryczne, do ktdrego jest podiaczone urzadzenie, musi znajdowac sie w poblizu urzadzenia
i by¢ fatwo dostepne, tak ze zasilacz moze w razie awarii zosta¢ odpiety od zasilania w sposob szybki i
tatwy.

Nalezy upewnic sig, ze wysoko$¢ napiecia zasilacza zgadza sie z zasilaniem sieciowym dostawcy energii
elektrycznej. Nie wolno uzywac zasilacza pod innym napigciem.

Nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ przy obchodzeniu sig z zasilaczami sieciowymi i ztaczami zasilania. Napiecie
zasilajace moze spowodowa¢ $miertelne porazenie pradem elektrycznym.

Kabel nie powinien leze¢ luzem. Powinien by¢ potozony poprawnie, aby unikna¢ jakichkolwiek wypadkéw.

+ Podtaczy¢ wtyczke niskonapieciowg zasilacza do ztacza DC IN 5V (12).

+ Nalezy wtozy¢ wtyczke do gniazda zasilania.



b) Podiaczanie urzadzen dodatkowych

Podtaczenie urzadzen zewnetrznych

+ Do ztgcza LINE OUT (10) mozna w razie potrzeby podtaczy¢ wzmacniacz lub aktywne gtosniki. Nalezy podtaczy¢
wyjscie audio urzadzenia zewnetrznego do ztacza LINE OUT (10).

+ Jesli wtyczka urzadzenia zewnetrznego nie pasuje, mozna zastosowa¢ dopasowany adapter.

——> Jezeli podiaczone jest urzadzenie zewnetrzne, to glosnosé tego urzadzenia regulowana jest za
posrednictwem regulatora gto$nosci tego urzadzenia. Nadal mozna regulowa¢ gto$no$¢ odtwarzania
wbudowanego gtosnika radia internetowego, korzystajac z regulatora gtosnosci w radiu internetowym.

Podtaczenie stuchawek

+ W razie potrzeby mozna podtaczy¢ stuchawki do ztacza stuchawkowego (11).

+ Glosnik zostanie automatycznie odtgczony, a muzyka bedzie odtwarzana jedynie przez podtaczone stuchawki.

c¢) Wkitadanie badz wymiana baterii pilota
Uruchomienie pilota bedzie mozliwe dopiero po wiozeniu baterii (AA). Nalezy postepowa¢ w nastepujacy sposéb:
+ Otworzy¢ pokrywe komory baterii na tylnej stronie pilota.

+ Wiozy¢ dwie baterie AAA do komory baterii. Baterie nalezy zawsze wktada¢ do urzadzenia zgodnie z polaryzacja,
(plus/+ i minus/-). Oznaczenia polaryzacji znajduja sie na komorze baterii.

+ Z powrotem zamkna¢ pokrywe komory baterii.

——> Jegli zasieg pilota zmniejsza sie lub pilot przestaje dziata¢, nalezy wymieni¢ baterie zgodnie z powyzszym
opisem.

10



10. Obstuga

a) Ustawienia poczatkowe

——> Przy pierwszym wilaczeniu urzadzenia lub w przypadku wczesniejszego przywrécenia ustawien
fabrycznych, po wiaczeniu na wyswietlaczu pojawia sie opcja wyboru jezyka i ponizsze komunikaty. Proces
uruchamiania trwa kilka sekund.

Wyhoér jezyka
& 12:01 am |
\ English
Espafiol
< 214 >

+ Wybierz zadany jezyk za pomocg pokretta (8) lub odpowiednich przyciskéw strzatek (16) na pilocie zdalnego
sterowania.

+ PotwierdZz wybor, naciskajac pokretto (8) lub przycisk OK (26) na pilocie.

Konfiguracja potaczenia WLAN

Boot up and connect to Configure Network?

Welcome

network < Yes> No

+ Za pomocg przyciskow LEFT (5), RIGHT (6) lub odpowiednich przyciskdw strzatki (16) na pilocie nalezy wybra¢
JYES”.

+ Nalezy potwierdzi¢ wybér, wciskajac pokretto (8) badz przycisk OK (26) na pilocie.

+ Na kolejnym ekranie nalezy wybra¢ ,Add/Remove AP* i ponownie potwierdzi¢ wybér w sposéb opisany powyzej.

Add/Remove AP

AP:[ ]

+ Na kolejnym ekranie nalezy wybra¢ ,Add AP (Scan)* i ponownie potwierdzi¢ wybor w sposob opisany powyze;j.

Remove AP

Add AP (Scan) ‘

1



Radio wyszukuje wszystkie dostepne w poblizu routery Wi-Fi i wy$wietla je.

Nalezy wybra¢ odpowiedni router Wi-Fi i potwierdzi¢ wyboér.

Nalezy poda¢ klucz sieciowy do wybranej sieci Wi-Fi. Nalezy uzy¢ 10-klawiszowej klawiatury (14) pilota lub
przekreci¢ pokretto (8), aby wybra¢ zadane cyfry i znaki.

Gdy pojawi sie zadany znak, nacisnij pokretto (8) lub przycisk OK (26) na pilocie, aby wprowadzi¢ nastepny znak.

Nalezy nacisna¢ przycisk LEFT (5) lub odpowiedni przycisk strzatki (16) na pilocie, aby usuna¢ poprzednio wybrany
znak.

——> Podczas wpisywania hasta rozrézniana jest wielkosé liter.

+ Po wprowadzeniu wszystkich znakéw nalezy potwierdzi¢ klucz sieciowy, naciskajac przez diuzsza chwilg
pokretto (8) lub przycisk OK (26) na pilocie. Potaczenie zostanie nawigzane i radio przejdzie do menu gtéwnego.

+ Po skutecznie nawigzanym potaczeniu pojawi sig nastepujacy komunikat:

Association complete

+ W lewym gérnym rogu wy$wietlacza (4) pokazana jest jako$¢ sygnatu. Im wiecej paskow, tym lepsze potaczenie
Z siecig.

=
I

My Favourite

Internet Radio

" 11:10 AM ‘

12



b) Podstawowe funkcje

Wiaczanie/wytaczanie

Aby wigczy¢ lub wylaczy¢ tryb czuwania nalezy nacisna¢ przycisk ON/OFF (1) lub Q) (24) na pilocie.

——> W trybie czuwania wy$wietlacz (4) pokazuje date i godzine.

Ogolne zasady obstugi

Pokretto (8) pozwala na ustawianie glo$nosci i wybor funkcji lub zmiane ustawien/warto$ci w menu.
Wcisniecie pokretta (8) niczym tradycyjnego przycisku powoduje potwierdzenie wyboru lub ustawienia.

Mozna regulowaé glosnosc za pomoca przyciskow M= (27) i ™= (28) na pilocie. Przycisk v (13) catkowicie
wytgcza dzwiek.

Nawigacja w menu odbywa sie za posrednictwem przyciskow strzatek (16) na pilocie.
Przycisk LEFT (5) powoduije cofnigcie wielu funkcji lub ustawien o o krok.
Przycisk RIGHT (6) powoduje przesuniecie wielu funkcji lub ustawien o krok do przodu.

Za pomocq przycisku MODE (19) mozna przetacza¢ miedzy réznymi trybami pracy. Kazde naci$nigcie tego
przycisku powoduje przetaczenie urzadzenia w kolejny tryb pracy.

Przycisk MENU (7) lub & (20) otwiera menu gtéwne radia internetowego.

Funkcje innych przyciskéw

Przycisk PRESET (3) lub przyciski & (15) lub " (25) powoduja bezposrednie przejscie do listy ulubionych, aby
zapisac stacje lub wybra¢ zaprogramowane stacje.

Przycisk % (17) bezposrednio uruchamia ustawienia alarmu.
Przycisk DIMMER (31) bezposrednio uruchamia ustawienia jasnosci wyswietlacza.
Jasnos¢ wyswietlacza w trybie czuwania moze zosta¢ wyregulowana recznie za pomocg pokretta (8).

Przycisk LOCAL (2) lub (23) otwiera panel stacji lokalnych, w ktérym mozna wybra¢ lokalne stacje radiowe na
podstawie réznych kategorii.

Przycisk 2 (18) bezposrednio uruchamia ustawienia wytacznika czasowego.

Przycisk EQ (29) bezposrednio uruchamia ustawienia korektora.

Przycisk Bl (21) rozpoczyna badz zatrzymuije odtwarzanie internetowych stacji radiowych.

Przyciski i4d (22) i pP (30) wybieraja kolejng badz poprzednia stacje z stuchanej w danym momencie listy stacji.
Przycisk INFO (32) pobiera informacje dotyczace sieci i systemu urzadzenia.
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c¢) Obstuga i przeglad menu

e Ponizej znajduje si¢ przeglad wszystkich pozycji, ktére moga zosta¢ wybrane w menu. Opisano réwniez,

co mozna ustawi¢ w danym punkcie menu oraz jakie funkcje stojg za kazda pozycja.

Prosimy mie¢ na uwadze, ze poszczegdlne punkty konfiguracii lub ich ttumaczenie moga zosta¢ zmienione
w zwigzku z aktualizacjami systemu.

Nalezy otworzy¢ menu za pomoca przycisku MENU (7) badz przycisku & (20) na pilocie.
Nawigacja w menu odbywa si¢ za posrednictwem przyciskéw LEFT (5), RIGHT (6) i pokretta (8).
Przyciski strzatek na pilocie pozwalajg na nawigacije (16) w menu.

Aby wybra¢ funkcje lub potwierdzi¢ pozycje w menu, nalezy wcisna¢ pokretto (8) lub przycisk OK (26) na pilocie.

Poziom menu 1 Poziom menu 2 Krotki opis

Moje ulubione Wybér listy ulubionych

Mozliwy bezposredni wybér poprzez
przycisk PRESET (3) lub " (25)

Radio internetowe Skytune Wyszukiwanie internetowych stacji
radiowych na podstawie réznych
kryteriow

Mozliwy bezposredni wybér poprzez
przycisk MODE (19)

Wyszukiwanie (Skytune) Wyszukiwanie internetowych stacji

radiowych na podstawie réznych
kryteriow

Historia Wyszukiwanie internetowych stacji
radiowych na podstawie ostatnio
stuchanych stacji (max. 99)

Bluetooth Aktywacja funkgji Bluetooth® do
sparowania/odtwarzania urzadzen
Bluetooth®

Mozliwy bezposredni wybor
poprzez przycisk MODE (19)

Centrum medialne UPnP Dostep do serwera multimedialnego
Mozliwy bezposredni wybér poprzez
przycisk MODE (19)
Méj wykaz odtwarzania Dostep do playlisty na Twoim

serwerze multimedialnym

Wyczy$¢ méj wykaz odtwarzania Usuwanie playlisty na Twoim
serwerze multimedialnym

Alarm Ustawienie funkcji alarmu

Mozliwy bezposredni wybér poprzez
przycisk 1 (17)
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Poziom menu 1 Poziom menu 2 Krotki opis
Minutnik snu Aktywacja/ustawienia wytacznika
czasowego
Mozliwy bezposredni wybér poprzez
przycisk 22 (18)
Konfiguracja Sie¢ Ustawienia Twojej sieci Wi-Fi
Data i czas Ustawienia daty/godziny
Jezyk Jezyk

Konfiguracja stacji lokalnych

Ustawienia dotyczace wyboru stacji
lokalnych, ktére mozna wywota¢ za
pomoca przycisku LOCAL (2) lub
(23)

Konfiguracja odtwarzania

Ustawienia dotyczace odtwarzania
utworéw muzycznych

Wzndéw po wigczeniu

Ustawienie, czy urzadzenie po
wiaczeniu ma wybra¢ ostatnio
uzywany tryb pracy, czy wyswietli¢
menu

Power-on options

Ustawienie,  czy  urzadzenie
przechodzi w tryb czuwania, czy tez
wraca do menu gtéwnego (domu)
po zresetowaniu zasilania lub awarii
zasilania.

Przyciemnianie Ustawienia dotyczace jasnosci
wyswietlacza
Mozliwy bezposredni wybér poprzez
przycisk DIMMER (31)

EQ Pobieranie roznych ustawien

dzwieku

Mozliwy bezposredni wybér poprzez
przycisk DIMMER (29)

Czas buforowania

Ustawianie pamieci buforowej do
nieprzerwanego odtwarzania

Informacja

Pobieranie informacji dotyczacych
sieci Wi-Fi oraz urzadzenia

Mozliwy bezposredni wybér poprzez
przycisk INFO (32)

Aktualizacja oprogramowania

Aktualizacja oprogramowania

Resetuj do domysinego

Przywraca ustawienia fabryczne
urzadzenia

UWAGA - ustawienia osobiste
zostang wykasowane
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d) Tryb pracy radia internetowego

Szukaj internetowych stacji radiowych

+ Nalezy nacisna¢ przycisk MENU (7) lub przycisk # (20) na pilocie oraz wybra¢ pozycje w menu ,RADIO
INTERNETOWE" za pomocg pokretta (8) lub przyciskéw strzatek (16).

+ Nalezy wcisna¢ pokretto (8) lub przycisk OK (26), aby potwierdzi¢ wybor.
+ Nalezy wybra¢ pozycje w menu ,SKYTUNE® oraz wcisnag pokretto (8) lub przycisk OK (26), aby potwierdzi¢ wybor.
—> Pozycja menu ,SKYTUNE* jest rowniez dostepna poprzez nacisnigcie przycisku MODE (19).

+ Aby wybra¢ stacje, nalezy otworzy¢ jedng z nastepujacych pozycji menu: Tutaj nadajniki sg wedtug réznych
kryteriow, np. Region i rodzaj posortowane.
+ Nalezy zaznaczy¢ wybrang stacje oraz wcisna¢ pokretto (8) lub przycisk OK (26), aby rozpoczaé odtwarzanie stacji.

——> Mozna takze wybra¢ stacje lokalne bezposrednio za pomoca przycisku LOCAL (2) lub (23) na pilocie.
Lokalne stacje sq tutaj zestawione w réznych kategoriach.

Alternatywa,_dla wyszukiwania opisanego powyzej jest réwniez wyszukiwanie stacji za pomoca, pozycji menu
,WYSZUKIWANIE (SKYTUNE)". W tym przypadku wyszukiwanie odbywa si¢ za posrednictwem nazwy stacji lub
jej czescei.

Inna metoda wyszukiwania stacji dostepna jest w pozycji menu ,HISTORIA”. Znajduje sie w nim lista 99 ostatnio
stuchanych stacji.

Dodawanie stacji do listy ulubionych

+ Nalezy ustawi¢ stacje, ktéra ma zosta¢ dodana do listy ulubionych.

+ Nalezy diugo przytrzyma¢ przycisk PRESET (30) lub przycisk &(15), az w lewym gornym rogu wyswietlacza
pojawi si¢ mafa strzatka. Teraz stacja zostata dodana do listy ulubionych.

——> Zapisana stacja zostaje dodana na koniec listy ulubionych. Na liscie ulubionych moze znajdowaé sie do 99
stacji.

Wyhor stacji z listy ulubionych

+ Nalezy krotko nacisnac przycisk PRESET (3) lub przycisk & (25). Pojawia sig lista ulubionych.

+ Nalezy wybra¢ odpowiednig stacje za posrednictwem pokretta (8) lub przyciskéw strzatek (16).

+ Nalezy wcisna¢ pokretto (8) lub przycisk OK (26), aby rozpocza¢ odtwarzanie wybranej stacji.
—> Lista ulubionych moze rowniez zostaé wybrana za pomoca pozycji menu ,MOJE ULUBIONE.
Zarzadzanie lista ulubionych

+ Nalezy zaznaczy¢ stacje z listy ulubionych, ktéra ma zosta¢ edytowana.

+ Nalezy nacisna¢ przycisk RIGHT (6) lub odpowiedni przycisk strzatki (16) na pilocie.

+ W menu pojawiajq si¢ kolejne opcje, ktéra pozwalaja na przesunigcie lub usunigcie stacji.
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Zarzadzanie lista ulubionych z poziomu komputera

Istnieje rowniez mozliwo$¢ zarzadzania swoja listg ulubionych z poziomu komputera. Mozna tutaj doda¢, przesunac

lub usuna¢ stacje.

& Uzywany do zarzadzania komputer musi znajdowac sig w tej samej sieci, co radio internetowe.

+ Nalezy nacisna¢ przycisk MENU (7) lub przycisk A (20) na pilocie, za pomoca pokretta (8) lub przyciskow
strzatek (16) wybra¢ z menu pozycje ,KONFIGURACJA" i potwierdzi¢ wybor.

+ Nalezy wybra¢ z menu pozycje ,INFORMACJA" i potwierdzié¢ wybor.

—> Pozycja menu INFORMACJA" jest réwniez dostepna poprzez nacisniecie przycisku INFO (32).

+ Nalezy wybra¢ z menu pozycje ,INFORMACJE SIECIOWE" i potwierdzi¢ wybor.

+ W pozyciji ,IP” znajduje sie adres IP radia internetowego.

+ Nalezy wpisa¢ ten adres IP w wyszukiwarce internetowej komputera (Google Chrome lub Internet Explorer).

+ Pojawi si¢ przeglad zapisanych list ulubionych.

MY STATIONS

Channiel Hase UL
- |DJ AAM Radio FM | Edit Delste Top Vo Down Botton
. |Country Radio Switzerlar |****** Edit Delsls Tsp Up DPown Betton
. |Bigbeat [ Edit Delsts Top Up Down Bottom
. |24Radio Switzedand | Edit Delele Tep Up Down Betiom
\AFN American Freedom |™** Edit Delete Jop Up Down Bottom
. |Energy Berlin http://energyradio.de/bremen Edit Delete Top Ve Down Batton
. |MP3 Pro hittp: v katrafm.com/katrafm_mp3pro.m?  Edit Delets Tep Up Dorn Botien
2 http:/hwwew_ultranet bizvegasandanskim3u =~ Edit Delete Top Up Down Battom
stream 2 http:Mindowsradio.com:8600/isten_pls Edit Delete Jop Up Down Battom
aac 128 http:// io.com:8100/bi sac Edit Delets Top Up Down Bottom
. |520ul Sh hitp:/fyp.shoutcast /s bi . Edit Dslsts Top Yp Down Bottom

dodac stacje do listy

Channel Hame W
| [ _Submit | _Reset |

DELETE usuwa wybrane stacje z listy

TOP przesuwa wybrang stacje na poczatek listy

UP przesuwa wybrang stacje o jedng pozycje w gore

DOWN przesuwa wybrana stacje o jedng pozycje w dot

BOTTOM przesuwa wybrang stacje na koniec listy

ADD CHANNEL | tutaj nalezy poda¢ nazwe stacji i powigzany z nig adres URL (Adres strumienia audio), aby
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e) Tryb pracy Media-Center
Media Center umozliwia odtwarzanie muzyki z urzadzenia udostepnionego w sieci.

Urzadzenie odtwarzajace powinno znajdowac sie w tej samej sieci co radio internetowe, a odpowiednie
foldery musza by¢ swobodnie dostepne.

Odtwarzanie
——> Urzadzenie obstuguje UPnP i jest kompatybilny z DLNA.

Umozliwia to strumieniowe przesytanie muzyki z sieci uzytkownika. Jednakze zaktada to, ze Twoja sie¢
ma zgodne urzadzenie, ktdre funkcjonuje jako serwer. Moze to by¢ np. sieciowy dysk twardy lub nawet
konwencjonalny komputer z np. systemem Windows® 8, ktory umozliwia dostep do folderéw publicznych
lub udostepniania multimediow. Wigcej informacji mozna znalez¢ w tekstach pomocy lub odpowiedniej
dokumentacji urzadzenia.

+ Nalezy nacisna¢ przycisk MENU (7) lub przycisk # (20) na pilocie oraz wybra¢ pozycje w menu ,CENTRUM
MEDIALNE® za pomoca pokretta (8) lub przyciskow strzatek (16).

+ Nalezy wcisna¢ pokretto (8) lub przycisk OK (26), aby potwierdzi¢ wybor.

+ Nalezy wybra¢ pozycje w menu ,UPnP* oraz wcisna¢ pokretto (8) lub przycisk OK (26), aby potwierdzi¢ wybor.

_—_ Pozycja menu ,UPnP* jest rowniez dostepna poprzez nacisnigcie przycisku MODE (19).

Urzadzenie automatycznie wyszukuje kompatybilne urzadzenia w sieci i zestawia je w formie listy.

Nalezy wybra¢ pozadane urzadzenie oraz wcisna¢ pokretto (8) lub przycisk OK (26), aby potwierdzi¢ wybor.

Wyswietlone zostanie menu serwera. Rodzaj wy$wietlanych folderéw i grup zalezy od serwera. Nalezy nawigowa¢
po strukturze i rozpocza¢ odtwarzanie wybranej Sciezki, naciskajac pokretto (8) lub przycisk OK (26).

Rozpocznie si¢ odtwarzanie wybranego utworu.

Naciénij diugo nacisna¢ przycisk LEWO (5) lub PRAWO (6), aby cofnaé sie o jeden utwér do tytu lub o jeden utwér
do przodu.

Mozna réwniez sterowac odtwarzaniem za pomoca przyciskow Bl (21), ied (22) i ¥ (30).

Nalezy wcisna¢ przycisk LEFT (5), aby ponownie otworzy¢ przeglad i wybra¢ inny utwor.

Dodawanie utworu do playlisty

+ Aby dodac dopiero co odtworzony lub zaznaczony utwér do playlisty, nalezy diugo przytrzymac pokretto (8), az w
lewym gérnym rogu wy$wietlacza pojawi si¢ mata strzatka.

+ Utwér zostat dodany do playlisty.

——>  Zapisany utwor zostaje dodany na koniec playlisty. Na playliscie moze znajdowac sig do 99 utwordw. Lista
odtwarzania zostanie usunigta, gdy urzadzenie zostanie wytaczone.
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Odtwarzanie utworu z playlisty
+ Liste odtwarzania mozna znalezé w menu Media Center pod pozycja ,MOJ WYKAZ ODTWARZANIA".
+ Utwory z playlisty mozna odtwarza¢ za pomoca pokretta (8) lub przycisku OK (26).

Zarzadzanie playlista
+ Nalezy zaznaczy¢ utwdr z playlisty, ktéry ma zosta¢ edytowany.
+ Nalezy nacisna¢ przycisk RIGHT (6) lub odpowiedni przycisk strzatki (16) na pilocie.

+ W menu pojawiajg sie kolejne opcje, ktdra pozwalajg na przesuniecie lub usuniecie utworu.

Usuwanie playlisty

+ Aby usunaé playliste, nalezy zaznaczyé pozycje ,WYCZYSC MOJ WYKAZ ODTWARZANIA* w menu Media Center
oraz wcisna¢ pokretto (8) lub przycisk OK (26).

+ Pojawi sig prosba o potwierdzenie, ktdra nalezy zatwierdzic, aby zakoficzy¢ proces usuwania.

——> Lista odtwarzania zostanie automatycznie usunieta, gdy urzadzenie zostanie wylaczone.

f) Odtwarzanie Bluetooth®

Przed umozliwieniem przesytu danych pomiedzy urzadzeniem Bluetooth® i radiem internetowym nalezy nawigza¢
potaczenie pomiedzy obydwoma urzadzeniami. Proces ten jest nazywany ,parowaniem”.

—> Jezeli urzadzenie bylo juz parowane z urzadzeniem Bluetooth®, to potaczenie zostanie automatycznie
nawigzane ponownie, gdy tylko oba urzadzenia znajda si¢ w swoim zasiegu oraz gdy radio internetowe
znajduje sie w trybie Bluetooth®, tj. proces parowania musi zosta¢ przeprowadzony tylko raz. Ta funkcja
moze jednak wymagac aktywacji na urzadzeniu Bluetooth®.

+ Nalezy nacisna¢ przycisk MENU (7) lub przycisk & (20) na pilocie oraz wybra¢ pozycje w menu ,BLUETOOTH" za
pomoca pokretta (8) lub przyciskéw strzatek (16).

—>  Pozycja menu ,BLUETOOTH jest réwniez dostepna poprzez nacisnigcie przycisku MODE (19).
+ Nalezy wcisna¢ pokretto (8) lub przycisk OK (26), aby potwierdzi¢ wybor.

+ Nalezy wigczy¢ urzadzenie Bluetooth®, ktére ma nawigza¢ potaczenie z radiem internetowym i aktywowaé tryb
parowania (w tym celu nalezy zapozna¢ sie z instrukcjg odpowiedniego urzadzenia). Nastepnie urzadzenie
wyszukuje znajdujace sie w zasiegu urzadzenia Bluetooth®.

+ Gdy urzadzenie Bluetooth® odnajdzie radio internetowe, wyswietlona zostanie jego nazwa (IR-MONO1-xxxx, gdzie
xxxx to specyficzny dla urzadzenia kod).

Nalezy wybrac radio internetowe na urzadzeniu Bluetooth®.

Nalezy rozpocza¢ odtwarzanie na urzadzeniu Bluetooth®.

+ Odtwarzanie odbywa sie teraz za po$rednictwem radia internetowego.
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g) Alarm

Uruchomienie ustawien alarmu
+ Nalezy nacisna¢ przycisk MENU (7) lub przycisk # (20) na pilocie, za pomocg pokretta (8) lub przyciskow
strzatek (16) wybra¢ z menu pozycje ,ALARM" i potwierdzi¢ wybor.

—> Pozycja menu ,ALARM" jest réwniez dostepna poprzez nacisniecie przycisku % (17).

Konfiguracja alarmu

Urzadzenie oferuje dwa czasy alarmu, ktére mozna ustawiac i uzywaé¢ osobno. Procedura ustawiania jest identyczna
dla obu czaséw alarmu.

+ Nalezy teraz wybra¢ alarm w menu alarmu i wigczy¢ go.

+ Nalezy ustawic czas alarmu, dzwonek, dni alarmu oraz gto$nos$¢ dzwonka.
——> W przypadku ustawiania radia internetowego jako alarmu nalezy wybraé stacje z zapisanych ulubionych.

+ Alarm jest teraz aktywny i skonfigurowany. Mozna opusci¢ menu.

+ Gdy funkcja alarmu jest aktywowana, na wyswietlaczu (4) pojawia sig¢ odpowiedni symbol.

Wylaczanie alarmu

+ Rozbrzmiewajacy alarm mozna wytaczy¢ za pomoca pokretta (8) lub przycisku OK (26).

+ W ten sposob alarm zostaje wytaczony do nastepnego czasu alarmu.

+ Aby zupetnie dezaktywowac alarm, nalezy otworzy¢ menu alarmu i wytaczy¢ aktywny alarm.

+ W ten sposob istniejace ustawienia alarmu pozostaja zachowane.

h) Wylacznik czasowy
Ta funkcja pozwala na automatycznie wytaczenie urzadzenia po ustawionym czasie, np. aby zasna¢ przy muzyce.

+ Nalezy nacisna¢ przycisk MENU (7) lub przycisk M (20) na pilocie, za pomocg pokretta (8) Iub przyciskow
strzatek (16) wybra¢ z menu pozycje ,MINUTNIK SNU" i potwierdzi¢ wybor.

—_ Pozycja menu ,MINUTNIK SNU* jest rowniez dostepna poprzez naciéniecie przycisku 2z (18).

+ Po aktywacji wytacznika czasowego (nalezy wybra¢ czas) radio wytaczy sie automatycznie po wybranym czasie.
+ Mozna wybra¢ nastepujace okresy: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150 lub 180 minut.

i) Ustawienia w menu
Znajdujq sie tutaj bardziej szczegdtowe objasnienia poszczegdlnych pozycji w menu ,KONFIGURACJA".

+ Nalezy nacisna¢ przycisk MENU (7) lub przycisk A (20) na pilocie, za pomocg pokretta (8) lub przyciskow
strzatek (16) wybra¢ z menu pozycje ,KONFIGURACJA* i potwierdzi¢ wybor.
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+SIEC”

Tutaj mozna dodawac/usuwac punkty dostepu (AP = Access Point) do swojej sieci Wi-Fi i zarzadzac nimi.

Dodawanie punktu dostepu

Nalezy postepowa¢ zgodnie z punktem ,obstuga/ustawienia poczatkowe”

Usuwanie punktu dostepu

Nalezy wybra¢ pozycje menu do usunigcia punktu dostepu i okresli¢ punkt dostepu, ktéry ma zostac¢ usuniety.

Zarzadzanie punktami dostepu

W tym miejscu mozna wyswietli¢ lub zmieni¢ informacje o danym punkcie dostepu.

——>  Nalezy zmieniaé te ustawienia tylko wtedy, gdy wystapi problem i gdy wiadomo, ktore ustawienia wymagajg
zmiany.

Zarzadzanie kanatami Wi-Fi

Tutaj mozna wybra¢ swéj kraj, aby okresli¢ specyficzne dla kraju bezprzewodowe kanaty Wi-Fi.

+DATA | CZAS”

Tutaj mozliwe sg nastepujace ustawienia:

+ Wybor strefy czasowej

+ Format wySwietlania dla wskaznika czasu

+ Format wyswietlania dla wskaznika daty

+ Uwzglednianie czasu letniego i zimowego

+ Wybdr pomigdzy automatycznym ustawianiem czasu za po$rednictwem sieci lub recznym ustawianiem czasu

+ Ustawianie serwera czasu do automatycznego ustawiania czasu

~EZYK”
Ustawienie jezyka menu

»KONFIGURACJA STACJI LOKALNYCH”

Tutaj mozliwe sg nastepujace ustawienia:

+ Automatyczny wybor kraju dla ustawiania stacji lokalnych (dostepny za pomoca przycisku LOCAL (2) lub (23))
+ Reczny wybor kraju dla ustawiania stacji lokalnych (dostepny za pomocg przycisku LOCAL (2) lub (23))

»KONFIGURACJA ODTWARZANIA”
Oto mozliwe ustawienia odtwarzania UPnP:

+ Ustawianie funkcji powtarzania podczas odtwarzania plikéw muzycznych (powtarzane sg wszystkie utwory lub
jeden utwér)

+ Losowa kolejno$¢ odtwarzania plikow muzycznych
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»WZNOW PO WLACZENIU”

Tutaj mozna okresli¢, czy urzadzenie ma po uruchomieniu przeja¢ ostatni stan roboczy aktywny przed wytgczeniem,
czy zacza¢ od wyswietlenia gtéwnego menu.

+~POWER-ON OPTIONS*
Tutaj mozliwe sg nastepujace ustawienia dla reakcji urzadzenia po zresetowaniu napiecia lub zaniku zasilania:
+ Urzadzenie przechodzi w tryb czuwania

+ Urzadzenie wy$wietla menu gtéwne (strona gtéwna)

»PRZYCIEMNIANIE”

Tutaj mozna regulowa¢ zachowanie wy$wietlacza i jasno$¢ wyswietlacza.
—> Te pozycje menu mozna réwniez wybraé bezposrednio za pomoca przycisku DIMMER (31).

+ Ten tryb okresla, czy wyswietlacz ma zosta¢ przyciemniony po pewnym okresie bezczynnosci.

+ Ustawienie jasnosci okresla jasno$¢ wy$wietlacza dla stanéw przyciemnionych i nieprzyciemnionych.

—>  Jasnos¢ wyswietlacza w trybie czuwania moze zosta¢ wyregulowana recznie za pomoca pokretta (8).

nEQ”

Tutaj mozna ustawic tony dla réznych rodzajéow muzyki.

»CZAS BUFOROWANIA”
Ustawianie czasu buforowania dla odtwarzania radia internetowego.

——> Podczas odtwarzania internetowych stacji radiowych dane sg przechowywane w pamieci podrecznej, aby
unikna¢ przerw lub chwilowych brakéw w przekazywaniu danych w momentach gorszego potaczenia.
Wydtuzenie czasu buforowania moze przyczyni¢ sie do nieprzerwanego odtwarzania w sytuacjach
stabszego potaczenia z Internetem.

+INFORMACJA”
Tutaj mozna uzyska¢ informacje o swojej sieci i radiu internetowym.

e Te pozycje menu mozna réwniez wybra¢ bezposrednio za pomocg przycisku INFO (32).

+AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA”
Tutaj mozna wyszuka¢ aktualizacje oprogramowania w sieci i zainstalowac je w razie potrzeby.

,RESETUJ DO DOMYSLNEGO”

Tutaj mozna przywrdci¢ ustawienia fabryczne radia internetowego.
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11. Obstuga

Nie nalezy podiaczaC zasilacza do gniazdka natychmiast po tym, jak urzadzenie zostato przeniesione z
pomieszczenia zimnego do cieptego. Skroplona wéwczas woda moze w pewnych okoliczno$ciach spowodowac
uszkodzenie urzadzenia. Pozostaw urzadzenie niepodpiete az do momentu osiggniecia temperatury pokojowe.
Nalezy poczeka¢ az do odparowania skondensowanej wody.

Nigdy nie wolno ciagna za przewdd zasilajacy w celu wyjecia wtyczki z gniazdka, zawsze nalezy jg wycigga¢
wytgcznie za pomocg odpowiednich uchwytéw.

Podczas dtuzszego okresu nieuzytkowania nalezy odtaczy¢ zasilacz od gniazda zasilania.
Zawsze w przypadku burzy, ze wzgledoéw bezpieczenstwa nalezy odaczac¢ zasilacz od gniazdka.

Aby zapewni¢ odpowiednig wentylacje, urzadzenia i zasilacza nigdy nie mozna niczym zakrywa¢. Ponadto nie
powinien by¢ zakidcony przeptyw powietrza przez inne przedmioty, takie jak gazety, obrusy, zastony, itp.

Nie nalezy stucha¢ przez diugi czas zbyt gtosno ustawionej muzyki. Moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia stuchu.
Dotyczy to zwlaszcza zastosowania stuchawek.

12. Usuwanie usterek

Problemy z potaczeniem radia internetowego z siecia Wi-Fi.

Nalezy sprawdzi¢, czy inne urzadzenie, takie jak komputer lub tablet moze uzyska¢ dostep do Internetu przez
Wi-Fi.

Mozliwe, ze zasieg sieci Wi-Fi zostat przekroczony. Nalezy sprobowa¢ ustawi¢ radio internetowe blizej routera
Wi-Fi.

Nalezy sprawdzi¢, czy serwer DHCP dziala w routerze lub czy poprawnie skonfigurowano statyczny adres IP i
wszystkie ustawienia (maska podsieci, standardowa brama) w radiu internetowym.

Nalezy sig upewni¢, ze zapora ogniowa nie blokuje niezbednych portéw wychodzacych.

Niektore punkty dostepu sg skonfigurowane w taki sposéb, aby nie zezwalaty na nowe urzadzenia, o ile ich adres
MAC nie zostanie wprowadzony na stronie konfiguracji w punkcie dostepu. Nalezy przy tym przestrzegac instrukcji
uzytkowania punktu dostepu badz routera.

Adres MAC mozna znalez¢ w menu w nastepujacy sposob:
,KONFIGURACJA"> INFORMACJA* > ,INFORMACJE SIECIOWE" > ,WiFi MAC" lub poprzez przycisk INFO (32)

Nalezy sprawdzi¢, czy zostat podany prawidtowy klucz do WiFi. Nalezy zwréci¢ uwage na duze i mate litery.

Uzytkownik chce skorzystac z funkcji Media Center, ale radio nie znajduje urzadzenia w sieci.

Nalezy sprawdzi¢, czy radio potaczone jest z odpowiednig siecig Wi-Fi. Poza tym radio oraz serwer musza
znajdowac sie w tej samej sieci.

Na serwerze uzytkownika aktywna jest zapora ogniowa, ktéra moze blokowacC dostep do wspotdzielonych lub
publicznych folderéw. Jesli to konieczne, nalezy zapoznac sie z instrukcja zapory ogniowe;.
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Uzytkownik widzi komputer, z ktérego chce odtworzy¢é muzyke, jednak nie moze znalez¢
folderu.

Jezeli na komputerze lub serwerze aktywna jest zapora ogniowa, nalezy sprawdzic, czy blokuje ona dostep do
folderéw. Mozna przeprowadzi¢ szybki test, dezaktywujac zapore ogniowa na krotkg chwile.

Nie mozna udostepnia¢ folderéw, poniewaz ta funkcja nie jest wyswietlana.

Nalezy aktywowa¢ w systemie funkcje File-Sharing.

Radio internetowe jest podiaczone do sieci, ale nie odtwarza specjalnych stacji radiowych.

Mozliwe, ze radio internetowe w tym momencie nie nadaje. Moze to réwniez wynikac z réznych stref czasowych.

Mozliwe, ze zbyt wielu uzytkownikéw probuje jednoczesnie uzyskaé dostep do serwera stacji. Moze to doprowadzi¢
do przecigzenia serwera.

Mozliwe, ze tylko pewna liczba uzytkownikow moze uzyskac dostep do serwera i ta liczba zostata juz.osiagnieta.
Mozliwe, ze stacja juz w ogole nie nadaje.

Mozliwe, ze link do internetowej stacji nadawczej jest nieaktualny. Linki sg codziennie aktualizowane. Zazwyczaj
stacja powinna by¢ dostepna ponownie po uptywie jednego lub dwéch dni.

Mozliwe, Ze potaczenie internetowe miedzy stacjg radiowag w innym kraju a siecig uzytkownika jest tymczasowo lub
trwale spowolnione. Nalezy sprawdzi¢, czy mozliwe jest odtworzenie stacji na innym komputerze lub urzadzeniu.

Radio internetowe musi raz za razem buforowa¢ wybrang stacje, przez co wystepuja przerwy w
odtwarzaniu.

Internetowa stacja radiowa jest przesytana przez potaczenie szerokopasmowe. Jezeli potaczenie szerokopasmowe
sieci uzytkownika jest zbyt waskie lub przecigzone przez inng aplikacje, moga wystapi¢ przerwy w dostepie.

Nalezy sprawdzi¢ potaczenie internetowe i przetestowac odbidr za pomoca innej stacji.

Mozliwe, ze odbiér sieci Wi-Fi uzytkownika jest staby lub czasowo niedostepny. Nalezy sprobowa¢ ustawi¢ radio
internetowe blizej routera Wi-Fi.

Nalezy zwigkszy¢ czas buforowania w menu ustawien.

——> Buforowanie w tym przypadku oznacza, ze odtwarzacz najpierw pobiera niewielka czes¢ strumienia z

Internetu, a nastepnie rozpoczyna odtwarzanie. Zwykle gwarantuje to odtwarzanie danych audio bez
przerwy.

& Naprawy inne niz opisane powyzej powinny by¢ wykonywane wytgcznie przez autoryzowanego specjaliste.
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13. Konserwacja i czyszczenie

Przed przystapieniem do czyszczenia lub konserwacji radia internetowego nalezy pamieta¢ o przestrzeganiu
nastepujacych instrukcji bezpieczenstwa:

napieciem. Dlatego przed konserwacjg lub naprawg nalezy odtaczy¢ urzadzenie od wszystkich zrodet

C Podczas otwierania oston lub usuwania czgsci moze doj$¢ do odstonigcia czesci znajdujacych sie pod
napiecia.

Kondensatory w urzadzeniu moga by¢ jeszcze natadowane, nawet je$li zostato ono oddzielone od
wszystkich zrodet napiecia.

Wszelkie inne naprawy musza by¢ wykonywane przez specjaliste, kiory zna zagrozenia, a takze
odpowiednie przepisy prawne.

Nie nalezy uzywa¢ silnie dziatajacych detergentéw, alkoholu ani innych rozpuszczalnikéw chemicznych,
poniewaz moze to spowodowa¢ uszkodzenie obudowy lub ograniczy¢ funkcjonowanie urzadzenia.

+ Przed kazdym czyszczeniem produktu nalezy odtaczy¢ urzadzenie od zasilania.

+ Do czyszczenia produktu nalezy uzywa¢ suchej, niestrzepiacej sie szmatki.

14. Utylizacja

a) Produkt

Urzadzenia elektroniczne zawierajg surowce wtorne; pozbywanie sie ich wraz z odpadami domowymi nie
Ei jest dozwolone. Po zakoriczeniu eksploatacji produktu nalezy go zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawnymi.

Ewentualne baterie nalezy usuna¢ z pilota zdalnego sterowania i pozby¢ sie ich oddzielnie od produktu.

b) Utylizacja zuzytych baterii

Konsument jest prawnie zobowigzany (odpowiednimi przepisami dotyczacymi baterii) do zwrotu wszystkich
E zuzytych baterii. Utylizacja wraz z odpadami z gospodarstw domowych jest zabroniona.

Baterie zawierajace szkodliwe substancje, oznaczone sg nastgpujacym symbolem, oznaczajacym zakaz
pozbywania sie ich wraz z odpadami domowymi. Oznaczenia odpowiednich metali cizkich sg nastepujace:
Cd = kadm, Hg = rte¢, Pb = otow.

Zuzyte baterie mozna bezpfatnie oddawa¢ do lokalnych punktow zbioru lub wszedzie tam, gdzie
sprzedawane s baterie. Dzigki stosowaniu sie do zalecen niniejszej instrukcji, spetniacie Panstwo wymogi
prawne oraz przyczyniacie sie do ochrony $rodowiska.
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15. Dane techniczne

Napiecie roboCze.........ccocrvvvevnrererniinens 100-240 V/AC 50/60 Hz (zasilacz sieciowy) / 5 V/IDC (radio internetowe)
Baterie do pilota.........ccooeveeicncniniinii 2x 1,5V micro AAA

MOC WYJSCIOW ... 3W

WLAN e |IEEE802.11b/g/n

Protokoly bezpieczenstwa.............coceeeuee WEP/WPA/WPA2

Wersja Bluetooth®...........ccocvvvrerinnrinnns V4.2 BRIEDR

Zasieg Bluetooth®............ccocvvererenniinnns

Czestotliwo$¢ przesytania ...

Moc przesytania Bluetooth®
.13-21 dBm
.MP3, AAC, AAC+, FLAC

Moc przesytania Wi-Fi......

Obstugiwane formaty audio.

WYSWIBHACZ.........coovvvericiiceceiinne DOT-Matrix (3 linijki)

ZKCZA ..o 3,5 mm gniazdo jack do LINE OUT i stuchawek
WYMIAIY ..o 167 x 101 x 102 mm

Waga ..o 467 g

Warunki eksploatacyjne...........ccocceveenienee 0+60 °C/30-85 % wilgotnosci wzglednej powietrza
Warunki przechowywania............cc.ceeeren. -20+60 °C/30-85 % wilgotnosci wzglednej powietrza

16. Deklaracja zgodnosci

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-StraBe 1, D-92240 Hirschau niniejszym o$wiadcza, ze niniejszy produkt
odpowiada dyrektywie 2014/53/EU.

——> Kompletny tekst deklaracji zgodnosci EU jest dostepny pod nastepujacym adresem internetowym: www.
conrad.com/downloads.

Nalezy wybra¢ jezyk poprzez Kliknigcie na symbol flagi i wpisa¢ w wyszukiwarce numer zamdwienia
produktu; nastepnie mozna $ciagna¢ deklaracje zgodnosci EU w formacie PDF.
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