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1. Informacje na temat tego podręcznika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia przeczytaj 

dokładnie niniejszą instrukcję. Zwróć szczególną uwagę na instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i 

obsługi. Zachowaj instrukcję do dalszych konsultacji. Jeśli przekażesz urządzenie innym osobom do 

użycia, prosimy o przekazanie instrukcji obsługi. 

Użyte symbole:  

Uwaga! Wskazuje to na zagrożenie.  

Ta sekcja zawiera ważne dodatkowe informacje. 

2. Zawartość opakowania 

1x Termostat grzejnikowy Model Q,  

1x pierścień montażowy, adaptery 3x Danfoss (RA, RAV i RAVL),  

2x przedłużenie czopa, 1x nakrętka M4,  

1x śruba z łbem cylindrycznym M4 x 12,  

2x 1,5 V baterie Mignon / LR6 / AA,  

2x instrukcja obsługi 

3. Obsługa i wyświetlanie 

 

 

 

A Zatrzaskowe mocowanie do instalacji na zaworze grzejnika  

B Schemat programowanych faz ogrzewania  



C  Temperatura Eco / comfort, () funkcja otwartego okna, tryb manualny (Manu), (Auto) tryb 

automatyczny 

D  Funkcja wakacyjna, dzień tygodnia, () symbol pustej baterii Przycisk trybu / menu 

E: Przełączanie pomiędzy trybem automatycznym, trybem manu i funkcją wakacyjną (krótko nacisnąć 

przycisk); menu konfiguracyjne (naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 3 sekundy)  

F Pokrętło sterowania: Zmień ustawienia, np. temperatura (przekręć pokrętło sterowania), aktywuj 

funkcję doładowania i potwierdź / zapisz ustawienia w menu (naciśnij krótko pokrętło sterowania) 

Przycisk 

 G: Przełącz między ustawieniami temperatury eco i temperatury comfort 

H Wyświetlanie temperatury, czasu i daty, opcji menu, funkcji 

 

4. Funkcja i zamierzone zastosowanie 

Za pomocą termostatu grzejnikowego Model Q można wygodnie regulować temperaturę w 

pomieszczeniu. Dzięki wstępnie zaprogramowanym lub indywidualnie dopasowanym fazom grzania i 

chłodzenia, pożądaną temperaturę można wygodnie regulować. Termostat grzejnikowy pasuje do 

wszystkich popularnych zaworów grzejnikowych i można go łatwo zamontować za pomocą 

zatrzaskowego mocowania bez konieczności ingerencji w system grzewczy. 

Urządzenie może być używane tylko w pomieszczeniach i musi być chronione przed wilgocią, pyłem, 

wibracjami, promieniowaniem słonecznym lub innymi metodami promieniowania cieplnego, zimnem 

i obciążeniami mechanicznymi. 

Używanie urządzenia do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji obsługi nie jest objęte 

zakresem zamierzonego użytkowania i powoduje unieważnienie gwarancji lub odpowiedzialności. 

Dotyczy to również wszelkich prac związanych z konwersją lub modyfikacją. Urządzenie jest 

przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego. 

Urządzenie może być używane tylko w budynkach mieszkalnych. 

5. Instrukcje bezpieczeństwa 

Urządzenie nie jest zabawką; nie pozwalaj dzieciom na zabawę. Nie należy zostawiać opakowań 

w pobliżu, ponieważ może to być niebezpieczne w rękach dziecka. 

Nie otwieraj urządzenia: nie zawiera żadnych komponentów, które muszą być obsługiwane 

przez użytkownika. W przypadku błędu należy zlecić sprawdzenie urządzenia przez eksperta. 

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody materialne lub osobowe spowodowane 

niewłaściwym użytkowaniem lub nieprzestrzeganiem instrukcji bezpieczeństwa. 



W takich przypadkach wygasają wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji! W przypadku szkód 

wtórnych nie ponosimy żadnej odpowiedzialności! 

Ze względów bezpieczeństwa i licencji (CE) niedozwolona zmiana i / lub modyfikacja produktu 

jest niedozwolona. 

Urządzenie nadaje się tylko do sterowania nagrzewnicami (grzejniki, konwekcyjne nagrzewnice, 

nagrzewnice) ogrzewanymi przez nośniki ciepła. Każde inne zastosowanie, np. w systemach 

chłodzenia, ogrzewaniu podłogowym itp. jest niedozwolone i może prowadzić do poważnych 

uszkodzeń. 

W przypadku widocznych uszkodzeń istniejącego grzejnika, zaworu lub rur grzewczych należy 

skonsultować się ze specjalistą. 

 

 

6. Utylizacja 

 

a) Urządzenia elektroniczne są odpadami nadającymi się do recyklingu i nie wolno ich wyrzucać 

razem z odpadami domowymi. Pod koniec okresu użytkowania należy pozbyć się produktu 

zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Sprzęt elektroniczny musi być usuwany w 

lokalnych punktach zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego zgodnie z dyrektywą o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym. 

 

Wyjmij wszystkie włożone (doładowywane) baterie i wyrzuć je oddzielnie produkt. 

b) (Akumulatory) 

     Jako użytkownik końcowy wymagane jest prawo (rozporządzenie w sprawie baterii) do 

zwrotu wszystkich zużytych (doładowywanych) baterii; ich utylizacja w odpadach 

domowych jest zabroniona! 

Zanieczyszczone (ładowalne) baterie są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że ich utylizacja w 

domowych odpadach jest zabroniona. Oznaczenia metali ciężkich obejmują: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb 

= ołów (nazwy na (ładowalne) baterie, np. Poniżej ikony kosza po lewej). 

Zużyte (ładowalne) baterie mogą być zwrócone do punktów zbiórki w twojej gminie, naszych 

sklepach lub wszędzie tam, gdzie (doładowywane) baterie są sprzedawane. 

W ten sposób wypełniasz swoje ustawowe zobowiązania i przyczyniasz się do ochrony środowiska. 

7. Wymiana baterii 

W stanie początkowym baterie są już włożone. Po prostu usuń pasek izolacyjny, aby 

aktywować urządzenie. 



Aby wymienić baterie, wykonaj następujące czynności:  

• Zdejmij pokrywę komory baterii, naciskając baterię 

pokrywę przedziału po obu stronach palcami i wyjmij 

osłonę, popychając ją w dół. 

• Włóż 2 nowe baterie LR6 (mignon / AA) do komory baterii, upewniając się, że są prawidłowe. 

• Ponownie założyć pokrywę komory baterii i zatrzasnąć ją na swoim miejscu. 

Symbol baterii () na wyświetlaczu wskazuje, że baterie wymagają wymiany. Po wyjęciu 

pustych baterii odczekaj ok. 1 minuta przed włożeniem nowych. To urządzenie nie obsługuje 

pracy z akumulatorami. 

Nigdy nie ładuj standardowych baterii. Takie postępowanie stwarza ryzyko eksplozji. Nie 

wrzucaj baterii do ognia! Nie zwierać baterii! 

8. Ustaw datę i godzinę 

Po włożeniu baterii, data i czas są automatycznie wymagane po wyświetleniu numeru wersji 

oprogramowania i krótkiego przebiegu silnika ("InS"). 

• Ustaw rok, miesiąc, dzień, godzinę i minuty za pomocą pokrętła sterującego (F) i potwierdź, 

naciskając krótko pokrętło sterowania. 

Możesz ustawić godzinę i datę w menu pod "dAt". 

Silnik przesuwa sworzeń sterujący do tyłu podczas ustawiania daty i czasu. 

• Jeśli wyświetla się "InS" i symbol aktywności obrotowej , silnik wciąż się odwraca. 

Gdy na wyświetlaczu pojawia się tylko "InS", na zaworze można zainstalować termostat grzejnikowy. 

• Program tygodniowy i data można dostosować przed instalacją. Naciśnij przycisk Mode / Menu, a 

na wyświetlaczu pojawi się "InS". Więcej informacji znajdziesz w rozdziale "13. Ustawianie programu 

tygodniowego ". 

• Po zakończeniu programowania na wyświetlaczu ponownie pojawi się "InS" i może nastąpić 

instalacja. 

9. Usunięcie istniejącego termostatu 

Termostat grzejnikowy jest łatwy w montażu i można go wykonać bez opróżniania wody grzewczej 

lub ingerencji w system grzewczy. Nie są wymagane żadne specjalne narzędzia, ani ogrzewanie nie 

musi być wyłączone. 

Mocowanie zatrzaskowe termostatu grzejnikowego można stosować uniwersalnie, a także z 

adapterem VA80 do zaworów najpopularniejszych producentów o gwincie M30 x 1,5 mm. 



Za pomocą dostarczonych adapterów urządzenie można zainstalować na zaworach grzejnikowych 

typu Danfoss RA, RAV i RAVL. 

• Obróć stare pokrętło termostatu na maksymalną wartość (w kierunku przeciwnym do ruchu 

wskazówek zegara). Pokrętło termostatu nie naciska na czop zaworu, co ułatwia jego wyjęcie. 

• Usuń głowicę termostatu. 

• W razie potrzeby umieść jeden z dostarczonych adapterów. 

Bieg adaptacyjny rozpoczyna się później (patrz punkt "11. Montaż i dostosowanie biegu"). 

10. Adaptery do zaworów Danfoss 

Dostarczone adaptery (RA, RAV i RAVL) mogą być używane do instalacji na zaworach Danfoss. 

Rozmieszczenie odpowiedniego pierścienia pośredniego dla odpowiedniego zaworu można znaleźć 

na poniższych rysunkach. 

RA i RAV adaptery zostały wyprodukowane z naprężeniem w celu zapewnienia lepszego siedzenia.  

W razie potrzeby użyj śrubokrętu podczas instalacji i delikatnie zgnij go w pobliżu śruby. Po przycięciu 

na korpusie zaworu należy założyć adapter za pomocą dostarczonej śruby i nakrętki. 

Przed montażem przedłużenie czopa (I) należy przymocować do kołka zaworu zaworów RAV. 

Adapter RAVL nie musi być przykręcany. Przed montażem zamontuj krótkie przedłużenie czopa (I) na 

trzpieniu zaworu. Możesz po prostu odłączyć przedłużenie czopa podłączone do adaptera. 

Korpusy zaworów Danfoss mają wydłużone wycięcia (J) wokół obwodu, które zapewniają 

również prawidłowe osadzenie adaptera po jego zatrzaśnięciu. Podczas instalacji należy 

upewnić się, że sworznie wewnątrz adaptera (K) są wyrównane z wycięciami (J) na zaworze. 

Upewnij się, że adapter jest odpowiednio przycięty. 

Podczas instalacji zachowaj ostrożność, aby nie zaciskać palców między dwiema połówkami 

adaptera! 

 

 

 

11. Montaż i dostosowanie biegu 



Po włożeniu baterii silnik rezerwuje. Tymczasem wyświetlana jest data "InS" i symbol aktywności 

. Gdy tylko pojawi się "InS" bez symbolu aktywności , można zainstalować termostat 

grzejnikowy. Następnie następuje ruch adaptacyjny ("AdA") w celu dostosowania termostatu do 

zaworu. 

• Przykręcić dostarczony pierścień montażowy (L) na zaworze grzejnika (1).  

• Umieść termostat grzejnikowy prosto na pierścieniu montażowym za pomocą 

zatrzasku 

(2). Upewnij się, że zatrzask złącza zatrzaskowego jest prawidłowo 

zablokowany. Aby dokładnie wyregulować termostat grzejnikowy, należy 

obrócić termostat za pomocą pierścienia mocującego. 

• Naciśnij krótko pokrętło sterowania, gdy wyświetli się "InS". 

Teraz termostat grzejnikowy wykonuje ruch adaptacyjny. Wyświetlane są "AdA" i symbol aktywności 

; w tym czasie działanie nie jest możliwe. 

Bieg dostosowujący można anulować, naciskając krótko pokrętło sterowania. 

Jeżeli przebieg adaptacyjny został zainicjowany przed montażem, należy krótko nacisnąć 

pokrętło sterowania, a silnik rezerwuje w pozycji "InS". Jeśli wyświetli się komunikat błędu 

(F1, F2, F3), silnik podobnie wróci do pozycji "InS". 

12. Usunięcie 

Aby wyjąć termostat grzejnika z zaworu grzejnikowego, wykonaj następujące 

czynności: 

• Zdejmij pokrywę komory baterii, naciskając po obu stronach pokrywę 

komory baterii po obu stronach i zdejmij pokrywę, popychając ją w dół (patrz 

punkt 7. "Wymiana baterii"). 

• Naciśnij przycisk odblokowania (z symbolem blokady) (1). 

Zatrzask złącza zatrzaskowego jest otwarty i grzejnik 

Termostat odłącza się od zaworu (2). 

13. Ustawianie programu tygodniowego 

W programie tygodniowym dla każdego dnia tygodnia można ustawić do 6 faz ogrzewania (13 

ustawień zmian) oddzielnie. Programowanie odbywa się przez wybrane dni, przy czym ustawienia 

temperatury muszą być ustawione na cały okres pomiędzy 00:00 a 23:59. 

• Naciśnij przycisk Mode / Menu na co najmniej 3 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się "Pro". 

Potwierdź, naciskając krótko pokrętło sterowania. 



• "dAy" pojawi się na wyświetlaczu. Za pomocą pokrętła sterującego można wybrać jeden dzień 

tygodnia, wszystkie dni tygodnia, weekend lub cały tydzień. 

• Potwierdź, naciskając krótko pokrętło sterowania. 

• Wyświetlany jest pierwszy punkt przełączania (0:00), którego nie można zmienić. Czasy ogrzewania 

są również wyświetlane jako paski. 

• Potwierdź, naciskając krótko pokrętło sterowania. 

• Następnie można ustawić żądaną temperaturę od 0:00. 

• Potwierdź, naciskając krótko pokrętło sterowania. 

• Wyświetlany jest następny punkt czasowy przełączania. Możesz dostosować to indywidualnie. 

• Na koniec ustaw temperaturę, która powinna panować od wybranego czasu. 

• Procedurę tę można powtarzać do momentu zapamiętania wszystkich pozostałych żądanych 

temperatur w okresie od 0:00 do 23:59. 

• Jeśli wszystkie 13 punktów przełączania zostało przydzielone, jako ostateczny punkt przełączania 

zostanie potwierdzony 23:59. 

W trybie automatycznym temperaturę można zmienić w dowolnym momencie za pomocą 

pokrętła sterowania. Zmodyfikowana temperatura pozostanie taka sama do następnego 

momentu, w którym program się zmieni. Następnie zdefiniowany program tygodniowy jest 

ponownie aktywowany. 

14. Funkcja wzmocnienia 

Podczas aktywacji funkcji doładowania, zawór grzewczy jest otwarty do 80% przez 5 minut. 

Ogrzewanie pomieszczenia trwa dłużej niż 5 minut, ale ciepło oddawane przez grzejnik można 

natychmiast odczuć. Jeśli, na przykład, wrócisz do domu wcześniej niż zwykle, funkcja doładowania 

pomoże ci szybko ogrzać pomieszczenie. 

• Naciśnij krótko pokrętło sterowania, aby włączyć przycisk doładowania. 

• Pozostały czas funkcji zostanie odliczony w sekundach ("b300" do "b000"). 

• Po upływie tych 5 minut urządzenie przechodzi w tryb, który był wcześniej aktywny (auto / manu) z 

wcześniej ustawioną temperaturą. 

• Funkcję można w każdej chwili wyłączyć przedwcześnie, naciskając ponownie pokrętło sterowania. 

Funkcja doładowania nie będzie miała natychmiastowego skutku, jeśli grzejnik jest zakryty 

lub ukryty. Funkcja otwartego okna jest dezaktywowana, gdy funkcja doładowania jest 

aktywna. 

15. Ustawianie funkcji urlopowej 



Jeśli chcesz utrzymać stałą temperaturę przez określony czas, np. podczas wakacji lub imprezy można 

korzystać z funkcji świątecznej. 

• Naciśnij kilkakrotnie przycisk Tryb / Menu, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol walizki . 

• Zmień czas, do którego temperatura powinna pozostać przy pokrętle sterowania i potwierdź, 

naciskając krótko pokrętło sterowania. 

• Następnie ustaw datę i potwierdź, naciskając krótko pokrętło sterowania. 

• Ustaw temperaturę i potwierdź, naciskając krótko pokrętło sterowania. Wyświetlacz mignie 

dwukrotnie, aby potwierdzić. 

Ustawiona temperatura pozostanie do ustawionego czasu zakończenia. Następnie termostat 

grzejnikowy przełączy się z powrotem w tryb automatyczny. 

16. Temperatura komfortu i redukcji 

Przycisk temperatury komfortowej i obniżonej  umożliwia bardzo łatwe przełączanie między 

temperaturą komfortową a temperaturą redukcji. Ustawienie fabryczne dla temperatury 

komfortowej wynosi 21,0 ° C, a temperatura obniżenia 17,0 ° C. Można je dostosować w następujący 

sposób: 

• Naciśnij i przytrzymaj przycisk komfort / eco  przez co najmniej 3 sekundy. 

• Na wyświetlaczu pojawi się symbol słońca  i aktualnie zapisana temperatura komfortu. 

• Zmień temperaturę za pomocą pokrętła sterowania i potwierdź, naciskając krótko pokrętło 

sterowania. 

• Na wyświetlaczu pojawi się symbol księżyca  i aktualnie zapisana temperatura redukcji. 

• Zmień temperaturę za pomocą pokrętła sterowania i potwierdź, naciskając krótko pokrętło 

sterowania. 

Następnie termostat grzejnikowy przełączy się z powrotem w tryb automatyczny. 

Nawet w trybie automatycznym temperaturę można zmienić w dowolnym momencie. Pozostanie 

ona taka sama do następnego momentu, w którym program się zmieni. 

17. Zabezpieczenie dziecka / blokada obsługi 

Działanie urządzenia może być zablokowane. 

• Aby aktywować / dezaktywować blokadę pracy, krótko naciśnij jednocześnie Mode / Menu i 

przycisk. 

• Po pomyślnym uruchomieniu na wyświetlaczu pojawi się "LOC". 

• Aby wyłączyć blokadę działania, ponownie naciśnij oba przyciski. 



18. Włącz pauzę ogrzewania (oszczędzanie baterii) 

Żywotność baterii można wydłużyć, wyłączając ogrzewanie latem i całkowicie otwierając zawór. 

Ochrona przed zwapnieniem nadal działa. 

Aby włączyć przerwę w ogrzewaniu, wykonaj następujące czynności: 

• Przekręć pokrętło sterowania w trybie menu (menu) w prawo, aż na wyświetlaczu pojawi się "On". 

• Aby zakończyć, wyjdź z trybu menu (menu) lub obróć pokrętło sterowania w lewo. 

19. Ustaw tryb ochrony przed zamarzaniem 

Jeżeli pomieszczenie nie jest ogrzewane, zawór można zamknąć. 

• Przekręć pokrętło sterowania w trybie menu (menu) w lewo, aż na wyświetlaczu pojawi się "OFF". 

Zawór otwiera się tylko wtedy, gdy istnieje ryzyko zamarznięcia. Ochrona przed zwapnieniem nadal 

działa. 

• Aby zakończyć, wyjdź z trybu menu (menu) lub obróć pokrętło sterowania w prawo.  

20. Wskazanie położenia zaworu 

Możesz poprosić o aktualną pozycję zaworu. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności: 

• Naciśnij przycisk Mode / Menu na co najmniej 3 sekundy. 

• Wybierz punkt menu "POS" za pomocą pokrętła sterowania. 

• Potwierdź, naciskając krótko pokrętło sterowania. 

• Wyświetlacz pokazuje aktualną pozycję napędu zaworu w procentach. 

21. Przełącz między czasem letnim i zimowym 

Automatyczne przełączanie między czasem letnim i zimowym można włączyć i wyłączyć. Przełączanie 

jest aktywowane w ustawieniach fabrycznych. 

• Naciśnij przycisk Mode / Menu na co najmniej 3 sekundy. 

• Wybierz pozycję menu "dSt" za pomocą pokrętła sterowania. 

• Potwierdź, naciskając krótko pokrętło sterowania. 

• Ustaw opcję "on", aby włączyć automatyczne przełączanie lub ustaw opcję "oFF", aby wyłączyć 

automatyczne przełączanie za pomocą pokrętła sterowania. 

• Potwierdź, naciskając krótko pokrętło sterowania. 

22. Funkcja otwartego okna 



Przy szybko obniżającej się temperaturze termostat grzejnikowy wykrywa, że pomieszczenie jest 

wentylowane. Aby zaoszczędzić na kosztach ogrzewania, temperaturę obniża się przez 15 minut. Gdy 

ta funkcja jest aktywna, na wyświetlaczu pojawia się symbol otwartego okna . 

• Naciśnij przycisk Mode / Menu na co najmniej 3 sekundy. 

• Wybierz pozycję menu "AEr" za pomocą pokrętła sterowania i potwierdź, naciskając krótko 

pokrętło sterowania. 

• Ustaw temperaturę i czas za pomocą pokrętła sterowania. Funkcję można dezaktywować, 

wybierając "0" na czas. 

23. Ustaw temperaturę kompensacji 

Gdy temperatura jest mierzona na grzejniku, rozkład temperatury może się różnić w całym 

pomieszczeniu. Aby to zmienić, można ustawić przesunięcie temperatury o ± 3.5 ° C. Jeżeli 

temperatura nominalna np. Ustawiono 20,0 ° C, ale w pomieszczeniu jest tylko 18,0 ° C, należy 

ustawić przesunięcie -2,0 ° C. 

• Naciśnij przycisk Mode / Menu na co najmniej 3 sekundy. 

• Wybierz pozycję menu "toF" za pomocą pokrętła sterowania i potwierdź, naciskając krótko pokrętło 

sterowania. 

• Użyj pokrętła sterowania, aby ustawić wymaganą temperaturę kompensacji. 

• Potwierdź, naciskając krótko pokrętło sterowania. 

 

24. Przywróć ustawienia fabryczne 

Ustawienia fabryczne termostatu grzejnikowego można przywrócić ręcznie. Jeśli to zrobisz, utracisz 

wszystkie ustawienia. 

• Naciśnij przycisk Mode / Menu na co najmniej 3 sekundy. 

• Wybierz pozycję menu "rES" za pomocą pokrętła sterowania i potwierdź, naciskając krótko pokrętło 

sterowania. 

• Na wyświetlaczu pojawi się "CnF". 

• Potwierdź, naciskając krótko pokrętło sterowania, aby przywrócić ustawienia fabryczne. Urządzenie 

wykona restart. 

25. Rozwiązywanie problemów i konserwacja 

Kody błędów Problem Rozwiązanie 

 Niski poziom baterii Wymień baterię 

F1 Napęd zaworu jest powolny Sprawdź instalację, sprawdź 
zawór grzewczy 

F2 Zakres ruchu zbyt szeroki Sprawdź zamocowanie 



termostatu grzejnikowego 

F3 Zakres regulacji zbyt mały Sprawdź zamocowanie 
termostatu grzejnikowego... 

 

Termostat grzejnikowy wykonuje rutynowy cykl odwapniania w każdą sobotę o godzinie 12:00 w celu 

ochrony przed zwapnieniem zaworu. Podczas tej "CAL" pojawi się na wyświetlaczu. 

Do czyszczenia urządzenia używaj suchej, lnianej szmatki. Jeśli urządzenie jest szczególnie 

zabrudzone, możesz lekko zwilżyć ściereczkę, aby ją wyczyścić. Do czyszczenia nie używaj 

detergentów zawierających rozpuszczalniki. Upewnij się, że wilgoć nie dostanie się do obudowy. 

 

26. Dane techniczne 

Krótki opis urządzenia: CC-RT-Q 

Napięcie zasilania: 2x 1,5 V LR6 / mignon / AA 

Pobór prądu: maks. 100 mA 

Żywotność baterii: 3 lata (typ.) 

Stopień ochrony: IP20 

Stopień zanieczyszczenia: 2 

Temperatura otoczenia: 0 do 50 ° C 

Temperatura powierzchni: 90 ° C (przy grzejniku) 

LCD: 73 segmenty 

Połączenie: M30 x 1,5 mm 

Metoda działania: Typ 1 

Przesunięcie liniowe: 4,3 mm 

Wymiary (szer. X wys. X gł.): 54 x 72 x 76 mm 

Waga: 147 g (łącznie z bateriami) 

 

 

 


