INSTRUKCIJA OBStUGI

Gtowica termostatyczna, programowalna
eqiva Q (eQ-3)

Nr produktu : 1610336
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1. Informacje na temat tego podrecznika Przed rozpoczeciem korzystania z urzgdzenia przeczytaj
doktadnie niniejszg instrukcje. Zwrd¢ szczegdlng uwage na instrukcje dotyczace bezpieczenstwa i
obstugi. Zachowaj instrukcje do dalszych konsultacji. Jesli przekazesz urzgdzenie innym osobom do
uzycia, prosimy o przekazanie instrukcji obstugi.

Uzyte symbole:
f|\\ Uwaga! Wskazuje to na zagrozenie.
—
rl;_ld_,' Ta sekcja zawiera wazne dodatkowe informacje.

2. Zawartos¢ opakowania

1x Termostat grzejnikowy Model Q,

1x pierscien montazowy, adaptery 3x Danfoss (RA, RAV i RAVL),
2x przedtuzenie czopa, 1x nakretka M4,

1x Sruba z tbem cylindrycznym M4 x 12,

2x 1,5V baterie Mignon / LR6 / AA,

2x instrukcja obstugi

3. Obstuga i wyswietlanie

A

(@]

A Zatrzaskowe mocowanie do instalacji na zaworze grzejnika

B Schemat programowanych faz ogrzewania



c @ Temperatura Eco / comfort, () funkcja otwartego okna, tryb manualny (Manu), (Auto) tryb
automatyczny

, @

" Funkcja wakacyjna, dzieri tygodnia, () symbol pustej baterii Przycisk trybu / menu

E: Przetaczanie pomiedzy trybem automatycznym, trybem manu i funkcjg wakacyjng (krétko nacisngé
przycisk); menu konfiguracyjne (naciénij i przytrzymaj przez co najmniej 3 sekundy)

F Pokretto sterowania: Zmien ustawienia, np. temperatura (przekre¢ pokretto sterowania), aktywu;j
funkcje dotadowania i potwierdz / zapisz ustawienia w menu (nacisnij krétko pokretto sterowania)
Przycisk

G: Przetgcz miedzy ustawieniami temperatury eco i temperatury comfort

H Wyswietlanie temperatury, czasu i daty, opcji menu, funkcji

4. Funkcja i zamierzone zastosowanie

Za pomocg termostatu grzejnikowego Model Q mozna wygodnie regulowacé temperature w
pomieszczeniu. Dzieki wstepnie zaprogramowanym lub indywidualnie dopasowanym fazom grzania i
chtodzenia, pozgdang temperature mozna wygodnie regulowaé. Termostat grzejnikowy pasuje do
wszystkich popularnych zawordéw grzejnikowych i mozna go fatwo zamontowac za pomoca
zatrzaskowego mocowania bez koniecznosci ingerencji w system grzewczy.

Urzadzenie moze by¢ uzywane tylko w pomieszczeniach i musi by¢ chronione przed wilgocig, pytem,
wibracjami, promieniowaniem stonecznym lub innymi metodami promieniowania cieplnego, zimnem
i obcigzeniami mechanicznymi.

Uzywanie urzadzenia do celdw innych niz opisane w niniejszej instrukcji obstugi nie jest objete
zakresem zamierzonego uzytkowania i powoduje uniewaznienie gwarancji lub odpowiedzialnosci.
Dotyczy to réwniez wszelkich prac zwigzanych z konwersjg lub modyfikacja. Urzadzenie jest
przeznaczone wyfacznie do uzytku prywatnego.

Urzadzenie moze by¢ uzywane tylko w budynkach mieszkalnych.

5. Instrukcje bezpieczenstwa

,& Urzadzenie nie jest zabawka; nie pozwalaj dzieciom na zabawe. Nie nalezy zostawiaé opakowan
w poblizu, poniewaz moze to by¢ niebezpieczne w rekach dziecka.

& Nie otwieraj urzgdzenia: nie zawiera zadnych komponentéw, ktére muszg by¢ obstugiwane
przez uzytkownika. W przypadku btedu nalezy zleci¢ sprawdzenie urzgdzenia przez eksperta.

,& Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci za szkody materialne lub osobowe spowodowane
niewtasciwym uzytkowaniem lub nieprzestrzeganiem instrukcji bezpieczenstwa.



& W takich przypadkach wygasajg wszelkie roszczenia z tytutu gwarancji! W przypadku szkéd
wtdornych nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci!

,& Ze wzgleddw bezpieczenstwa i licencji (CE) niedozwolona zmiana i / lub modyfikacja produktu
jest niedozwolona.

& Urzadzenie nadaje sie tylko do sterowania nagrzewnicami (grzejniki, konwekcyjne nagrzewnice,
nagrzewnice) ogrzewanymi przez nosniki ciepta. Kazde inne zastosowanie, np. w systemach
chtodzenia, ogrzewaniu podtogowym itp. jest niedozwolone i moze prowadzi¢ do powaznych
uszkodzen.

i W przypadku widocznych uszkodzen istniejgcego grzejnika, zaworu lub rur grzewczych nalezy
skonsultowac sie ze specjalista.

6. Utylizacja

a) Urzadzenia elektroniczne sg odpadami nadajgcymi sie do recyklingu i nie wolno ich wyrzucaé
ﬁ razem z odpadami domowymi. Pod koniec okresu uzytkowania nalezy pozby¢ sie produktu
mmmm zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Sprzet elektroniczny musi by¢ usuwany w
lokalnych punktach zbidrki zuzytego sprzetu elektronicznego zgodnie z dyrektywa o zuzytym sprzecie
elektrycznym i elektronicznym.

Wyjmij wszystkie wiozone (dotadowywane) baterie i wyrzu¢ je oddzielnie produkt.

b) (Akumulatory)
E Jako uzytkownik koricowy wymagane jest prawo (rozporzgdzenie w sprawie baterii) do
zwrotu wszystkich zuzytych (dotadowywanych) baterii; ich utylizacja w odpadach
domowych jest zabronional!
Zanieczyszczone (fadowalne) baterie sg oznaczone tym symbolem, aby wskaza¢, ze ich utylizacja w
domowych odpadach jest zabroniona. Oznaczenia metali ciezkich obejmujg: Cd = kadm, Hg = rteé, Pb
= otéw (nazwy na (tadowalne) baterie, np. Ponizej ikony kosza po lewej).

Zuzyte (tadowalne) baterie mogg by¢ zwrécone do punktéw zbiérki w twojej gminie, naszych
sklepach lub wszedzie tam, gdzie (dotadowywane) baterie sg sprzedawane.
W ten sposéb wypetniasz swoje ustawowe zobowigzania i przyczyniasz sie do ochrony srodowiska.

7. Wymiana baterii

,f’.:, W stanie poczatkowym baterie sg juz wtozone. Po prostu usun pasek izolacyjny, aby

aktywowac urzadzenie.




Aby wymienié baterie, wykonaj nastepujgce czynnosci:

¢ Zdejmij pokrywe komory baterii, naciskajgc baterie

pokrywe przedziatu po obu stronach palcami i wyjmij

ostone, popychajac jg w doét.

* W16z 2 nowe baterie LR6 (mignon / AA) do komory baterii, upewniajac sie, ze sg prawidtowe.
* Ponownie zatozy¢ pokrywe komory baterii i zatrzasna¢ jg na swoim miejscu.

(’.::. Symbol baterii () na wyswietlaczu wskazuje, ze baterie wymagajg wymiany. Po wyjeciu
pustych baterii odczekaj ok. 1 minuta przed wtozeniem nowych. To urzadzenie nie obstuguje
pracy z akumulatorami.

/& Nigdy nie taduj standardowych baterii. Takie postepowanie stwarza ryzyko eksplozji. Nie
wrzucaj baterii do ognia! Nie zwiera¢ baterii!

8. Ustaw date i godzine

Po wtozeniu baterii, data i czas sg automatycznie wymagane po wyswietleniu numeru wersji
oprogramowania i krotkiego przebiegu silnika ("InS").

e Ustaw rok, miesigc, dzien, godzine i minuty za pomocg pokretfa sterujgcego (F) i potwierdz,
naciskajgc krétko pokretto sterowania.

( .;, Mozesz ustawié godzine i date w menu pod "dAt".

e,

Silnik przesuwa sworzen sterujacy do tytu podczas ustawiania daty i czasu.

gy
o Jesli wyswietla sie "InS" i symbol aktywnosci obrotowej vy , silnik wcigz sie odwraca.

Gdy na wyswietlaczu pojawia sie tylko "InS", na zaworze mozna zainstalowac¢ termostat grzejnikowy.

* Program tygodniowy i data mozna dostosowac przed instalacjg. Nacisnij przycisk Mode / Menu, a
na wyswietlaczu pojawi sie "InS". Wiecej informacji znajdziesz w rozdziale "13. Ustawianie programu
tygodniowego ".

* Po zakonczeniu programowania na wyswietlaczu ponownie pojawi sie "InS" i moze nastgpic
instalacja.

9. Usuniecie istniejgcego termostatu

Termostat grzejnikowy jest tatwy w montazu i mozna go wykonac bez oprdzniania wody grzewczej
lub ingerencji w system grzewczy. Nie s3 wymagane zadne specjalne narzedzia, ani ogrzewanie nie
musi by¢ wytaczone.

Mocowanie zatrzaskowe termostatu grzejnikowego mozna stosowac uniwersalnie, a takze z
adapterem VA80 do zawordéw najpopularniejszych producentéw o gwincie M30 x 1,5 mm.



Za pomocg dostarczonych adapteréw urzgdzenie mozna zainstalowad na zaworach grzejnikowych
typu Danfoss RA, RAV i RAVL.

® Obrdc¢ stare pokretto termostatu na maksymalng wartosé (w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazowek zegara). Pokretto termostatu nie naciska na czop zaworu, co utatwia jego wyjecie.

¢ Usunh gtowice termostatu.
¢ W razie potrzeby umiesc jeden z dostarczonych adapterdw.
Bieg adaptacyjny rozpoczyna sie pdzniej (patrz punkt "11. Montaz i dostosowanie biegu").

10. Adaptery do zaworéw Danfoss

Dostarczone adaptery (RA, RAV i RAVL) mogg by¢ uzywane do instalacji na zaworach Danfoss.
Rozmieszczenie odpowiedniego pierscienia posredniego dla odpowiedniego zaworu mozna znalezé
na ponizszych rysunkach.

RA i RAV adaptery zostaty wyprodukowane z naprezeniem w celu zapewnienia lepszego siedzenia.
W razie potrzeby uzyj Srubokretu podczas instalacji i delikatnie zgnij go w poblizu Sruby. Po przycieciu
na korpusie zaworu nalezy zatozy¢ adapter za pomocg dostarczonej Sruby i nakretki.

Przed montazem przedtuzenie czopa () nalezy przymocowac do kotka zaworu zaworéw RAV.

Adapter RAVL nie musi by¢ przykrecany. Przed montazem zamontuj krétkie przedtuzenie czopa (1) na
trzpieniu zaworu. Mozesz po prostu odtgczy¢ przedtuzenie czopa podtgczone do adaptera.

Korpusy zaworéw Danfoss majg wydtuzone wyciecia (J) wokdt obwodu, ktére zapewniajg

@ rowniez prawidtowe osadzenie adaptera po jego zatrzasnieciu. Podczas instalacji nalezy
upewnic sie, ze sworznie wewnatrz adaptera (K) sg wyréwnane z wycieciami (J) na zaworze.
Upewnij sie, ze adapter jest odpowiednio przyciety.

f Podczas instalacji zachowaj ostroznosé, aby nie zaciska¢ palcow miedzy dwiema potéwkami
adaptera!

11. Montaz i dostosowanie biegu




Po wtozeniu baterii silnik rezerwuje. Tymczasem wyswietlana jest data "InS" i symbol aktywnosci

g g

' I’ . Gdy tylko pojawi sie "InS" bez symbolu aktywnosci ' |’ , mozna zainstalowaé termostat
grzejnikowy. Nastepnie nastepuje ruch adaptacyjny ("AdA") w celu dostosowania termostatu do
zaworu.

* Przykrecic¢ dostarczony pierscien montazowy (L) na zaworze grzejnika (1).

¢ Umies¢ termostat grzejnikowy prosto na pierscieniu montazowym za pomocg
zatrzasku

(2). Upewnij sie, ze zatrzask ztgcza zatrzaskowego jest prawidtowo
zablokowany. Aby doktadnie wyregulowad termostat grzejnikowy, nalezy
obréci¢ termostat za pomocg pierscienia mocujgcego.

¢ Nacisnij krétko pokretto sterowania, gdy wyswietli sie "InS".
Teraz termostat grzejnikowy wykonuje ruch adaptacyjny. Wyswietlane sg "AdA" i symbol aktywnosci
g
' I’ ; W tym czasie dziatanie nie jest mozliwe.
Bieg dostosowujgcy mozna anulowad, naciskajgc krétko pokretto sterowania.

Jezeli przebieg adaptacyjny zostat zainicjowany przed montazem, nalezy krétko nacisngé
pokretto sterowania, a silnik rezerwuje w pozycji "InS". Jesli wyswietli sie komunikat btedu
(F1, F2, F3), silnik podobnie wrdci do pozycji "InS".

12. Usuniecie

Aby wyjgé termostat grzejnika z zaworu grzejnikowego, wykonaj nastepujace
czynnosci:

¢ Zdejmij pokrywe komory baterii, naciskajgc po obu stronach pokrywe
komory baterii po obu stronach i zdejmij pokrywe, popychajac jg w dot (patrz
punkt 7. "Wymiana baterii").

¢ Nacisnij przycisk odblokowania (z symbolem blokady) (1).
Zatrzask ztgcza zatrzaskowego jest otwarty i grzejnik
Termostat odtacza sie od zaworu (2).

13. Ustawianie programu tygodniowego

W programie tygodniowym dla kazdego dnia tygodnia mozna ustawi¢ do 6 faz ogrzewania (13
ustawien zmian) oddzielnie. Programowanie odbywa sie przez wybrane dni, przy czym ustawienia
temperatury muszg by¢ ustawione na caty okres pomiedzy 00:00 a 23:59.

* Nacisnij przycisk Mode / Menu na co najmniej 3 sekundy. Na wyswietlaczu pojawi sie "Pro".

Potwierdz, naciskajgc krétko pokretto sterowania.



o "dAy" pojawi sie na wyswietlaczu. Za pomocg pokretta sterujgcego mozna wybrac jeden dzien
tygodnia, wszystkie dni tygodnia, weekend lub caty tydzien.

¢ Potwierdz, naciskajgc krétko pokretto sterowania.

* Wyswietlany jest pierwszy punkt przetgczania (0:00), ktérego nie mozna zmieni¢. Czasy ogrzewania
sg rowniez wyswietlane jako paski.

¢ Potwierdz, naciskajac krétko pokretto sterowania.

¢ Nastepnie mozna ustawic zgdang temperature od 0:00.

¢ Potwierdz, naciskajac krdtko pokretto sterowania.

¢ Wyswietlany jest nastepny punkt czasowy przetgczania. Mozesz dostosowac to indywidualnie.
¢ Na koniec ustaw temperature, ktéra powinna panowac¢ od wybranego czasu.

* Procedure te mozna powtarza¢ do momentu zapamietania wszystkich pozostatych zadanych
temperatur w okresie od 0:00 do 23:59.

o Jedli wszystkie 13 punktéw przetgczania zostato przydzielone, jako ostateczny punkt przetaczania
zostanie potwierdzony 23:59.

- W trybie automatycznym temperature mozna zmieni¢ w dowolnym momencie za pomocg
\D pokretta sterowania. Zmodyfikowana temperatura pozostanie taka sama do nastepnego
momentu, w ktédrym program sie zmieni. Nastepnie zdefiniowany program tygodniowy jest
ponownie aktywowany.

14. Funkcja wzmochnienia

Podczas aktywacji funkcji dotadowania, zawér grzewczy jest otwarty do 80% przez 5 minut.

Ogrzewanie pomieszczenia trwa dtuzej niz 5 minut, ale ciepto oddawane przez grzejnik mozna
natychmiast odczuc. Jesli, na przyktad, wrdcisz do domu wczesniej niz zwykle, funkcja dotadowania
pomoze ci szybko ogrza¢ pomieszczenie.

¢ Nacisnij krotko pokretto sterowania, aby wigczy¢ przycisk dotadowania.
® Pozostaty czas funkcji zostanie odliczony w sekundach ("b300" do "b000").

* Po uptywie tych 5 minut urzadzenie przechodzi w tryb, ktdry byt wczesniej aktywny (auto / manu) z
wczesniej ustawiong temperatura.

* Funkcje mozna w kazdej chwili wytgczy¢ przedwczesnie, naciskajac ponownie pokretto sterowania.

3 Funkcja dotadowania nie bedzie miata natychmiastowego skutku, jesli grzejnik jest zakryty
\D lub ukryty. Funkcja otwartego okna jest dezaktywowana, gdy funkcja dotadowania jest
aktywna.

15. Ustawianie funkcji urlopowej



Jesli chcesz utrzymad statg temperature przez okreslony czas, np. podczas wakacji lub imprezy mozna
korzystac z funkcji Swigtecznej.

* Nacisnij kilkakrotnie przycisk Tryb / Menu, az na wyswietlaczu pojawi sie symbol walizki (o | .

* Zmien czas, do ktdrego temperatura powinna pozostac przy pokretle sterowania i potwierdz,
naciskajgc krétko pokretto sterowania.

¢ Nastepnie ustaw date i potwierdz, naciskajgc krétko pokretto sterowania.

e Ustaw temperature i potwierdz, naciskajac krotko pokretto sterowania. Wyswietlacz mignie
dwukrotnie, aby potwierdzié.

Ustawiona temperatura pozostanie do ustawionego czasu zakonczenia. Nastepnie termostat
grzejnikowy przetaczy sie z powrotem w tryb automatyczny.

16. Temperatura komfortu i redukcji

(@)

Przycisk temperatury komfortowej i obnizonej ™' umozliwia bardzo tatwe przetgczanie miedzy
temperaturg komfortowg a temperaturg redukcji. Ustawienie fabryczne dla temperatury
komfortowej wynosi 21,0 ° C, a temperatura obnizenia 17,0 ° C. Mozna je dostosowa¢ w nastepujacy
sposoéb:

e Nacisnij i przytrzymaj przycisk komfort / eco [':I_{}:' przez co najmniej 3 sekundy.

¢ Na wyswietlaczu pojawi sie symbol storica (3] ; aktualnie zapisana temperatura komfortu.

* Zmien temperature za pomocg pokretta sterowania i potwierdz, naciskajgc krétko pokretto
sterowania.

* Na wyswietlaczu pojawi sie symbol ksiezyca @) i aktualnie zapisana temperatura redukgji.

* Zmien temperature za pomoca pokretta sterowania i potwierdz, naciskajgc krétko pokretto
sterowania.

Nastepnie termostat grzejnikowy przetaczy sie z powrotem w tryb automatyczny.

Nawet w trybie automatycznym temperature mozna zmieni¢ w dowolnym momencie. Pozostanie
ona taka sama do nastepnego momentu, w ktérym program sie zmieni.

17. Zabezpieczenie dziecka / blokada obstugi

Dziatanie urzadzenia moze by¢ zablokowane.

(@)

¢ Aby aktywowacé / dezaktywowac blokade pracy, krétko nacisnij jednoczesnie Mode / Menu i
przycisk.

* Po pomysinym uruchomieniu na wyswietlaczu pojawi sie "LOC".

* Aby wytaczy¢ blokade dziatania, ponownie nacisnij oba przyciski.



18. Wiacz pauze ogrzewania (oszczedzanie baterii)

Zywotnos¢ baterii mozna wydtuzyé, wytgczajac ogrzewanie latem i catkowicie otwierajac zawor.
Ochrona przed zwapnieniem nadal dziata.

Aby wigczy¢ przerwe w ogrzewaniu, wykonaj nastepujgce czynnosci:
* Przekre¢ pokretto sterowania w trybie menu (menu) w prawo, az na wyswietlaczu pojawi sie "On".
* Aby zakonczy¢, wyjdz z trybu menu (menu) lub obrd¢ pokretto sterowania w lewo.

19. Ustaw tryb ochrony przed zamarzaniem

Jezeli pomieszczenie nie jest ogrzewane, zawdr mozna zamkna¢.
* Przekre¢ pokretto sterowania w trybie menu (menu) w lewo, az na wyswietlaczu pojawi sie "OFF".

Zawor otwiera sie tylko wtedy, gdy istnieje ryzyko zamarzniecia. Ochrona przed zwapnieniem nadal
dziata.

* Aby zakonczy¢, wyjdz z trybu menu (menu) lub obrd¢ pokretto sterowania w prawo.

20. Wskazanie potozenia zaworu

Mozesz poprosic¢ o aktualng pozycje zaworu. Aby to zrobié, wykonaj nastepujgce czynnosci:
¢ Nacisnij przycisk Mode / Menu na co najmniej 3 sekundy.

¢ Wybierz punkt menu "POS" za pomocg pokretta sterowania.

¢ Potwierdz, naciskajac krdtko pokretto sterowania.

* Wyswietlacz pokazuje aktualng pozycje napedu zaworu w procentach.

21. Przetacz miedzy czasem letnim i zimowym

Automatyczne przetgczanie miedzy czasem letnim i zimowym mozna wtaczy¢ i wytgczyC. Przetaczanie
jest aktywowane w ustawieniach fabrycznych.

¢ Nacisnij przycisk Mode / Menu na co najmniej 3 sekundy.
* Wybierz pozycje menu "dSt" za pomocg pokretta sterowania.
¢ Potwierdz, naciskajac krétko pokretto sterowania.

¢ Ustaw opcje "on", aby wigczy¢ automatyczne przetgczanie lub ustaw opcje "oFF", aby wytgczy¢
automatyczne przetgczanie za pomocg pokretta sterowania.

¢ Potwierdz, naciskajgc krétko pokretto sterowania.

22. Funkcja otwartego okna




Przy szybko obnizajacej sie temperaturze termostat grzejnikowy wykrywa, ze pomieszczenie jest
wentylowane. Aby zaoszczedzi¢ na kosztach ogrzewania, temperature obniza sie przez 15 minut. Gdy

ta funkcja jest aktywna, na wyswietlaczu pojawia sie symbol otwartego okna )
* Nacisnij przycisk Mode / Menu na co najmniej 3 sekundy.

* Wybierz pozycje menu "AEr" za pomocg pokretfa sterowania i potwierdz, naciskajac krétko
pokretto sterowania.

e Ustaw temperature i czas za pomocg pokretta sterowania. Funkcje mozna dezaktywowac,
wybierajac "0" na czas.

23. Ustaw temperature kompensacji

Gdy temperatura jest mierzona na grzejniku, rozktad temperatury moze sie rézni¢ w catym
pomieszczeniu. Aby to zmienié, mozna ustawic przesuniecie temperatury o = 3.5 ° C. Jezeli
temperatura nominalna np. Ustawiono 20,0 ° C, ale w pomieszczeniu jest tylko 18,0 ° C, nalezy
ustawic¢ przesuniecie -2,0 ° C.

¢ Nacisnij przycisk Mode / Menu na co najmniej 3 sekundy.

* Wybierz pozycje menu "toF" za pomocg pokretta sterowania i potwierdz, naciskajac krétko pokretto
sterowania.

¢ Uzyj pokretta sterowania, aby ustawi¢ wymagang temperature kompensaciji.

¢ Potwierdz, naciskajac krdtko pokretto sterowania.

24. Przywrd¢ ustawienia fabryczne

Ustawienia fabryczne termostatu grzejnikowego mozna przywrdcié recznie. Jesli to zrobisz, utracisz
wszystkie ustawienia.

 Nacisnij przycisk Mode / Menu na co najmniej 3 sekundy.

* Wybierz pozycje menu "rES" za pomocg pokretta sterowania i potwierdz, naciskajgc krétko pokretto
sterowania.

¢ Na wyswietlaczu pojawi sie "CnF".

¢ Potwierdz, naciskajac krétko pokretto sterowania, aby przywrdcié¢ ustawienia fabryczne. Urzgdzenie
wykona restart.

25. Rozwigzywanie probleméw i konserwacja

Kody btedéw Problem Rozwiagzanie
(D) Niski poziom baterii Wymier baterie
F1 Naped zaworu jest powolny Sprawdz? instalacje, sprawdz

zawor grzewczy

F2 Zakres ruchu zbyt szeroki Sprawdz zamocowanie




termostatu grzejnikowego

E3 Zakres regulacji zbyt maty

Sprawdz zamocowanie
termostatu grzejnikowego...

Termostat grzejnikowy wykonuje rutynowy cykl odwapniania w kazdg sobote o godzinie 12:00 w celu

ochrony przed zwapnieniem zaworu. Podczas tej "CAL" pojawi sie na wyswietlaczu.

Do czyszczenia urzadzenia uzywaj suchej, Inianej szmatki. Jesli urzagdzenie jest szczegdlnie

zabrudzone, mozesz lekko zwilzy¢ sciereczke, aby jg wyczyscié. Do czyszczenia nie uzywaj

detergentéw zawierajgcych rozpuszczalniki. Upewnij sig, ze wilgoé nie dostanie sie do obudowy.

26. Dane techniczne

Krétki opis urzadzenia: CC-RT-Q

Napiecie zasilania: 2x 1,5 V LR6 / mignon / AA
Pobodr pradu: maks. 100 mA

Zywotnos¢ baterii: 3 lata (typ.)

Stopien ochrony: IP20

Stopien zanieczyszczenia: 2

Temperatura otoczenia: 0 do 50 ° C
Temperatura powierzchni: 90 ° C (przy grzejniku)
LCD: 73 segmenty

Potfaczenie: M30 x 1,5 mm

Metoda dziatania: Typ 1

Przesuniecie liniowe: 4,3 mm

Wymiary (szer. X wys. X gt.): 54 x 72 x 76 mm

Waga: 147 g (tgcznie z bateriami)




