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Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt stuzy do pomiaru i wy$wietlania poboru pradu przez urzadzenia elektryczne. Produkt
jest podiaczany w miejscu pomigdzy gniazdem a elektronicznym urzadzeniem i nie wymaga
dalszej instalacji. Eksploatacja produktu jest dozwolona wytacznie przy podtaczeniu do gniaz-
da sieciowego z uziemieniem. Maksymalne, dozwolone napigcie znamionowe podigczonego
urzadzenia nie moze zostac przekroczone (patrz rozdziat ,Dane techniczne).

W celu obliczenia kosztéw mozna wprowadzi¢ taryfe optat za energie elektryczna.

Zapisane dane mozna wyswietla¢ niezaleznie od podigczenia do gniazda, poniewaz w takim
wypadku zasilanie produktu przebiega za pomoca 2 baterii.

Produkt nie jest skalibrowany przez oficjalne instytucje, dlatego nie mozna z niego korzystaé
do celéw rozliczeniowych.

Nadaje sie do uzytku w zamknietych pomieszczeniach. Nie nalezy stosowa¢ na zewnarz.
Nalezy unika¢ kontaktu z wilgocig, np. w tazience.

Ze wzgledéw bezpieczenstwa i zgodnosci z certyfikatem przebudowa i/lub modyfikacja pro-
duktu jest zabroniona. Korzystanie z produktu do celdw innych niz wcze$niej opisane moze
prowadzi¢ do jego uszkodzenia. Ponadto, niewtasciwe uzytkowanie moze spowodowaé po-
wstanie zagrozen, takich jak zwarcie, pozar, porazenie pradem itp. Nalezy uwaznie przeczyta¢
instrukcje uzytkowania i zachowac jq na przysztosé. Produkt nalezy przekazywa¢ osobom
trzecim wytacznie razem z instrukcjg uzytkowania.

Niniejszy produkt zgodny jest z obowigzujacymi normami krajowymi i europejskimi. Wszystkie
nazwy firm i produktow naleza do znakow towarowych aktualnego wiasciciela. Wszelkie prawa

zastrzezone.
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Aktualne instrukcje uzytkowania

Pobierz aktualne instrukcje uzytkowania za pomocg tacza www.conrad.com/downloads lub
przeskanuj widoczny kod QR. Nalezy przestrzegac instrukcji przedstawionych na stronie in-
ternetowej.

Wyjasnienie symboli

Symbol btyskawicy w tréjkacie stosowany jest, gdy istnieje zagrozenie dla zdrowia,
takie jak np. porazenie pradem.

Symbol z wykrzyknikiem w trojkacie oznacza wazne zalecenia tej instrukciji, ktorych
nalezy bezwzglednie przestrzegac.

Symbol strzatki pojawia si¢ w miejscach, w ktdrych znajduja sie doktadne wskazow-
ki i porady dotyczace eksploatacji.

Produkt jest przeznaczony do uzytku wytacznie w suchych pomieszczeniach; nie
nalezy instalowa¢ go w wilgotnych ani mokrych miejscach.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji uzytkowania!
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Zasady bezpieczenstwa
Nalezy uwaznie przeczyta¢ instrukcje uzytkowania i przestrzega¢ zawartych
& w niej zasad bezpieczefistwa. W przypadku niezastosowania sie do zasad
bezpieczenstwa i zalecen bezpiecznej obstugi, nie ponosimy zadnej odpowie-
dzialno$ci za powstate szkody materialne i osobowe. W powyzszych przypad-
kach gwarancjalrekojmia traci waznos¢.

a) Informacje ogéline

+ Ze wzgledu na bezpieczenstwo oraz certyfikat zabronione jest wprowadzanie
nieautoryzowanych zmian ilub modyfikacji produktu. Nie nalezy otwiera¢/roz-
montowywac¢ urzadzenia! Uzytkownik nie powinien zajmowac sig czeSciami wy-
magajacymi obstugi lub regulacji znajdujacymi sie wewnatrz urzadzenia.

+ Prace konserwacyjne, nastawcze i naprawcze nalezy zleci¢ fachowcowi/wyspe-
cjalizowanemu warsztatowi ze znajomo$cia powigzanych zagrozen i odpowied-
nich przepiséw.

+ Produkt nalezy do klasy ochronnosci |. Mozna podtacza¢ go wytacznie do
gniazdka sieciowego z uziemieniem.

+ Gniazdo, do ktorego zostanie podtaczony produkt, powinno by¢ tatwo dostepne.

+ Produkt jest wyposazony w zabezpieczenie przed dotykiem. Tylko po jednocze-
snym wiozeniu obydwu stykoéw wtyczki sieciowej do obydwu otworéw wbudowa-
ny mechanizm zwalnia otwdr gniazda wtykowego.

+ Zachowat szczegdlng ostrozno$¢ w obecnosci dzieci. Dzieci nie potrafig roz-
pozna¢ zagrozen wskutek niewtasciwego obchodzenia sie z urzadzeniami elek-
trycznymi. Istnieje zagrozenie zycia wskutek porazenia pradem elektrycznym!

+ Nie nalezy pozostawia¢ opakowania bez nadzoru, moze bowiem sta¢ sie wow-
czas niebezpieczng zabawka dla dzieci.

+ Nalezy uwaznie obchodzi¢ sie z produktem; uderzenia, ciosy lub upadki z nie-
wielkiej wysokosci moga spowodowac jego uszkodzenie.

+ W przypadku uzytkowania przemystowego nalezy przestrzega¢ wydanych przez
Zwigzki Stowarzyszen Zawodowych przepiséw zapobiegania nieszczesliwym
wypadkom, dotyczacych urzadzen elektrycznych i urzadzen stuzacych do pro-
dukcji energii elektrycznej!

+ Jesli macie Panstwo jakiekolwiek pytania, na ktére nie ma odpowiedzi w tej in-
strukcji, uprzejmie prosimy o kontakt z nami lub o skontaktowanie si¢ z innym
specjalista.

b) Miejsce eksploatacji

+ Produkt powinien by¢ uzywany i eksploatowany wytgcznie w suchych i zamknie-
tych pomieszczeniach, nie powinien zosta¢ zawilgocony ani zamoczony! Nie na-
lezy nigdy ustawiaC produktu w poblizu tazienki, wanny, prysznica itp. Wigze si¢
to z ryzykiem $miertelnego porazenia pradem!

+ Ten produkt nie jest zabawka i nie nalezy dopuscic, aby znalazt si¢ w rekach
dzieci. Urzadzenie nalezy umiesci¢ w takim miejscu, by dzieci nie mogty mie¢
do niego dostepu.

+ Produkt nie moze by¢ narazony na dziatanie skrajnych temperatur, bezposred-
niego $wiatfa stonecznego lub silnych wibracji.

+ Uzytkowanie urzadzenia w $rodowisku o wysokiej zawartosci pytu, gazow tatwo-
palnych, oparéw lub rozpuszczalnikéw jest zabronione. Istnieje niebezpieczen-
stwo wybuchu i pozaru!

+ Nigdy nie nalezy uzytkowa¢ produktu w pojezdzie.

c) Obstuga i eksploatacja

+ Nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i instrukcji uzytkowania pozostatych
urzadzen, do ktorych podtacza sie¢ niniejszy produkt.

+ Nigdy nie nalezy ciagna¢ za kabel wtyczki zasilania podtaczonej do przedniego
gniazda produktu. Nalezy chwyci¢ wtyczke za uchwyty boczne i wyciagnag ja z
przedniego gniazda.

+ Produktu nie nalezy przecigza¢. Nalezy przestrzega¢ mocy przytaczeniowej opi-
sanej w rozdziale ,Dane techniczne”.

+ Nie nalezy podigcza¢ do siebie nawzajem kilku urzadzen pomiarowych.

+ Nie nalezy przykrywa¢ podczas eksploataciji! W przypadku wyzszych mocy przy-
taczeniowych produkt nagrzewa sie, co w przypadku przykrycia moze prowadzi¢
do przegrzania i ew. pozaru!

+ Odcinanie napiecia tylko przy wyjetej wtyczce!

+ Produkt nalezy uzytkowa¢ wytacznie w klimacie umiarkowanym, nie za$ w kli-
macie tropikalnym.

+ Nigdy nie nalezy dotyka¢ produktu ani wtyczki sieciowej, ktéra ma by¢ podia-
czona do przedniego gniazda produktu, wilgotnymi lub mokrymi rekami. Istnieje
niebezpieczenstwo $miertelnego porazenia pradem!

+ Nie nalezy podtacza¢ do zasilania produktu natychmiast po tym, jak zostato
przeniesione z pomieszczenia zimnego do cieptego (np. podczas transportu).
Powstata w ten sposob skroplona woda moze uszkodzi¢ produkt i prowadzié¢ do
porazenia pradem! Produktu nie nalezy wiacza¢ do momentu osiagniecia tem-
peratury pokojowej. Nalezy odczeka¢, az skroplona woda wyschnie, co moze
zaja¢ kilka godzin. Dopiero wtedy mozna podiaczy¢ produkt do zasilania i eks-
ploatowac.

+ Nie nalezy uzytkowac uszkodzonego produktu. Istnieje niebezpieczenstwo po-
razenia pradem!



+ W przypadku stwierdzonych uszkodzen, na poczatku nalezy wytaczy¢ wszystkie
bieguny zasilania gniazdka, do ktérego podtaczony jest produkt (np. wytaczyé
odpowiednie automatyczne mechanizmy zabezpieczajace lub odkreci¢ bez-
pieczniki, a nastepnie wytaczy¢ odpowiedni ochronny wytgcznik réznicowo-pra-
dowy). Nastepnie nalezy odtaczy¢ produkt od gniazdka sieciowego.
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+ Nie nalezy pozniej uzytkowa¢ produktu - zaleca sie zanie$¢ go do naprawy lub
zutylizowa¢ w sposdb ekologiczny.

+ Przyjmuie sie, ze bezpieczna praca urzadzenia nie jest mozliwa, jesli:
- produkt nosi widoczne znamiona uszkodzenia

- produkt nie dziata albo dziata nieprawidtowo (ulatniajacy sie dym lub swad
spalenizny, styszalne trzaskanie badz widoczne przebarwienia produktu lub
przylegajacych do niego powierzchni)

- produkt byt przechowywany w niekorzystnych warunkach

- doszto do powaznych uszkodzen podczas transportu

+ Podczas czyszczenia lub okresu diuzszego nieuzytkowania (np. podczas prze-
chowywania) nalezy odtaczy¢ produkt od zasilania, wyjmujac wtyczke zasilacza
z gniazdka sieciowego. Produkt nalezy przechowywa¢ w suchym, chtodnym
miejscu, z dala od dzieci.

+ Nie wolno wylewa¢ ptynéw na produkt lub w jego poblizu. Istnieje duze ryzyko
pozaru lub powaznego porazenia pradem.
W przypadku dostania si¢ cieczy do wnetrza urzadzenia, nalezy natychmiast
wielobiegunowo odfgczy¢ zasilanie gniazdka sieciowego, do ktérego podtaczony
jest produkt (wytaczy¢ bezpiecznik/wytacznik réznicowo-pradowy odpowiednie-
go obwodu pradu). Dopiero wtedy nalezy wyja¢ odtaczy¢ produkt z gniazdka i
zgtosi¢ sie z produktem do fachowca. Nie nalezy po tym uzytkowa¢ produktu.

Wskazowki dotyczace baterii
2 + Baterie nalezy przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.

+ Nie nalezy przechowywa¢ baterii w tatwo dostepnych miejscach, gdyz istnieje
ryzyko, ze moga by¢ potknigte przez dzieci lub zwierzeta domowe. W przypadku
potkniecia, nalezy jak najszybciej skontaktowac si¢ z lekarzem, poniewaz istnieje
ryzyko zagrozenia zycial

+ Baterie nalezy zawsze wkfada¢ do urzadzenia zgodnie z polaryzacjg (plus/+ i
minus/-).

+ Baterii nie nalezy zwierac, rozmontowywa¢ ani wrzuca¢ do ognia. Istnieje niebez-
pieczenstwo wybuchu i pozaru!

+ Zwyklych baterii jednorazowych nie wolno tadowac, istnieje bowiem niebezpie-
czefstwo wybuchu!

+ Stare lub uzywane baterie moga wydziela¢ szkodliwe chemikalia, ktére moga
uszkodzi¢ produkt. W zwigzku z tym, nalezy wyja¢ baterie z urzadzenia, gdy nie
jest ono uzywane (np. podczas sktadowania).

+ Nieszczelne lub uszkodzone baterie moga spowodowaé oparzenia w kontakcie
ze skorg, nalezy wiec stosowac odpowiednie rekawice ochronne.

+ Wycieki z baterii to ciecze bardzo agresywne chemicznie. Przedmioty lub po-
wierzchnie, ktére wchodza z nimi w kontakt, moga zosta¢ powaznie uszkodzone.
W zwigzku z tym nalezy przechowywac baterie w odpowiednim miejscu.

+ Nalezy zawsze wymienia¢ caty zestaw baterii. Nie nalezy miesza¢ baterii o roz-
nym stanie natadowania (np. petny z bateriami do potowy).

+ Nalezy uzywac tylko baterii tego samego typu i producenta.
+ Prawidtowy sposdb utylizacji baterii zostat opisany w rozdziale ,Utylizacja”.

Wkiadanie/wymiana baterii

——> Baterie stuza do zachowania danych, gdy monitor kosztow energii nie jest podtaczo-
ny do gniazda sieciowego.

W tylnej czesci monitora kosztéw energii znajduje sig mata pokrywa; pod nig znajduje sie

gniazdo baterii na baterie typu LR44.

Gdy baterie juz zostaly wiozone, widoczny bedzie maly, przezroczysty pasek z tworzywa

sztucznego. Chroni on baterie przed przedwczesnym roztadowaniem. Nalezy wyja¢ pasek z

tworzywa sztucznego..

W celu wiozenia lub wymiany baterii nalezy najpierw odtgczy¢ monitor kosztéw energii od sieci
zasilajacej i wyja¢ catkowicie wtyczke z gniazda sieciowego. Nastepnie nalezy wykreci¢ obie
$ruby z obudowy za pomoca odpowiedniego $rubokreta krzyzowego oraz podnie$¢ pokrywe.
Zapamietaj orientacje pokrywy.
Wyja¢ zuzyte baterie i zutylizowac je w sposéb ekologiczny. Nastepnie nalezy wiozy¢ dwie
nowe baterie typu LR44 zgodnie z ustawieniem biegunéw; oznaczenie (+/-) znajduje sig obok
gniazda baterii. Biegun dodatni (+) baterii musi wskazywa¢ w strone metalowej sprezyny.
Nastepnie ponownie zatozy¢ pokrywe w prawidtowym kierunku i przykreci¢ odkrecone na po-
czatku $ruby.
——> Wymiana baterii jest konieczna, gdy monitor kosztéw energii nie jest podtaczony do
gniazda sieciowego i nie mozna aktywowac wySwietlacza poprzez krotkie nacisnie-
cie przycisku (wzg. kontrast wyswietlacza LCD ulegt znacznemu zmniejszeniu).

Uruchomienie
+ Odtacz urzadzenie podtaczone do monitora kosztéw energii elektrycznej.
+ Podtacz monitor kosztéw energii elektrycznej do uziemionego gniazdka sieciowego gospo-

darstwa domowego (230 V/AC, 50 Hz). Podczas pierwszego uruchomienia nalezy poczekac,
az pojawi sie komunikat wyswietlacza.

+ Jedli urzadzenie, ktére ma by¢ podtaczone do monitora kosztow energii, posiada przetacznik
zasilania, nalezy go wytaczy¢.

+ Whoz wtyczke urzadzenia do gniazda monitora kosztéw energii elektrycznej znajdujacego
sie z przodu monitora.

+ Wiacz urzadzenie i poczekaj kilka sekund na to, by do monitora kosztéw energii elektrycznej
dotarty pierwsze dane pomiarowe.

—>  Zanim monitor kosztow energii moze by¢ w peini uzywany, nalezy najpierw dokona¢
odpowiednich ustawien (np. ceny energii elektrycznej).

Programowanie

a) Ustawianie ceny energii elektrycznej

* Przytrzyma¢ przycisk ,COST* wcisniety dtuzej niz 3 sekundy, az w dolnym wierszu wy$wie-
tlacza pojawi sig cena energii (,COST/kWh*). Wszystkie inne komunikaty znikng. Nastepnie
zwolni¢ przycisk.

+ Pierwsza pozycja ceny energii zacznie miga¢. Zmieni¢ pozycje wprowadzania poprzez przy-
ci$niecie przycisku ,SET“. Za pomoca przycisku ,UP* mozna zmienia¢ ustawienia kazdej
migajacej wartosci (w celu szybszego ustawiania nalezy duzej przytrzymac przycisk).

+ Po wprowadzeniu ceny energii wcisnag przycisk ,COST*, aby zapisa¢ wprowadzong warto$¢
i powrdci¢ do normalnego tryby (ewentualnie odczekac 10 sekund bez wciskania przycisku).

b) Warto$¢ graniczna przeciazenia

Po przekroczeniu ustawionej wartosci granicznej na wy$wietlaczu miga¢ bedzie komunikat

,OVERLOAD".

—> Niniejszej funkeji mozna uzy¢, gdy odbiornik podczas normalnej eksploatacii prze-

kroczy zadang warto$¢ graniczna,

* Przytrzyma¢ przycisk ,ENERGY* wcisniety diuzej niz 3 sekundy, az na wy$wietlaczu w $rod-
kowym wierszu pojawi sie warto$¢ (np. 3680 W) i komunikat ,OVERLOAD". Wszystkie inne
komunikaty znikna. Nastepnie zwolni¢ przycisk.

+ Pierwsza pozycja wartosci granicznej zacznie miga¢. Zmieni¢ pozycje wprowadzania po-
przez przycisnigcie przycisku ,SET*. Za pomocg przycisku ,UP“ mozna zmienia¢ ustawienia
kazdej migajacej wartosci (w celu szybszego ustawiania nalezy diuzej przytrzymac przycisk).

+ Po wprowadzeniu ceny energii wcisna¢ przycisk ,ENERGY*, aby zapisa¢ wprowadzong
warto$¢ i powrdci¢ do normalnego tryby (ewentualnie odczekaé 10 sekund, bez wciskania
przycisku).

Obstuga
+ Whozone baterie zachowujg dane (do 1 roku), gdy monitor kosztéw energii nie jest podiacza-
ny do gniazda sieciowego.

Gdy monitor kosztow energii zostanie odtaczony od zasilania sieciowego, wy$wietlacz zga-
$nie po kilku sekundach w celu oszczedzenia energii. Za pomoca krotkiego naciéniecia przy-
cisku mozna ponownie aktywowac wyswietlacz.

W gdrmym wierszu wy$wietlacza wyswietlany jest przedziat czasu, w ktorym byt uzytkowany
odbiornik (Pobér mocy >2 W). W zaleznosci od przedziatu czasu komunikat zmienia sie
w minutach/sekundach i godzinach/minutach. Jezeli czas trwania eksploatacji wynosi > 24
godziny, wy$wietlany w gérnym wierszu czas jest liczony od poczatku; dni sg zapisywane w
pamieci wewnetrznej i mozna je wyswietla¢ w dolnym wierszu wyswietlacza (Czas eksplo-
atacji ,DAY*, spojrz nizej).

Poprzez krétkie wcisniecie przycisku ,ENERGY* mozna przetaczy¢ komunikat pojawiajacy
sie w srodkowym wierszu wyswietlacza.:

- Napiecie sieci (V)

- Natezenie (A)

- Czestotliwosc (Hz)

- Czynnik mocy (POWER FACTOR)

- Warto$¢ graniczna dla komunikatu przecigzenia (W, OVERLOAD)

- Pobér mocy odbiornika (W)

Poprzez krotkie wcisniecie przycisku ,COST* mozna przetaczy¢ komunikat pojawiiajacy sie
w dolnym wierszu wySwietlacza.:

- Koszty energii (COST)

- Zuzycie energii (kWh)

- Cena energii (COST/kWh)

- Czas eksploatacji (DAY)

- Emisja CO, (kgCO,)

——> Warto$¢ odniesienia do obliczania emisji CO, jest wartoécig stalg ustawiong na
0,998 kgCO,/kWh (niezmienna).



+ Poprzez krotkie wcisniecie przycisku ,SET* mozna przetaczy¢ komunikat pojawiajacy sie w
$rodkowym wierszu wySwietlacza.:
- Napiecie sieci (V) + koszty energii (COST)
- Natezenie (A) + cena energii (COST/kWh)
- Czestotliwosc (Hz) + czas eksploatacii (DAY)
- Czynnik mocy (POWER FACTOR) + emisja CO, (kgCO,)
- Warto$¢ graniczna dla komunikatu przecigzenia (W, OVERLOAD)
- Pobdr mocy odbiornika (W) + koszty energii (COST)
+ Weisna¢ jednoczesnie przyciski ,SET* i [ENERGY" w celu zresetowania zapisanego prze-
dziatu czasu do czasu eksploatacji odbiornika.
+ Weisna¢ jednoczesnie przyciski ,SET*i,COST*, w celu zresetowania kosztow energii (COST).
+ W celu zresetowania monitora kosztéw energii i przywrocenie wszystkich wartosci do usta-
wien podstawowych weisna¢ przycisk ,RESET* mp. za pomocg ¢wieka. Na wyswietlaczu
pojawiajg sie przez chwile wszystkie segmenty wyswietlacza, nastepnie monitor kosztow

energii jest ponownie gotowy do eksploatacji. Wszystkie dane pomiarowe sg kasowane, a
wszystkie ustawienia (cena energii, warto$¢ graniczna przecigzenia) zresetowana.

—> Reset nalezy wykonac takze wtedy, gdy na wyswietlaczu pojawiajq sie zamazane
znaki lub przyciski sa nieaktywne.

Konserwacja i czyszczenie

+ Niniejszy produkt jest bezobstugowy. Konserwacja lub naprawa powinny by¢ dokonywane
jedynie przez specjalistow. Uzytkownik nie powinien zajmowac sig cze$ciami znajdujacymi
si¢ wewnatrz produktu, dlatego tez nigdy nie zaleca sie otwiera¢/demontowa¢ urzadzenia
(oprocz opisanego w tej instrukcji uzytkowania sposobu postgpowania podczas wktadania/
wymiany baterii).

+ Przed przystapieniem do czyszczenia monitora kosztéw energii nalezy odtaczy¢ go od gniaz-
da zasilania. Nalezy odtaczy¢ od gniazda monitora kosztéw energii podtaczony odbiornik.

+ Do czyszczenia powierzchni zewnetrznej nalezy uzywac suchej, migkkiej, czystej szmatki.

+ Kurz moze zosta¢ tatwo usunigety za pomoca czystej, migkkiej szczotki o dtugim wiosiu oraz
odkurzacza.
+ Nie nalezy uzywa¢ silnie dziatajacych detergentdw, alkoholu ani innych rozpuszczalnikow

chemicznych, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie obudowy lub ograniczy¢ funk-
cjonowanie urzadzenia.

Utylizacja
a) Produkt

Urzadzenia elektroniczne zawierajg surowce wtorne; pozbywanie sie ich wraz z
K odpadami domowymi nie jest dozwolone. Po zakonczeniu eksploatacji produktu

nalezy go zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi.
Nalezy usuna¢ wszystkie wiozone baterie/akumulatory i pozby¢ sie ich w odpowied-
ni sposéb, oddzielnie od produktu.

b) Baterie i akumulatory

Konsument jest prawnie zobowigzany (odpowiednimi przepisami dotyczacymi baterii) do
zwrotu wszystkich zuzytych baterii, utylizacja wraz z odpadami z gospodarstw domowych jest
zabroniona.

)54

Zuzyte akumulatory, baterie, ogniwa guzikowe mozna bezpfatnie oddawac na lokalne wysypi-
ska $mieci, do oddziatow firmy producenta lub wszedzie tam, gdzie sprzedawane sg baterie /
akumulatory i ogniwa guzikowe.

Dzigki temu spetniacie Pafstwo wymogi prawne oraz przyczyniacie sig do ochrony $rodowiska.

Baterie i akumulatory zawierajace substancje szkodliwe oznaczone sg tym sym-
bolem, oznaczajacym na zakaz pozbywania sig ich wraz z odpadkami domowymi.
Oznaczenia odpowiednich metali ciezkich sg nastepujace Cd = kadm, Hg = rte¢,
Pb = otéw.

Dane techniczne

Napiecie roboCze.........c.cocrvvervivercrnirirnes 230 VIAC, 50 Hz

Whasny pobor MOCY .........c.cereereeniereeneenennnns ok. 1W

Maks. moc przytaczeniowa..............coceevenee 3680 W (230 V/AC, 16 A)
Rozdzielczo$¢ taryfy energii elektryczne;j.... 0,01

TYP baterii.eeeeeiic e 2x LR44

—> Baterie stuza do zachowania danych, gdy monitor kosztéw energii nie jest podiaczo-
ny do gniazda sieciowego.

Warunki uzytkowania...............cceeeererrinnnnes 0 °C do +50 °C; 20% do 90% wilgotnosci
wzglednej bez kondensacji

Warunki przechowywania.............cc.....ccooee.. 0 °C do +50°C; 10% do 90% wilgotnosci
wzglednej, bez kondensacji

Wymiary (wys. X szer. X gleb.) ......ccccceevvnnnee 150 x 76 x 78 mm

WaGaA ..o ok.200g

Napiecie:

ZaKres POMIAIU. ......vuverrereeeneererreeseeeseesieeaas 200 - 276 VIAC

TOIBrANC]A ... +1,5%

WYSWIBHACZ ... 01V

Czestotliwos¢:

ZaKreS POMIAIU.......couverrrereeererieererieeeeninas 45-65Hz

Prad:

ZaKIes POMIAIU.......c..cvrrereereeiirieriensesrieeienans 0,005-16 A

TOIBranCja .......ccveeveureenieeinreceeieieninas +2%

WYSWIEHIACZ.......c.ocvevicceie 0,001 A0-9,999A
0,01A@10-16A

Moc:

ZaKres POMIMU.......cvevveerreereieisieisieieienas 0,3-3680 W

Tolerancja. e ¥2% +2 W

Wyswietlacz 0,1W0-999,9W

1W@ 1000 - 3680 W

Czynnik mocy:
ZaKreS POMIAIU.......vurerrererieererseeseeeseeeneenas 0,00- 1,00
WYSWIEHIACZ.......coocvevicic i 0,01
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