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Zdjecie produktu

Ztacze sprezynowe z technologia PUSH IN
Innowacyjna technologia PUSH IN do minimum
zmniejsza ilo$¢ czasu koniecznego do wykonania
okablowania. Bezposredni montaz gwarantuje duzg site
wyrwania przewodnika oraz tatwa obstuge wszystkich
rodzajéw przewodnikdw.

Ogolne dane do zamoéwienia

Typ MCV APG 1.5

Nr zam. 2485980000
Wykonanie Seria A, Plyta zamykajaca
GTIN (EAN) 4050118496512

J. op. 50 Szt.
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Wymiary i ciezary
Szeroko$é 0,5 mm Szeroko$¢ (cale) 0,02 inch
Wysokos$é 14 mm Wysokos¢ (cale) 0,551 inch
Gtebokosé 28,6 mm Gtebokos¢ (cale) 1,126 inch
Masa netto 0,24¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania, max. 40 °C Temperatura magazynowania, min. 10°C
Temperatura magazynowania 10°C..40°C dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-60 °C

dtugotrwata temperatura uzytkowa,
maks. 130°C

dane tworzywa

tworzywo Wemid Barwny Ciemnobezowy
Klasa palnosci wg UL 94 V-0

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000886 eClass 6.2 25-02-10-07
eClass 9.1 27-14-11-33

certyfikaty

ROHS Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe EPLAN

Dane projektowe STEP

Dokumentacja uzytkownika StorageConditionsTerminalBlocks
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