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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

          
          
         
 
 

Nr produktu  1677576 

 

Telefon komórkowy Doro 366 
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Specyfikacja techniczna 

 

Sieć………………………………………………………………………….………...GSM 900/1800/1900 (Trójpasmowy) MHz 

Wymiary..........................................................................................................119 mm x 56 mm x 12 mm 

Waga………………………………………………………………………………………………………………………………………….....88 g 

Akumulator ………………………………………………………………...... Akumulator litowo-jonowy 3,7 V/1000 mAh 

Robocza temperatura otoczenia........................................................Min: 0°C (32°F) Maks: 40°C (104°F) 

Temperatura otoczenia ładowania………………………………………………...Min: 0°C (32°F) Maks: 40°C (104°F) 

Temperatura przechowywania…………………………………………………....Min: -20°C (-4°F) Maks: 60°C (140°F) 

 

Zmiany i błędy zastrzeżone. 

 

 
 

WAŻNE! 

 

Z tym urządzeniem używaj tylko kompatybilnych kart pamięci. Kompatybilny typ karty: microSD, 

microSDHC. Niekompatybilne karty mogą uszkodzić samą kartę, urządzenie oraz wszelkie dane 

zapisane na karcie. W zależności od rynku niektóre telefony mogą mieć fabrycznie zainstalowaną 

kartę pamięci. 

 

 

 

 

 

1. Włóż baterię (wymagane) 

Wciśnij go do komory baterii, upewnij się, że trzy styki baterii dotykają trzech styków sprężynowych 

w komorze baterii. 

 

2. Załóż pokrywę i dociśnij ją do końca, aby upewnić się, że jest zamknięta 

 

 
Odbieranie połączeń 
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1. Naciśnij  lub Odbierz, aby odebrać połączenie lub naciśnij Odrzuć, aby odrzucić połączenie 

(sygnał zajętości). Możesz też nacisnąć , aby bezpośrednio odrzucić połączenie. 

 

2. Naciśnij , aby zakończyć połączenie. 

 

Utwórz wpis do książki telefonicznej 

 

1. Naciśnij Menu > Książka telefoniczna > OK. 

2. Wybierz Dodaj nowy kontakt > Dodaj. 

3. Wybierz, czy chcesz zapisać kontakt na karcie SIM, czy w telefonie. 

 

4. Wprowadź nazwę kontaktu. 

5. Naciśnij  

6. Wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym 

 

7. Naciśnij  

8. Następnie naciśnij Opcje > Zapisz > OK. 
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1. Lewy klawisz funkcyjny 

 

Naciśnij, aby otworzyć menu główne 

 

2. Prawy klawisz funkcyjny 

 

Naciśnij, aby otworzyć książkę telefoniczną 

 

3. Klawisz połączenia 

 

Wykonywanie i odbieranie połączeń; Naciśnij raz, aby otworzyć Rejestr połączeń 

 

4. Klawisz zakończenia 

 

Naciśnij, aby zakończyć połączenie; 

naciśnij, aby powrócić do czuwania; 

naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć telefon 

 

5. Klawisze szybkiego wybierania/szybkich funkcji 

 

M1 i M2 to klawisze szybkiego wybierania. 

Klawisz aparatu i SMS dla szybkiego dostępu 

 

6. Klawisze strzałek 

 

Naciśnij , aby otworzyć funkcje skrótów; 

Naciśnij , aby otworzyć wiadomości; przewijaj w górę i w dół w menu i listach 

 

7. Klawisze numeryczne 

 

Naciśnij, aby wprowadzić cyfry; długie naciśnięcie klawisza 1, aby połączyć się z pocztą głosową 

(numer telefonu musi być zapisany); podczas pisania naciśnij, aby wprowadzić cyfry lub znaki 

 

8. Przycisk  

 

Naciśnij, aby wprowadzić „*”/„+”/„P”/„W”; 

Podczas pisania naciśnij, aby wprowadzić znaki specjalne 

 

9. Ładowarka 
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10. Przycisk  

 

Naciśnij i przytrzymaj, aby przełączyć między trybem cichym i normalnym 

 

11. Styki ładowania z podstawki 

 

12. Port micro-USB 

 

Do ładowarki 

 

13. Gniazdo zestawu słuchawkowego 

 

Do standardowego zestawu słuchawkowego 3,5 mm 

 

14. Latarka LED 

 

15. Obiektyw aparatu 

 

16. Głośnik 

 

17. Klawisz pomocy 

 

18. Klucz latarki 

 

Włączanie i wyłączanie latarki 

 

19. Blokada klawiatury 

 

Zablokuj / odblokuj 

 

20. Przyciski + i -  

 

Dostosuj głośność dzwonka i głośność głośnika 

 

21. Diody LED 

 

Niebieska = bateria pełna; 

Czerwona = ładowanie baterii 
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Zainstaluj kartę SIM i baterię 

Uchwyt karty SIM znajduje się wewnątrz komory baterii. 

 

 
UWAGA 

Używaj wyłącznie baterii, ładowarek i akcesoriów, które zostały zatwierdzone do użytku z tym 

konkretnym modelem. Podłączanie innych akcesoriów może być niebezpieczne i może unieważnić 

homologację i gwarancję telefonu. 

 

1. Zdejmij pokrywę 

 

Wsuń paznokieć w małe wycięcie w dolnej części telefonu i pociągnij obudowę do góry. Jeśli bateria 

jest zainstalowana, wsuń paznokieć w wycięcie pod klawiszem pomocy, aby ją podnieść. 

 

 
Gdy wydajność baterii jest niska, miga symbol pustej baterii. Aby naładować baterię, podłącz zasilacz 

sieciowy do złącza micro USB na spodzie telefonu. Alternatywnie możesz umieścić telefon w 

podstawce ładującej podłączonej do zasilacza sieciowego za pomocą kabla USB. 

 

2. Włóż kartę SIM (wymagane) 

 

 
Włóż kartę SIM, ostrożnie wsuwając ją pod metalowy wspornik. Upewnij się, że styki na karcie SIM są 

skierowane w dół, a ścięty róg jest ustawiony zgodnie z rysunkiem. Nie zarysuj ani nie zginaj styków 

karty. Staraj się nie dotykać styków palcami. 
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Podczas ładowania świeci się czerwona dioda LED ładowania. Ikona ładowania baterii porusza się 

podczas ładowania (widoczna w prawym górnym rogu wyświetlacza). Pełne naładowanie baterii 

zajmuje około 3 godzin. Po pełnym naładowaniu ikona ładowania przestaje się poruszać. 

 

 

Wskazówka: niektóre funkcje wymagają dodatkowej pamięci. Aby zwiększyć pojemność pamięci 

telefonu, zainstaluj kartę micro SD. 

 

3. Karta Micro-SD (opcjonalna) 

 

 
Lekko naciśnij uchwyt karty i ostrożnie dociśnij go do uchwytu karty SIM, aż się odblokuje. Uchwyt na 

kartę można teraz odchylić w pionie. Umieść kartę pamięci w plastikowym wsporniku. Upewnij się, że 

styki karty pamięci są skierowane w dół i że karta jest umieszczona w uformowanym obszarze. Nie 

zarysuj ani nie zginaj styków karty. Wciśnij metalowy uchwyt z powrotem w dół, dociśnij go płasko i 

wsuń, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. 

 

 

Wskazówka: W przypadku połączeń międzynarodowych zawsze wprowadzaj symbol + przed kodem 

kraju, aby móc optymalnie korzystać z książki telefonicznej w dowolnym kraju. 

Naciśnij dwukrotnie klawisz , aby wprowadzić międzynarodowy numer kierunkowy +. 

 

Szybkie wybieranie (M1, M2) 

 

Notatka! Kontakty dla klawiszy szybkiego wybierania muszą być już zapisane w książce telefonicznej. 

 

 

Konfiguracja M1 i M2 

 

1. Naciśnij Menu > Kontakty > OK. 

2. Wybierz kontakt dla klawiszy M1 lub M2. 

3. Naciśnij Opcje > Szybkie wybieranie > OK. 

4. Wybierz linię M1 lub M2 > Zapisz. 

5. Potwierdź Zapisz? z Tak. 

 

Włącz telefon 
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Naciśnij i przytrzymaj czerwony klawisz  na telefonie przez co najmniej 2 sekundy. aby go 

włączać i wyłączać. Jeśli karta SIM jest ważna i zabezpieczona kodem PIN (Personal Identification 

Number), zostanie wyświetlony komunikat Wprowadź PIN. 

 

Wprowadź kod PIN karty SIM i naciśnij OK 

(  lewy górny róg klawiatury). Usuń za pomocą Usuń (  w prawym górnym rogu 

klawiatury). 

 

Ustaw język 

 

Domyślnie język menu telefonu określa karta SIM. Zawsze możesz przełączać się między językami 

obsługiwanymi przez telefon. 

 

1. Naciśnij Menu > Ustawienia > OK. 

2. Wybierz Ustawienia telefonu > OK. 

3. Wybierz Język > OK. 

4. Wybierz język z listy > OK. 

 

Połączenia SOS 

 

Dopóki telefon jest włączony, zawsze można wykonać połączenie SOS, wprowadzając główny lokalny 

numer alarmowy dla aktualnej lokalizacji, a następnie  . 

 

Niektóre sieci akceptują połączenia z numerami alarmowymi bez ważnej karty SIM. Aby uzyskać 

więcej informacji, skontaktuj się z usługodawcą. 

 

Informacja ! Środki finansowe nie są wymagane na karcie- ale karta SIM musi być zarejestrowana i 

aktywowana. 

 

Numery alarmowe służą wyłącznie do udzielania pilnej pomocy i należy je wywoływać tylko w 

nagłych wypadkach. Proszę nie nadużywać numeru alarmowego, ponieważ może to uniemożliwić 

dotarcie do kogoś, kto jest w sytuacji awaryjnej. 

 

Kontrola głośności 

 

Podczas rozmowy można regulować głośność za pomocą bocznych klawiszy +/-. Poziom głośności jest 

pokazywany na wyświetlaczu. 

 

Ustaw godzinę i datę 

 

1. Naciśnij Menu > Ustawienia > OK. 

2. Wybierz Ustawienia telefonu > OK. 
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3. Wybierz Czas i data > OK. 

4. Wybierz Ustaw godzinę/datę > OK. 

5. Wprowadź godzinę (GG:MM) >  . 

6. Wprowadź datę (DD.MM.RRRR) >  . 

 

7. Użyj  i , aby wybrać Czas letni > Wł. lub Wył. > Zapisz. 

 

Wykonywanie połączeń 

 

1. Wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym. Cyfry można usuwać za pomocą opcji 

Wyczyść. 

 

2. Naciśnij , aby wybrać numer. Naciśnij Przerwij, aby anulować połączenie. 

 

3. Naciśnij , aby zakończyć połączenie. 

 

Wskazówka: W przypadku połączeń międzynarodowych zawsze wprowadzaj symbol + przed kodem 

kraju, aby móc optymalnie korzystać z książki telefonicznej w dowolnym kraju. Naciśnij dwukrotnie 

klawisz , aby wprowadzić międzynarodowy numer kierunkowy +. 

 

Wpisz tekst 

Wybierz postać 

 

• Naciśnij kilkakrotnie klawisz numeryczny, aż pojawi się żądany znak. 

• Odczekaj kilka sekund (aż zniknie niebieskie lub żółte tło znaku) przed wprowadzeniem następnego 

znaku. 

 

Znaki specjalne 

 

• Naciśnij , aby wyświetlić listę znaków specjalnych. 

• Wybierz żądany znak za pomocą  lub  (aby poruszać się w lewo iw prawo) i naciśnij OK, aby 

wejść. 

 

Przesuń kursor w obrębie tekstu 

 

• Użyj klawiszy , aby przesunąć kursor w tekście. 

 

Wielkie litery, małe litery i cyfry 
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• Naciśnij , aby wybrać tryb wprowadzania. 

Symbol w lewym górnym rogu wyświetlacza wskazuje tryb wprowadzania. 

 

 

 

 

Ustawienia połączeń SOS 

 

Jest to funkcja prywatnego połączenia alarmowego. Nie wpisuj żadnych lokalnych, krajowych ani 

międzynarodowych numerów alarmowych, takich jak 110, 112 itp.! 

Włącz funkcję połączenia alarmowego. 

 

1. Naciśnij Menu → Ustawienia > Ustawienia SOS > OK. 

2. Wybierz Alarm alarmowy > OK. 

3. Wybierz Włącz lub Wyłącz > OK. 

 

WAŻNE! 

Jeśli wyłączysz funkcję połączenia alarmowego, klawisz połączenia alarmowego z tyłu telefonu nie 

będzie działać. 

 

Dźwięk alarmu SOS 

Dźwięk alarmu włączony lub wyłączony. 

 

1. Naciśnij Menu → Ustawienia > Ustawienia SOS > OK. 

2. Wybierz kolejno Dźwięk alarmu SOS > OK. 

3. Wybierz Włącz lub Wyłącz > OK. 

 

Ustawienia 

 

• Odtwarzanie w tle 

 

Jeśli wybierzesz On, radio będzie nadal włączone po opuszczeniu menu. Aby ją wyłączyć, zatrzymaj 

odtwarzanie w tle w menu Radio FM. 

 

• Głośnik 

 

Wybierz, czy głośnik ma być włączony, czy odtwarzanie będzie odbywać się przez zestaw 

słuchawkowy tylko wtedy, gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony. 

 

Kontakty do połączeń alarmowych 

 

Numery telefonów, na które należy zadzwonić po naciśnięciu klawisza połączenia alarmowego. 
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1. Naciśnij Menu → Ustawienia > Ustawienia SOS > OK. 

2. Wybierz Numery alarmowe > OK. 

3. Dodaj maksymalnie 5 żądanych liczb 

 

 

 

Uwaga! Zawsze informuj swoje kontakty podczas ich dodawania. 

 

4. Naciśnij OK. 

5. Potwierdź pytanie Zapisz? z Tak. 

 

SOS-SMS 

Transmisja SMS włączona lub wyłączona. 

 

1. Naciśnij Menu > Ustawienia > Ustawienia SOS > OK. 

2. Wybierz SOS SMS > OK. 

3. Wybierz Włącz lub Wyłącz > OK. 

 

SMS alarmowy 

 

Możesz zmienić domyślny tekst SMS-a alarmowego za pomocą własnego zamiennika (maks. 50 

znaków) 

 

1. Naciśnij Menu > Ustawienia > Ustawienia SOS > OK. 

2. Wybierz Tekst SMS SOS > OK. 

3. Zmień lub zastąp tekst > Gotowe. 

 

Radio FM 

 

Aby słuchać radia należy podłączyć kompatybilny zestaw słuchawkowy, który pełni rolę anteny. 

 

1. Naciśnij Menu â Multimedia â OK. 

2. Wybierz Radio FM â OK. 

3. Ustaw głośność za pomocą bocznych klawiszy +/-.. 

4. Wybierz częstotliwość za pomocą klawiszy  

 

5. Wycisz i wyłącz wyciszenie radia za pomocą pauzy 

6. Naciśnij Opcje > 

 

• Lista kanałów — lista zapisanych kanałów. 

• Wprowadzanie ręczne — aby wybrać częstotliwość ręcznie poprzez precyzyjne strojenie. 

• Wyszukiwanie automatyczne – wyszukiwanie stacji radiowych i zapisywanie znalezionych stacji. 

• Wyszukiwanie ręczne — ręczne wybieranie częstotliwości poprzez precyzyjne dostrajanie. 
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Obszary zagrożone wybuchem 

 

Zawsze wyłączaj urządzenie, gdy znajdujesz się w obszarze, w którym istnieje ryzyko wybuchu. 

Postępuj zgodnie ze wszystkimi znakami i instrukcjami. Istnieje ryzyko wybuchu w miejscach, które 

obejmują obszary, w których zwykle wymagane jest wyłączenie silnika samochodu. W tych obszarach 

iskry mogą spowodować wybuch lub pożar, co może prowadzić do obrażeń ciała, a nawet śmierci. 

 

Wyłącz urządzenie na stacjach benzynowych i w każdym innym miejscu, w którym znajdują się 

pompy paliwowe i warsztaty samochodowe. Przestrzegaj ograniczeń dotyczących korzystania ze 

sprzętu radiowego w pobliżu miejsc przechowywania i sprzedaży paliwa, fabryk chemicznych oraz 

miejsc, w których trwają prace wybuchowe. Obszary zagrożone wybuchem są często – choć nie 

zawsze – wyraźnie oznaczone. Dotyczy to również pokładów pod pokładem na statkach; transport lub 

przechowywanie chemikaliów; pojazdy napędzane paliwem płynnym (takim jak propan lub butan); 

obszary, w których powietrze zawiera chemikalia lub cząstki, takie jak ziarno, kurz lub proszek 

metalowy. 

 

Bateria litowo-jonowa 

 

Ten produkt zawiera baterię litowo-jonową. Niewłaściwe obchodzenie się z akumulatorem grozi 

pożarem i oparzeniami. 

 

• Nie upuszczaj urządzenia. Nie pukaj ani nie potrząsaj nim. Jeśli jest traktowany z grubsza, obwody i 

mechanika precyzyjna mogą zostać zerwane. 

 

• Nie używaj silnych środków chemicznych do czyszczenia urządzenia. Powyższe wskazówki dotyczą 

urządzenia, baterii, zasilacza sieciowego i innych akcesoriów. Jeśli telefon nie działa tak jak powinien, 

prosimy o kontakt z punktem zakupu w celu serwisu. Nie zapomnij paragonu lub kopii faktury. 

 

Instrukcje bezpieczeństwa 

 

OSTRZEŻENIE  

Urządzenie i akcesoria mogą zawierać małe części. Cały sprzęt należy przechowywać poza zasięgiem 

małych dzieci. Zasilacz sieciowy to urządzenie odłączające produkt od zasilania sieciowego. Gniazdko 

sieciowe musi znajdować się blisko urządzenia i być łatwo dostępne. 
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Usługi sieciowe i koszty 

 

Twoje urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w sieciach GSM 900/1800/1900 (Triband) MHz. 

Aby korzystać z urządzenia, musisz wykupić abonament u usługodawcy. Korzystanie z usług 

sieciowych może wiązać się z kosztami ruchu. Niektóre funkcje produktu wymagają wsparcia z sieci i 

może być konieczne wykupienie ich subskrypcji. 

 

Środowisko działania 

 

Przestrzegaj zasad i przepisów obowiązujących w dowolnym miejscu i zawsze wyłączaj urządzenie, 

gdy jego użycie jest zabronione lub może powodować zakłócenia lub zagrożenia. Używaj urządzenia 

tylko w normalnej pozycji użytkownika. To urządzenie jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi 

promieniowania, gdy jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub gdy znajduje się w odległości co 

najmniej 1,5 cm od ciała. 

 

 

Jeśli urządzenie jest przenoszone blisko ciała w futerale, uchwycie na pasek lub innym uchwycie, 

uchwyty te nie powinny zawierać żadnego metalu, a produkt powinien być umieszczony w określonej 

powyżej odległości od ciała. Upewnij się, że powyższe instrukcje dotyczące odległości są 

przestrzegane aż do zakończenia transferu. Części urządzenia są magnetyczne. Urządzenie może 

przyciągać metalowe przedmioty. Nie trzymaj kart kredytowych ani innych nośników magnetycznych 

w pobliżu urządzenia. Istnieje ryzyko, że zapisane na nich informacje mogą zostać usunięte. 

 

Jednostki medyczne 

 

Korzystanie ze sprzętu transmitującego sygnały radiowe, na przykład telefonów komórkowych, może 

zakłócać niedostatecznie chroniony sprzęt medyczny. Skonsultuj się z lekarzem lub producentem 

sprzętu, aby ustalić, czy jest on odpowiednio chroniony przed zewnętrznymi sygnałami radiowymi, 

lub jeśli masz jakiekolwiek pytania. Jeśli w placówkach służby zdrowia wywieszono zawiadomienia 

nakazujące wyłączenie urządzenia, gdy tam jesteś, powinieneś zastosować się do tego. Szpitale i inne 

placówki służby zdrowia czasami używają sprzętu, który może być wrażliwy na zewnętrzne sygnały 

radiowe 

 

Pojazdy 

 

Sygnały radiowe mogą wpływać na systemy elektroniczne w pojazdach silnikowych (na przykład 

elektroniczny wtrysk paliwa, hamulce ABS, automatyczny tempomat, systemy poduszek 

powietrznych), które zostały nieprawidłowo zainstalowane lub są nieodpowiednio zabezpieczone. 

Skontaktuj się z producentem lub jego przedstawicielem, aby uzyskać więcej informacji na temat 

pojazdu lub dodatkowego wyposażenia. 
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Nie należy przechowywać ani transportować łatwopalnych cieczy, gazów lub materiałów 

wybuchowych razem z urządzeniem lub jego akcesoriami. W przypadku pojazdów wyposażonych w 

poduszki powietrzne: Pamiętaj, że poduszki powietrzne napełniają się powietrzem ze znaczną siłą. 

Nie umieszczaj żadnych przedmiotów, w tym stałego lub przenośnego sprzętu radiowego, w obszarze 

nad poduszką powietrzną lub w obszarze, w którym może się rozszerzyć. 

 

Nieprawidłowe zamontowanie wyposażenia telefonu komórkowego i wypełnienie poduszki 

powietrznej powietrzem może spowodować poważne obrażenia. Zabrania się używania urządzenia w 

locie. Wyłącz urządzenie przed wejściem na pokład samolotu. Używanie bezprzewodowych urządzeń 

telekomunikacyjnych w samolocie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lotniczego i 

zakłócać telekomunikację. Może to być również nielegalne. 

 

Dalsze lub inne roszczenia wynikające z gwarancji producenta są wykluczone. W związku z tym nie 

ma roszczenia odpowiedzialności za przerwy w działalności, utratę zysków, utratę danych, 

dodatkowo zainstalowane oprogramowanie przez użytkownika lub inne informacje. Dowodem 

gwarancji jest paragon z datą zakupu. 

 

Wszczepiane wyroby medyczne 

 

Aby uniknąć potencjalnych zakłóceń, producenci wszczepianych urządzeń medycznych zalecają 

minimalną odległość 15 cm między urządzeniem bezprzewodowym a urządzeniem medycznym. 

Osoby posiadające takie urządzenia powinny: 

 

• Zawsze trzymaj urządzenie bezprzewodowe w odległości większej niż 15 cm od urządzenia 

medycznego. 

• Nie noś urządzenia bezprzewodowego w kieszeni na piersi. 

• Przyłóż urządzenie bezprzewodowe do ucha naprzeciwko urządzenia medycznego Jeśli masz 

jakiekolwiek powody, aby podejrzewać, że występują zakłócenia, natychmiast wyłącz telefon. Jeśli 

masz jakiekolwiek pytania dotyczące korzystania z urządzenia bezprzewodowego z wszczepionym 

urządzeniem medycznym, skonsultuj się z lekarzem. 

 

 

OSTRZEŻENIE  

Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii. Aby zmniejszyć ryzyko 

pożaru lub oparzeń, nie należy demontować, zgniatać, przekłuwać, zwierać zewnętrznych styków, 

wystawiać na działanie temperatury powyżej 60°C (140°F) ani wrzucać do ognia lub wody. Zużyte 

baterie należy poddać recyklingowi lub zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami lub instrukcją 

obsługi dołączoną do produktu. 
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Chroń swój słuch 

OSTRZEŻENIE 

 

 
 

Nadmierna ekspozycja na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Narażenie na 

głośne dźwięki podczas jazdy może odwrócić uwagę i spowodować wypadek. Słuchaj zestawu 

słuchawkowego na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia przy uchu, gdy używasz 

głośnika. 

 

Pielęgnacja i konserwacja 

 

Twoja jednostka jest produktem zaawansowanym technicznie i powinna być traktowana z najwyższą 

starannością. Zaniedbanie może spowodować utratę gwarancji. 

 

• Chroń urządzenie przed wilgocią. Deszcz/śnieg, wilgoć i wszelkiego rodzaju płyny mogą zawierać 

substancje powodujące korozję obwodów elektronicznych. Jeśli urządzenie ulegnie zamoczeniu, 

przed wymianą należy wyjąć baterię i poczekać, aż urządzenie całkowicie wyschnie. 

• Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w zapylonym, brudnym otoczeniu. Ruchome części i 

podzespoły elektroniczne urządzenia mogą ulec uszkodzeniu. 

• Nie przechowuj urządzenia w ciepłych miejscach. Wysokie temperatury mogą skrócić żywotność 

sprzętu elektronicznego, uszkodzić baterie oraz zniekształcić lub stopić niektóre tworzywa sztuczne. 

• Nie przechowuj urządzenia w zimnych miejscach. Gdy urządzenie nagrzewa się do normalnej 

temperatury, wewnątrz może tworzyć się kondensacja, która może uszkodzić obwody elektroniczne. 

• Nie próbuj otwierać urządzenia w inny sposób niż wskazany tutaj. 

 

Współczynnik absorpcji swoistej (SAR) 

 

To urządzenie spełnia obowiązujące międzynarodowe wymogi bezpieczeństwa dotyczące ekspozycji 

na fale radiowe. Najwyższa wartość SAR zgodnie z wytycznymi ICNIRP dotycząca używania urządzenia 

przy uchu wynosi 0,364 W/kg mierzona na 10 g tkance. Maksymalny limit według ICNIRP wynosi 2,0 

W/kg mierzony na 10 g tkanki. 

 

Deklaracja zgodności 

 

Niniejszym oświadczamy, że Primo™ 366 jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i innymi 

stosownymi przepisami zawartymi w dyrektywach 1999/5/WE (R&TTE) i 2011/65/WE (RoHS). Kopia 

Deklaracji zgodności jest dostępna na stronie www.primobydoro.com/support. 
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Gwarancja 

 

Jeśli potrzebujesz pomocy podczas konfiguracji lub użytkowania telefonu komórkowego, 

odpowiednie dane kontaktowe znajdziesz na następującej stronie internetowej: 

www.primobydoro.com/support. 

 

Jeśli wykryjesz wadę wynikającą z wad produkcyjnych i/lub materiałowych w ciągu 24 miesięcy (w 

przypadku baterii w ciągu 6 miesięcy) od zakupu, skontaktuj się ze sprzedawcą. Gwarancja nie 

obejmuje niewłaściwego obchodzenia się lub nieprzestrzegania informacji zawartych w niniejszej 

instrukcji obsługi, ingerencji w urządzenie wykonanej przez sprzedawcę lub użytkownika (np. 

instalacje, pobieranie oprogramowania,…) oraz całkowitej utraty. Ponadto nie dotyczy wnikania 

płynów, użycia siły, braku konserwacji, nieprawidłowej obsługi lub innych okoliczności 

spowodowanych przez użytkownika. 

 

Nie dotyczy to również awarii spowodowanych przez burzę lub jakiekolwiek inne wahania napięcia. 

Producent zastrzega sobie w takim przypadku prawo do obciążenia klienta kosztem wymiany lub 

naprawy. W przypadku części zużywających się, takich jak baterie, klawiatura lub obudowa, 

obowiązuje ograniczona gwarancja 6 miesięcy. Niniejsza gwarancja nie obejmuje instrukcji i 

ewentualnie dostarczonego oprogramowania. 

 

Informacje dotyczące utylizacji 
 
a)Produkt 
 
 

 
Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami  
gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z  
odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji  
oddzielnie 
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b) Akumulatory  
 

 
Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie  dotyczące baterii i   

 

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie. 

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione. 

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie  

odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm,  

Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład  

pod symbolem kosza na  śmieci po lewej stronie). 
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