
 

 

Ładowarka USB, 2 porty 
 

 

Instrukcja obsługi 
31813 



Podstawowe parametry 

Waga 65g 
Wymiary 45 x 26 x 89mm 
Wejście 100-240 V 

50/60 Hz 
Wyjście Łącznie 5 V/4 A

Typ-C™: maks. 5 V/3 A 
Port USB: maks. 5 V/2,4 A

Temp. pracy -10 do 35°C 
Certyfikaty CE 

 

Sposób ładowania 
1. Podłącz ładowarkę do gniazdka o napięciu 100-240V. Ładowarka 

ścienna USB (31813) firmy ednet jest gotowa do użytku. 
2. Ładowarka posiada wyjścia USB typu C i USB typu A, do których można 

podłączyć przewód USB ładowanego urządzenia. Ładowarka zapewnia 
jednoczesne ładowanie 2 urządzeń prądem DC 5 V/4 A. 

 

Zgodność 
Ładowarka jest kompatybilna z urządzeniami iPad®/iPhone®, 
smartfonami/tabletami z systemem Android lub innymi systemami 
operacyjnymi, przenośnymi głośnikami, kamerami itp. 
 

* Wszystkie wymienione powyżej nazwy marek i logo to znaki towarowe lub 
zarejestrowane znaki towarowe będące własnością odpowiednich firm. 

 

Zawartość opakowania 
 
 1 jednostka główna    
 1 instrukcja użytkowania 

 



Konserwacja 
Aby przedłużyć cykl użytkowania produktu, należy postępować zgodnie z 
poniższymi wskazaniami: 
 Urządzenie przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i 

substancji żrących. 
 Nie rozkładać na części. 
 Przechowywać w miejscu, które nie jest ani zbyt gorące, ani zbyt 

zimne. 
 Nie stukać i nie uderzać w urządzenie. 

 

Wszystkie urządzenia pomyślnie przeszły testy i kontrolę jakości. Jeśli 
jednak urządzenie nagrzewa się zbyt mocno, jest niesprawne, uszkodzone 
lub wystąpiły inne problemy, należy przestać korzystać z urządzenia i 
skontaktować się z przedstawicielem handlowym lub z firmą ednet. 
 
Wykorzystane symbole: Tylko do użytku domowego 

 
 


