SIEMENS

Karta informacyjna 5SP3835-3
Main miniature circuit breaker (SHU), 3x 1-pole, E 35, 400V

Nazwa markowa produktu SENTRON

oznaczenie produktu Wytacznik nadmiarowo-pradowy

wykonanie produktu Gtéwny wytacznik nadmiarowo-pradowy

wykonanie urzadzenia blokujgcego wbudowana zasuwa blokujgca, mozliwos¢ zablokowania za

pomocg zamka, plomby drucianej i opaski kablowe;j

Ogodlne dane techniczne

liczba biegunow 3
liczba biegundéw / uwaga 3P
klasa charakterystyki wyzwalania E
zywotnos$¢ mechaniczna (liczba cykli tagczeniowych) / 20 000
typowy

kategoria przepieciowa \Y
napiecie izolacji / wartos¢ znamionowa 690 V
wytrzymatos¢ na napigcie udarowe / warto$¢ 6 kV
zZnamionowa

Napiecie zasilania

5SP3835-3 Zmiany zastrzezone
Strona 1/ 5 15.09.2019 © Copyright Siemens


https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_24834

prad / przy AC / warto$¢ znamionowa 35A
napiecie zasilajgce / przy AC / warto$¢ znamionowa 400 V

napiecie robocze / warto$¢ znamionowa

® minimalny 110V

® maksymalny 440V
czestotliwos¢ napiecia zasilajgcego / wartosé 50 Hz
znamionowa

Klasa ochrony
Stopien ochrony IP IP40, z podtgczonymi przewodami

Zdolnos¢ przetaczania
zdolnos¢ taczeniowa pradu

® wartos¢ znamionowa 25 kKA

® zgodnie z EN 60898 / warto$¢ znamionowa 25 kA

Rozpraszanie
Strata mocy [W] / w przypadku wartosci znamionowej 6,9 W
pradu / w przypadku AC / w stanie rozgrzanym / na
biegun

mozliwos$¢ zainstalowania Budownictwo mieszkaniowe / infrastruktura

Szczegoty produktu
element sktadowy produktu

® zasilanie do zacisku ramowego Tak
® zaciski nasadzane Tak
wiasciwos¢ produktu

e wtasciwosci wytacznika gtéwnego zgodnie zEN  Tak
60204-1

® mozliwos$¢ plombowania Tak

Wyswietlacz i dziatanie
wykonanie wskaznika / dla wskazywania pofozenia WYL. = zielony, WL. = czerwony
taczeniowego

Potaczenia
® przekrdj mozliwego do podtgczenia przewodu /
zacisku ramowego

— jednozytowy 2,5 ... 50 mm?

— wielozytowy 2,5 ... 50 mm?
® przekroj mozliwego do podtgczenia przewodu

— jednozytowy 2,5 ... 50 mm?

— wielozytowy 2,5 ... 50 mm?

® przekrdj mozliwego do podtaczenia przewodu / 2,5 ... 50 mm?
typu linka / z tulejkg kablowg

pozycja / kabla przytaczeniowego zasilania Dowolny
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Konstrukcja mechaniczna

wysokosé 128 mm

gtebokosé 76,3 mm

gtebokos¢ / obudowy 76,3 mm

liczba jednostek podziatu szerokosci 4,5

rodzaj montazu / pozostaty montaz / uwaga na szynie montazowej 35 mm wg EN 60715
masa netto 10509

Warunki srodowiskowe
odpornos$¢ na wstrzasy 30 g, co najmniej 3 uderzenia, dlugos¢ uderzenia 11 ms

wytrzymatos¢ zmeczeniowa / zgodnie z IEC 60068-2- 2 g, 20 cykli czestotliwosci 5 do 150 do 15 Hz
6

temperatura otoczenia -25 ... +55°C
® podczas magazynowania -40 ... +70 °C
Certyfikaty
oznaczenie $rodkow roboczych
® zgodnie z DIN EN 61246-2 F
® zgodnie z IEC 81346-2:2009 F
General Product Approval Declaration of Conformity
VDE EG-Konf.

Wiecej informac;ji

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SP3835-3

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SP3835-3

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SP3835-3

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pl/ps/5SP3835-3/Certificate?ct=439&ci=500&cao=587
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pl/ps/5SP3835-3/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SP3835-3
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SP3835-3
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SP3835-3
http://www.siemens.com/cax
http://www.siemens.com/specifications
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