SIEMENS

Karta informacyjna 58Y7616-7
Miniature circuit breaker 400 V 15kA, 3+N-pole, C, 16A, D=70 mm

Wersja
Nazwa markowa produktu SENTRON
oznaczenie produktu Wytacznik nadmiarowo-pradowy

Ogodlne dane techniczne

liczba biegunow 4
liczba biegundéw / uwaga 3P+N
klasa charakterystyki wyzwalania C

zywotnos$¢ mechaniczna (liczba cykli tagczeniowych) / 10 000
typowy
kategoria przepieciowa Il

Napiecie
napiecie izolacji

® przy pracy jednofazowej / przy AC / warto$¢ 440V
znamionowa
® przy pracy wielofazowej / przy AC / warto$é¢ 440V
znamionowa

napiecie zasilajgce / przy pracy jednofazowej / przy 230V

AC / warto$¢ znamionowa
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=P_I201_XX_04737

Napiecie zasilania
rodzaj napiecia AC

prad / przy AC / warto$¢ znamionowa 16 A
napiecie zasilajgce

® przy AC / warto$¢ znamionowa 400V
napiecie robocze

® przy DC / warto$¢ znamionowa / maksymalny 2V
czestotliwos$¢ napiecia zasilajgcego

® wartos¢ znamionowa 50/60 Hz

Klasa ochrony
Stopien ochrony IP IP20, z podtgczonymi przewodami

Zdolnosé przetgczania
zdolnos¢ taczeniowa pradu

® przy DC / zgodnie z IEC 60947-2 / wartos¢ 15 kA
Znamionowa
® zgodnie z EN 60898 / warto$¢ znamionowa 15 kA

® zgodnie z IEC 60947-2 / warto$¢ znamionowa 25 kA

klasa ograniczenia energii 3

Rozpraszanie
Strata mocy [W] / w przypadku wartosci znamionowej 1,6 W
pradu / w przypadku AC / w stanie rozgrzanym / na
biegun
mozliwosc¢ zainstalowania Budowa maszyn / przemyst

Szczegoty produktu
funkcja produktu / roztgczany tor N Tak

wyposazenie produktu / ochrona przed dotykiem Tak
element sktadowy produktu
® zacisk wielofunkcyjny u gory Tak
® zacisk wielofunkcyjny u dotu Tak
wiasciwos$é produktu

o whasciwosci wytgcznika gtownego zgodnie z EN  Tak

60204-1

® bezhalogenowy Tak

® mozliwo$¢ plombowania Tak

® bezsilikonowy Tak
rozszerzenie produktu / mozliwos¢ instalacji / Tak

wyposazenie dodatkowe

Zwarcie
zdolnos¢ wytgczeniowa prgdu zwarciowego (lcn)

® przy AC / zgodnie z UL 10077 i CSA C22.2 nr 5 kA
235
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Potaczenia
® przekrdj mozliwego do podtgczenia przewodu

— jednozytowy 0,75 ... 35 mm?
— wielozytowy 0,75 ... 35 mm?

® przekrdj mozliwego do podiaczenia przewodu / 0,75 ... 25 mm?
typu linka / z tulejkg kablowg

numer AWG / jako zakodowany przekrgj 18 ... 4
przytaczanego przewodu

moment dokrecenia [Ibf-in] / przy zacisku $rubowym 22 ... 31 Ibfiin
moment dokrecenia / przy zacisku Srubowym 2,5...3,5Nm
pozycja / kabla przytagczeniowego zasilania dowolnie

Konstrukcja mechaniczna

wysokos¢ 90 mm

szerokosc 72 mm

gtebokos¢ 76 mm

gtebokosé montazowa 70 mm

liczba jednostek podziatu szerokosci 4

rodzaj montazu System szybkomocujacy
pozycja montazowa Dowolny

masa netto 604 g

Warunki srodowiskowe

temperatura otoczenia -40 ... +70 °C
® podczas magazynowania -40 ... +75°C
Certyfikaty
oznaczenie $rodkow roboczych
® zgodnie z DIN EN 61246-2 F

® zgodnie z IEC 81346-2:2009
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General Product Approval

ccC VDE RCM

Miscellaneous

Declaration of Shipping Approval Railway
Conformity
) Confirmation
& sk loyds
EG-Konf. LRS
Railway

Vibration and Shock

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SY7616-7

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SY7616-7

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SY7616-7

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pl/ps/5SY7616-7/Certificate?ct=439&ci=458&cao=548
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pl/ps/5SY7616-7/Certificate?ct=439&ci=476&cao=560
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pl/ps/5SY7616-7/Certificate?ct=439&ci=499&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pl/ps/5SY7616-7/Certificate?ct=439&ci=500&cao=587
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pl/ps/5SY7616-7/Certificate?ct=439&ci=4242&cao=591
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pl/ps/5SY7616-7/Certificate?ct=439&ci=502&cao=591
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pl/ps/5SY7616-7/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pl/ps/5SY7616-7/Certificate?ct=446&ci=449&cao=538
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pl/ps/5SY7616-7/Certificate?ct=446&ci=455&cao=543
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pl/ps/5SY7616-7/Certificate?ct=446&ci=480&cao=566
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pl/ps/5SY7616-7/Certificate?ct=446&ci=490&cao=576
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pl/ps/5SY7616-7/Certificate?ct=3151&ci=454&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pl/ps/5SY7616-7/Certificate?ct=3151&ci=3152&cao=553
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SY7616-7
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SY7616-7
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SY7616-7
http://www.siemens.com/cax
http://www.siemens.com/specifications
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_18119
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_15623
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