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Figure similar

Stycznik pomocniczy, 40E, EN 50011, 4 NO, przytagcze $rubowe
mozliwo$¢ natozenia diody lub warystora DC 24 V uruchamianie DC,
1,2W brak mozliwosci zwiekszenia stykéw pomocniczych

oznaczenie typu produktu 3TH2
Wielkos¢ stycznika 0
stopien ochrony IP od przodu 1P20
oznaczenie $rodkéw roboczych zgodnie z DIN 40719 K
i IEC 204-2 zgodnie z IEC 750
oznaczenie $rodkow roboczych zgodnie z IEC K
81346-2:2009
oznaczenie $srodkéw roboczych zgodnie z DIN EN K
61246-2
rodzaj napiecia zasilajgcego napiecia sterujgcego DC
zasilajgce napiecie sterujgce przy DC
e warto$¢ znamionowa 24V
liczba zestykéw rozwiernych dla stykéw 0
pomocniczych
® zwtoczny 0
® styk zwtoczny 0
® fgczenie bezprzerwowe 0
liczba zestykow zwiernych dla stykéw pomocniczych 4
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® zwitoczny
® styk wyprzedzajacy

® f3czenie bezprzerwowe

o O o o

liczba zestykow przetacznych dla stykow
pomocniczych

Oznaczenia numerowe i literowe dla elementéw 40 E
taczeniowych
prad roboczy przy AC-15
® przy 230 V warto$é znamionowa 4A
® przy 400 V warto$¢ znamionowa 3A
wysoko$é 48 mm
szeroko$é 45 mm
gtebokos¢ 68 mm
wykonanie przytacza elektrycznego dla obwodu Przytacze srubowe

pomocniczego i obwodu pradu sterowania

Wartos¢ B10 z wysokim wspotczynnikiem 400 000; Z 0,3 x le
przywotania zg. z SN 31920

Warto$é T1 dla testowego interwatu lub czasu zycia 20y

zgodnie z IEC 61508

ochrona przeciwdotykowa przed porazeniem pradem Ochrona przed dotknieciem palcem
elektrycznym

Information- and Downloadcenter
www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3TH2040-0F B4

CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH2040-0FB4

Service&Support
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH2040-0FB4

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH2040-0FB4&lang=en

Charakterystyka: Zachowanie wyzwalania, I’t, prgd przewodzenia
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH2040-0FB4/char

Charakterystyka (na przyktad Zycie elektryczne, Czestotliwosé przetgczania
http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TH2040-0F B4&objecttype=14&gridview=view1
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