DIGITUS'/

USB Type-C™ - adapter HDMI + VGA

Instrukcja uzytkowania
DA-70858



1.0 WPROWADZENIE

Adapter wideo USB Type-C™na HDMI + VGA rozbudowuje urzgdzenie
USB-C™ o dwa ztgcza wideo (HDMI, VGA). Podtgcz dodatkowy telewizor,
monitor do notebooka lub prowadz prezentacje poprzez projektor.
Maksymalna rozdzielczos¢ to UHD (4K/30 Hz). Moze obstugiwaé
dodatkowy monitor, o ile podtaczone sg dwa monitory — priorytetem
jest ztgcze HDMI. Adapter wideo nadaje sie do wszystkich systemow
operacyjnych: Windows, Mac, Google Chrome.

Uwaga: Jezeli podtgczone sg dwa wyjscia, wowczas tylko jedno wyjscie
moze odbierac sygnat wejsciowy. Kolejno$¢ priorytetu to: HDMI, VGA

2.0 WLASCIWOSCI

* Obstuga wejscia Type-C, wyjscia HDMI i VGA

* Type-C™ obstuguje wtyczke odwracalng

* Obstuga rozdzielczosci HDMI do 4K/30 Hz, UHD

* Obstuga przepustowosci HDMI 9 GB/s

* Obstuga rozdzielczosci VGA do 1920x1200/60 Hz, Full HD
* Obstuga standardu Plug & Play




3.0 SPECYFIKACIE

Ztacze wejscia/wyjscia

Wejscie 1x wtyczka USB-C™
Wyjscie 1x gniazdo HDMI
1x gniazdo VGA
Rozdzielczos¢
HDMI do 4K/30 Hz, UHD
VGA do 1920x1200/60 Hz, Full HD
Parametry fizyczne
Wymiary 60x42 x 15 mm
Srodowisko
Temperatura robocza 0°C~45°C
Wilgotnos¢ robocza 10-85% RH (bez kondensacji)
Temperatura sktadowania -10°C~ 70°C
Wilgotnos¢ sktadowania 5-90% RH (bez kondensacji)
Wymagania zasilania
Zasilanie Zasilanie magistrali przez USB-C™

4.0 ZAWARTOSC OPAKOWANIA

Przed rozpoczeciem korzystania zniniejszego urzadzenia nalezy
sprawdzi¢ zawarto$¢ opakowania i upewnic sie, czy znalazty sie w nim
nastepujgce elementy:

* 1xurzadzenie gtéwne

* Ixinstrukcja uzytkowania

5.0 OBStUGA

1) Podtacz wtyczke USB-C™ tego produktu do komputera
2) Podtacz gniazdo HDMI tego produktu do monitora HDMI
3) Podtacz gniazdo VGA tego produktu do monitora VGA




6.0 SCHEMAT POtACZEN

Przewdéd HDMI
Przewdd VGA

Wyswietlacz ze Wyswietlacz ze MacBook
ztaczem HDMI ztgczem VGA



