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Dziękujemy za wybranie tego instrumentu z TFA. 
 
1. Przed użyciem tego produktu 
 
• Upewnij się, że dokładnie przeczytałeś instrukcję obsługi. Te informacje pomogą Ci zapoznać się z 
nowym urządzeniem, poznać wszystkie jego funkcje i części, znaleźć ważne szczegóły dotyczące 
pierwszego użycia i sposobu obsługi oraz uzyskać porady w przypadku awarii. 
• Postępowanie i przestrzeganie instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji zapobiegnie uszkodzeniu 
instrumentu i utracie uprawnień wynikających z wad wynikających z niewłaściwego użytkowania. 
• Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku 
nieprzestrzegania tych instrukcji. Ponosimy również odpowiedzialność za wszelkie nieprawidłowe 
odczyty lub wynikające z nich konsekwencje. 
• Proszę zwrócić szczególną uwagę na wskazówki bezpieczeństwa! 
• Prosimy o zachowanie tej instrukcji obsługi na przyszłość. 
 
2. Zawartość dostawy 
• Bezprzewodowa stacja pogodowa (stacja bazowa) 
• Nadajnik zewnętrzny (nr kat. 30.3237.02) 
•  Instrukcja obsługi 
 
 
 
 



                                                                                                                               

Strona 4 z 14 
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska 

Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. 
www.conrad.pl 

www.conrad.pl 

3. Zakres zastosowania i wszystkie zalety nowego instrumentu na pierwszy rzut oka 
 
• Przesyłanie temperatury i wilgotności zewnętrznej przez maksymalnie 3 czujniki (maks. 60 m) 
• Temperatura i wilgotność w pomieszczeniu 
• Wskaźniki trendów 
• Alarm temperatury 
• Animowana prognoza pogody z symbolami 
• Zegar sterowany radiowo z datą i dniem tygodnia (7 języków) 
• Dwa czasy alarmu 
• Funkcja drzemki z regulowanym interwałem 
• Podświetlenie LCD z 2 poziomami jasności po naciśnięciu przycisku lub na stałe z zasilaczem (brak w 
zestawie) 
 
4. Dla własnego bezpieczeństwa 
 
• Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do wyżej opisanych zastosowań. Należy go używać 
wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. 
• Nieautoryzowane naprawy, zmiany lub zmiany produktu są zabronione. 
 
Przy korzystaniu z urządzenia z adapterem należy pamiętać o następujących kwestiach (adapter nie 
jest dołączony). 
Uwaga! Ryzyko porażenia prądem! 

 
 
• Podłączaj stację bazową tylko do gniazdka sieciowego zainstalowanego zgodnie z przepisami 
bezpieczeństwa elektrycznego i przy napięciu sieci 230V! 
Gniazdko sieciowe musi znajdować się w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne. 
• Stacja bazowa i zasilacz nie mogą mieć kontaktu z wodą lub wilgocią. Nadaje się tylko do użytku w 
pomieszczeniach. 
• Nie używaj urządzenia, jeśli obudowa lub zasilacz są uszkodzone. 
• Trzymaj urządzenie w miejscu niedostępnym dla osób (w tym dzieci), które nie mogą w pełni 
docenić potencjalnego ryzyka związanego z obsługą sprzętu elektrycznego. 
• Natychmiast odłącz urządzenie od zasilania, jeśli wystąpi jakikolwiek błąd lub jeśli urządzenie nie 
będzie używane przez dłuższy czas. 
• Używaj tylko odpowiedniego uniwersalnego zasilacza o napięciu wyjściowym 5 V DC. 
• Poprowadź kabel sieciowy, aby nie miał kontaktu z ostrymi lub gorącymi przedmiotami. 
 
Uwaga! 
Ryzyko zranienia: 

 
 
• Trzymaj te urządzenia i baterie poza zasięgiem dzieci. 
• Baterie zawierają szkodliwe kwasy i mogą być niebezpieczne w przypadku połknięcia. Połknięcie 
baterii może prowadzić do poważnych poparzeń wewnętrznych i śmierci w ciągu dwóch godzin. Jeśli 
podejrzewasz, że bateria mogła zostać połknięta lub w inny sposób złapana w ciele, natychmiast 
zasięgnij pomocy medycznej. 
• Baterii nie wolno wrzucać do ognia, zwierać, rozbierać na części ani ładować. Ryzyko wybuchu! 
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• Niski poziom naładowania baterii należy wymienić jak najszybciej, aby zapobiec uszkodzeniom 
spowodowanym przez wyciek. Nigdy nie używaj kombinacji starych i nowych baterii razem, ani 
baterii różnych typów. Podczas obchodzenia się z wyciekającymi akumulatorami noś rękawice 
ochronne i okulary ochronne odporne na chemikalia. 
 
Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu 

 
 
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalne temperatury, wibracje lub wstrząsy. 
• Chroń produkt przed wilgocią. 
• Nadajnik zewnętrzny jest bryzgoszczelny, ale nie wodoszczelny. Po ustawieniu na zewnątrz wybierz 
zacienione i suche miejsce dla czujnika. 
 
5. Elementy 
5.1 Bezprzewodowa stacja pogodowa (stacja bazowa) 
A: Wyświetlacz (ryc. 1) 
Lewy wyświetlacz: 
 
A 1: Temperatura zewnętrzna 
A 2: Wskaźnik trendu 
A 3: Symbole alarmu temperatury 
A 4: Symbol odbioru nadajnika 
A 5: kanał 1,2,3 
A 6: Symbol okręgu dla automatycznie zmieniającego się kanału 
A 7: Symbol baterii nadajnika 
A 8: Wilgotność na zewnętrzna 
 
Środkowy wyświetlacz: 
 
A 9: Symbol drzemki 
A 10: Symbole pogody 
A 11: symbol odbioru DCF 
A 12: Czas 
A 13: Data i dzień tygodnia 
A 14: Alarm 1 + 2 
 
Prawy wyświetlacz: 
 
A 15: Wskaźnik trendu 
A 16: Temperatura wewnętrzna 
A 17: Wilgotność w pomieszczeniu 
A 18: Symbole alarmu temperatury 
A 19: Symbol baterii stacji bazowej 
 
B: Przyciski (rys. 2): 
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B 1: przycisk DOWN ( w dół)  
B 2: przycisk MODE (trybu ) 
B 3: Przycisk SNOOZE / LIGHT (drzemki / podświetlenia)  
B 4: przycisk CHANNEL (kanału ) 
B 5: przycisk UP (w górę)  
B 6: Przycisk ALERTS 
B 7: przycisk ALARM 
 
C: Obudowa (ryc. 2): 
 
C 1: Otwory do montażu na ścianie 
C 2: Komora baterii 
C 3: Stojak (rozkładany) 
C 4: Złącze zasilacza 
 
5.2 Nadajnik zewnętrzny (rys. 3): 
 
D 1: Lampka sygnalizacyjna LED 
D 2: Komora baterii 
D 3: Przełącznik kanałów CH 1/2/3 
D 4: Otwór do montażu na ścianie 
 
6. Wprowadzenie 
 
• Umieść stację bazową i nadajnik na stole w odległości około 1,5 metra od siebie. Unikaj 
przebywania w pobliżu możliwych źródeł zakłóceń, takich jak urządzenia elektroniczne i sprzęt 
radiowy. 
• Usuń folię ochronną z wyświetlacza stacji bazowej. 
• Otwórz komorę baterii z tyłu stacji bazowej. 
• Włóż trzy nowe baterie AAA 1,5 V do komory baterii. Upewnij się, że polaryzacja jest prawidłowa. 
• Zamknij ponownie komorę baterii. 
• Urządzenie powiadomi Cię sygnałem dźwiękowym, a wszystkie segmenty zostaną wyświetlone na 
chwilę. 
• Opcjonalnie: Aby uzyskać stałe podświetlenie i oszczędzać energię baterii, możesz obsługiwać 
stację bazową za pomocą odpowiedniego źródła zasilania. 
 
6.1 Wkładanie baterii do zewnętrznego nadajnika / Odbiór wartości zewnętrznych 
 
• Zsuń pokrywę komory baterii nadajnika. 
• Włóż dwie nowe baterie 1,5 V AAA do komory baterii nadajnika zewnętrznego. Upewnij się, że 
polaryzacja jest prawidłowa. Lampka sygnalizacyjna LED miga. 
• Stacja bazowa automatycznie rozpoczyna skanowanie sygnałów w celu zarejestrowania 
zewnętrznego nadajnika na kanale 1 po włożeniu baterii. Symbol odbioru nadajnika miga. 
• Gdy tylko stacja bazowa odbierze wartości zewnętrzne, wartości zostaną wyświetlone na stałe. 
• Jeśli odbiór wartości zewnętrznych nie powiedzie się w ciągu trzech minut, na wyświetlaczu pojawi 
się „- -”. Sprawdź baterie i spróbuj ponownie. Sprawdź, czy jest jakieś źródło zakłóceń. 
• Można również później ręcznie uruchomić wyszukiwanie nadajnika zewnętrznego (na przykład, gdy 
nadajnik zewnętrzny zostanie zgubiony lub baterie zostaną wymienione). 
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk CHANNEL na stacji bazowej przez trzy sekundy. 
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• „- -” pojawia się na wyświetlaczu wartości zewnętrznych, a symbol odbioru miga. 
• Po udanej instalacji ostrożnie zamknij komorę baterii nadajnika zewnętrznego 6 
 
6.2 Odbiór sygnału częstotliwości DCF 
 
• Po odebraniu wartości zewnętrznych zegar będzie teraz skanować sygnał częstotliwości DCF, a 
symbol DCF zacznie migać na wyświetlaczu.  
• Po pomyślnym odebraniu kodu czasowego po 3-8 minutach czas, data, dzień tygodnia i symbol DCF 
będą stale wyświetlane na wyświetlaczu. 
• Odbiór DCF odbywa się zawsze o 1:00, 2:00 i 3:00 rano. Jeśli odbiór nie zostanie pomyślnie 
odebrany o godzinie 3:00, dalsze próby zostaną podjęte do godziny 5:00. 
• Możesz także ręcznie włączyć odbiór DCF  
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk DOWN przez 3 sekundy. 
• Symbol odbioru DCF zacznie migać. 
• Naciśnij ponownie przycisk DOWN, aby wyłączyć odbiór czasu DCF. Symbol odbioru DCF znika. 
• Ważne: Urządzenia nie można obsługiwać podczas odbioru sygnału czasowego DCF. 
• Istnieją trzy różne stany odbioru: 
 

miga - odbiór jest aktywny 

miga - sygnał został znaleziony 

 świeci się na stałe - odbiór jest bardzo dobry 
 
• Jeśli zegar nie może wykryć sygnału DCF (np. z powodu zakłóceń, odległości nadawania itp.), Czas 
można ustawić ręcznie. 
• Zegar będzie wtedy działał jak normalny zegar kwarcowy. (patrz: Ustawienia ręczne). 
 
6.3 Uwagi na temat czasu sterowanego radiowo 
 
Podstawą czasu dla czasu sterowanego radiowo jest atomowy zegar cezowy obsługiwany przez 
Physikalisch Technische Bundesanstalt z siedzibą w Brunszwiku (Brunszwik), Niemcy. Ma odchylenie 
czasowe mniejsze niż jedna sekunda na milion lat. Czas jest kodowany i przesyłany z Mainflingen koło 
Frankfurtu za pomocą sygnału częstotliwości DCF-77 (77,5 kHz) i ma zasięg transmisji około 1500 km. 
Twój zegar radiowy odbiera sygnał, konwertuje go i zawsze pokazuje dokładny czas. Dostosowanie do 
czasu letniego (czas letni / zimowy) odbywa się automatycznie. Jakość odbioru zależy głównie od 
lokalizacji geograficznej. Zwykle nie powinno być problemów z odbiorem w promieniu 1500 km 
wokół Frankfurtu. 
 
Dlatego zwróć uwagę na następujące kwestie: 
 
• Zalecana odległość od wszelkich zakłócających źródeł, takich jak ekrany komputerów lub 
telewizory, wynosi co najmniej 1,5 - 2 metry. 
• W obrębie betonowych ścian (wzmocnionych stalą), takich jak piwnice, odbierany sygnał jest 
naturalnie osłabiony. W skrajnych przypadkach umieść urządzenie blisko okna, aby poprawić odbiór. 
• W nocy zakłócenia atmosferyczne są zwykle mniej dotkliwe, a odbiór jest możliwy w większości 
przypadków. Jeden dzienny odbiór jest wystarczający, aby utrzymać odchylenie dokładności poniżej 1 
sekundy. 
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7. Podświetlenie 
7.1 Zasilanie bateryjne 
 
• Naciśnij dowolny przycisk, aby tymczasowo włączyć podświetlenie. 
• Możesz wybrać jeden z dwóch poziomów jasności za pomocą przycisku SNOOZE / LIGHT (HI / LO). 
• Naciśnij przycisk SNOOZE / LIGHT, aby na krótko włączyć podświetlenie. Domyślne ustawienie to HI. 
• Naciśnij ponownie przycisk SNOOZE / LIGHT, aby przyciemnić podświetlenie. 
 
7.2. Działanie adaptera (opcjonalnie) 
 
• Uwaga: Ciągłe podświetlane podświetlenie działa tylko podczas korzystania z zasilacza. 
• Naciśnij raz przycisk SNOOZE / LIGHT, aby przyciemnić podświetlenie. 
• Naciśnij jeszcze raz przycisk SNOOZE / LIGHT, aby wyłączyć podświetlenie. 
• Sekwencja jest pokazana następująco: HI - LOW - OFF. 
 
8. Działanie 
 
• Urządzenie automatycznie wyjdzie z trybu ustawień, jeśli przez kilka sekund nie zostanie naciśnięty 
żaden przycisk. 
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk UP lub DOWN w trybie ustawień dla trybu szybkiego. 
 
8.1 Ustawienia ręczne 
 
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE w trybie normalnym przez trzy sekundy, aby przejść do trybu 
ustawień. 
• Strefa czasowa (00 = domyślna) będzie migać na wyświetlaczu. 
• Naciśnij przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby dokonać korekty strefy czasowej (+ 12 / -12). 
• Korekta strefy czasowej jest potrzebna w krajach, w których można odbierać sygnał DCF, ale strefa 
czasowa różni się od czasu DCF (np. + 1 = jedna godzina plus). 
• Naciśnij przycisk MODE, aby wprowadzić ustawienia w następującej kolejności: godzina, minuty, 
rok, miesiąc, dzień i język dnia tygodnia. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby ustawić. 
• Potwierdź ustawienie przyciskiem MODE. 
• Ręcznie ustawiony czas jest nadpisywany po pomyślnym odebraniu sygnału czasu DCF. 
 
8.1.1 Ustawienie języka dnia tygodnia 
 
• W trybie ustawień można wybrać język dnia tygodnia. 
• Naciśnij przycisk UP lub DOWN. 
• Na wyświetlaczu pojawia się: niemiecki - GER (domyślnie), francuski - FRE, włoski - ITA, holenderski 
- DUT, hiszpański - SPA, duński - DAN i angielski - ENG. 
• Potwierdź ustawienie przyciskiem MODE. 
 
 
8.2 Ustawienia systemu na 24 lub 12 godzin 
 
• W trybie normalnym możesz wybrać system 12 HR lub 24 HR. 
• Naciśnij przycisk DOWN. 
• W systemie 12-HR na wyświetlaczu pojawia się PM (po południu). 
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8.3 Ustawienie jednostki temperatury 
 
• W trybie normalnym można zmieniać pomiędzy ° C (Celsjusz) lub ° F (Fahrenheit) jako jednostkę 
temperatury. 
• Naciśnij przycisk UP 
 
9. Funkcja budzika 
 
• Naciśnij przycisk MODE w trybie normalnym. 
• AL1 i 6:00 (domyślnie) lub ostatni ustawiony czas alarmu pojawiają się na wyświetlaczu. 
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE przez 3 sekundy. 
• Cyfra godziny zaczyna migać. 
• Naciśnij przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby ustawić godziny. 
• Naciśnij ponownie przycisk MODE, aby ustawić minuty za pomocą przycisku UP lub DOWN. 
• Naciśnij przycisk MODE, aby powrócić do trybu normalnego. 
• Naciśnij dwukrotnie przycisk MODE w trybie normalnym. 
• AL2 i 0:00 (domyślnie) lub ostatni ustawiony czas budzenia pojawiają się na wyświetlaczu. 
• W razie potrzeby ustaw drugi czas alarmu w ten sam sposób  
• Naciśnij przycisk ALARM w trybie normalnym, aby włączyć lub wyłączyć odpowiednią funkcję 
alarmu. 
• Symbol alarmu (AL1 / AL2) pojawia się / znika na wyświetlaczu. 
• Gdy alarm jest włączony, alarm zaczyna dzwonić po osiągnięciu ustawionego czasu alarmu. Symbol 
alarmu zacznie migać. 
• Naciśnij dowolny przycisk, aby zatrzymać alarm. 
• Jeśli alarm nie zostanie zatrzymany ręcznie, dźwięk alarmu wyłączy się automatycznie po dwóch 
minutach i zostanie ponownie włączony o tej samej godzinie następnego dnia. 
• Symbol alarmu pozostaje na wyświetlaczu. 
• Gdy zadzwoni budzik, naciśnij przycisk SNOOZE / LIGHT, aby włączyć funkcję drzemki. 
• Pojawi się Zz i alarm zostanie przerwany na ustawiony czas. 
• Naciśnij dowolny przycisk, aby wyłączyć funkcję drzemki. 
• Symbol Zz zniknie. 
 
9.1 Ustawienie interwału drzemki 
 
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk SNOOZE / LIGHT w trybie normalnym przez trzy sekundy, aby przejść 
do trybu ustawień. 
• 05 (domyślnie) lub ostatnio ustawiony interwał drzemki pojawia się na wyświetlaczu. 
• Naciśnij przycisk GÓRA lub DÓŁ, aby ustawić minuty (3-20) dla funkcji drzemki. 
• Potwierdź ustawienie przyciskiem MODE. 
 
10. Strzałki trendu 
 
• Strzałki trendu wskazują, czy wartości temperatury obecnie rosną, utrzymują się czy maleją. 
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11. Symbole prognozy pogody 
 
• Istnieje 6 różnych symboli pogodowych (słonecznie, lekkie zachmurzenie, zachmurzenie, 
deszczowo, burza i śnieg). 
• Prognoza pogody dotyczy zakresu od 12 do 24 godzin i wskazuje jedynie ogólny trend pogodowy. 
Na przykład, jeśli aktualna pogoda jest pochmurna, a wyświetlany jest symbol deszczu, nie oznacza 
to, że produkt jest wadliwy, ponieważ nie pada deszcz. Oznacza to po prostu, że ciśnienie powietrza 
spadło i pogoda będzie się pogarszać, ale niekoniecznie będzie padać . 
• Symbol słońca pojawia się również w gwiaździstą noc. 
 
12. Ustawienie alarmu temperatury zewnętrznej i wewnętrznej 
 
• Naciśnij przycisk ALERTS w trybie normalnym. 
• HI i 70 ° C (domyślnie) lub ostatnia ustawiona górna granica temperatury pojawia się na 
wyświetlaczu. 
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk ALERTS. 
• Wyświetlacz temperatury zacznie migać. 
• Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby ustawić żądany górny limit. 
• Potwierdź za pomocą przycisku ALERTS. 
• LO i -40 ° C (domyślnie) lub ostatnia ustawiona dolna granica temperatury pojawia się na 
wyświetlaczu. 
• Wyświetlacz temperatury zacznie migać. 
• Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby ustawić żądany dolny limit. 
• Potwierdź za pomocą przycisku ALERTS. 
• Ustaw górną i dolną granicę temperatury wewnętrznej w ten sam sposób. Zakres pomiarowy: 0 ° C 
.... + 50 ° C 
 
12.1 Włączanie i wyłączanie alarmu temperatury zewnętrznej i wewnętrznej 
 
• Naciśnij przycisk ALERTS w trybie normalnym. 
• HI i ostatnio ustawiona górna granica temperatury. 
• Naciśnij przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby włączyć lub wyłączyć funkcję alarmu. 
• Symbol alarmu pojawia się / znika obok HI. 
• Naciśnij przycisk ALERTS, aby przejść do dalszych funkcji ostrzegania i powrócić do normalnego 
trybu. 
 
12.2 W przypadku alarmu 
 
• W przypadku alarmu odpowiednia wartość będzie migać. Dźwięk alarmu włączy się ponownie przez 
4 sekundy w każdej minucie. 
• Zatrzymaj dźwięk alarmu za pomocą dowolnego przycisku. 
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13. Ustawienie i montaż stacji bazowej i nadajnika 
 
• Dzięki składanej podstawce z tyłu stację bazową można ustawić na dowolnej płaskiej powierzchni. 
• Dzięki otworom do montażu na ścianie z tyłu, stację bazową można zamontować na ścianie w 
odpowiednim miejscu. Upewnij się, że unikasz jakichkolwiek źródeł zakłóceń, takich jak ekrany 
komputerów, telewizory lub przedmioty z litego metalu. 
• Nadajnik zewnętrzny może być umieszczony na dowolnej płaskiej powierzchni lub ścianie 
zamontowany w odpowiednim miejscu za pomocą wieszaka z tyłu urządzenia. W przypadku 
ustawienia na zewnątrz wybierz zacienione i suche miejsce dla nadajnika. Bezpośrednie światło 
słoneczne może spowodować niepoprawny pomiar, a ciągła wilgotność niepotrzebnie uszkadza 
elementy elektroniczne. 
• Po wybraniu żądanej lokalizacji sprawdź, czy możliwa jest transmisja z urządzenia do stacji bazowej 
(zasięg transmisji do 60 m na otwartej przestrzeni). W solidnych ścianach, szczególnie tych z 
metalowymi częściami, można znacznie zmniejszyć zasięg transmisji. 
• W razie potrzeby wybierz inną pozycję nadajnika zewnętrznego i / lub stacji bazowej. 
 
14. Dodatkowe nadajniki zewnętrzne (opcjonalne) Nr kat. 30.3237.02 
 
• Jeśli posiadasz więcej niż jeden zewnętrzny nadajnik, wybierz inny kanał dla każdego z 
przełączników CH 1/2/3 w komorze baterii nadajnika. Włóż dwie nowe baterie 1,5 V AAA, zgodnie z 
ilustracją. Rozpocznij obsługę stacji bazowej lub ręcznie wyszukaj nadajnik zewnętrzny. 
• Wybierz odpowiedni nadajnik, naciskając przycisk CHANNEL. 
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk CHANNEL na stacji bazowej przez dwie sekundy. Ostatnio 
zarejestrowany nadajnik (kanał) zostanie skasowany i rozpocznie się wyszukiwanie nadajnika. 
• Wartości zewnętrzne i numer kanału zostaną wyświetlone na wyświetlaczu stacji bazowej. Jeśli 
zainstalowałeś więcej niż jeden nadajnik zewnętrzny, naciśnij przycisk CHANNEL na stacji bazowej, 
aby przełączać między kanałami 1 do 3. 
• Możesz także wybrać wyświetlanie kanału przemiennego. Naciśnij przycisk CHANNEL. Po ostatnim 
zarejestrowanym kanale (od 1 do 3) pojawi się symbol koła. Aby dezaktywować funkcję, naciśnij 
ponownie przycisk CHANNEL. 
• Po udanej instalacji ostrożnie zamknij komorę baterii nadajnika zewnętrznego. 
 
15. Pielęgnacja i konserwacja 
 
• Oczyść urządzenia miękką wilgotną ściereczką. Nie używaj rozpuszczalników ani środków do 
szorowania. 
• Wyjmij baterie, jeśli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas. 
• Przechowuj urządzenia w suchym miejscu. 
 
15.1 Wymiana baterii 
 
• Wymień baterie nadajnika zewnętrznego, gdy symbol baterii pojawi się na wyświetlaczu wartości 
zewnętrznych. 
• Wymień baterie stacji bazowej, gdy symbol baterii pojawi się na wyświetlaczu wartości 
wewnętrznych. 
• Proszę zwrócić uwagę: 
Po wymianie baterii należy przywrócić kontakt między nadajnikiem zewnętrznym a stacją bazową - 
zawsze wkładaj nowe baterie do obu urządzeń lub rozpocznij ręczne wyszukiwanie nadajnika. 
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16. Rozwiązywanie problemów 
 

PROBLEM ROZWIĄZANIE 

Brak wskazania na stacji bazowej Zasilanie bateryjne: 
 

➜ Upewnij się, że biegunowość baterii jest 
prawidłowa 

➜ Wymień baterie Działanie z zasilaczem: 

➜ Podłącz stację bazową do zasilacza 

➜ Sprawdź zasilacz 

Brak odbioru DCF ➜ Naciśnij i przytrzymaj przycisk DÓŁ przez 3 
sekundy, aby włączyć odbiór 

➜ Wybierz inne miejsce dla swojego produktu 

➜ Ustaw zegar ręcznie 

➜ Poczekaj na próbę odbioru w nocy 

➜ Sprawdź, czy nie ma żadnych źródeł zakłóceń. 

➜ Uruchom ponownie urządzenie zgodnie z 
instrukcją 

Brak odbioru zewnętrznego nadajnika 
Wyświetlenie „---” 

➜ Nie zainstalowano zewnętrznego nadajnika 

➜ Sprawdź baterie nadajnika zewnętrznego (nie 
używaj akumulatorów!) 

➜ Uruchom ponownie nadajnik i stację bazową 
zgodnie z instrukcją 

➜ Rozpocznij ręczne wyszukiwanie nadajnika 
zewnętrznego zgodnie z instrukcją obsługi 

➜ Wybierz inne miejsce dla nadajnika 
zewnętrznego i / lub stacji bazowej 

➜Zmniejsz odległość między nadajnikiem 
zewnętrznym a stacją bazową 

➜ Sprawdź, czy nie ma żadnych źródeł zakłóceń. 

Niepoprawne wskazanie ➜ Wymień baterie 

Wskazanie: LL / HH ➜ Poza zakresem pomiarowym 

 
 
Informacje dotyczące utylizacji 
 
 
a) Produkt 

 
Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami  
gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z  
odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji  
oddzielnie 
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b) Akumulatory  
 

 
Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie  dotyczące baterii i   

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie. 

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione. 

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie  

odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm,  

Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład  

pod symbolem kosza na  

śmieci po lewej stronie). 

Używane akumulatory mogą być zwracane do punktów  zbiórki w miejscowości, w sklepach lub  

gdziekolwiek są sprzedawane. Możesz w ten sposób spełnić swoje obowiązki ustawowe oraz  

przyczynić się do ochrony  

środowiska. 

W ten sposób spełniają Państwo obowiązki prawne i wnoszą wkład w ochronę środowiska. 

 

9. Dane techniczne 

Zakres pomiarowy wewnętrzny 

Temperatura ………………………………………………………………………………..... 0 ° C ... + 50 ° C (+32 ... + 122 ° F) 

Wilgotność ………………………………………………………………………………………………………....... 20% RH ~ 99% RH 

 

Zakres pomiarowy zewnętrzny 

Temperatura ...............................................................................- 40 ° C ... + 70 ° C (-40 ° F ... + 158 ° F) 

Wilgotność ...................................................................................................................... 20% ... 99% RH 

Dokładność temperatury ………………………………………………………………………........ ± 1 ° C ..0 ° C ... + 50 ° C 

Dokładność wilgotności ....................................................... ± 5% (25% ... 95% wilgotności względnej) 

Zakres ........................................................................................................... maks. 60 m (pole otwarte) 

Częstotliwość transmisji ………………………………………………………………………………………………………. 433 MHz 

Maksymalna moc częstotliwości radiowej ................................................................................. <10 mW 

 

Pobór energii: 

Stacja bazowa……………………………………………………………………………3 baterie 1,5 V AAA (brak w zestawie) 

Zasilacz sieciowy………………………………………………….. 230 V AC / 5,0 V DC min. 150mA (brak w zestawie) 

Nadajnik zewnętrzny………………………………………………………………... 2 baterie 1,5 V AAA (brak w 

zestawie) 

 

Stacja bazowa 

Wymiary …………………………………………………………………………………………………...... 214 x 27 (61) x 140 mm 

Waga ………………………………………………………………………………………………………...... 350 g (tylko urządzenie) 
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Nadajnik zewnętrzny 

Wymiary ........................................................................................................................ 49 x 25 x 84 mm 

Waga …………………………………………………………………………………………………………...... 38 g (tylko urządzenie) 

 

Żadna część tego podręcznika nie może być powielana bez pisemnej zgody TFA Dostmann. Dane 

techniczne są prawidłowe w momencie drukowania i zmiany bez uprzedniego powiadomienia. 

Najnowsze dane techniczne i informacje o tym produkcie można znaleźć na naszej stronie 

internetowej, wpisując po prostu numer produktu w polu wyszukiwania. 

 

Deklaracja zgodności UE Niniejszym TFA Dostmann oświadcza, że urządzenie radiowe typu 35.1151 

jest zgodne z dyrektywą 2014/53 / UE. 

 

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: 

www.tfa-dostmann.de 

E-mail: info@tfa-dostmann.de 

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Niemcy 
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