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Zdjecie produktu, Rzeczywisty
wyglad moze roznié sie od
przedstawionego na ilustracji.

ACT20M: smukite
* Bezpieczne i zajmujace niewiele miejsca (6 mm)
moduty do separacji i przetwarzania sygnatéw

* Szybki montaz zasilacza na szynie montazowej DIN
CH20M

¢ tatwe konfigurowanie przy uzyciu mikroprzetgcznika
lub oprogramowania FDT/DTM

¢ Aprobaty, takie jak ATEX, IECEX, GL, DNV

* Wysoka odpornos$¢ na zaktécenia

Roll/

\/comumr

Ogolne dane do zamoéwienia

Typ ACT20M-RTI-CO-EOLP-S

Nr zam. 1435610000

Wykonanie Przetwornik temperatury, RTD 2-/3-/4-
przewodowy, Wejscie : Temperatura, Wyjscie :
4-20 mA, (zasilany z petli)

GTIN (EAN) 4050118240528

J. op. 1 Szt.
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Szeroko$é 6,1 mm Szeroko$¢ (cale) 0,24 inch
Wysokos$é 112,5 mm Wysokos¢ (cale) 4,429 inch
Gtebokosé 114,3 mm Gtebokos¢ (cale) 4,5 inch
Masa netto 80g
Temperatury
Temperatura magazynowania, max. 85 °C Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Wilgotnosc¢ 40°C / 93% wilgotnosci Temperatura pracy

wzglednej, bez

kondensacji
Temperatura otoczenia (tekst) -25°C..+70°C Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C
Prawdopodobienstwo awarii
MTBF 227 Years

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

dane znamionowe UL

Certyfikat UL

E337701.pdf

Wejscie

liczba wejsé

1

czujnik PT100 / 2-/3-/4-

przewodowy

Whptyw rezystancji kabla czujnika

<0.002 O/Q

wejsciowy zakres pomiarowy PT100-200...+850 °C

Rezystancja przewodu w obwodzie
pomiarowym

50 Q@ RTD (Pt100), 10
kQ @ TC (J, K)

zakres wejsciowy temperatury konfigurowalny, min.
zakres pomiarowy 10°C

(RTD)

Wyjscie

Liczba wyj$é

1

Rozpoznawanie przerwania przewodu

3.5 mA/23 mA/none

Prad wyjsciowy konfigurowalne, 4...20 mA,

20..4 mA

Informacje ogodlne

Czas odpowiedzi skokowej

<30 ms, <300 ms

Konfiguracja Mikroprfze??cznik

Pobér mocy, maks. 0.8W Pobér mocy, typ. 0,48 W

Separacja galwaniczna bez separacji Szyna TS 35

Wspétczynnik temperaturowy RTD (PT100)<0,01% Zasilanie
zakresu pomiarowego/°C Zasilana petla wyjsciowa,
lub 0,02°C/°C 6..35V

btad kompensacji punktu zimnego doktadnosé doktadno$¢ bezwzgledna:

+(2,0°C+ 0,4 °C x At) At=
temperatura wewnetrzna —
temperatura zewnetrzna

<x0,1 % wartosci
zakresowej, Doktadnos$¢
podstawowa: < £0,2 °C
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Koordynacja izolacji

Normy EMV IEC 61326-1, NE 21

Stopien zanieczyszczenia 2

Separacja galwaniczna bez separacji

dane dla zastosowan w strefach zagrozenia wybuchem (ATEX)

Oznakowanie 13 GExnAINICT4 Ge

Dane przytaczeniowe

Rodzaj przytacza ztacze srubowe Moment obrotowy dociagajgcy, min. 0,4 Nm
Moment obrotowy dociagajacy, maks. 0,6 Nm Zakres zaciskéw przytgcza pomiarowego 2,5 mm?2
Zakres zaciskania, min. 0,5 mm?2 Zakres zaciskania, maks. 2,5 mm?2
przekréj przytacza przewodu AWG, min. przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,
AWG 30 maks. AWG 14
Wielkos$ci znamionowe IECEx/ATEX/cUL
nr certyfikatu (ATEX) KEMA10ATEX0183X Nr certyfikatu (IECEX) IECEXKEM 10.0090X
Klasyfikacje
ETIM 5.0 EC002653 ETIM 6.0 EC002919
eClass 6.2 27-21-01-20 eClass 7.1 27-21-01-20
eClass 8.1 27-21-01-20 eClass 9.0 27-21-01-29
eClass 9.1 27-21-01-29
Informacje produktowe
Informacje produktowe Pasywny konfigurowalny przetwornik temperatury ACT20M-RTCI-CO-OLP-S separuje i przetwarza sygnaty

analogowe. Analogowy sygnat wejéciowy z rezystancyjnego czujnika temperatury RTD (typu Pt100) lub
termopary (typu J, K) jest liniowo przetwarzany na analogowy sygnat wyjsciowy i separowany galwanicznie.
Zasilanie jest doprowadzone przez wejscie obwodu pomiarowego (zasilanie z petli wyj$ciowej).

Pasywny konfigurowalny przetwornik temperatury ACT20M-RTI-CO-EOLP-S jest wyposazony w te same funkcje,

ale nie ma wejscia termopary.

certyfikaty

Dopuszczenia

@“5. amj,lm s

LISTED E:ﬁ

ATEX - KEMA

APPROVED  |[ECEx - KEMA

ROHS Zgodny
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Pobieranie

Broszura/Katalog CAT 4.1 ELECTR 16/17 EN
Dane projektowe EPLAN, WSCAD

Dane projektowe STEP

Dokumentacja uzytkownika instruction sheet
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja DNV-GL certificate
zgodnosci Declaration of Conformity
Oprogramowanie DIP switch configuration tool
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Connection diagram
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DIP switch setting

example for DIP switch setting
(with ACT20M tool software)

example for DIP switch setting
(with ACT20M tool software)
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