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Rzeczywisty wyglad moze rézni¢ sie
od przedstawionego na ilustracji.

Roll/

VI:IJMPLIAHT

Zatyczki stuzg do zamykania ponadliczbowych otworéw
gwintowanych, w celu zapewnienia wiasciwego stopnia
ochrony.

Ogolne dane do zamoéwienia

Typ

VP M25 EX SI 7J

Nr zam.

2066740000

Wykonanie

VPK EX 7J (wtyk zaslepiajacy Ex, z tworzywa
sztucznego, 7J), Korek, M 25, 10 mm, IP54, IP66,
IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6

GTIN (EAN)

4050118415360

J. op.

100 Szt.
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VPK EX 7J (wtyk zaslepiajacy Ex, z tworzywa
sztucznego, 7J)
VP M25 EX SI1 7J

Dane techniczne

Wymiary i ciezary

Dtugosc¢ 15,8 mm Dtugosc (cale) 0,622 inch
Wysokos$é 15,8 mm Wysokos¢ (cale) 0,622 inch
Masa netto bg
Informacje ogodlne
Normy IEC 60079-0, EN 60079-0O, Pierscien uszczelniajgcy o przekroju
IEC 60079-7, EN 60079-7, okragtym
EN 60079-31, IEC
60079-31 Silikon
Stopien ochrony IP54, IP66, IP67, IP68 -5 Wytyczne dotyczgce montazu
bar (30 min.) Patrz instrukcja montazu.
dtugo$¢ gwintu 10 mm gwint (zewnetrzny) M 25
moment obrotowy krééca, maks. 2,5 Nm moment obrotowy krééca, min. 2,5 Nm
moment obrotowy nakretki moment obrotowy nakretki
zabezpieczajgcej, maks. 2,5 Nm zabezpieczajgcej, min. 2,3 Nm
rodzaj ochrony przeciwzaptonowej podwyzszone rodzaj ochrony z GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 -5
bezpieczenstwo Ex e bar (30 min.)
rozmiar klucza 1 28 mm rozmiar klucza 2 28 mm
skok gwintu 1,5 mm tworzywo poliamid 6
udarno$é 7 dzuli wg IEC60079-0 uszczelka Silikon
zakres temperatur roboczych, maks. 70°C zakres temperatur roboczych, min. -60 °C

Numery certyfikatow przepustu kablowego

Oznaczenie

Ex e lIC Gb, Ex tb IlIC Db
IP66/68

Nr certyfikatu przepustu kablowego
(ATEX)

IMQ 13 ATEX010 X

Nr certyfikatu przepustu kablowego
(IECEx)

IECEx IMQ 13.0003X

Nr certyfikatu przepustu kablowego
(INMETRO)

DNV 12.0051 X

Nr certyfikatu przepustu kablowego
(EAC)

RU C-TR.I'605.B.00840

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000451 eClass 6.2 27-14-91-11
eClass 9.0 27-14-44-25 eClass 9.1 27-14-44-35
certyfikaty

ROHS Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog
Dane projektowe

CAT 5 ENCL 17/18 EN
EPLAN

Dane projektowe

STEP
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