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Rzeczywisty wyglad moze réznié sie
od przedstawionego na ilustracji.

RoH/

VGIJMPLIANT

Obecnie czesto spotykane jest zapotrzebowanie na
niestandardowe dtugosci kabli. Aby sprostaé temu
wymaganiu, Weidmidiller oferuje szeroki zakres ztgcz
wtykowych do swobodnego konfekcjonowania.

Ogolne dane do zaméwienia

Typ CAN SUB-D M12 TERM
Nr zam. 1555270000
Wykonanie

GTIN (EAN) 4050118361209

J. op. 1 Szt.
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Wymiary i ciezary

Masa netto Og
Temperatury
Wilgotnosé Maks. 75% w temp.

+25°C, niekondensujace

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Specyfikacje techniczne ztacza D-SUB

Cykle wpinania 2200 Dostepny rezystor koncowy Tak
Interfejs magistrali Wityk SUB-D, 9-biegunowy, = Magistrala, interfejs kabla M 12 kodowanie A, kotek +
Gniazdo gniazdo
Podstawowy materiat obudowy ZnAl Stopien ochrony IP30
Wilgotnosc¢ Maks. 75% w temp. Zakres temperatury obudowy
+25°C, niekondensujgce -20..+70°C
kat odejscia 90° ryglowanie UNC4-40
szybkos$¢ transmisji danych 1 Mbps
Klasyfikacje
ETIM 5.0 EC002640 ETIM 6.0 EC001132
eClass 6.2 27-26-07-07 eClass 7.1 27-44-03-07
eClass 8.1 27-44-03-07 eClass 9.0 27-44-03-02
eClass 9.1 27-44-03-90
certyfikaty
ROHS Zgodny
Pobieranie
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