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1. Wstęp 

 

Szanowny Kliencie, 

Dziękujemy za zakup tego produktu. 

Ten produkt jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. 

 

Aby utrzymać ten stan i zapewnić bezpieczną eksploatację, użytkownik musi przestrzegać niniejszej 

instrukcji obsługi! 

 

 
Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią tego produktu. Zawierają ważne uwagi dotyczące 

uruchomienia i obsługi. Weź to również pod uwagę, jeśli przekazujesz produkt osobie trzeciej. 

Dlatego zachowaj tę instrukcję obsługi jako odniesienia! 

 

W przypadku pytań technicznych prosimy o kontakt: www.conrad.com/contact 

 

 

2. Objaśnienie symboli 

 

 
Symbol z błyskawicą w trójkącie jest używany, gdy istnieje zagrożenie dla zdrowia, np. z powodu 

porażenia prądem. 

 

 
Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do wskazania ważnych informacji zawartych w niniejszej 

instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj te informacje. 

 

 
Symbol strzałki wskazuje specjalne informacje i porady dotyczące obsługi. 
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3. Przeznaczenie 

 

Ten produkt to elektrycznie napędzany model łodzi, który jest sterowany bezprzewodowo za pomocą 

dostarczonego pilota zdalnego sterowania 2,4 GHz. 

Model przeznaczony jest do użytku na zewnątrz i może być używany w słodkiej lub słonej wodzie przy 

słabym lub umiarkowanym wietrze. 

 

Ważne! 

Pływanie łodzią w słonej wodzie może spowodować korozję niektórych części. W przypadku pływania 

łodzią w słonej wodzie, po każdym użyciu należy ją dokładnie wypłukać w słodkiej wodzie i 

nasmarować układ napędowy wokół śrub napędowych. Możesz również użyć sprayu wypierającego 

wodę, aby zapobiec korozji części. Eksploatacja łodzi w słonej wodzie jest wyłączną decyzją 

użytkownika. Pilot jest przeznaczony do użytku na zewnątrz, ale nie może być wilgotny ani mokry. 

 

Ten produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 14 roku życia. 

Ze względów bezpieczeństwa i zatwierdzenia nie wolno przebudowywać i/lub modyfikować tego 

produktu. Jeśli użyjesz produktu do celów innych niż opisane powyżej, produkt może ulec 

uszkodzeniu. Ponadto niewłaściwe użytkowanie może skutkować zwarciami, pożarami, porażeniem 

prądem lub innymi zagrożeniami. Przeczytaj uważnie instrukcje i przechowuj je w bezpiecznym 

miejscu. Udostępnić ten produkt osobom trzecim wyłącznie wraz z instrukcją obsługi. 

 

Wszystkie nazwy firm i nazwy produktów są znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. 

Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Ważny! Upewnij się, że sprawdziłeś i przestrzegasz lokalnych/krajowych przepisów dotyczących 

użytkowania tego produktu w Twoim kraju. Nigdy nie karm ryb ani nie zakładaj haczyka lub 

akcesoriów wędkarskich, które mogą łowić ryby, jeśli jest to sprzeczne z przepisami obowiązującymi 

w Twojej lokalizacji. 

 

4. Zawartość dostawy 

 

• Łódź 

• Zdalne sterowanie 

• Akumulator do łodzi, 7,4 V / 5200 mAH 

• Ładowarka 

• Pokrowiec 

• Instrukcja obsługi 

 

Aktualna instrukcja obsługi 

Pobierz najnowszą instrukcję obsługi ze strony www.conrad.com/downloads lub zeskanuj pokazany 

kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie. 
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5. Cechy i funkcje 

 

• Dwa ciche i mocne silniki z 3-łopatowymi śmigłami dla większej prędkości i lepszej sterowności. 

• Pilot zdalnego sterowania 2,4 GHz o zasięgu na duże odległości 500 metrów. 

• Dwa pojemniki na przynęty rybne – Każdy pojemnik na przynęty rybne może pomieścić do 0,75 kg 

pokarmu dla ryb. Pojemniki na przynęty można opróżniać pojedynczo w różnych miejscach. 

• Szczelina w kształcie litery V na pojemnikach na żywność do mocowania żyłki i haczyka. 

• Łódź jest wykonana z wysokiej jakości tworzywa ABS, dzięki czemu jest bardziej wytrzymała i 

odporna na zarysowania. 

• Może być stosowany na jeziorach, rzekach i basenach słodkowodnych lub słonowodnych. 

• Elegancka, stabilna konstrukcja umożliwia użytkowanie w warunkach pogodowych przy prędkości 

wiatru do 4 w skali Beauforta. 

• Regulowana prędkość i sterowanie dla lepszej kontroli łodzi. 

• Wytrzymała bateria działa przez 2-4 godziny. 

• Wskaźnik LED niskiego poziomu naładowania akumulatora na łodzi informuje, kiedy akumulator 

łodzi jest niski. Pilot posiada również wskaźnik LED niskiego poziomu naładowania baterii, który 

informuje o niskim poziomie naładowania baterii. 

 

6. Instrukcje bezpieczeństwa 

 

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi, aw szczególności przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa. 

W przypadku nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa i informacji dotyczących prawidłowego 

obchodzenia się z niniejszą instrukcją, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wynikłe z tego 

obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia. Takie przypadki unieważnią gwarancję. 

 

 
a) Informacje ogólne 

 

• Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 14 roku 

życia i zwierząt domowych. 

• Ważne! 

Upewnij się, że sprawdziłeś i przestrzegasz lokalnych/krajowych przepisów dotyczących użytkowania 

tego produktu w Twoim kraju. Nigdy nie karm ryb ani nie zakładaj haczyka lub akcesoriów 

wędkarskich, które mogą łowić ryby, jeśli jest to sprzeczne z przepisami obowiązującymi w Twojej 

lokalizacji. 
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• Nie pozostawiaj materiału opakowaniowego leżącego bez nadzoru, ponieważ może on stać się 

niebezpieczną zabawką dla dzieci. 

• Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim nasłonecznieniem, silnymi 

wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, parą i rozpuszczalnikami. 

• Nie narażaj produktu na żadne naprężenia mechaniczne. 

• Jeśli bezpieczna obsługa produktu nie jest już możliwa, należy go wyłączyć i zabezpieczyć przed 

przypadkowym użyciem. Nie można dłużej zagwarantować bezpiecznej pracy, jeśli produkt: 

 

-- jest widocznie uszkodzony, 

-- nie działa już prawidłowo, 

-- był przechowywany przez dłuższy czas w złych warunkach otoczenia lub 

- został poddany jakimkolwiek poważnym stresom związanym z transportem. 

 

• Prosimy o ostrożne obchodzenie się z produktem. Uderzenia, uderzenia lub upadek nawet z 

niewielkiej wysokości mogą uszkodzić produkt. 

• W przypadku wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia 

skonsultuj się z ekspertem. 

• Konserwacja, modyfikacje i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez technika lub 

autoryzowane centrum napraw. 

 

• Jeśli masz pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji obsługi, skontaktuj się z 

naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym. 

 

b) Podłączone urządzenia 

 

• Podczas włączania łodzi i podłączania jej do pilota należy zawsze postępować zgodnie z 

procedurami opisanymi w odpowiednich rozdziałach niniejszej instrukcji. Gwarantuje to, że pilot i 

odbiornik łączą się prawidłowo i że model niezawodnie reaguje na polecenia pilota. 

• Upewnij się, że żadne inne modele nie działają na tej samej częstotliwości (2,4 GHz) w zasięgu 

pilota. Zawsze sprawdzaj, czy nie ma innych systemów zdalnego sterowania 2,4 GHz, które mogą 

zakłócać działanie modelu, w przeciwnym razie możesz stracić kontrolę nad łodzią! 

• Przeprowadzaj regularne kontrole, aby upewnić się, że model i pilot są bezpieczne w użyciu. 

Sprawdź części pod kątem oznak uszkodzeń, takich jak wadliwe złącza wtykowe lub uszkodzone 

kable. Wszystkie ruchome części modelu muszą pracować płynnie i nie powinno być luzu w łożysku. 

• Akumulator łodzi musi być w pełni naładowany przed użyciem, zgodnie z instrukcjami producenta. 

Upewnij się, że baterie w pilocie mają wystarczającą pojemność (użyj testera baterii). Jeśli baterie są 

wyczerpane, zawsze wymieniaj cały zestaw, nigdy pojedyncze ogniwa. 

• Zawsze ustawiaj antenę nadajnika tak, aby końcówka anteny była skierowana do góry tak pionowo, 

jak to możliwe. W przeciwnym razie zasięg nadajnika może ulec skróceniu i będzie on mniej wydajnie 

komunikował się z pilotem. 

• Należy również przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa i obsługi wszelkich innych urządzeń 

podłączonych do produktu. 
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• Wybierz odpowiedni zbiornik wodny, w którym będzie używany Twój model. Zapytaj osobę lub 

organizację odpowiedzialną za akwen, czy możesz tam używać swojego modelu. 

• Obserwuj prądy i inne niekorzystne warunki w wybranym akwenie, które mogą utrudnić lub nawet 

uniemożliwić pracę modelu. Takie warunki mogą spowodować utratę modelu! 

 

c) Światło LED 

• Uwaga, światło LED: 

 

-- Nie patrz bezpośrednio w światło LED! 

-- Nie patrz bezpośrednio w wiązkę ani za pomocą przyrządów optycznych! 

 

d) Baterie 

 

• Podczas wkładania baterii AA należy przestrzegać prawidłowej biegunowości. 

• Baterie należy wyjąć z urządzenia, jeśli nie jest ono używane przez dłuższy czas, aby uniknąć 

uszkodzenia w wyniku wycieku. Wyciekające lub uszkodzone baterie mogą powodować oparzenia 

kwasem w kontakcie ze skórą, dlatego do obsługi uszkodzonych baterii używaj odpowiednich rękawic 

ochronnych. 

• Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie zostawiaj baterii leżących w pobliżu, 

ponieważ istnieje ryzyko połknięcia ich przez dzieci lub zwierzęta. 

• Wszystkie baterie należy wymieniać w tym samym czasie. Mieszanie starych i nowych baterii w 

urządzeniu może prowadzić do wycieku baterii i uszkodzenia urządzenia. 

• Akumulatorów nie wolno rozbierać, zwierać ani wrzucać do ognia. Nigdy nie ładuj baterii 

jednorazowych. Istnieje ryzyko wybuchu! 

 

7. Elementy operacyjne 
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1. Gniazdo mocowania haka i linii w kształcie litery V 

2. Pojemniki na przynęty 

3. Uchwyt 

4. Komora baterii 

5. Antena 

6. Nocne światło 

7. Włącznik/wyłącznik 

8. Kontrolka LED baterii świeci 

9. Śruba z osłoną  

10. Światła nawigacyjne 

11. Otwór na pasek na szyję 

12. Włącznik/wyłącznik 

13. Koło do kierowania w lewo lub w prawo 

14. Przełącznik spustu przepustnicy do sterowania prędkością do przodu lub do tyłu 

15. Przycisk włączania/wyłączania oświetlenia nocnego 

16. Komora baterii 

17. Pokrętło prędkości sterowania 

18. Gniazdo Micro USB 

19. Pokrętło wykończenia kierownicy 

20. Przełącznik trybu wstecznego sterowania 

21. Zwolnij przycisk lewego pojemnika na przynęty 

22. Lampka kontrolna 

23. Zwolnij przycisk dla prawego pojemnika na przynęty 

24. Przełącznik trybu przepustnicy wstecznej 

25. Pokrętło regulacji czułości przepustnicy 

26. Pokrętło regulacji prędkości (do przodu/do tyłu) 

 

8. Konfiguracja pilota 

 

a) Wkładanie baterii 

Ten produkt ma 2 możliwe źródła zasilania. 

 

Typ baterii 1 

Pierwszy typ wymaga 4 baterii AA (brak w zestawie) do zasilania pilota. 

 

 
Ze względów bezpieczeństwa i aby zapewnić dłuższą żywotność baterii, nie używaj akumulatorów AA 

do zasilania pilota. 
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Aby włożyć baterie, wysuń pokrywę komory baterii z podstawy pilota. Włóż baterie do komory baterii 

(16). Zwróć uwagę na oznaczenia biegunowości, aby upewnić się, że baterie są włożone z właściwą 

polaryzacją. Załóż pokrywę komory baterii. 

 

Typ baterii 2 

 

Drugi typ wykorzystuje akumulator. 

 

Zsuń pokrywę komory baterii. 

Włóż wtyczkę baterii do gniazdka. 

Włóż baterię do komory baterii i załóż pokrywę komory baterii. 

 

Aby naładować akumulator, podłącz ładowarkę micro USB do gniazda pilota. Włóż złącze USB do 

wtyczki, a następnie podłącz wtyczkę do zasilania. Po całkowitym naładowaniu akumulatora odłącz 

go od źródła zasilania. 

 

 
b) Włączenie pilota 

 

Przesuń włącznik/wyłącznik do pozycji ON, aby włączyć pilota. Zaświeci się kontrolka. 

 

 
Ważne! 

Lampka kontrolna będzie migać, jeśli baterie są rozładowane i wymagają wymiany lub ładowania. 
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9. Konfiguracja łodzi 

 

a) Instalowanie akumulatora łodzi 

 

Podnieś pokrywę komory baterii (4). 

Podłącz wtyczkę baterii do wtyczki, która znajduje się już w komorze baterii. Umieść baterię w 

komorze baterii i wepchnij kabel tak, aby dobrze pasował do komory. Załóż pokrywę z powrotem na 

komorę baterii. 

 

b) Ładowanie akumulatora łodzi 

 

Akumulator łodzi można ładować za pomocą dostarczonego kabla ładującego. 

 

 
Kabel ładujący jest zwinięty. Przed pierwszym użyciem zdejmij opaskę zaciskową i całkowicie rozwiń 

kabel ładujący. 

 

Podnieś pokrywę komory baterii (4). Odłącz baterię i wyjmij ją z komory baterii. Podłącz kabel 

akumulatora do kabla ładowarki i podłącz go do gniazdka sieciowego. 

Ładowanie baterii trwa około 8 godzin. W pełni naładowany akumulator zapewnia 2-4 godziny 

żeglugi. Podczas ładowania baterii wskaźnik LED świeci na czerwono. Wskaźnik LED zmienia kolor na 

zielony, gdy bateria jest w pełni naładowana. Po naładowaniu baterii włóż ją z powrotem do komory 

baterii, jak opisano powyżej. 

 

 
Ważne! 

Akumulator łodzi należy ładować wyłącznie za pomocą dostarczonej ładowarki. Nigdy nie próbuj 

ładować baterii inną/niezgodną ładowarką! Zawsze wyjmuj akumulator z łodzi, aby go naładować. 

Akumulator należy ładować tylko wtedy, gdy można monitorować proces ładowania. 
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c) Uruchomienie łodzi 

 
Ważne! 

 

Przed umieszczeniem łodzi na wodzie należy zawsze sprawdzić, czy pilot i łódź są w pełni naładowane 

i komunikują się ze sobą. Włącz pilota, przesuwając włącznik/wyłącznik do pozycji ON. 

 

Włącz łódź, naciskając włącznik/wyłącznik w kierunku wskaźników LED akumulatora. Wskaźniki LED 

zaświecą się, gdy łódź jest włączona i pokażą poziom naładowania akumulatora. 

 

Wszystkie kontrolki świecą się, gdy bateria jest pełna. Akumulator należy naładować, gdy świeci tylko 

jedna czerwona dioda LED. Sprawdź, czy działają podstawowe piloty do sterowania prędkością i 

kierunkiem: 

Poruszaj kierownicą do przodu i do tyłu. Pociągnij/pchnij przepustnicę do tyłu i do przodu. W obu 

przypadkach powinieneś usłyszeć, jak silniki się uruchamiają, a łódź powinna poruszać się zgodnie z 

zaleceniami. 

 

 

 
Ważne! 

 

Jeśli łódź nie odpowiada zgodnie z oczekiwaniami w przypadku którejkolwiek z tych funkcji, sprawdź 

następujące elementy: 
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Przełącznik trybu sterowania i przełącznik trybu przepustnicy są ustawione na „NOR” dla normalnej 

pracy. Pokrętło prędkości sterowania i pokrętło regulacji prędkości są ustawione na wartość wyższą 

niż „0”. 

 

 
Ważne! 

 

Po zakończeniu łowienia i powrocie łodzi na brzeg wyciągnij ją z wody, wyłącz i umieść na lądzie. 

Następnie wyłącz pilota. Zawsze miej włączony pilot, gdy łódź jest w użyciu, aby uniknąć utraty lub 

uszkodzenia łodzi lub innych użytkowników na drodze wodnej. Statek jest teraz gotowy do 

wypłynięcia. 

 

d) Żeglowanie łodzią 

 

Przed wypłynięciem łodzią zapoznaj się z funkcjami sterowania, aby upewnić się, że możesz 

bezpiecznie zarządzać łodzią. Łodzią steruje się za pomocą przepustnicy i kierownicy na pilocie. 

 

Ruch do przodu/do tyłu 

 

Po włączeniu pilota i łodzi delikatnie naciśnij spust przepustnicy, aby ruszyć do przodu. Popchnij 

przepustnicę do góry, aby ruszyć do tyłu. 

 

 
Kierowanie 

 

Obróć kierownicę do tyłu, aby skręcić w prawo. Obróć kierownicę do przodu, aby skręcić w lewo. 
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Jeśli sterowanie działa w przeciwnym kierunku, naciśnij przełącznik trybu sterowania w lewo, aby 

powrócić do normalnego trybu (NOR). 

 

 
Łódką można pływać przy słabym i umiarkowanym wietrze do 4. stopnia w skali Beauforta. 

 

e) Regulacja układu kierowniczego 

 

Jeśli łódź nadal skręca w jedną stronę, gdy tylko używasz przepustnicy, możesz odpowiednio 

dostosować sterowanie. 

Jeśli model skręca w lewo, obróć pokrętło trymowania kierownicy w prawo. 

Jeśli łódź skręca w prawo, obróć pokrętło trymu steru w lewo. 

 

 
 

f) Regulacja przepustnicy 

 

Możesz dostosować czułość przepustnicy do ustawienia, które najlepiej Ci odpowiada. Przekręć 

pokrętło regulacji czułości przepustnicy w lewo, aby zmniejszyć czułość przepustnicy. Przekręć 

pokrętło regulacji czułości przepustnicy w prawo, aby zwiększyć czułość przepustnicy. 

 

 
 

g) Tryb przepustnicy 

 

Możesz odwrócić przepustnicę, przesuwając przełącznik trybu przepustnicy w prawo do pozycji 

„REV”. Gdy pociągniesz spust gazu w dół, łódź popłynie do tyłu. Po naciśnięciu spustu gazu do góry 

łódź popłynie do przodu. 
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Aby powrócić do normalnego trybu przepustnicy, przesuń przełącznik trybu przepustnicy w lewo do 

pozycji „NOR”. 

 

h) Tryb sterowania 

 

Możesz odwrócić sterowanie, przesuwając przełącznik trybu sterowania w prawo do pozycji „REV”. 

Gdy przesuniesz pilot do przodu, łódź skręci w prawo. Gdy przesuniesz kierownicę do tyłu, łódź skręci 

w lewo. 

 

 
 

Aby powrócić do normalnego trybu sterowania, przesuń przełącznik trybu sterowania w lewo do 

pozycji „NOR”. 

 

 
 

i) Regulacja prędkości sterowania 

 

Prędkość kierowania można regulować tak, aby reagowała powoli lub szybko na polecenia 

kierowania. Obróć pokrętło prędkości sterowania w prawo, aby zwiększyć prędkość lub w lewo, aby 

ją zmniejszyć. 
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j) Regulacja prędkości 

 

Podczas nauki korzystania z łodzi lub na zatłoczonych wodach przydatne może być ustawienie 

prędkości łodzi na niższym, łatwiejszym do opanowania poziomie. Obróć pokrętło regulacji prędkości 

w lewo, aby zmniejszyć prędkość ruchu do przodu i do tyłu, lub w prawo, aby zwiększyć prędkość. 

 

k) Nocne światło 

 

Gdy robi się ciemno, lampka nocna pomaga oświetlić wodę i zwabić ryby. Naciśnij przycisk lampki 

nocnej, aby włączyć światło. Naciśnij ponownie, aby go wyłączyć 

 

 
 

10. Łowienie ryb 

 

Każdy pojemnik na przynęty łodzi może pomieścić do 0,75 kg pokarmu dla ryb i dostarczyć go 

dokładnie w miejsce, w którym chcesz łowić (w promieniu 500 metrów od pilota). 

 

Przed wodowaniem przymocuj haczyk (z dołączoną żyłką) do rowka w kształcie litery V z tyłu koszy. 

Napełnij pojemniki na przynęty pokarmem dla ryb. Rozłóż żywność równomiernie między 

pojemnikami, aby zmniejszyć przechyły (przechylanie łodzi na jedną stronę). Im bardziej wyważona 

łódź, tym lepiej będzie płynąć. 

 

Dopłyń łodzią do miejsca, w którym chcesz umieścić przynętę na ryby. Aby wyciszyć silniki i uniknąć 

straszenia ryb, przekręć pokrętło trymowania pilota i pokrętło regulacji czułości przepustnicy do 

pozycji „0”. Zwolnij żywność, naciskając lewy lub prawy przycisk zwalniania pojemnika na przynęty. 
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11. Podłączanie pilota do łodzi 

 

Pilot dostarczony z łodzią jest już sparowany na tej samej częstotliwości co łódź. Dzięki temu oba 

urządzenia mogą się ze sobą komunikować. Jeśli jednak kupisz nowy pilot lub jeśli istniejący pilot nie 

komunikuje się już z łodzią, musisz sparować urządzenia, aby były połączone na tej samej 

częstotliwości. Za pomocą małego śrubokręta odkręć i usuń wszystkie 15 śrub na obwodzie łodzi. 

 

Odsuń górną część łodzi od podstawy łodzi. 

Umieść podstawę łodzi w odległości do 20 cm od pilota. 

Włącz pilota, przesuwając przycisk włączania/wyłączania do pozycji ON. Włącz łódź, naciskając 

włącznik/wyłącznik w kierunku wskaźników LED akumulatora. Wskaźniki LED zaświecą się, gdy łódź 

jest włączona. 

 

Naciśnij i przytrzymaj mały czarny przycisk na płytce drukowanej przez 2 do 3 sekund, aż czerwona 

dioda LED zacznie migać. Urządzenia zostały pomyślnie połączone na tej samej częstotliwości, gdy 

migająca czerwona dioda LED zmienia się na stałą zieloną diodę LED. Połącz górną i dolną część łodzi i 

przykręć wszystkie śruby. Sprawdź dokładnie, czy jednostki komunikują się ze sobą, włączając pilota. 

Następnie przesuń przełącznik gazu w górę iw dół – powinieneś usłyszeć, jak włączają się silniki, a 

śruby zaczną się obracać. 

 

 
 

12. Pielęgnacja i czyszczenie 

 

 
Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu do wycierania lub innych roztworów 

chemicznych, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowe działanie. 
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• Odłącz ładowarkę od zasilania przed każdym czyszczeniem. 

• Produkt należy czyścić suchą ściereczką pozbawioną włókien. 

• Regularnie sprawdzaj, czy podpory nie są zabrudzone i wolne od brudu. W razie potrzeby wyczyść. 

• W przypadku pływania łodzią w słonej wodzie, po każdym użyciu należy ją dokładnie wypłukać w 

słodkiej wodzie i nasmarować układ napędowy wokół śrub napędowych. Możesz również użyć sprayu 

wypierającego wodę, aby zapobiec korozji części. 

 

13. Deklaracja zgodności (DOC) 

 

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau niniejszym oświadcza, że ten produkt 

jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. 

 

 
Kliknij poniższy link, aby przeczytać pełny tekst deklaracji zgodności UE: 

www.conrad.com/downloads 

 

Wybierz język, klikając symbol flagi i wprowadź numer zamówienia produktu w polu wyszukiwania. 

Następnie możesz pobrać deklarację zgodności UE w formacie PDF. 

 

14. Informacje dotyczące utylizacji 
 
a)Produkt 
 
 

 
Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami  
gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z  
odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji  
oddzielnie 
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b) Akumulatory  
 

 
Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie  dotyczące baterii i   

 

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie. 

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione. 

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie  

odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm,  

Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład  

pod symbolem kosza na  śmieci po lewej stronie). 

 

15. Dane techniczne 

 

a) Łódź 

 

Napięcie/prąd wejściowy................................................................................................7,4 V 5200 mAh 

Pobór mocy ...................................................................................................................................... 7,4 V 

Maksymalna prędkość..................................................................................................... ..........5,4 km/h 

Częstotliwość ..................................................................................................................2402 - 2478 GHz 

Odległość transmisji ..............................................................................................................500 metrów 

Wymiary (dł. x szer. x wys.).......................................................................................540 x 260 x 153 mm 

Waga.................................................................................................. ..............1490 g (bez akumulatora) 

 

b) Pilot zdalnego sterowania 

 

Napięcie wejściowe / prąd.........................................................................4,5 V - 6 V / DC (4 baterie AA) 

Częstotliwość....................................................................................................... ...........2402 - 2478 GHz 

Moc transmisji ............................................................................................................................<20 dBm 

Odległość transmisji ..............................................................................................................500 metrów 

Wymiary (wys. x szer. x gł.).......................................................................................208 x 162 x 100 mm 

Waga............................................................................................................... .............305 g (bez baterii) 
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c) Ładowarka 

 

Model nr............................................................................................................................. ............84100 

Typ ładowarki ............................................................................................................ ......Zasilacz AC/DC 

Napięcie / prąd wejściowy............................................................................... AC100-240 V (50 / 60 Hz) 

Napięcie / prąd wyjściowy ...............................................................................................8,4 V, 1000 mA 

Polaryzacja i typ wtyczki....................................................................................  z wtyczką DC 

Rozmiar wtyczki – średnica wewnętrzna .............................................................................5,5 x 2,1 mm 

 

d) Akumulator 

 

Model nr.......................................................................................................... ............18650-2600-2S2P 

Napięcie/prąd wejściowy..........................................................7,4 V, 5200 mAh litowy bateria jonowa 

Maksymalny prąd rozładowania......................................................................................8 A (chwilowy) 

Czas ładowania....................................................................................................................... ....8 godzin 

Czas użytkowania........................................................................................................... ........2-4 godziny 

Szybkość rozładowania .......................................................................................... ...0,5 stopni Celsjusza 

Wymiary ...................................................................................................................... .......65x36x36mm 

Waga.................................................................................................................................. ..............190 g 

 

Jest to publikacja Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). 

 

Wszelkie prawa łącznie z tłumaczeniem zastrzeżone. Powielanie dowolną metodą, m.in. Kserokopia, 

mikrofilmowanie lub przechwytywanie w systemach elektronicznego przetwarzania danych 

wymagają uprzedniej pisemnej zgody redaktora. Przedruk, także w części, jest zabroniony. Niniejsza 

publikacja przedstawia stan techniczny w momencie druku. 

 

Prawa autorskie 2020 by Conrad Electronic SE. 
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