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Piła tarczowa Einhell TE-CS 190/1 1500 W 
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Przeczytaj instrukcję obsługi 

 

 
 

Ostrożność! Noś nauszniki. Oddziaływanie hałasu może spowodować uszkodzenie słuchu. 

 

 
Ostrożność! Noś maskę do oddychania. Szkodliwy dla zdrowia pył może powstawać podczas obróbki 

drewna i innych materiałów. Nigdy nie używaj urządzenia do pracy na materiałach zawierających 

azbest! 

 

 
Ostrożność! Noś okulary ochronne. Iskry powstające podczas pracy lub odpryski, wióry i pył 

emitowane przez urządzenie mogą spowodować utratę wzroku. 
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Zagrożenie! 

 

Podczas korzystania z urządzenia należy przestrzegać kilku środków ostrożności, aby uniknąć obrażeń 

i uszkodzeń. Prosimy o uważne przeczytanie pełnej instrukcji obsługi i przepisów bezpieczeństwa. 

Niniejszą instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby informacje były zawsze 

dostępne. Jeśli przekazujesz urządzenie innej osobie, przekaż również niniejszą instrukcję obsługi i 

przepisy bezpieczeństwa. Nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za szkody lub wypadki 

powstałe w wyniku nieprzestrzegania tych instrukcji i instrukcji bezpieczeństwa. 

 

1. Przepisy bezpieczeństwa 

 

Odpowiednie informacje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w załączonej broszurze. 

 

Zagrożenie! 

 

Przeczytaj wszystkie przepisy i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Wszelkie błędy popełnione w 

przestrzeganiu przepisów i instrukcji bezpieczeństwa mogą spowodować porażenie prądem, pożar 

i/lub poważne obrażenia. Przechowuj wszystkie przepisy bezpieczeństwa i instrukcje w bezpiecznym 

miejscu do wykorzystania w przyszłości 

 

2. Układ i dostarczone elementy 

2.1 Układ (rys. 1a/1b) 

 

1. Uchwyt 

2. Włącznik/wyłącznik 

3. Przycisk blokujący włącznik/wyłącznik 

4. Dźwignia blokująca do ustawienia głębokości cięcia 

5. Kabel zasilający 

6. Stopka 

7. Dźwignia blokująca do ustawiania ukosu 

8. Śruba blokująca do zatrzymania równoległego 

9. Skala kąta skosu 

10. Dodatkowy uchwyt 

11. Blokada wrzeciona 

12. Brzeszczot 

13. Klucz do brzeszczotu 

14. Przyłącze do odciągu trocin 

15. Prowadnica linii 

16. Zatrzymanie równoległe 

17. Śruba do mocowania brzeszczotu 

18. Kołnierz 

19. Kaptur ochronny huśtawka 
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20. Dźwignia do osłony huśtawki 

21. Kaptur ochronny 

22. Rozdzielacz 

 

2.2 Sprawdzenie towaru 

 

Proszę sprawdzić, czy artykuł jest kompletny, jak określono w zakresie dostawy. W przypadku braku 

części prosimy o kontakt z naszym centrum serwisowym lub punktem sprzedaży, w którym dokonałeś 

zakupu najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od zakupu produktu i po okazaniu ważnego dowodu 

zakupu. Należy również zapoznać się z tabelą gwarancyjną w informacji serwisowej na końcu 

instrukcji obsługi. 

 

• Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij sprzęt. 

• Usuń materiał opakowaniowy i wszelkie opakowania i/lub zabezpieczenia transportowe (jeśli są 

dostępne). 

• Sprawdź, czy wszystkie elementy są dostarczone.  

• Sprawdź sprzęt i akcesoria pod kątem uszkodzeń transportowych. 

• W miarę możliwości należy zachować opakowanie do końca okresu gwarancyjnego. 

 

Zagrożenie! 

Sprzęt i materiały opakowaniowe nie są zabawkami. Nie pozwalaj dzieciom bawić się plastikowymi 

torbami, foliami lub małymi częściami. Istnieje niebezpieczeństwo połknięcia lub uduszenia! 

 

• Ręczna piła tarczowa 

• Ostrze piły 

• Klucz do brzeszczotu 

• Zatrzymanie równoległe 

• Oryginalna instrukcja obsługi 

• Instrukcje bezpieczeństwa 

 

3. Właściwe użycie 

 

Ręczna pilarka tarczowa przeznaczona jest do cięcia prostych cięć w drewnie, materiałach 

drewnopochodnych i tworzywach sztucznych. Podczas pracy uważaj, aby nie przegrzać końcówek 

brzeszczotu i nie stopić plastiku. 

 

Sprzętu należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Każde inne użycie uważa się za 

przypadek nadużycia. Użytkownik/operator, a nie producent, ponosi odpowiedzialność za wszelkie 

powstałe w wyniku tego szkody lub obrażenia. 
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Należy pamiętać, że nasze urządzenia nie zostały zaprojektowane do użytku w zastosowaniach 

komercyjnych, handlowych lub przemysłowych. Nasza gwarancja zostanie unieważniona, jeśli 

maszyna będzie używana w przedsiębiorstwach handlowych, handlowych lub przemysłowych lub do 

równoważnych celów. 

 

 

4. Dane techniczne 

 

Napięcie sieciowe: ......................................................................................................220-240 V ~ 50 Hz 

Pobór mocy: ............................................................................................................................... 1500 W 

Prędkość obrotowa biegu jałowego: .....................................................................................6000 min-1 

Głębokość cięcia przy 90°: ............................................................................................................ 66 mm 

Głębokość cięcia przy 45°: ............................................................................................................ 48 mm 

Brzeszczot: ..............................................................................................................................Ø 190 mm 

Uchwyt ostrza: ...........................................................................................................................Ø 30 mm 

Grubość ostrza: ............................................................................................................................ 2,4 mm 

Klasa ochrony: ...................................................................................................................................  

Waga: .............................................................................................................................................5,0 kg 

 

Zagrożenie! 

Dźwięk i wibracje 

Wartości dźwięku i wibracji zostały zmierzone zgodnie z normą EN 628415 

 

Poziom ciśnienia akustycznego LpA ........................................................................................ 87,4 dB(A) 

Niepewność KpA ...............................................................................................................................3 dB 

Poziom mocy akustycznej LWA ............................................................................................... 98,4 dB(A) 

Niepewność KWA ..............................................................................................................................3 dB 

 

Noś nauszniki. 

Oddziaływanie hałasu może spowodować uszkodzenie słuchu. Całkowite wartości drgań (suma 

wektorowa trzech kierunków) wyznaczone zgodnie z normą EN 62841. 

 

Uchwyt 

Wartość emisji drgań ah = 3,79 m/s2 

niepewność K = 1,5 m/s2 

 

Dodatkowy uchwyt 

Wartość emisji drgań ah = 2,95 m/s2 

niepewność K = 1,5 m/s2 
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Podana wartość drgań została ustalona zgodnie ze znormalizowaną metodą testowania. Może ulec 

zmianie w zależności od sposobu użytkowania sprzętu elektrycznego, aw wyjątkowych 

okolicznościach może przekroczyć określoną wartość. Podana wartość drgań może być wykorzystana 

do porównania urządzenia z innymi elektronarzędziami. Podana wartość drgań może być 

wykorzystana do wstępnej oceny szkodliwego wpływu. 

 

Ogranicz do minimum emisję hałasu i wibracji. 

 

• Używaj tylko urządzeń, które są w idealnym stanie technicznym. 

• Regularnie serwisować i czyścić urządzenie. 

• Dostosuj swój styl pracy do urządzenia. 

• Nie przeciążaj urządzenia. 

• W razie potrzeby oddaj urządzenie do serwisu. 

• Wyłącz urządzenie, gdy nie jest używane. 

• Nosić rękawice ochronne. 

 

Ostrożność! 

Ryzyko rezydualne 

 

Nawet jeśli używasz tego elektronarzędzia zgodnie z instrukcją, nie można wykluczyć pewnych 

szczątkowych zagrożeń. Następujące zagrożenia mogą powstać w związku z konstrukcją i układem 

sprzętu: 

 

1. Uszkodzenie płuc w przypadku braku odpowiedniej maski ochronnej przeciwpyłowej. 

2. Uszkodzenie słuchu w przypadku braku odpowiedniej ochrony słuchu. 

3. Uszkodzenie zdrowia spowodowane drganiami rąk i ramion, jeśli sprzęt jest używany przez dłuższy 

czas lub nie jest właściwie prowadzony i konserwowany. 

 

5. Przed uruchomieniem sprzętu 

 

Przed podłączeniem urządzenia do sieci upewnij się, że dane na tabliczce znamionowej są identyczne 

z danymi sieci. 

 

Ostrzeżenie! 

Przed przystąpieniem do regulacji sprzętu należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. 

 

5.1 Ustawienie głębokości cięcia (Rysunek 2/3) 

 

• Zwolnij uchwyt z tyłu osłony, aby ustawić głębokość cięcia (4). 

• Umieść stopkę piły (6) płasko na powierzchni przedmiotu, który chcesz przeciąć. Podnoś pilarkę, aż 

brzeszczot (12) znajdzie się na wymaganej głębokości cięcia (a). 

• Ponownie zamocuj uchwyt do regulacji głębokości cięcia (4). Sprawdź, czy uchwyt jest dobrze 

zamocowany. 
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5.2 Ogranicznik kąta (Rysunek 4/5) 

 

• Ustawiony standardowy kąt pomiędzy stopką piły (6) a brzeszczotem (12) wynosi 90°. Możesz 

dostosować ten kąt, aby wykonywać cięcia pod kątem. 

• Zwolnij dźwignię blokującą ustawienie ukośne (7) z przodu stopki piły. 

• Teraz możesz ustawić kąt cięcia na około 45°. Przy tym zwracaj uwagę na skalę kąta cięcia (9). 

• Ponownie zamocuj dźwignię blokującą do ustawienia ukośnego (7). Sprawdź, czy uchwyt jest 

dobrze zamocowany. 

 

5.3 Precyzyjne ustawienie ogranicznika uciosu na 0° lub 90° (Rysunek 6/7) 

 

Za pomocą ogranicznika kąta 90° można ustawić ustawienie kąta na 0° lub 90°. W tym celu odkręcić 

śrubę blokującą ogranicznik kąta (7) i przeciwnakrętkę (b) na śrubie regulacyjnej (a). (Patrz rysunek 6) 

Odwróć ręczną piłę tarczową do góry nogami i umieść ogranicznik kątowy (c) między stopą (6) a 

brzeszczotem (12). (Patrz Rysunek 7) 

 

Teraz ustaw śrubę regulacyjną (a), aż kąt między stopą (6) a tarczą piły (12) będzie równy 90°. Dokręć 

przeciwnakrętkę (b) i śrubę blokującą ogranicznik kąta (7). 

 

5.4 Odsysanie pyłu i wiórów (rysunek 1b) 

 

• Podłącz odpowiedni odkurzacz do dostarczonego złącza wyciągu wiórów (14) piły tarczowej 

(odkurzacz nie wchodzi w skład zestawu). Zapewni to doskonałe odsysanie pyłu z obrabianego 

przedmiotu. Korzyści są takie, że chronisz zarówno sprzęt, jak i własne zdrowie. Twoje miejsce pracy 

będzie również czystsze i bezpieczniejsze. 

• Pył powstający podczas pracy może być niebezpieczny. Patrz rozdział zatytułowany „Instrukcje 

bezpieczeństwa”. 

• Ważny! Odkurzacz używany do prac odsysających musi być odpowiedni do materiału obrabianego. 

• Sprawdź, czy wszystkie części są prawidłowo połączone. 

 

5.5 Ogranicznik równoległy (Rysunek 8/9) 

 

• Ogranicznik równoległy (16) umożliwia cięcie równoległych linii. 

• Poluzować śrubę blokującą ogranicznik równoległy (8) na stopce piły (6). 

• Aby zmontować, wsuń ogranicznik równoległy (16) w prowadnicę (a) na stopce piły (6) (patrz 

rysunek 

8) 

• Ustaw wymagany odstęp, a następnie ponownie dokręć śrubę zabezpieczającą (8). 

• Korzystanie z ogranicznika równoległego: Ustawić ogranicznik równoległy (16) płasko na krawędzi 

obrabianego przedmiotu i rozpocząć cięcie. 
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Ważne! 

Wykonaj próbne cięcie w kawałku drewna odpadowego 

 

5.6 Prowadnica liniowa (rys. 10) 

 

Za pomocą prowadnicy liniowej (15) można wykonywać dokładne cięcia zgodnie z liniami cięcia 

zaznaczonymi na obrabianym przedmiocie. Użyj oznaczenia (a) dla ustawienia kąta 0° lub 90°. 

Informacje na temat ustawienia kąta patrz 5.2 

 

 
Ważne! 

Wykonaj próbne cięcie w kawałku drewna odpadowego 

 

6. Działanie 

6.1 Praca z ręczną piłą tarczową 

 

• Zawsze mocno trzymaj piłę tarczową. 

• Kołpak ochronny (19) jest automatycznie odpychany przez obrabiany przedmiot. 

• Nie używaj siły! 

• Delikatnie i równomiernie przesuwaj do przodu za pomocą piły tarczowej. 

• Odpad powinien znajdować się po prawej stronie piły tarczowej, tak aby szeroka część stołu 

podporowego obejmowała całą jego powierzchnię. 

• Jeśli tniesz narysowaną linię, poprowadź piłę tarczową wzdłuż odpowiedniego nacięcia. 

• Mocno zacisnąć małe kawałki drewna przed ich piłowaniem. Nigdy nie trzymaj ich ręką. 

• Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa. Nosić okulary ochronne. 

• Nie używaj uszkodzonych brzeszczotów lub brzeszczotów, które są pęknięte lub złamane. 

• Nie używaj żadnych kołnierzy/nakrętek kołnierzowych, których otwór jest większy lub mniejszy niż 

otwór w tarczy piły. 

• Tarcza piły nie może być hamowana ręcznie lub przez wywieranie bocznego nacisku na tarczę. 

• Kołpak ochronny nie może się zakleszczyć i musi powrócić do swojego początkowego położenia po 

zakończeniu operacji. 

• Przed użyciem pilarki tarczowej należy sprawdzić działanie osłony ochronnej przy odłączonej 

wtyczce sieciowej. 

• Przed użyciem maszyny należy upewnić się, że wyposażenie zabezpieczające, takie jak osłona 

obrotowa, rozdzielacz, kołnierze i urządzenia regulacyjne, jest sprawne, prawidłowo wyregulowane i 

zabezpieczone. 
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• Do króćca odsysania trocin (14) można podłączyć odpowiedni system odsysania pyłu. Upewnij się, 

że przewód do odsysania pyłu jest bezpiecznie i prawidłowo podłączony. 

• Ruchoma kołpak ochronny nie może być mocowany w schowanej osłonie ochronnej, gdy piła jest w 

użyciu. 

• Nie wolno używać brzeszczotów, których główny korpus jest grubszy lub zębów cieńszych niż 

grubość łuparki. 

• Łuparka musi być wyregulowana tak, aby jej odległość od korony brzeszczotu nie przekraczała 5 

mm. Ponadto korona nie może wystawać więcej niż 5 mm poza dolną krawędź rozdzielacza. 

• Szerokość cięcia i podstawowa grubość brzeszczotu używanego brzeszczotu nie może przekraczać 

2,5 mm 

 

 
Ważne 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy pile tarczowej należy zawsze wyciągnąć wtyczkę 

sieciową! 

 

6.2 Używanie piły tarczowej 

 

• Dostosuj głębokość cięcia, kąt cięcia i ogranicznik równoległy (patrz rozdział 5.1, 5.2 i 5.5) 

• Upewnij się, że przełącznik ON/OFF (włączenia / wyłączenia) (2) nie jest wciśnięty. Dopiero wtedy 

podłącz wtyczkę sieciową do odpowiedniego gniazdka. 

• Nie włączaj pilarki tarczowej przed zamontowaniem brzeszczotu. 

• Umieść stopkę piły płasko na przedmiocie, który chcesz przeciąć. Brzeszczot nie może stykać się z 

obrabianym przedmiotem. 

• Trzymaj piłę tarczową mocno obiema rękami. 

 

6.3 Włączanie/wyłączanie (rys. 11) 

 

Aby włączyć: 

Naciśnij jednocześnie przycisk blokujący (3) i włącznik/wyłącznik (2) 

 

• Pozwól brzeszczotowi przyspieszyć, aż osiągnie pełną prędkość. Następnie powoli przesuwaj 

brzeszczot wzdłuż linii cięcia. Przy tym delikatnie naciskaj na brzeszczot. 

 

Aby wyłączyć: 

 

Zwolnij przycisk blokujący i włącznik/wyłącznik 

 

• Jeśli zwolnisz uchwyt, urządzenie wyłączy się automatycznie, co oznacza, że nie będzie mogło 

działać przypadkowo. 

• Upewnij się, że nie zasłaniasz ani nie blokujesz otworów wentylacyjnych podczas pracy z 

narzędziem. 
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• Nie zwalniaj brzeszczotu po wyłączeniu, naciskając go z boku. 

• Ważny! Nie odkładaj maszyny, dopóki brzeszczot nie zostanie całkowicie zatrzymany. 

 

 
Ważne. 

Wykonaj próbne cięcie w kawałku drewna odpadowego 

 

6.4 Wymiana brzeszczotu (Rys. 12-15) 

 

 
Ważne. 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy pile tarczowej należy zawsze wyciągnąć wtyczkę 

sieciową! 

 

Używaj wyłącznie brzeszczotów, które są zgodne z normą EN 847-1 i są tego samego typu, co 

brzeszczot dostarczony z tą piłą tarczową. Poproś sprzedawcę o radę. 

 

Użyj dostarczonego klucza do brzeszczotu (13), aby wymienić brzeszczot. Klucz do brzeszczotu (13) 

jest przechowywany w obudowie. W razie potrzeby wyciągnij klucz do brzeszczotu (13) z obudowy 

(patrz Rysunek 12). 

 

Ważne. Ręcznej pilarki tarczowej nie wolno obsługiwać z włożonym do niej kluczem do brzeszczotów 

(13). 

 

• Wciśnij blokadę wrzeciona (11). 

• Odkręcić śrubę, aby zabezpieczyć brzeszczot (17) za pomocą klucza do brzeszczotów (13). 

• Odepchnąć i zabezpieczyć ruchomą osłonę osłony przed huśtawką (19) za pomocą dźwigni osłony 

osłony przed huśtawkami (20). 

• Zdejmij kołnierz (18) i brzeszczot (12) w dół. 

• Oczyść kołnierz i włóż nowy brzeszczot. Zwróć uwagę na kierunek ruchu (patrz strzałka na osłonie i 

tarczy piły). 

• Dokręcić śrubę zabezpieczającą brzeszczot (17) i sprawdzić, czy działa prawidłowo. 

• Przed naciśnięciem włącznika/wyłącznika upewnij się, że brzeszczot jest prawidłowo zamocowany, 

a ruchome części poruszają się płynnie, a śruby zaciskowe są dobrze dokręcone. 

 

7. Wymiana kabla zasilającego 

Zagrożenie! 

 

Jeśli kabel zasilający do tego urządzenia jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta 

lub jego serwis posprzedażny lub podobnie przeszkolony personel, aby uniknąć niebezpieczeństwa. 
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8. Czyszczenie, konserwacja i zamawianie części zamiennych 

 

Zagrożenie! 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z czyszczeniem należy zawsze wyciągnąć wtyczkę 

sieciową. 

 

8.1 Czyszczenie 

 

• Utrzymuj wszystkie urządzenia zabezpieczające, otwory wentylacyjne i obudowę silnika w miarę 

możliwości w stanie wolnym od brudu i kurzu. Wytrzyj urządzenie czystą szmatką lub przedmuchaj 

sprężonym powietrzem pod niskim ciśnieniem. 

• Zalecamy czyszczenie urządzenia natychmiast po każdym użyciu. 

• Urządzenie należy regularnie czyścić wilgotną ściereczką i odrobiną miękkiego mydła. Nie używaj 

środków czyszczących ani rozpuszczalników; mogą one zaatakować plastikowe części urządzenia. 

Upewnij się, że do urządzenia nie może dostać się woda. Dostanie się wody do elektronarzędzia 

zwiększa ryzyko porażenia prądem. 

 

8.2 Szczotki węglowe 

 

W przypadku nadmiernego iskrzenia zlecać sprawdzenie szczotek węglowych wyłącznie 

wykwalifikowanemu elektrykowi. 

 

Zagrożenie! 

Szczotki węglowe powinny być wymieniane tylko przez wykwalifikowanego elektryka. 

 

8.3 Konserwacja 

 

Wewnątrz urządzenia nie ma części wymagających dodatkowej konserwacji. 

 

8.4 Zamawianie części zamiennych: 

Przy zamawianiu części zamiennych należy podać następujące dane: 

 

• Rodzaj maszyny 

• Numer artykułu maszyny 

• Numer identyfikacyjny maszyny 

• Numer części zamiennej wymaganej części 

 

Aby zapoznać się z naszymi najnowszymi cenami i informacjami, odwiedź stronę www.isc-gmbh.info 
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9. Utylizacja i recykling 

 

Sprzęt dostarczany jest w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w transporcie. 

Surowce w tym opakowaniu można ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi. Sprzęt i jego 

akcesoria wykonane są z różnego rodzaju materiałów, takich jak metal czy plastik. Nigdy nie wyrzucaj 

uszkodzonego sprzętu do śmieci domowych. Sprzęt należy przekazać do odpowiedniego punktu 

zbiórki w celu prawidłowej utylizacji. Jeśli nie wiesz, gdzie znajduje się taki punkt zbiórki, powinieneś 

zapytać w urzędzie gminy. 

 

 

Informacje dotyczące utylizacji 
 
a)Produkt 
 
 

 
Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami  
gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z  
odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji  
oddzielnie 
 
 
b) Akumulatory  
 

 
Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie  dotyczące baterii i   

 

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie. 

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione. 

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie  

odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm,  

Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład  

pod symbolem kosza na  śmieci po lewej stronie). 
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10. Przechowywanie 

 

Przechowuj sprzęt i akcesoria w ciemnym i suchym miejscu w temperaturze powyżej zera. Idealna 

temperatura przechowywania wynosi od 5 do 30 °C. Przechowuj elektronarzędzie w oryginalnym 

opakowaniu. 

 

 
 

Tylko dla krajów UE 

 

Nigdy nie wyrzucaj żadnych elektronarzędzi do śmieci domowych. Aby zachować zgodność z 

dyrektywą europejską 2012/19/WE dotyczącą starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 

jej implementacją do przepisów krajowych, stare elektronarzędzia należy oddzielić od innych 

odpadów i zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska, m.in. zabierając do punktu recyklingu. 

 

Recykling alternatywa dla wniosku o zwrot: 

 

Jako alternatywę dla zwrotu sprzętu do producenta, właściciel sprzętu elektrycznego musi upewnić 

się, że sprzęt został prawidłowo zutylizowany, jeśli nie chce już go przechowywać. Stary sprzęt można 

zwrócić do odpowiedniego punktu zbiórki, który zutylizuje go zgodnie z krajowymi przepisami 

dotyczącymi recyklingu i utylizacji odpadów. Nie dotyczy to żadnych akcesoriów ani pomocy bez 

komponentów elektrycznych dostarczonych ze starym sprzętem. Przedruk lub powielanie w 

jakikolwiek inny sposób, w całości lub w części, dokumentacji i dokumentów towarzyszących 

produktom jest dozwolone tylko za wyraźną zgodą iSC GmbH. Z zastrzeżeniem zmian technicznych. 

 

• Produkt spełnia wymagania normy EN 61000-3-11 i podlega specjalnym warunkom podłączenia. 

Oznacza to, że używanie produktu w dowolnym dowolnie wybranym punkcie połączenia jest 

niedozwolone. 

• Biorąc pod uwagę niekorzystne warunki zasilania, produkt może powodować chwilowe wahania 

napięcia. 

• Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w punktach połączeń, które 

 

a) nie przekraczać maksymalnej dopuszczalnej impedancji sieci zasilającej Zsys = 0,25 + j0,25 Ω, lub 

b) mieć ciągłą obciążalność prądową sieci co najmniej 100 A na fazę. 

 

• Jako użytkownik jesteś zobowiązany do upewnienia się, w razie potrzeby w porozumieniu z 

zakładem energetycznym, że punkt podłączenia, w którym chcesz eksploatować produkt, spełnia 

jedno z dwóch wymagań, 

a) lub b), wymienionych powyżej. 
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Informacje serwisowe 

 

We wszystkich krajach wymienionych w certyfikacie gwarancyjnym posiadamy kompetentnych 

partnerów serwisowych, których dane kontaktowe znajdują się również w certyfikacie 

gwarancyjnym. Partnerzy ci pomogą we wszystkich zgłoszeniach serwisowych, takich jak naprawy, 

zamówienia części zamiennych i zużywających się lub zakup materiałów eksploatacyjnych. Należy 

pamiętać, że następujące części tego produktu podlegają normalnemu lub naturalnemu zużyciu i 

dlatego też są one wymagane do użytku jako materiały eksploatacyjne. 

 

Kategoria Przykład 

Części zużywające się* Szczotki węglowe 

Materiały eksploatacyjne* Ostrze piły 

Brakujące części  

 

* Niekoniecznie zawarte w zakresie dostawy! 

 

W przypadku wad lub usterek prosimy o zgłoszenie problemu w Internecie pod adresem www.isc-

gmbh.info. Upewnij się, że podałeś dokładny opis problemu i we wszystkich przypadkach odpowiedz 

na następujące pytania: 

 

• Czy sprzęt w ogóle działał, czy też był uszkodzony od samego początku?  

• Czy zauważyłeś coś (objaw lub wadę) przed awarią? 

• Jaką usterkę ma urządzenie według Ciebie (główny objaw)? Opisz tę usterkę. 

 

Karta gwarancyjna 

Szanowny Kliencie, 

 

Wszystkie nasze produkty przechodzą rygorystyczne kontrole jakości, aby upewnić się, że dotrą do 

Ciebie w idealnym stanie. W mało prawdopodobnym przypadku awarii urządzenia, prosimy o kontakt 

z naszym działem serwisowym pod adresem podanym w niniejszej karcie gwarancyjnej. Możesz 

również skontaktować się z nami telefonicznie, korzystając z podanego numeru serwisowego. 

Prosimy zwrócić uwagę na następujące warunki, na jakich można składać roszczenia gwarancyjne. 

 

1. Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie wyłącznie do konsumentów, tj. osób fizycznych, 

które nie zamierzają używać tego produktu do działalności handlowej ani do jakiejkolwiek innej 

działalności na własny rachunek. Niniejsze warunki gwarancji regulują dodatkowe usługi 

gwarancyjne, które wymieniony poniżej producent obiecuje nabywcom swoich nowych produktów 

oprócz ustawowych uprawnień gwarancyjnych. Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na Państwa 

ustawowe roszczenia gwarancyjne. Nasza gwarancja jest dla Ciebie bezpłatna. 
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2. Usługi gwarancyjne obejmują wyłącznie wady wynikające z wad materiałowych lub produkcyjnych 

produktu zakupionego od producenta wymienionego poniżej i ograniczają się do usunięcia tych wad 

w produkcie lub wymiany produktu, w zależności od preferencji . Należy pamiętać, że nasze 

urządzenia nie są przeznaczone do zastosowań komercyjnych, handlowych lub profesjonalnych. 

Umowa gwarancyjna nie zostanie zawarta, jeśli urządzenie było używane przez przedsiębiorstwa 

handlowe, handlowe lub przemysłowe lub było narażone na podobne obciążenia w okresie 

gwarancji. 

 

3. Nasza gwarancja nie obejmuje: 

 

- Uszkodzenia urządzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji montażu lub nieprawidłową 

instalacją, nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi (np. podłączenie go do niewłaściwego napięcia sieci 

lub rodzaju prądu) lub nieprzestrzeganiem zasad konserwacji i bezpieczeństwa instrukcji lub przez 

narażenie urządzenia na nietypowe warunki środowiskowe lub przez brak opieki i konserwacji. 

- Uszkodzenia urządzenia spowodowane nadużyciem lub nieprawidłowym użytkowaniem (np. 

przeciążeniem urządzenia lub użyciem niezatwierdzonych narzędzi lub akcesoriów), przedostaniem 

się ciał obcych do urządzenia (takich jak piasek, kamienie lub kurz, uszkodzenie podczas transportu), 

siła lub uszkodzenie spowodowane siłami zewnętrznymi (na przykład przez upuszczenie). 

- Uszkodzenia urządzenia lub części urządzenia spowodowane normalnym lub naturalnym zużyciem 

lub normalnym użytkowaniem urządzenia. 

 

4. Gwarancja obowiązuje przez okres 24 miesięcy od daty zakupu urządzenia. Roszczenia 

gwarancyjne należy zgłaszać przed końcem okresu gwarancyjnego w ciągu dwóch tygodni od 

zauważenia wady. Po zakończeniu okresu gwarancyjnego żadne roszczenia gwarancyjne nie będą 

przyjmowane. Pierwotny okres gwarancji obowiązuje dla urządzenia nawet w przypadku 

przeprowadzenia napraw lub wymiany części. W takich przypadkach wykonane prace lub 

zamontowane części nie spowodują przedłużenia okresu gwarancji i żadna nowa gwarancja nie 

będzie aktywna dla wykonanej pracy lub zamontowanych części. Dotyczy to również korzystania z 

usługi na miejscu. 

 

5. Aby zgłosić reklamację z tytułu gwarancji, prosimy o zarejestrowanie wadliwego urządzenia na 

stronie: www.isc-gmbh.info. Zachowaj rachunek zakupu lub inny dowód zakupu nowego urządzenia. 

Urządzenia zwracane bez dowodu zakupu lub bez tabliczki znamionowej nie są objęte gwarancją, 

ponieważ odpowiednia identyfikacja nie będzie możliwa. Jeśli wada jest objęta naszą gwarancją, 

przedmiotowy przedmiot zostanie natychmiast naprawiony i zwrócony lub wyślemy nowy zamiennik. 

 

Oczywiście z przyjemnością oferujemy odpłatną usługę naprawy wszelkich usterek, które nie są 

objęte zakresem niniejszej gwarancji lub jednostek, które nie są już objęte gwarancją. Aby skorzystać 

z tej usługi prosimy o przesłanie urządzenia na adres naszego serwisu. 
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Należy również zapoznać się z ograniczeniami niniejszej gwarancji dotyczącymi części zużywających 

się, materiałów eksploatacyjnych i brakujących części, zgodnie z informacjami serwisowymi 

zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. 
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