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Instrukcja obstugi

Sterownik Sciany wideo 2 x 2 4K
Nr zaméwienia 2256178

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Urzadzenie umozliwia rozdzielanie sygnatu 4K 60 Hz
z wejécia HDMI na maksymalnie cztery urzadzenia
wyswietlajace o rozdzielczosci 1080p. Dodatkowy
port wyjsciowy HDMI umozliwia bezstratne powiela-
nie sygnatu zroédtowego 1:1.

Uktady konfiguruje sie przy uzyciu przyciskéw pane-
lu, pilota zdalnego sterowania lub komputera z dota-
czonym oprogramowaniem.

Niektére z przyktadéw uzycia obejmuja rozdzielanie
sygnatu na wiele wy$wietlaczy w pomieszczeniu,
duze uktady wielu monitoréw i cyfrowa dystrybucije
treSci multimedialnych.

Produkt przeznaczony jest wytacznie do uzytku w budyn-
kach. Nalezy bezwzglednie unikac kontaktu z wilgocia.
Aby zachowat bezpieczenistwo i przestrzega¢ uzycia
zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie mozna
przebudowywac iflub modyfikowa¢. Uzycie produktu
do celéw, ktére nie zostaly przewidziane przez pro-
ducenta, moze spowodowac jego uszkodzenie. Po-
nadto nieprawidiowe uzytkowanie moze spowodo-
wac zwarcie, pozar, porazenie pradem elektrycznym
lub inne zagrozenia. Doktadnie przeczytac instrukcje
obstugi i przechowywac¢ jg w bezpiecznym miejscu.
Produkt mozna przekazywa¢ osobom trzecim wy-
tacznie z dofaczong instrukcjg obstugi.

Wyréb ten jest zgodny z ustawowymi wymogami
krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i
produktéw sg znakami handlowymi ich wiascicieli.
Wszystkie prawa zastrzezone.

HDMI jest zarejestrowanym znakiem handlowym
HDMI Licensing L.L.C.

Zawarto$¢ opakowania

+ Modut gtéwny

+ Zdalne sterowanie

+  Bateria CR2025 1
(w pilocie zdalnego sterowania) E

+ Zasilacz sieciowy

+  3-biegunowe ztacze phoenix RS232

+ Instrukcja obstugi
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Aktualne instrukcje obstugi

Mozna pobra¢ najnowsza instrukcje obstugi z witryny
www.conrad.com/downloads lub zeskanowa¢ przed-
stawiony kod QR. Postepowa¢ zgodnie z instrukcja-
mi wy$wietlanymi na stronie internetowej.

Wyjasnienie symboli
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Symbol pioruna w tréjkacie jest uzywany,
jesli istnieje ryzyko dla zdrowia, np. z po-
wodu porazenia pradem elektrycznym.

Symbol z wykrzyknikiem w tréjkacie stu-
zy do podkreslenia waznych informacji
W niniejszej instrukcji obstugi. Zawsze
uwaznie czytaj te informacje.

Symbol strzatki sygnalizuje specjalne in-
formacje i wskazéwki zwiazane z obstuga.

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

Nalezy dokladnie przeczyta¢ in-
& strukcje obstugi i bezwzglednie

przestrzega¢ informacji dotyczacych
bezpieczenstwa. Producent nie po-
nosi odpowiedzialnosci za zranienie
lub zniszczenie mienia wynikajace
z ignorowania zalecenn dotyczacych
bezpieczenistwa i prawidiowego uzyt-
kowania, zamieszczonych w niniej-
szej instrukcji obstugi. W takich przy-
padkach wygasa rekojmia/gwarancja.

a) Ogolne informacje

+ Urzadzenie nie jest zabawka. Nalezy przechowy-
wac je w miejscu niedostepnym dla dzieci i zwie-
rzat domowych.

+ Nie wolno pozostawia¢ materiatow opakowa-
niowych bez nadzoru. Te materialy nie powinny
by¢ uzywane przez dzieci do zabawy, poniewaz
moga by¢ niebezpieczne.

+ Chron urzadzenie przed ekstremalnymi tempera-
turami, bezpo$rednim $wiattem stonecznym, sil-
nymi wstrzasami, wysoka wilgotnoscia, wilgocia,
palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
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+Nie wolno poddawa¢ produktu naprezeniom me-
chanicznym.

+ Jezeli nie mozna bezpiecznie uzytkowac produk-
tu, nalezy zrezygnowac z jego uzycia i zabezpie-
czy¢ go przed przypadkowym uzyciem. Nie moz-
na zagwarantowa¢ bezpiecznego uzytkowania
produktu, ktory:

- nosi widoczne $lady uszkodzen,
nie dziata prawidtowo,

- byt przechowywany przez diuzszy czas w nie-
korzystnych warunkach lub

- zostat poddany powaznym obcigzeniom zwig-
zanym z transportem.

+ Z produktem nalezy obchodzi¢ si¢ ostroznie.
Wstrzasy, uderzenia lub upadek, nawet z niewiel-
kiej wysokoséci, moga spowodowac uszkodzenie
produktu.

+ W przypadku jakichkolwiek watpliwoéci dotycza-
cych obstugi, bezpieczenstwa lub podigczania
urzadzenia nalezy skonsultowac sie ze specjalista,

+ Konserwacja, modyfikacje i naprawy powinny byé
wykonywane wytacznie przez technika lub auto-
ryzowane centrum serwisowe.

+ W przypadku jakichkolwiek pytan, na ktére nie
mozna odpowiedzie¢ na podstawie tej instrukcii
obstugi, nalezy skontaktowac sie z naszym dzia-
tem wsparcia lub pracownikiem technicznym.

b) Podtaczone urzadzenia

+ Nalezy réwniez wzig¢ pod uwage instrukcje bez-
pieczenstwa i obstugi innych urzadzen podtaczo-
nych do produktu.

c) Bateria

+ Podczas instalowania baterii nalezy zwracaé
uwage na prawidtowe utozenie biegundw.

+ Baterie nalezy wyjmowac¢ z produktu, jesli nie
bedzie uzywany przez dtuzszy czas w celu unik-
nigcia wylania si¢ elektrolitu. W przypadku nie-
szczelnosci lub uszkodzenia baterii ich kontakt
ze skérg moze spowodowac oparzenie kwasem,
dlatego nalezy uzywa¢ odpowiednich rekawic
ochronnych.

+ Baterie nalezy przechowywa¢ poza zasiegiem
dzieci. Nie wolno pozostawia¢ baterii bez nadzo-
ru, poniewaz istnieje ryzyko potknigcia ich przez
dzieci lub zwierzgta domowe.

+ Nie wolno demontowac baterii, zwiera¢ ich ztaczy
ani wrzucac do ognia. Nigdy nie faduj baterii jed-
norazowych. Istnieje ryzyko wybuchu!

d) Konfiguracja

+ Podczas instalacji nalezy upewni¢ sig, ze kabel
nie jest Scisniety lub zagiety ani ze nie ulegnie
uszkodzeniu przez ostre krawedzie.

+ Kable nalezy zawsze klas¢ w taki sposdb, aby
nikt nie mogt sie o nie potkna¢ ani sie w nie za-
platac.

e) Adapter

+ Gniazdko zasilania musi znajdowac¢ si¢ blisko
urzadzenia i by¢ fatwo dostepne.

+ Jako Zrodta zasilania nalezy uzywa¢ wytgcznie
dostarczonego zasilacza.

+ Zrodtem napiecia dla zasilacza sieciowego moze
by¢ przepisowe gniazdo zasilania sieci publicznej.

+ Przed podtaczeniem zasilacza sieciowego nale-
zy upewni¢ sie, ze warto$¢ napiecia podana na
zasilaczu jest zgodna z wartoscig napiecia sieci
elektrycznej.

+ Zasilacza sieciowego nie nalezy podigcza¢ ani
odtgcza¢ mokrymi rekami.

+ Nigdy nie odiacza¢ zasilacza sieciowego od
gniazda zasilania ciggnac za przewdd; nalezy
zawsze trzyma¢ za uchwyty na wtyczce.

+  Ze wzgledow bezpieczenstwa podczas burzy na-
lezy odiaczy¢ zasilacz sieciowy od gniazda sieci
elektrycznej.

+ Nie dotykaj zasilacza sieciowego, jesli wystepuja,
jakiekolwiek oznaki uszkodzenia, poniewaz moze
to spowodowa¢ $miertelne porazenie pradem!
Wytacz napiecie sieciowe od gniazda z podigczo-
nym zasilaczem (wytacz odpowiedni wytacznik
lub wyjmij bezpiecznik, a nastepnie wytacz odpo-
wiedni wytacznik ochronny RCD).

+ Nastepnie mozesz wyjaé zasilacz sieciowy z
gniazda. Uszkodzony zasilacz nalezy zutylizowa¢
w sposdb przyjazny dla $rodowiska i zakorczy¢
jego uzytkowanie.

+  Wymien na zasilacz tego samego typu.

Elementy robocze
a) Sterownik wideo
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Wskaznik: Power 9 HDMI Input: Stuzy do poditaczania urzadzenia
Czujnik IR zdalnego sterowania zrodiowego, np. odtwarzacza DVD lub
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Przycisk Mode: Nacisnij, aby przetacza¢ migdzy
uktadami monitoréw (wigcej informacji mozna

komputera.

Wyjécie HDMI Loop out: Stuzy do powielania
sygnatu zrédtowego na podtaczonym
wyswietlaczu.

aznik: HDMI Input
azniki: HDMI Output 1-4

o

o . W 11 HDMI Output 1-4: Stuzy do podtaczania
znalez¢ w rozdziale ,Uktady monitoréw”). monitorw, na kidrych bedzie wyswietlany
6 Przycisk Audio: Naciénij, aby przefacza¢ rozdzielony sygnat.
migdzy wyjéciami R Audio L i Optical. 12 Optical: Optyczne wyjécie dzwigku cyfrowego
7 Przycisk zasilania ON/OFF (TOSLINK)

8 Port

b) Zdal
—

komunikacyjny R§232 13 R Audio L: Analogowe wyjécia stereo (AUX)

14 Wejscie zasilania Power 12V DC, 2 A

ne sterowanie

Pilot jest dostarczany z wilozong wkladka izolujacq baterii, aby przediuzy¢ ich zywotno$¢
podczas transportu. Usun te wkiadke przed uzyciem.

A Przycisk zasilania ON/OFF

RST (Reset): przywracanie ustawien fabrycznych
Nacisnij przycisk @ aby zmienic kolejnos¢ wyjs¢ 1-4.
Audio: Przelaczanie migdzy wyjsciami AUX i TOSLINK.
Obroét ekranu o 180° (tylko uklad 2 x 2).

|

o)

22

oo
!

, @ @ Domysine wyjscia:
A = Output 1
@ @ ,7,: B = Output 2
C = Output 3
IO,
| F Uktady monitoréw (wigcej informacji mozna znalez¢
w rozdziale ,Uktady monitoréw”).
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G Eliminowanie krawedzilkorekta oprawek (tylko uktad

2x 2): poziomy 1-5

Konfiguracja i podtaczenie
a) Schemat potaczen
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Ponizej przedstawiono uktad monitoréw 2 x 2 z domysInymi ustawieniami wyjscia HDMI. Wigcej
informacji mozna znalez¢ w rozdziale ,Uktady monitorow”.
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b) Podtaczanie
——>  Wigcej informacji mozna znalez¢ w rozdziale ,Dane techniczne”.

1. Wylacz zasilanie urzadzen, ktére chcesz podtaczy¢ (zrodto sygnatu i urzadzenia wyswietlajace).

2. Uzyj odpowiedniego kabla HDMI, aby podtgczy¢ zrodio HDMI do gniazda Input.

3. Uzyj odpowiedniego kabla HDMI, aby podtaczy¢ wyswietlacz do jednego z wyj$¢ Output 1-4.

4. Podtacz zrodto dzwieku do wejécia: Optical lub R Audio L.

——>  Wyjscie HDMI oznaczone Loop out umoZliwia bezpo$rednie przekazywanie sygnatu audio.
W przypadku wyj$¢ HDMI Output 1-4 po przetaczeniu dzwieku na wejécie R Audio L dzwigk

bedzie przekazywany przez te wyjscia, natomiast po przetaczeniu dzwieku na wejscie Optical
dzwiek nie bedzie przekazywany przez te wyjscia.

+ Podiacz zasilacz do gniazda sieciowego po podtgczeniu wszystkich kabli do urzadzenia.

Uktady monitorow

a) Wybor uktadow

Uktady monitoréw mozna wybierac przy uzyciu nastepujacych metod:

+  Przyciski wstepnie ustawionych uktadéw na pilocie zdalnego sterowania.

+ Przycisk MODE na sterowniku. Pozwala na przetaczanie uktadow migdzy nastepujacymi ustawieniami:
1x1->1x2->1x3—->1x4—->2x1-2x2—-3x1—-4x1

+ Dotaczone oprogramowanie.

Uwagi

+ Wspdtczynnik obrazu sygnatu zrodiowego powinien by¢ taki sam jak wspétczynnik obrazu uktadu.
W przeciwnym razie obraz zostanie obciety.

+ Jezeli obrazy nie sg wy$wietlane w odpowiedniej kolejnosci, a wyswietlacze zostaty juz zamontowane,
mozna:

- zmienia¢ potaczenia wyj$¢ HDMI, az obrazy beda wyswietlane prawidtowo,
- nacisna¢ przycisk @ aby zmieni¢ kolejnos¢ obrazéw.
— Obrét ekranu o 180° i eliminowanie krawedzi sg dostepne tylko w uktadzie 2 x 2.

b) Uktad/wspotczynniki obrazu
Ponizsze uklady sa oparte na ustawie-

niach fabrycznych. Nacisniecie 4K UHD
spowoduje zmiane kolejnosci wyjsc. Wie- 3840 x 2160
cej informacji o przywracaniu ustawien
fabrycznych mozna znalezé w rozdziale HDMI | ¥
Przywracanie ustawien fabrycznych”. Powielanie

Ukfady i odpowiadajace im wyjécia: HD HD

* A=kazde dostepne wyjscie HDMI (1-4) 19201080 | 1920 x 1080

o 4K UHD
1 = wyjécie HDMI 1 3840 x 2160

+ 2=wyjécie HDMI 2 HD HD
+ 3 =wyjécie HDMI 3 1920 x 1080 | 1920 x 1080

+ 4= wyjcie HOMI 4

Uktady Wyjscia HDMI Wspotczynniki obrazu
1x1 |[[A][A][ A][A]] 4xpeoxt0s)
1x2 [[ 1] 2] [ 3] 4] |/380x1080) (3840 1080)
ixs |t 23 []4] (5760 x 1080) (1920 x 1080)
x4 |[1]2]3]4] (7680 x 1080)
1 3
2x1 (1920 x 2160) (1920 x 2160)
2 4
2x2 112 (3840 x 2160)
3| 4
1
3x1 2 | [4 ] (1920 x 3240) (1920 x 1080)
3
1
2
4x1 3 (1920 x 4320)
4

Przywracanie ustawien fabrycznych

+  Parametry, takie jak kolejno$¢ wyjs¢ HDMI w uktadach, sq zapisywane w pamieci flash sterownika i nie
sq kasowane po wytaczeniu zasilania urzadzenia.

+ Mozna przywréci¢ ustawienia fabryczne, naciskajac przycisk RST (Reset) na pilocie zdalnego sterowa-
nia lub wybierajac polecenie RESET w oprogramowaniu.

Podtaczania komputera

Dofaczone oprogramowanie umozliwia wykonywanie tych samych czynnoéci co pilot zdalnego sterowania.
1. Odwiedz witryne www.conrad.com/downloads i wprowadz numer BN.

2. Pobierz oprogramowanie i zainstaluj je.

3. Potacz komputer do portu RS232 sterownika.

Styk Funkcja
2 TX +  Port komunikacyjny RS232 umozliwia podtaczenie sterownika do kompu-
tera.
3 RX + Parametry portu RS232 powinny by¢ ustawione na: 9600 bis (8 N 1).
5 GND
> TX == RX Strona lutowana Strona wtyczki
Y
i DOOB®BG ®Oo00
] @
¥ Rpy 0000 0000
SRy RS232

4. Uruchom oprogramowanie.

- Wybierz ikong gniazda "« _, aby sie potaczy¢.

- Uzyskaj dostep do ustawien, takich jak port COM, wybierajac ikone kota zgbatego E,é Wiecej infor-
macji o portach COM mozna znalez¢ w instrukcji systemu operacyjnego komputera.

Konserwacja i czyszczenie

+  Przed czyszczeniem odigcz produkt od zasilania.

+  Nie uzywa¢ zadnych agresywnych $rodkéw czyszczacych. Nie przeciera¢ alkoholem ani innymi rozpusz-
czalnikami chemicznymi, gdyz moze to spowodowa¢ uszkodzenie obudowy i nieprawidiowe dziatanie
produktu.

+  Czysci¢ urzadzenie sucha, niepylaca $ciereczka.
Utylizacja
a) Produkt
Urzadzenia elektroniczne moga by¢ poddane recyklingowi i nie zaliczajg sie do odpadéw z

gospodarstw domowych. Po zakonczeniu eksploatacji produkt nalezy zutylizowa¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawnymi.
mmmm  Przed wyrzuceniem nalezy wyja¢ wszelkie baterie (akumulatory) i wyrzuci¢ je oddzielnie.
b) Baterie (akumulatory)

Prawo wymaga od uzytkownika koricowego zwrécenia wszystkich zuzytych baterii (akumulatorow)
E (rozporzadzenie dotyczace baterii). Wyrzucanie baterii z odpadami domowymi jest zabronione.
Zuzyte baterie (akumulatory) mozna takze oddawac do nieodptatnych gminnych punktéw zbiérki, do naszych
sklepow, lub gdziekolwiek, gdzie sprzedawane sq baterie (akumulatory).

W ten sposoéb uzytkownik spetnia wymogi prawne i ma swoj wktad w ochrone $rodowiska.

Zanieczyszczone baterie (akumulatory) sg oznaczone tym symbolem, ktéry sygnalizuje, ze utyli-
zacja wraz z odpadami domowymi jest zabroniona. Oznaczenia dla metali ciezkich: Cd = kadm,
Hg = rte¢, Pb = otéw (nazwa na (dotadowywanych) bateriach, np. ponizej symbol kosza z lewej
strony).

Dane techniczne
a) Modut gtowny

Napiecie/natezenie wejsciowe 12VIDC, 2 AO-C®

Bateria pilota ... 1x3V CR2025

Wersja HDMI ........cooovcvvvnnniinnirirenniens HDMI 2.0, HDCP 2.2

Glebia koloréw ... 36 bitow na wszystkich kanatach

Obstuga kaskadowania . ...nie

Szeroko$¢ kanalu ..., maks. 600 MHz na kanat

Szybko$¢ przesytania danych

do wyswietlacza...........coccoveernrininis maks. 18 Gbl/s (wejscie) na kanat

Sygnat wejsciowy/wyjsciowy TMDS .....0,5do 1,5 V p-p (TTL)

Sygnat wejsciowy/wyjsciowy DDC........5 V p-p (TTL)

Wejscie HDMI..........cocvveerrirenrierenns 1x HDMI: 4K 60 Hz 4:4:4 (3840 x 2160)

Parametry kabla wejsciowego.............. kabel HDMI High-Speed o dtugosci < 5 m, przekroju 0,20 mm?
obstugujacy rozdzielczos¢ 1080p 60 Hz

Wyjscie HDMI¥..........ocvvvcnniinnicenen, 1x wyjscie HDMI powielajace sygnat: 4K 60 Hz 4:4:4 (3840 x 2160)

4x HDMI: maks. 1080p przy czgstotliwosci 60 Hz (1920 x 1080)
* Maksymalna liczba wyj$¢, gdy do wejscia HDMI podtaczono

urzadzenie 4K 60 HZ 4:4:4.

Parametry kabla wyjsciowego .............. kabel HDMI High-Speed o dtugosci < 15 m, przekroju 0,20 mm?
obstugujacy rozdzielczo$¢ 1080p 60 Hz

Port komunikacyjny ... ...RS232

Wyjécie dzwigku .... HDMI: PCM 2-kanatowy

Optyczne (TOSLINK): PCM 2-kanatowy
L/R: wyjscia stereo RCA (AUX)

WarunKi pracy........ceveeeemerenerseesnnens od 0 do +40°C, 5-90 % wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Warunki przechowywania ....0d -20 do +60°C, 5-90% wilg. wzgl. (bez kondensacii)
Wymiary (. x szer. x wys.)... ..270x 119 x 32 mm

Waga oo 0,78 kg

b) Oprogramowanie
Obstugiwane systemy..............cccvurvene Windows® 2000 (i nowsze)

c) Zasilacz sieciowy
Napiecie/natezenie wejsciowe.............. 100 - 240 V/AC, 50/60 Hz, 0,8 A
WYJSCIEL .o 12VIDC, 2A
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