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Instrukcja obstugi

RF-DAT-500 Antena podwéjna do GSM, UMTS, LTE

Nr artykutu 2269151

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt ten jest podwojna, wysokowydajng anteng dla 2G (GSM), 3G (UMTS / HSPA) i 4G
LTE i obstuguje MIMO. Jest ona odporna na korozje i warunki atmosferyczne (IPX5), posiada
funkcje ochrony przed przepigciami i jest tatwa w montazu.

Aby zachowa¢ bezpieczenstwo i przestrzega¢ uzycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu
nie mozna przebudowywacé i/lub modyfikowaé. Uzywanie produktu do celdw innych niz opisane
moze spowodowac jego uszkodzenie. Ponadto nieprawidtowe uzytkowanie moze spowodowac
zwarcie, pozar, porazenie pradem elektrycznym lub inne zagrozenia. Doktadnie przeczytaj
instrukcje obstugi i przechowuj ja w bezpiecznym miejscu. Produkt mozna przekazywac
osobom trzecim wylgcznie z dotgczong instrukcjg obstugi.

Wyréb ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy
firm i produktéw sa znakami handlowymi ich wtascicieli. Wszystkie prawa zastrzezone.

Zawarto$¢ opakowania

+ Antena podwdjna + 3 podktadki
+ Wspornik do montazu na $cianie + 1 nakregtka
+ 3 Sruby + Instrukcja obstugi

+ 2 kotki rozporowe

Aktualne instrukcje obstugi

Pobierz aktualne instrukcje obstugi klikajac link www.conrad.com/downloads
lub zeskanuj przedstawiony kod QR. Postepuj zgodnie z instrukcjami
wyswietlanymi na stronie internetowe;.

Wyjasnienie symboli
Symbol pioruna w tréjkacie jest uzywany, jesli istnieje ryzyko dla zdrowia,
np. z powodu porazenia pradem elektrycznym.

Symbol z wykrzyknikiem w tréjkacie stuzy do podkreslenia waznych informacii
w niniejszej instrukcji obstugi. Zawsze uwaznie czytaj te informacje.

Ll

Symbol strzatki sygnalizuje specjalne informacje i wskazéwki zwigzane z obstuga.

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

Doktadnie przeczytaj niniejsza instrukcje obstugi i koniecznie przestrzegaj
zalecen dotyczacychbezpieczenstwa. Producentnie ponosiodpowiedzialnosci
za zranienie lub zniszczenie mienia wynikajace z ignorowania zalecen
dotyczacych bezpieczenstwa i prawidtowego uzytkowania, zamieszczonych
w niniejszej instrukcji obstugi. W takich przypadkach wygasa rekojmial
gwarancja.

> >

a) Ogdlne informacje
+ Urzadzenie nie jest zabawka. Nalezy przechowywa¢ je w miejscu niedostepnym
dla dzieci i zwierzat domowych.

+ Nie wolno pozostawia¢ materiatéw opakowaniowych bez nadzoru. Mogg one
stanowi¢ niebezpieczenstwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do
zabawy.

+ Chron urzadzenie przed ekstremalnymi temperaturami, bezpo$rednim
promieniowaniem stonecznym, silnymi wstrzasami, wysokg wilgotnoscia,
wilgocia, palnymi gazami, oparami , i rozpuszczalnikami.

+ Produktu nie nalezy poddawac obcigzeniom mechanicznym.

+ Jezeli nie ma mozliwosci bezpiecznego uzytkowania produktu, nalezy
zrezygnowac z jego uzycia i zabezpieczy¢ go przed przypadkowym uzyciem.
Nie mozna zagwarantowa¢ bezpiecznego uzytkowania produktu, ktory:

- nosi widoczne $lady uszkodzen,

- nie dziata prawidtowo,

- byt przechowywany w dtugim okresie czasu w niekorzystnych warunkach
otoczenia, lub

- zostat poddany powaznym obcigzeniom zwigzanym z transportem.

+ Z produktem nalezy obchodzi¢ sie ostroznie. Wstrzasy, uderzenia lub upadek
nawet z niewielkiej wysokosci moze spowodowac uszkodzenia produktu.

+ W przypadku jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych obstugi, bezpieczenstwa lub
podtaczania urzadzenia nalezy skonsultowa¢ si¢ ze specjalista.

+ Konserwacja, modyfikacje i naprawy powinny by¢ wykonywane wytacznie przez
technika lub autoryzowane centrum serwisowe.

+ W przypadku jakichkolwiek pytan, na ktére nie mozna odpowiedzie¢ na
podstawie tej instrukcji obstugi, nalezy skontaktowa¢ si¢ z naszym dziatem
wsparcia technicznego lub pracownikiem technicznym.

Uwaga:

+ Aby unikng¢ uszkodzenia komponentow, nie nalezy prébowac otwiera¢ ani
naprawia¢ ptytki drukowanej bez fachowej pomocy.

& + Na zasieg dziatania moga mie¢ wptyw czynniki Srodowiskowe i pobliskie zrodta

zaktécen.
+ Wiasciwe uzytkowanie pomaga przedtuzy¢ zywotno$¢ produktu.

b) Podtaczone urzadzenia

Przestrzegaj réwniez instrukcji bezpieczedstwa i obstugi innych urzadzen
podtaczonych do produktu.

Wiasciwosci

+  Antena MIMO z dwoma 5-metrowymi kablami

+  Obstuguje ztacza SMA/CRCI/TS-9

+  Zwigksza wydajno$¢ przenosnej anteny typu hotspot nawet o 50%.

+ Obejmuje szerokie pasmo 700-2600 MHz

+ Moze by¢ umieszczona na biurku lub na $cianie

+ Latwosc¢ instalaciji, konfiguracji i uzytkowania - nie wymaga oprogramowania
+ Poprawia wydajno$¢ w obszarach o stabym sygnale 3G/4G

Wymiary anteny
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Wydajnos¢ anteny
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Konserwacja i czyszczenie
+ Przed kazdym czyszczeniem nalezy odtaczy¢ produkt od zasilania elektrycznego.

+ Nie uzywaj zracych $rodkow czyszczacych, alkoholu ani innych roztworéw chemicznych,
poniewaz moga one spowodowa¢ uszkodzenie obudowy i funkcjonowania produktu.

+ Czys$¢ urzadzenie sucha, niestrzepiaca sie $ciereczka.

Deklaracja zgodnosci (DOC)

My, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-StralRe 1, D-92240 Hirschau, deklarujemy, ze produkt
ten jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.

——> Pelny tekst deklaracji zgodnoséci UE jest dostepny pod nastepujacym adresem
internetowym: www.conrad.com/downloads

Prosze wprowadzi¢ numer artykutu w pole wyszukiwania; Nastepnie mozesz pobra¢
deklaracje zgodnosci UE w dostepnych jezykach.

Utylizacja

a) Produkt

Urzadzenia elektryczne musza by¢ poddane recyklingowi i nie nalezg do odpadéw
z gospodarstw domowych. Po zakoriczeniu eksploataciji produkt nalezy zutylizowaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi.

W ten sposob uzytkownik spetnia wymogi prawne i ma swoj wktad w ochrone $rodowiska.

Dane techniczne

Zakres czestotliwosCi..........ooc.vennee. 698-2700 MHz

Szeroko$¢ pasma ...262/980 MHz

Impedancja wejciowa: 50 Q

Wspétczynnik napigcia na

fali S10JACE] .. ... evvurverrerrrierireree <20

Max. sygnat i wzmocnienie.............. 698-690 MHz, 3 dBi
1710-2170 MHz, 3-5 dBi
2396-2700 MHz, 3-5 dBi

Wzmocnienie i moc anteny.............. 3-5 dBi, 50 W maks.

Typ polaryzacji.......ccceverevnrereeenene Pionowy/poziomy

Kierunek promieniowania................ Wielokierunkowy

MOC WEJSCIOWa ..o 50 W maks.

Kabel antenowy............ccovevenininns 204 mm

Diugo$¢ kabla............oeevieriiniiniinns 5m(x2)

Typ kabla ........covvervenirvireiireine RG174

Typ potaczenia........coveveevereeniinennenns SMA

Rodzaj montazu.........ccccovvvvvinienne Do montazu na $cianie
Stojak na biurko

KOIOT .o Biaty

Warunki pracy/przechowywania......-40 °C do 60 °C (eksploatacja)

-40 °C do 70 °C (przechowywanie)

20-65 % wilgotnosci wzglednej (bez kondensacii)
WYMIAIY...cooceeeeeeee 185 x 185 x 23 mm

Publikacja opracowana przez firme Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Wszystkie prawa, wigczajac w to przektad, zastrzezone. Reprodukowanie w jakiejkolwiek formie, kopiowanie, tworzenie
mikrofilméw lub przechowywanie za pomoca urzadzen elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez
pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, takze cze$ciowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan tech-
niczny urzadzen w momencie druku.
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