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INSTRUKCIJA OBStUGI

Nr produktu 2298220

Stacja pogodowa radiowa Eurochron RC
Pro EC-4596440
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1. Wstep

Szanowny Kliencie,
Dziekujemy za zakup tego produktu.
Ten produkt jest zgodny z ustawowymi przepisami krajowymi i europejskimi.

Ze wzgleddw bezpieczenstwa zawsze postepuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej
instrukcji.

(N

Niniejsza instrukcja obstugi jest czescig tego produktu. Zawierajg wazne informacje dotyczace
konfiguracji i uzytkowania produktu. Wez to rdwniez pod uwage, jesli przekazujesz produkt osobie
trzeciej. Dlatego zachowaj te instrukcje obstugi jako odniesienia!

W przypadku pytan technicznych prosimy o kontakt:
www.conrad.pl/kontakt

2. Objasnienie symboli

(N

Symbol z btyskawicg w tréjkacie oznacza, ze istnieje zagrozenie dla Twojego zdrowia, m.in. z powodu
porazenia pragdem.

N

Ten symbol stuzy do podkreslenia waznych informacji zawartych w niniejszej instrukcji obstugi.
Zawsze uwaznie czytaj te informacje.

—

Ten symbol oznacza specjalne informacje i porady dotyczace uzytkowania produktu.

3. Przeznaczenie

Stacja pogodowa stuzy do wyswietlania réznych wartosci pomiarowych, m.in. temperatura
wewnatrz/na zewnatrz, wilgotno$é wewnatrz/na zewnatrz, cisnienie barometryczne, opady,
predkosé i kierunek wiatru. Dane zmierzone przez czujnik zewnetrzny sg przesytane bezprzewodowo
do stacji pogodowe;j.

Ponadto stacja pogodowa oblicza prognoze pogody i wyswietla jg za pomocg symboli graficznych na
wyswietlaczu. Czas i data ustawiane sg automatycznie przez sygnat czasu DCF, w przypadku
problemdéw z odbiorem mozliwe jest ustawienie reczne. Ponadto zintegrowana jest funkcja budzenia
z funkcja drzemki. Zasilanie jest dostarczane do stacji pogodowej za posrednictwem zasilacza
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sieciowego dotgczonego do zestawu. Zasilanie jest dostarczane do czujnika zewnetrznego za pomocay
baterii (brak w zestawie).

Ze wzgleddw bezpieczenstwa i zatwierdzenia nie wolno przebudowywac i/lub modyfikowac tego
produktu. Uzywanie produktu do celéw innych niz opisane powyzej moze spowodowaé uszkodzenie
produktu. Ponadto niewtasciwe uzytkowanie moze powodowad zagrozenia, takie jak zwarcia, pozar i
porazenie prgdem. Przeczytaj uwaznie instrukcje i przechowuj je w bezpiecznym miejscu. Udostepnic
ten produkt osobom trzecim wytgcznie wraz z instrukcjg obstugi.

Wszystkie nazwy firm i produktéw sg znakami towarowymi ich odpowiednich wtascicieli. Wszelkie
prawa zastrzezone.

4. Zawartos$¢ opakowania

¢ Gtéwna jednostka

¢ Stojak na stot jednostki gtéwnej
e Czujnik

¢ Stup montazowy czujnika

* Podstawa montazowa czujnika

¢ Zacisk montazowy czujnika

¢ 4x Sruby (zacisk montazowy)

¢ 4x nakretki (zacisk montazowy)
¢ 4x podkfadki (zacisk montazowy)
¢ 2x gumowe podktadki (zacisk montazowy)
e 2x Sruby (stup montazowy)

¢ 2x nakretki (stup montazowy)

e Bateria CR2032

e Adapter

¢ Instrukcja obstugi

Aktualna instrukcja obstugi

Pobierz najnowszg instrukcje obstugi ze strony www.conrad.com/downloads lub zeskanuj kod QR na
tej stronie. Postepuj zgodnie z instrukcjami na stronie.
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5. Cechy i funkcje

¢ Czujnik zewnetrzny 5 w 1 (temperatura, wilgotnos¢, deszcz, kierunek/predkos¢ wiatru)

* Zmieniajgce kolor elementy wyswietlacza na czarnym tle

e Zegar radiowy DCF z wyswietlaniem daty i dnia tygodnia

¢ Funkcja alarmu z alarmem przeciw zamarzaniu

® Podmuch wiatru lub $rednia predkosé (mph, m/s, km/h, wezty)

¢ 16 kierunkdéw wiatru

* Szybkos¢ opaddéw (mm, cale) na dzien, tydzien, miesigc lub tgcznie

* Prognoza pogody

¢ Ci$nienie barometryczne (bezwzgledne lub wzgledne)

¢ Graficzne przedstawienie opaddéw (5 dni) lub zmian cisnienia powietrza (-1, -3, -6, -12, -24 godziny)
e Temperatura/wilgotno$¢é w pomieszczeniu

¢ Wskaznik poziomu komfortu

e Punkt rosy

* Rejestruje minimalne/maksymalne wartosci mierzone ze znacznikiem czasu

¢ Wyswietla zmierzone wartosci z ostatnich 24 godzin

¢ Alarm przekroczenia zakresu temperatury wewnatrz/na zewnatrz, predkosci wiatru i opadéw
* Wszechstronne opcje instalacji/konfiguracji

¢ °Club °F

6. Instrukcje bezpieczenstwa

Przeczytaj uwaznie instrukcje obstugi i informacje dotyczace bezpieczenstwa. W przypadku
nieprzestrzegania instrukcji bezpieczenstwa i informacji dotyczacych prawidtowego obchodzenia
sie z niniejszg instrukcja, nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci za wynikte z tego obrazenia ciata
lub uszkodzenia mienia. Takie przypadki uniewaznig gwarancje/gwarancje.

a) Informacje ogodlne

NN

¢ Nie uzywaj tego produktu w szpitalach lub placdwkach medycznych. Chociaz czujnik zewnetrzny
przesyta stosunkowo stabe sygnaty radiowe, mogg one prowadzi¢ do awarii systeméw
podtrzymywania zycia. To samo moze dotyczy¢ innych obiektéw.

* Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za niedoktadne odczyty i wynikajgce z tego konsekwencje.
¢ Ten produkt jest przeznaczony wytgcznie do uzytku prywatnego; nie jest przeznaczony do celéw
medycznych ani do przekazywania informacji ogétowi spoteczenstwa.

¢ Ten produkt nie jest zabawka. Przechowuj go w miejscu niedostepnym dla dzieci i zwierzat.

* Nie pozostawiaj materiatéw opakowaniowych lezgcych niedbale. Moze to stac sie niebezpiecznym
materiatem do zabawy dla dzieci.

e Chron produkt przed ekstremalnymi temperaturami, silnymi wstrzgsami, palnymi gazami, oparami i
rozpuszczalnikami.

¢ Dodatkowo chron stacje pogodowsg i zasilacz przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych, wysoka wilgotnoscig i wilgocia.

¢ Nie narazaj produktu na zadne naprezenia mechaniczne.
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¢ Jesli bezpieczna obstuga produktu nie jest juz mozliwa, nalezy zaprzestac jego uzywania i zapobiec
nieautoryzowanemu uzyciu. Nie mozna dtuzej zagwarantowac bezpiecznej pracy, jesli produkt:

- jest widocznie uszkodzony,

- nie dziata juz prawidtowo,

- byt przechowywany przez dtuzszy czas w ztych warunkach otoczenia lub
- byt narazony na jakikolwiek powazny stres zwigzany z transportem.

e Zawsze nalezy obchodzi¢ sie z produktem ostroznie. Uderzenia, uderzenia lub upadek nawet z
niewielkiej wysokosci mogg uszkodzi¢ produkt.

¢ Nigdy nie uzywaj produktu bezposrednio po przeniesieniu go z zimnego do cieptego pomieszczenia.
Powstajgca kondensacja moze zniszczy¢ produkt. Poczekaj, az produkt osiggnie temperature
pokojowg przed podtgczeniem go do urzgdzenia. Moze to potrwaé kilka godzin.

¢ Skonsultuj sie z technikiem, jesli nie masz pewnosci, jak uzywaé lub podtgczac produkt.

¢ Konserwacja, modyfikacje i naprawy muszg by¢ wykonywane przez technika lub autoryzowane
centrum napraw.

¢ Jesli masz pytania, na ktdre nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji obstugi, skontaktuj sie z
naszym dziatem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.

b) Zasilacz;

¢ Gniazdo sieciowe musi znajdowac sie w poblizu urzadzenia i by¢ tatwo dostepne.

e Uzywaj wytacznie zasilacza dostarczonego z produktem.

* Podtaczaj zasilacz wytgcznie do normalnego gniazdka sieciowego podtgczonego do sieci publicznej.
Przed podtaczeniem zasilacza sprawdz, czy napiecie podane na zasilaczu jest zgodne z napieciem
dostawcy energii elektryczne;.

¢ Nigdy nie nalezy podtaczaé ani odtgczac zasilacza mokrymi rekami.

* Nigdy nie odtgczaj zasilacza od gniazdka sieciowego, ciggnac za kabel; zawsze uzywaj uchwytéw na
wtyczce.

® Podczas ustawiania produktu upewnij sie, ze kabel nie jest scisniety, zatamany lub uszkodzony przez
ostre krawedzie.

e Zawsze ukfadaj kable tak, aby nikt nie mdgt sie o nie potkna¢ ani zaplataé. Stwarza to ryzyko
obrazen.

e Ze wzgleddw bezpieczenstwa odtacz zasilacz od gniazdka sieciowego podczas burzy.

7. Uwagi dotyczace baterii/akumulatoréw

¢ Baterie nalezy przechowywaé poza zasiegiem dzieci.

¢ Nie zostawiaj baterii lezgcych w poblizu, poniewaz stwarzajg ryzyko zadtawienia dla dzieci i
zwierzat. W przypadku potkniecia natychmiast zasiegnij porady lekarza.

¢ Roztadowane baterie nalezy natychmiast wymienié, aby zapobiec wyciekowi.

® Przy obchodzeniu sie z nieszczelnymi lub uszkodzonymi bateriami zawsze uzywaj odpowiednich
rekawic ochronnych, aby unikng¢ poparzenia skéry.

* Ciecze wyciekajace z baterii/akumulatordw sg bardzo agresywne chemicznie. Przedmioty lub
powierzchnie stykajgce sie z tymi ptynami mogg ulec znacznemu uszkodzeniu. Zawsze przechowuj
baterie w odpowiednim miejscu, ktore nie jest podatne na uszkodzenia.

¢ Baterii nie wolno zwiera¢, demontowac ani wrzuca¢ do ognia. Istnieje ryzyko wybuchu.

¢ Nie prébuj fadowac jednorazowych baterii jednorazowych. Istnieje ryzyko wybuchu.

¢ Nigdy nie mieszaj baterii jednorazowych z bateriami wielokrotnego tadowania.
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* Nie mieszaj baterii/akumulatoréw o réznych stanach natadowania (np. baterii/akumulatoréw
natadowanych do potowy i catkowicie natadowanych).
* Zawsze wymieniaj kompletny zestaw baterii/akumulatoréw.

—

Upewnij sie, ze polaryzacja jest prawidtowa podczas wktadania baterii/akumulatoréw (zwrd¢ uwage
na plus/+ i minus/-). Istnieje mozliwos¢ pracy czujnika zewnetrznego z akumulatorami. Jednak czas
pracy jest skrécony przez nizsze napiecie (akumulator = 1,5 V, akumulator = 1,2 V).

Ponadto akumulatory sg bardzo wrazliwe na temperature, co moze skutkowaé dalszym skréceniem
czasu dziatania czujnika zewnetrznego w niskich temperaturach otoczenia.
Do zasilania czujnika zewnetrznego zalecamy stosowanie wysokiej jakosci baterii alkalicznych.

8. Przeglad produktu
a) Stacja pogodowa
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. Podstawka

. Przycisk SNOOZE (DRZEMKI)

. Wyswietlacz

. Przycisk LOOP (PETLI)

. Przycisk RAINBOW (TECZA)

. Przycisk OUTDOOR TEMP (TEMP ZEWNETRZNA)
. Wskaznik LED
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8. Przycisk (deszcz)

9. Przycisk (barometr)

10.
11.
12.
13.

Przycisk (wiatr)
Przycisk (indeks) 4
Przycisk (zegar) @
Przycisk (alarm) Q

14 Zawieszka

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.

Przycisk © (ostrzezenie)
Przycisk v

Przycisk A

Ztacze zasilania/czujnik temperatury
Przycisk HISTORIA

Przetgcznik suwakowy °C/°F

Przycisk MAX/MIN

Komora baterii

Przycisk RCC

Przycisk SKANUJ

Przetgcznik suwakowy OFF / LO / HI
Przycisk RESET

b) Czujnik zewnetrzny
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. Wskaznik opaddéw

. Poziomica

. Antena

. Anemometr

. Maszt

. Ochrona przed promieniowaniem
. Wiatrowskaz

. Baza

O 00 N O U1 A WIN B

. Uchwyt na maszt

10. Wskaznik LED

11. Przycisk RESET

12. Drzwi komory baterii
13. Sruby

c) Miernik opadow

1. Kolekcjoner

2. Hustawka wodna
3. Wylot

4. Czujnik
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d) Termometr/higrometr
1. Ostona antyradiacyjna/obudowa czujnika
2. Termometr/higrometr

e) Czujnik wiatru
1. Anemometr
2. Wiatrowskaz

9. Elementy wyswietlacza
a) Czas/kalendarz

1. MAX/MIN

2. Staby akumulator (stacja pogodowa)
3 razy

4. Czas letni

5. Sygnat czasu radiowego

6. Dzien tygodnia

7. Alarm

8. Alarm mrozu

9. Data

No
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b) Temperatura/wilgotnosé w pomieszczeniu

1. Wskaznik WEWNETRZNY

2. Wskaznik poziomu komfortu
3. Alarm przekroczenia zakresu
4. Wilgotnos¢ w pomieszczeniu
5. Temperatura wewnetrzna

c) Temperatura/wilgotnosé zewnetrzna

1. Wskaznik ZEWNETRZNY

2. Sita sygnatu bezprzewodowego
3. Alarm przekroczenia zakresu
4. Wilgotnos¢ na zewnatrz

5. Staba bateria

6. Temperatura zewnetrzna

| =—)jNDOOR

=g
3 _H(I(:)L - %

LOAL
4AER) &

G5

--.-[
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d) Prognoza pogody
1. Ikona prognozy pogody
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e) Barometr

1. Wskaznik BARO

2. Wyswietlacz rozwoju

3. Wskaznik ABSOLUTNY/WZGLED
4. Jednostka

5. Zmierzona wartos$¢

6. Wskaznik godziny
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f) Opady deszczu

1. Wskaznik opaddw deszczu
2. Okres nagrywania

3. Wyswietlanie dnia

4. Wyswietlacz rozwoju

5. Alarm przekroczenia zakresu
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6. Aktualny wskaznik opaddw
7. Jednostka

1 —————WIND DIRECTION

4 ——WIND SPEED  [AVERAGE cusT)

- s
MAX r 3 |
STORM M1 AL . imph |
STRONG _{i+) ol 45
h ICDERATE ' i B 8
L)

JGHT

g) Kierunek/predkosé wiatru

. Wskaznik KIERUNKU WIATRU

. Kierunek wiatru z ostatniej godziny
. Aktualny kierunek wiatru

. Wskaznik PREDKO§CI WIATRU

. Poziomy wiatru

. Aktualny kierunek wiatru

. Wskaznik SREDNIA / PORYW

. Jednostka

. Alarm przekroczenia zakresu

O 00 N O UL b W N B

| HEATINDEX

1 —[INDOOR | ! .. o
DEWPOINT| | l_

|
S - Wl . e

| WIND CHILL | -l- i l

h) Temperatura odczuwalna / wskaznik ciepta / punkt rosy w pomieszczeniu
1. Wskaznik temperatury odczuwalnej / INDEKSU CIEPtA / WEWNETRZNEGO PUNKTU ROSY
2. Zmierzona wartosc
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10. Wktadanie/wymiana baterii
a) Czujnik zewnetrzny

¢ Komora baterii znajduje sie na spodzie miernika opaddéw.

¢ Poluzuj srube Srubokretem krzyzakowym i zdejmij pokrywe komory baterii.

* W14z 3 baterie AA, zwracajgc uwage na prawidtowq biegunowosc. Przestrzegaj biegunowosci
wskazanej obok komory baterii.

e Zamknij komore baterii.

Upewnij sie, ze gumowy pierscien uszczelniajgcy wokét komory baterii jest prawidtowo
zainstalowany, aby do produktu nie dostata sie woda.

—

Czerwona dioda LED na dole miga co 12 sekund.
Wymien baterie, gdy tylko symbol baterii pojawi sie w prawym dolnym obszarze (OUTDOOR)
wyswietlacza.

b) Stacja pogodowa

¢ Odfacz podstawke stotowa.

e Odkrec srube pokrywy komory baterii.

* W14z jedng baterie guzikowg CR2032 z wtasciwg polaryzacja. Zacisk dodatni (+) musi by¢
skierowany na zewnatrz.

e Zamknij komore baterii.

e Zaraz po wtozeniu monety wszystkie segmenty wyswietlacza pojawig sie na chwile. W ciggu 8
sekund stacja pogodowa rozpocznie wyszukiwanie sygnatu czasu.
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Jesli po wtozeniu komaorki przycisku nie pojawi sie zaden ekran, nacisnij przycisk RESET na stacji
pogodowej.

Mozliwe, ze sygnat czasu nie moze by¢ odebrany natychmiast z powodu zaktécen atmosferycznych.
Ogniwo guzikowe stuzy jedynie jako awaryjne Zrddto zasilania. W przypadku wymiany ogniwa
guzikowego zasilacz sieciowy musi by¢ podtgczony, w przeciwnym razie wszystkie ustawienia zostang
utracone.

Wymien baterie guzikowa, gdy tylko symbol baterii pojawi sie po lewej stronie czasu.

11. Potfaczenie (zasilacz)

* Potgcz wtyczke adaptera ze ztgczem zasilania stacji pogodowe].
® Podtacz zasilacz do zwyktego domowego gniazdka sieciowego. Aby zmniejszy¢ zaktécenia sygnatu,
umies¢ stacje pogodowa w odlegtosci co najmniej 1 m od zasilacza.

12. Test funkcjonalny

N

Przed zamontowaniem czujnika zewnetrznego w docelowym miejscu przeprowadz? test dziatania.

e Obrdé¢ czujnik zewnetrzny kilka razy do przodu i do tytu, tak aby hustawka wodna poruszata sie
wewnatrz miernika opaddw. Jesli dziata poprawnie, stacja pogodowa nie powinna wyswietla¢ 0.0.

* Obracaj anemometr recznie lub za pomocg wentylatora pracujgcego ze statg predkoscia. Jesli dziata
poprawnie, stacja pogodowa nie powinna wyswietla¢ 0.0.

¢ Umies¢ stacje pogodowg i czujnik zewnetrzny w tym samym miejscu, aby sprawdzi¢ temperature i
wilgotnos¢. Odczekaj 30 minut, az wartosci sie ustabilizujg. Réznica temperatur miedzy stacja
pogodowag a czujnikiem zewnetrznym nie powinna przekraczac¢ 2°C (4°F). Rdznica wilgotnosci miedzy
stacjg pogodowa a czujnikiem zewnetrznym nie powinna przekracza¢ 10%.
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13. Instalacja
a) Wybierz lokalizacje
Woybierajac lokalizacje czujnika zewnetrznego, nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

¢ Czujnik zewnetrzny nalezy czysci¢ przynajmniej raz w roku. Upewnij sie, ze czujnik zewnetrzny jest
tatwo dostepny nawet po zamontowaniu.

¢ Nie montuj czujnika zewnetrznego pod lub w poblizu drzew i krzewdw, poniewaz spadajace liscie
mogg zatkaé otwér w mierniku deszczu.

¢ Czujnika zewnetrznego nie nalezy montowad w poblizu wysokich budynkéw. Bezposrednia bliskosé¢
wysokich budynkdéw prowadzi do niedoktadnych wartosci pomiarowych.

e Zasieg pomiedzy czujnikiem zewnetrznym a stacjg pogodowa nie moze przekraczaé¢ 150 m na
otwartej przestrzeni (w bezposredniej linii wzroku pomiedzy nadajnikiem/odbiornikiem). Zasieg,
ktory faktycznie mozna osiggnaé, jest jednak mniejszy ze wzgledu na obecnos¢ scian, mebli, okien lub
roslin miedzy stacja pogodowa a czujnikiem zewnetrznym.

Inne zaktdcenia, ktdre silnie zmniejszajg zasieg, to bliskos$é urzadzen elektrycznych/elektronicznych,
kabli lub czesci metalowych. Innym problemem sg stropy zelbetowe, szyby izolacyjne z
naparowanych metali lub inne urzadzenia pracujace na tej samej czestotliwosci transmisji.

b) Zamontuj stojak i drazek

Krok 1

N

W16z gbrng czesé stupka do kwadratowego otworu czujnika pogodowego.
Biegun i wskaznik czujnika powinny sie pokrywaé.
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Krok 2
Umies¢ nakretke w szesciokgtnym otworze czujnika, nastepnie widz Srube z drugiej strony i dokrec.

Krok 3
W16z drugg strone stupka do kwadratowego otworu plastikowej podstawki.

N

Stup i wskaznik na statywie powinny sie pokrywac.
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Krok 4
Umiesc nakretke w szesciokgtnym otworze czujnika, nastepnie wiéz srube z drugiej strony i dokrec.

N

Przed zamontowaniem na stupie zamocuj 2 gumowe podktadki.

c) Czujnik zewnetrzny

¢ Strona z anemometrem i wiatrowskaz powinna by¢ skierowana na pétnoc.

—

Czujnik zewnetrzny moze by¢ rowniez skierowany na potudnie. Wiecej informacji znajduje sie w
rozdziale ,,Obstuga”.

¢ Upewnij sig, ze czujnik zewnetrzny jest mozliwie réwny. Aby uzyska¢ pomoc, uzyj poziomicy u gory.
* Podczas montazu nalezy zachowaé minimalng odlegtos¢ 1,5 m od podtoza.

¢ Czujnik zewnetrzny mozna zamontowac na maszcie (Srednica: 25 - 33 mm) lub na powierzchni
poziomej (np. poreczy).

e Uzyj dotgczonych 4 srub/podktadek/nakretek, aby przymocowac podstawe do uchwytu masztu lub
poreczy.
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—

W celu zamontowania na maszcie nalezy najpierw odfgczy¢ podstawe od drgzka. W tym celu poluzu;j
$rube/nakretke. Nastepnie widz pret do drugiego mocowania na podstawie i zabezpiecz potgczenie
wczesniej poluzowang $rubg/nakretka.

Montaz masztu

Ustawione na pétnoc

1,5 metra od ziemi

Montaz na poreczy

d) Stacja pogodowa

* Przymocuj stojak do stacji pogodowe;j.
e Umies¢ stacje pogodowa na réwnej, stabilnej powierzchni.
¢ Stacje pogodowa mozna réwniez zawiesi¢ na $cianie za pomoca $ruby.
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14. Parowanie

* Po wiozeniu baterii i podtgczeniu zasilacza stacja pogodowa automatycznie wyszuka sygnat czujnika
zewnetrznego. Po pomysinym sparowaniu jednostek dane pomiarowe z czujnika zewnetrznego
zostang wyswietlone na stacji pogodowe;j.

¢ Jesli zmienite$ baterie czujnika zewnetrznego, musisz recznie zainicjowac¢ parowanie. Postepowac w
nastepujacy sposodb:

- Wymien baterie.
- Nacisnij przycisk SCAN na stacji pogodowe;j.
- Nacis$nij przycisk RESET na spodzie czujnika zewnetrznego.

15. Dziatanie

a) Zegar sterowany radiowo

* Po podfaczeniu zasilacza stacja pogodowa automatycznie wyszuka sygnat czasu. lkona miga, gdy
urzadzenie szuka sygnatu czasu.

¢ lkona Swieci sie na state po odebraniu sygnatu.

e Zegar synchronizuje sie codziennie.

* Sita sygnatu jest wskazywana na réznych poziomach.

- la (7 7

Brak sygnatu Staby sygnat Akceptowalny Bardzo dobry
sygnat sygnat

* Mozesz wigczy¢ lub wytaczy¢ automatyczny odbidr zegara radiowego, naciskajgc przycisk RCC przez
8 sekund.
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n . OFF

Wtgczony Wytaczony

b) Reczne ustawianie czasu / wyboér strefy czasowej

¢ Nacisnij i przytrzymaj przycisk CL) (zegar) przez 2 sekundy. Wskaznik 12 lub 24 godzin zacznie
migac.
e Uzyj przyciskow Vi A, aby ustawié czas. Nacisnij i przytrzymaj przycisk, aby przewing¢ do przodu.

¢ Nacisnij przycisk @ (zegar), aby potwierdzi¢ ustawienie i przej$¢ do nastepnego parametru.
¢ Parametry mozna ustawié w nastepujacej kolejnosci:

Format czasu - godziny - minuty = sekundy - rok - miesigc - dzien - strefa czasowa (-23 do
+23) > jezyk = czas letni.

—

Jesli w ciggu 60 sekund nie zostanie nacisniety zaden przycisk, stacja pogodowa automatycznie
wyjdzie z trybu ustawien.

Fabrycznie wtgczony jest czas letni. Jesli nie chcesz, aby czas byt regulowany, wybierz opcje DST OFF
w ostatnim parametrze.

Dostepne sg nastepujgce jezyki:

EN (angielski), FR (francuski), DE (niemiecki), ES (hiszpanski), IT (wtoski)

c) Ustawianie godziny alarmu

e Nacisnij i przytrzymaj przycisk Q (alarm) przez 2 sekundy. Miga wskaznik godzin.
e Ustaw godzine za pomoca przyciskéw Viw A,

¢ Nacisnij przycisk Q (alarm), aby potwierdzi¢ ustawienie. Miga wskaznik minut.

e Ustaw minuty za pomocg przyciskow ViwA.

¢ Nacisnij przycisk Q (alarm), aby potwierdzi¢ ustawienie.

Strona 20z 33

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z 0.0., ul. Kniaznina 12, 31-637 Krakdw, Polska
Copyright © Conrad Electronic, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl




www.conrad.pl

d) Wtacz/wytacz budzik

¢ W normalnym trybie wyswietlania nacisnij krotko przycisk Q (alarm), aby wyswietli¢ godzine
alarmu.

* Krotko nacisnij przycisk Q (alarm), aby wiaczy¢ lub wytaczy¢ alarm.

Brak symbolu

& & %

Alarm witgczony Budzik z wtgczonym alarmem

przeciw zamarzaniu

Alarm zegara wytgczony

—

Budzik z alarmem przeciw zamarzaniu: Jesli temperatura spadnie ponizej -3 °C, alarm witgczy sie na 30
minut przed ustawionym czasem. Dzieki temu zyskujesz dodatkowy czas, m.in. rano, aby odmrozié
przednig szybe samochodu.

¢ Gdy tylko zabrzmi alarm, nacisnij przycisk SNOOZE, aby aktywowac funkcje drzemki. Alarm wtgczy
sie ponownie po 5 minutach.

¢ Aby wytaczy¢ sygnat alarmu, nacisnij przycisk Q (alarm).
e) Prognoza pogody
¢ Produkt zawiera czuty czujnik cisnienia i oprogramowanie do obliczania prognozy pogody na

nastepne 12-24 godziny. Prognoza obowigzuje w promieniu 30 - 50 km.
* Prognoza pogody jest wyswietlana za pomocg réznych symboli.

e

Ll

al

ddddaidnay
dddddaaiaq

o~

AL QN
dedadaaa

P
e & « B

Stonecznie

Czesciowe
zachmurzenie

Pochmurno

Deszczowo

Burza

Snieg
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Doktadnosc¢ prognozy pogody opartej na cisnieniu wynosi okoto. 70 - 75%.

Prognoza pogody dotyczy najblizszych 12 godzin. Dlatego mozliwe jest, ze prognoza nie odpowiada
aktualnym warunkom.

Ikona ,,Deszczowa” miga, gdy nadchodzi ulewa.

Ikona ,,Sniezny” opiera sie nie na ciénieniu powietrza, ale na temperaturze zewnetrznej. Jesli
temperatura spadnie ponizej -3 °C, na wyswietlaczu pojawi sie ikona .

f) Cisnienie barometryczne

e Krétko naciénij przycisk ““4 (barometr), aby zmieni¢ jednostke. Dostepne s3 nastepujace
jednostki: hPa, inHg, mmHg.

e Naciénij i przytrzymaj przycisk ““4 (barometr) przez 2 sekundy, a nastepnie nacisnij przycisk V lub ,
aby przetaczy¢ wyswietlanie miedzy wzglednym i bezwzglednym cisnieniem barometrycznym.
Wzgledny: na poziomie morza

Absolutnie: Twoja lokalizacja

¢ Opcjonalnie mozna recznie ustawié¢ wartos$¢ wzglednego cisnienia barometrycznego. Postepowac w
nastepujacy sposodb:

- Nacisnij i przytrzymaj przycisk (barometr) przez 2 sekundy.

- Wybierz wzgledne cisnienie barometryczne za pomocg przyciskow Viw A,
- Krétko naciénij przycisk ““ (barometr). Warto$¢ miga.

- Ustaw wzgledne cisnienie atmosferyczne za pomocga przyciskéw ViA,

- Krétko naciénij przycisk 4, aby potwierdzi¢ ustawienie.

—

Fabrycznie ustawiona wartos¢ wzglednego cisnienia atmosferycznego wynosi 1013 hPa (29,91 inHg).
Ta wartos¢ odpowiada sredniemu ci$nieniu barometrycznemu.

Zmiana wartos$ci moze wptyng¢ na prognoze pogody.

Wzgledne ci$nienie barometryczne opiera sie na poziomie morza. Jednak wartos$¢ zmieni sie, jesli
bezwzgledne cisnienie atmosferyczne zmieni sie po 1 godzinie pracy produktu.

g) Opady deszczu

¢ Nacisnij przycisk (deszcz), aby przetgczac sie miedzy nastepujgcymi ekranami:
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Aktualne natezenie opaddw w ciggu ostatniej
RAINFALL godziny

B-

)

DZIENNIE: Catkowite dzienne opady deszczu

RAINFALL
==
DARLY r
Ll
- - .
TYGODNIOWO: Catkowite tygodniowe opady
RAINFALL
WEEKLY H l p
-— o N
MIESIECZNIE: Catkowite miesieczne opady
RAINFALL

)
gX

MONTHLY

"i

—

Wskaznik opaddw jest aktualizowany w odstepach 6-minutowych.

¢ Aby zmieni¢ jednostke, nacisnij i przytrzymaj przycisk L (opady deszczu) przez 2 sekundy.
Jednostka miga.

Wybierz jednostke (mm, cale) za pomocg przyciskow Viw A,

Krétko nacisnij przycisk L (deszcz), aby potwierdzi¢ ustawienie.
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h) Kierunek/predkos¢ wiatru

Wskaznik kierunku wiatru Znaczenie
’ Wyswietlanie w czasie rzeczywistym
A Kierunki wiatru z ostatnich 5 minut (maks. 6
wskaznikéw)

SW

¢ Nacisnij przycisk =< (wiatr), aby przetgczac sie miedzy nastepujgcymi ekranami:
SREDNIA: Srednia predko$¢ wiatru z ostatnich 30 sekund
PORYW: Najwyzsza predkos¢ wiatru z ostatniego pomiaru

WIND SPEED AVERAGE
AE) 4AEh AN
MODERATE 2™ ™ Kmh

® Poziom wiatru jest rowniez wyswietlany za pomocg nastepujgcych wskaznikow:

Wskaznik LEKKI SERDNI SILNY SZTORM
Predkos¢ 2 -8 mph 9-25mph 26 - 54 mph > 55 mph
3-13 km/h 14 - 41 km/h 42 - 87 km/h > 88 km/h
¢ Aby zmieni¢ jednostke predkosci wiatru, nacisnij i przytrzymaj przycisk d (wiatr) przez 2 sekundy.

Jednostka miga.

Wybierz jednostke za pomocg przyciskéow Viw A, Dostepne sg nastepujgce jednostki: mph (mile na

godzine), m/s (metry na sekunde), km/h (kilometry na godzine), wezty

Krétko nacisnij przycisk == (wiatr), aby potwierdzi¢ ustawienie.
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i) Temperatura odczuwalna / wskaznik ciepta / punkt rosy w pomieszczeniu

Wielokrotnie naciskaj przycisk (indeks), aby wyswietli¢ odczuwalny wiatr, indeks cieplny lub
punkt rosy w pomieszczeniu.

—

Indeks cieplny jest obliczany tylko wtedy, gdy temperatura wynosi co najmniej 27 °C.

Zasieg Ostrzezenie Znaczenie
27-32°C/80-90°F Ostrzezenie Mozliwe wyczerpanie
33-40°C/91-105°F Szczegblng ostroznosé Mozliwe odwodnienie
41-54°C/106-129 °F Niebezpieczenstwo Prawdopodobne wyczerpanie
>55°C/130°F Ekstremalne Wysokie ryzyko odwodnienia
niebezpieczenstwo i/lub udaru cieplnego

j) Dane z ostatnich 24 godzin

¢ Stacja pogodowa automatycznie zapisuje dane z ostatnich 24 godzin co godzine.

¢ Aby wyswietli¢ dane, naciskaj wielokrotnie przycisk HISTORY. Obok godziny pojawi sie wskaznik
POPRZEDNIE DANE.

¢ Aktualne wartosci sg wyswietlane ponownie, jesli w ciggu 5 sekund nie zostanie nacis$niety zaden
przycisk.

k) Pamieé MAX/MIN

* Nacisnij przycisk MAX/MIN, aby wyswietli¢ maksymalne/minimalne zmierzone wartosci w
nastepujacej kolejnosci:

Temperatura zewnetrzna - Wilgotnos¢ zewnetrzna - Temperatura wewnetrzna - Wilgotnosé
wewnetrzna - Temperatura odczuwalna - Wskaznik ciepta - Punkt rosy - Cisnienie
barometryczne - Srednia predko$é wiatru - Podmuch wiatru -> Opady deszczu

* Naci$nij i przytrzymaj przycisk MAX/MIN przez 2 sekundy, aby zresetowaé pamie¢ MAX/MIN.

¢ Aktualne wartosci sg wyswietlane ponownie, jesli w ciggu 5 sekund nie zostanie nacisniety zaden
przycisk.

—

Opradcz zmierzonej wartosSci wyswietlany jest znacznik czasu.
1) Alarm przekroczenia zakresu

¢ Alarm przekroczenia zakresu stuzy jako ostrzezenie o pewnych warunkach klimatycznych. Gdy tylko
ustawiona przez Ciebie wartos¢ zostanie przekroczona lub obnizona, rozlega sie alarm i miga dioda
LED z przodu stacji pogodowej. Mozesz ustawic limity dla nastepujgcych parametrow:
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Parametry Gorna (HI) / dolna (LO) granica

Zewnetrzna temperatura HI + LO

Zewnetrzna wilgotnos¢ HI + LO

Wewnetrzna temperatura HI + LO

Wewnetrzna wilgotnos¢ HI + LO

Predkos¢ wiatru HI

Opady deszczu HI (okres pomiaru: biezacy dzien od pdétnocy)

e Ustaw wartosci w nastepujgcy sposob:
- Nacis$nij przycisk @ (ostrzezenie), aby wybraé¢ parametr.
- Ustaw warto$¢ graniczng za pomoca przyciskow ViA,

- Nacisnij przycisk @ (ostrzezenie), aby potwierdzi¢ ustawienie.

* Wtacz/wytacz alarm przekroczenia zakresu w nastepujacy sposéb:

- Nacis$nij przycisk @ (ostrzezenie), aby wybra¢ parametr.

- Krétko nacisnij przycisk Q (alarm), aby wtaczy¢ lub wytgczy¢ alarm przekroczenia zakresu. Jesli
funkcja jest wtgczona, na wyswietlaczu pojawi sie ikona alarmu przekroczenia zakresu.

- Nacisnij przycisk © (ostrzezenie), aby potwierdzi¢ ustawienie.

—

Aktualne wartosci sg wyswietlane ponownie, jesli w ciggu 5 sekund nie zostanie nacisniety zaden
przycisk.

Jedli jedna z ustawionych wartosci granicznych zostanie przekroczona lub obnizona, odpowiednie
pole miga na wyswietlaczu. Dodatkowo rozlega sie sygnat ostrzegawczy dla max. 2 minuty.

Nacisnij przycisk Q (alarm), aby wytaczy¢ alarm przed uptywem 2 minut.

m) Odbiodr radiowy

e Zasieg czujnika zewnetrznego wynosi 150 m na otwartej przestrzeni.

* Jesli stacja pogodowa nie odbiera sygnatu, wybierz inng lokalizacje stacji pogodowej lub czujnika
zewnetrznego.

¢ Jakos¢ odbioru radiowego jest wskazywana przez ikone w prawym dolnym rogu (OUTDOOR)
wyswietlacza.
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J? Yllll YI Y

Brak sygnatu Wyszukiwanie Silny sygnat Staby sygnat Zgubiony sygnat
sygnatu

n) Wskaznik poziomu komfortu

Wskaznik komfortu opiera sie na temperaturze i wilgotnosci w pomieszczeniu i jest przedstawiany za
pomocg nastepujacych ikon:

® © ® ¢

Za zimno / za sucho Komfortowy Za ciepto / za wilgotno

—

Jesli wilgotnosé zmienia sie w stabilnej temperaturze, wyswietlacz moze sie odpowiednio zmienic.
W temperaturach ponizej 0°C (32°F) lub powyzej 60°C (140°F) wskaznik komfortu nie jest dostepny.

0) Usun dane

¢ Jest prawdopodobne, ze podczas montazu czujnika zewnetrznego zostang wykonane
nieprawidtowe pomiary wiatru i opadéw deszczu.

¢ Aby usungd zmierzone dane ze stacji pogodowej, nacisnij i przytrzymaj przycisk HISTORY przez 10
sekund. Czas zostanie dotrzymany.

p) Ustawienie czujnika zewnetrznego na potudnie

Czujnik zewnetrzny mozna ustawi¢ na potudnie, jesli jego lokalizacja uniemozliwia skierowanie go na
potnoc. Aby mie¢ pewnos¢, ze kierunek wiatru bedzie nadal wyswietlany poprawnie, wykonaj
nastepujgce czynnosci:

¢ Zainstaluj czujnik zewnetrzny tak, aby strzatka na gérze wskazywata potudnie.

¢ Nacisnij i przytrzymaj przycisk == (wiatr) przez 8 sekund, az gérna cze$¢ kompasu zacznie migac.

¢ Nacisnij przycisk Viiub A, aby dolna cze$¢ kompasu zaczeta migac.

* Nacisnij przycisk =< (wiatr), aby potwierdzic.
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g) Elementy wyswietlacza zmieniajgce kolor

* Jasnos$¢ elementdéw wyswietlacza mozna regulowac za pomocgy przetgcznika suwakowego OFF / LO
/ HI.

OFF: ciemny
LO: $redni
HI: jasny

¢ Nacisnij przycisk LOOP, aby aktywowa¢ ciggtg automatyczng zmiane koloru.

o Kilkakrotnie nacisnij przycisk TECZA, aby wybra¢ okreslony kolor. Dostepne sg nastepujgce kolory:
Biaty = czerwony - pomaraninczowy - z6tty - zielony = cyjan = niebieski - fioletowy

¢ Nacisnij przycisk TEMP ZEWNETRZNY, aby zmieni¢ kolor elementéw wyswietlacza w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej.

Zasieg temperatury (°C) Kolor

<-20,0 Ziemno-niebieski
-19,9do -11,0 Niebieski

-10,9 do -5,0 Ciemny akwamaryn
-4,9do -2,0 Akwamaryn

-1,9do 1,0 Biaty

1,1do 4,0 Jasno-Zielony
4,1do 8,0 Zielony

8,1do 12,0 Z6tty

12,1 do 16,0 Ciemno-z6tty

16,1 do 20,0 Jasno-pomaranczowy
20,1 do 24,0 Pomaranczowy
24,1 do 28,0 Jasno czerwony
28,1 do 32,0 Czerwony

32,1do 36,0 Rozowy

36,1 do 40,0 Kolor rozy

40,1 do 45,0 Purpurowy

>45,1 Szary
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Nacisnij przycisk RESET na stacji pogodowej, aby zresetowac jg do stanu fabrycznego. Wszystkie dane

i ustawienia zostang usuniete.

s) Jednostka temperatury

Mozesz przetaczac sie miedzy wyswietlaniem w stopniach Celsjusza i Fahrenheita za pomoca

przetacznika suwakowego °C/ °F.

16. Rozwigzywanie probleméw

Problem / objaw

Rozwigzanie

Brak lub nietypowy pomiar miernika opadow

Wyczysé lejek.

Uzyj poziomicy, aby sprawdzi¢, czy czujnik
zewnetrzny jest réwny.

Brak lub nietypowy pomiar
termometru/higrometru

Sprawdz ostone radiacyjna.

Sprawdz obudowe czujnika.

Problem / Objaw

Rozwigzanie

Brak lub nietypowy pomiar wiatru

SprawdZ anemometr.

Sprawdz wiatrowskaz.

Wyswietlacz:

. Yand..__

(utracono sygnat na 15 minut)

o Y and E r [(utracono sygnat przez 60 minut)

Zmniejsz odlegtos¢ miedzy czujnikiem
zewnetrznym a stacjg pogodowa.

Stacje pogodowa nalezy trzymac z dala od
urzadzen elektronicznych, ktére moga
powodowac zaktécenia (np. telewizor,
komputer, kuchenka mikrofalowa).

Jesli problem bedzie sie powtarzat, nacisnij
przycisk RESET na stacji pogodowe;j i czujniku
zewnetrznym.

17. Zasieg

Zasieg transmisji sygnatéw radiowych miedzy czujnikiem zewnetrznym a stacjg pogodowg wynosi w

idealnych warunkach do 150 m.
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Ta wartosé to jednak tak zwany ,,zasieg otwartej przestrzeni” (zasieg, w ktérym nadajnik i odbiornik
znajdujg sie na linii wzroku, bez zadnych zaktécen).

W praktyce jednak pomiedzy nadajnikiem a odbiornikiem moga znajdowac sie Sciany, sufity
pomieszczen itp., co odpowiednio zmniejszy zasieg.

Ze wzgledu na rézne wptywy na transmisje bezprzewodowa nie mozna zagwarantowac okreslonego
zasiegu. Jednak bezawaryjna eksploatacja jest zazwyczaj mozliwa w domu jednorodzinnym.

Czasami zasieg mozna znacznie zmniejszy¢ ze wzgledu na:

« Sciany, stropy zelbetowe, ptyty gipsowo-kartonowe z metalowa ramg

¢ Powlekane/metalizowane szkto izolacyjne

o Blisko$¢ przedmiotow metalowych i przewodzacych (np. grzejnikow)

e Bliskos¢ ciat ludzkich

¢ Inne urzadzenia pracujace na tej samej czestotliwosci (np. stuchawki bezprzewodowe, gtosniki
bezprzewodowe)

* Bliskos¢ silnikéw/urzadzen elektrycznych, transformatoréw, zasilaczy, komputeréw

18. Pielegnacja i czyszczenie
a) Informacje ogdlne

N

Nigdy nie uzywaj agresywnych detergentow, alkoholu lub innych roztworéw chemicznych, poniewaz
moga one uszkodzi¢ obudowe lub nawet zaktécic¢ dziatanie produktu.

® Oprdcz okazjonalnej wymiany baterii, produkt jest dla Ciebie bezobstugowy. Prace naprawcze lub
konserwacyjne muszg by¢ wykonane przez technika lub specjalistyczne centrum naprawcze. Nie ma
elementow produktu, ktére wymagajg konserwacji. Z tego powodu nigdy nie nalezy go otwieraé (z
wyjatkiem wktadania/wymiany baterii zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji obstugi).

¢ Do czyszczenia stacji pogodowej uzywaj suchej, miekkiej i czystej szmatki. Nie naciskaj zbyt mocno
wyswietlacza, moze to spowodowac zarysowania lub wadliwe dziatanie wyswietlacza; ponadto
wyswietlacz moze sie zepsuc.

¢ Kurz mozna tatwo usungc¢ za pomocg czystej szczotki z dtugim wtosiem i odkurzacza.

* Wyczys$é obudowe czujnika zewnetrznego $ciereczka zwilzong czystg woda.

b) Miernik opadow
* Regularnie sprawdzaj deszczomierz i usuwaj liscie lub inne przedmioty z lejka.

® Obrodc lejek w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara i wyjmij go.
* Wyczysé lejek pod biezgcg woda.
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* Pozwol lejkowi catkowicie wyschng¢ przed ponownym wiozeniem go na miejsce. Obréé lejek
zgodnie z ruchem wskazdéwek zegara, aby go zablokowac.

c) Termometr/higrometr

* Poluzuj dwie sruby na spodzie ostony radiacyjnej.

¢ Zdja¢ ostone radiacyjna.

¢ Delikatnie usun brud i owady z obudowy czujnika. Upewnij sie, ze do wnetrza obudowy czujnika nie
moze dostac sie wilgoc.

* Oczy$¢ ostone radiacyjng pod biezgcg wodg. Poczekaj, az ostona radiacyjna catkowicie wyschnie
przed ponownym zatozeniem jej na miejsce.

e Zamocuj ostone radiacyjng za pomocg wczesniej poluzowanych srub.

20. Informacje dotyczace utylizacji

a)Produkt

Urzadzenie elektroniczne sg odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucac ich z odpadami
gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z
odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij wtozony akumulator i dokonaj jego utylizacji
oddzielnie

b) Akumulatory

-4

Ty jako uzytkownik koricowy jeste$ zobowigzany przez prawo (rozporzadzenie dotyczgce baterii i

akumulatorow) aby zwrdci¢ wszystkie zuzyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie sie tych elementéw w odpadach domowych jest prawnie zabronione.
Zanieczyszczone akumulatory sg oznaczone tym symbolem, aby wskaza¢, ze unieszkodliwianie
odpadéw w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciezkich sg nastepujgce: Cd = kadm,
Hg = rteé, Pb = otéw (nazwa znajduje sie na akumulatorach, na przyktad

pod symbolem kosza na $mieci po lewej stronie).
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21. Dane techniczne
a) Informacje ogdlne

(0721 Lol [N Yo T ol =T [ o V7 TR 868 MHz
Y Lo Tol o= Ta T 1 0 ] | OO PP U PP PT PO PPPPRPPTPP maks. 6 dBm
ZAKIES... ettt ettt st e s e e be e e tb e e be e ehaeabeeebaesre e e teesabeeteeebeeateeraeaareans maks. 150 m?
INEEIWAT POMIATU Lottt e s e e st e e st e e sate e e sbeessabeesssneesases 12 sekund
Zakres pomiarowy Doktadnos¢ Podziatka

Temperatura -5do +50 °C +1°C 0,10°¢
wewnetrzna
Temperatura -40 do +60 °C 0.5 °C
zewnetrzna
Wilgotnos¢ 20-99% 5% 1%
wewnetrzna
Wilgotnos¢ 1-99% 3%
zewnetrzna
Opady deszczu 0-9999 mm 17 % 0,4 mm
Cisnienie 540 -1100 hPa +8 hPa (540 - 699 hPa) | 1 hPa
atmosferyczne +4 hPa (700 - 1100

hPa)
Predko$¢ wiatru 0-50m/s +0.5 m/s (<5 m/s) 0,1 m/s

6 m/s (>5 m/s)
b) Stacja pogodowa
2 F 1= - DS P PP PP PP PPPRPRRE 1 x CR2032
[20] oYY o =T [V EOS PRSPt maks. 130 mA
POZIOM Natasu (1AM .eeeeeiieeiiiec et e eeabe e e e eatee e e e ebabeeeeeanaaes min. 70 dB
Warunki pracy/przechOWyWania ........cccueeeveeeeeeireenieeeree e cveesteeeereenreeenveenns -10do +50°C, 20-90 % RH
WYMIAIY (dh. X SZEI. X WYS.) e iiiiei ettt e ettt e et e e e et e e e e s are e e e e e arreeeaeaan 168 x 25 x 136 mm
(T = T PSSP URR 367 g (ze stojakiem)
c) Czujnik zewnetrzny
2 =Y AT JE S RR 3 baterie AA (brak w zestawie)
(2] oYY o T =T [V ISR USROSt maks. 33 mA
1T ool 1 o] 1Y/ PP USRS IPX4
Warunki pracy/przechOWyWania ........cccueeeueeeeeeireentieeniee e ereeeteeeereeseeeesveeens -40do +60°C,1-99 % RH
WYMIAry (db. X SZEI. X WYS.) .euiiiieeeieie ettt et e e et e e e e araea s 344 x 136 x 394 mm
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{ AT T T O TP PPPPPPPIRN 622 g
d) Zasilacz;
NaPIECIE WEJSCIOWE....uievieeieeieecireesteeete et e te e te et eebe e e beebeesbeeteesabesabaessneen sares 230 -240 V/AC, 50 Hz
NaPIECIE/Prad WYJSCIOWY....eecuvieereeereeeeteeereeeteeereeeteeeeeesteeeteeeveeeteeeveeesreenseesseeseesaneens 4,5 V/AC, 300 mA
B (T ={o T ol =] o] = TSR 177 cm
ZECZE Dot e s 3,5 mm (na zewnatrz), 1,1 mm (wewnatrz)
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