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Instrukcja obstugi

Lampa powigkszajaca 127 mm
Nr zamowienia 2475770

Przeznaczenie

Produktjest przeznaczony do ogladania przedmiotéw pod powigkszeniem. Moze by¢ mocowany
do powierzchni (np. stolu lub stotu warsztatowego), jest wyposazony w pierscieniowg lampe
LED umieszczong wokot soczewki i jest zasilany przez zasilacz sieciowy. Mozna ustawi¢ jeden
z 6 poziomdw jasnosci cieptego i zimnego o$wietlenia.

Produkt przeznaczony jest wytacznie do uzytku wewnatrz pomieszczen. Nie nalezy go uzywac
poza budynkami. Nalezy bezwzglednie unika¢ kontaktu z wilgocia, na przyktad w tazienkach.
Aby zachowa¢ bezpieczenstwo i przestrzega¢ uzycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu
nie mozna przebudowywaé iflub modyfikowaé. Stosowanie produktu w celach innych niz
zgodne z przeznaczeniem moze doprowadzi¢ do jego uszkodzenia. Ponadto niewtasciwe
stosowanie moze doprowadzi¢ do zwarcia, pozaru, porazenia pradem elektrycznym lub innych
zagrozen. Dokfadnie przeczyta¢ instrukcje obstugi i przechowywac jq w bezpiecznym miejscu.
Produkt mozna przekazywac osobom trzecim wytacznie z dotgczong instrukcjg obstugi.
Wyrdb ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy
firm i produktéw sa znakami handlowymi ich wiascicieli. Wszystkie prawa zastrzezone.

Zawarto$¢ pakietu
+ Lampa

+ Zacisk

+ Zasilacz

+ Instrukcja obstugi

Aktualne Instrukcje obstugi

Pobierz aktualne instrukcje obstugi poprzez link www.conrad.com/downloads
lub zeskanuj przedstawiony kod QR. Postepowa¢ zgodnie z instrukcjami
wyswietlanymi na stronie internetowe;.

Wyjasnienie symboli
Symbol blyskawicy w trojkacie jest uzywany, jesli istnieje niebezpieczenstwo dla
zdrowia, np. poprzez porazenie pradem elektrycznym.

Symbol z wykrzyknikiem w trojkacie stuzy do podkreslenia waznych informacji w
niniejszej instrukcji obstugi. Zawsze uwaznie czytaj te informacije.

e

Symbol strzatki sygnalizuje specjalne uwagi, zwigzane z obstuga.

Instrukcje bezpieczenstwa

Nalezy doktadnie przeczyta¢ niniejsza instrukcje obstugi, a szczegdlnie
przestrzega¢ wskazowek dotyczacych bezpieczenstwa. W przypadku
nieprzestrzegania wskazéwek dotyczacych bezpieczenstwa i informacji o
prawidtowym uzytkowaniu zawartych w niniejszej instrukcji nie ponosimy
zadnej odpowiedzialnosci za wynikle uszkodzenia ciata lub mienia. W takich
przypadkach wygasa rekojmia/gwarancja.
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a) Ogolne informacje

+ Urzadzenie nie jest zabawka. Nalezy trzymac¢ je w miejscu niedostepnym dla
dzieci i zwierzat.

+ Nie pozostawiaj materiatéw opakowaniowych bez nadzoru. Dzieci mogq si¢
zacza¢ nimi bawié, co jest niebezpieczne.

Urzadzenie nalezy chroni¢ przed wptywem ekstremalnych temperatur,
bezpo$rednim $wiattem stonecznym, silnymi wibracjami, wysoka wilgotno$cia,
wilgocia, gazami palnymi, oparami i rozpuszczalnikami.

Produktu nie nalezy poddawac zadnym obcigzeniom mechanicznym.

Jesli bezpieczne uzytkowanie produktu nie jest dtuzej mozliwe, nalezy wytaczy¢ go
z uzycia i zabezpieczy¢ przed przypadkowym uzyciem. Bezpieczne uzytkowanie
nie jest gwarantowane, jesli produkt:

- nosi widoczne $lady uszkodzen,

- nie dziata prawidtowo,

- byt przechowywany przez diuzszy czas w niekorzystnych warunkach lub

- zostat poddany powaznym obcigzeniom zwigzanym z transportem.

Z produktem nalezy obchodzi¢ sie ostroznie. Wstrzasy, uderzenia lub upadek z

nawet niewielkiej wysoko$ci mogq spowodowac uszkodzenia produktu.

W razie watpliwosci w kwestii obstugi, bezpieczenstwa lub podtaczenia urzadzenia

nalezy zwréci¢ sie do wykwalifikowanego fachowca.

+ Konserwacja, modyfikacje i naprawy musza by¢ dokonywane tylko przez technika
lub autoryzowane centrum serwisowe.

+ W przypadku jakichkolwiek pytan, na ktére nie mozna odpowiedzie¢ na podstawie
tej instrukcji obstugi, nalezy skontaktowa¢ si¢ z naszym dziatem wsparcia lub
pracownikiem technicznym.

+ Uwaga, $wiatto LED:
- Nie patrz bezposrednio w $wiatto diody LED!

- Nie patrz w wiazke $wiatta bezposrednio ani za pomoca przyrzadéw optycznych!
b) Zasilacz
« Zrédio zasilania musi znajdowac sie blisko urzadzenia i byé fatwo dostepne.
+ Gniazdko zasilania musi znajdowac sie blisko urzadzenia i by¢ tatwo dostepne.
+ Jako zrodto zasilania nalezy stosowa¢ wytgcznie dostarczony zasilacz sieciowy.

+ Zasilacz sieciowy nalezy podigcza¢ wytacznie do zwyktych gniazdek zasilania
komunalnych instalacji elektrycznych. Przed podtaczeniem zasilacza sieciowego
nalezy sprawdzic, czy napigcie podane na zasilaczu jest zgodne z napigciem sieci
elektrycznej.

Nigdy nie podtacza¢ ani nie odtaczac zasilacza sieciowego mokrymi rekami.
Nigdy nie odiacza¢ zasilacza sieciowego od gniazda zasilania, ciagnac za
przewdd; nalezy zawsze trzymac za uchwyty na wtyczce.

Podczas montazu produktu nalezy upewnic sie, ze kabel nie jest Sci$niety, zagiety
ani ze nie zostanie uszkodzony przez ostre krawedzie.

Kable nalezy zawsze ktas¢ w taki sposob, aby nikt nie mogt sie o nie potknaé
ani sie w nich zaplata¢. Mogtoby to spowodowac¢ niebezpieczenstwo poniesienia
obrazen.

Ze wzgledow bezpieczenstwa podczas burzy nalezy odtaczy¢ zasilacz sieciowy
od gniazdka zasilania.

c) Produkt

+ Nigdy nie uzywa¢ produktu zaraz po przeniesieniu go z chtodnego miejsca do
cieptego. Kondensacja wilgoci mogtaby spowodowa¢ uszkodzenie produktu.
Przed podtaczeniem i uzyciem produktu zaczekaé, az osiagnie on temperature
otoczenia. Moze to potrwac kilka godzin.

+ Gdy lampa nie jest uzywana, nalezy zastania¢ soczewke ostong uchylng.
Ignorowanie tego zalecenia moze spowodowa¢ pozar na skutek skupiania
bezposredniego $wiatta stonecznego przez soczewke wypukia.

+ Nie wolno dotykac¢ soczewki palcami ani ostrymi/spiczastymi przedmiotami.

+ Nie wolno uzywa¢ soczewki do spogladania bezposrednio w zrodta intensywnego
Swiatta. Moze to spowodowac uszkodzenie wzroku!

+ Nigdy nie wylewac ptynéw nad lub w poblizu produktu.

+ Przymocuj wspornik zaciskowy tylko do poziomej, ptaskiej i stabilnej powierzchni.
Nie mocuj do produktu zadnych przedmiotéw (np. materiatéw dekoracyjnych).

+ Nigdy nie montuj produktu w poblizu tatwopalnych materiatéw (tj. zaston, tkanin
itp.). Upewnij sie, ze zaden obiekt (np. zastona) nie dotyka lub nie zbliza sie do
glowicy lampy, na przyktad z powodu przeciagu. W przeciwnym razie istnieje
ryzyko pozaru!

+ W przypadku instalacji w obiektach przemystowych nalezy przestrzega¢
przepisow BHP dotyczacych systeméw elektrycznych i wyposazenia organizacii
bezpieczenstwa rzagdowego lub odpowiednich wtadz w danym kraju.

Elementy obstugowe




1 Ostona soczewki 9 Sruba zacisku

2 Blokada ustawienia gtowicy lampy 10 Ztacze wejsciowe pradu statego

3 Pierscieniowa lampa LED 11 Przycisk ustawienia $wiatta zimnego
4 Gorne ramie 12 Przetacznik WE./WYL.

5 Dolne ramie 13 Uchwyt do regulaciji glowicy lampy

6 Wtyczka przylacza lampy 14 Przycisk ustawienia $wiatta cieptego
7 Gniazdo zacisku 15 Soczewka powigkszajgca

8 Zacisk podstawy 16 Blokada soczewki

Instalacja

Ramiona lamp sg wyposazone w sprezyny, dlatego nalezy ostroznie otwiera¢
je podczas wyjmowania z opakowania.

a) Mocowanie zacisku

N

Nie wolno dokreca¢ $ruby zacisku (9) z nadmierng sita, poniewaz moze
to spowodowaé uszkodzenie zacisku podstawy (8) i powierzchni, do ktérej jest
przymocowany.

Maksymalny zasieg zacisku wynosi okoto 50 mm.

Przed puszczeniem lampy nalezy zawsze upewnic sie, ze jest ona bezpiecznie
zamocowana w danym miejscu.

Zacisk podstawy (8) moze pozostawia¢ $lady lub zarysowac wrazliwe powierzchnie.
Nalezy przymocowac¢ zacisk podstawowy (8) do odpowiedniej poziomej powierzchni
(np. stotu lub stotu warsztatowego).

+ Poluzuj $rube zacisku (9).

+ Wsun zacisk na pozioma powierzchnie.

+ Dokre¢ $rube zacisku (9).

b) Podiacz lampe do podstawy

+ Wiz wtyczke przytacza lampy (6) do gniazda zacisku (7).

+ Delikatnie sprawdz, czy potaczenie jest bezpieczne, przed wypuszczeniem lampy z rak.

Obstuga

N

Goérne ramig (4) i dolne ramie (5) s wyposazone w sprezyny, dlatego mozna
regulowac ich ustawienie w okreslonych zakresach. Przekroczenie zakresu regulacii
lub uzycie nadmiernej sity moze spowodowac uszkodzenie.

Podczas regulacji nalezy przytrzymywa¢ zacisk podstawy (8), aby zapobiec
przewrdceniu si¢ lampy. Nie wolno uzywa¢ nadmiernej sity ani przekracza¢
podanego zakresu regulacji kata potozenia.

+ Podtacz przewdd zasilacza do ztacza wejscia pradu statego (10), a drugi koniec przewodu
do sieci elektryczne;.

+ Ustaw gtowice lampy w zadanym potozeniu.

+ Otwdrz pokrywe soczewki (1).

+ Naci$nij przetacznik WL./WYL.(12), aby wiaczy¢ lub wytaczy¢ pierscieniowa lampe LED (3).

+ Po uzyciu zamknij pokrywe soczewki (1).

a) Regulacja temperatury barwowej / jasnosci

+ Te ustawienia mozna regulowa¢ réwnoczesnie, aby uzyska¢ potaczenie $wiatta zimnego
i cieptego.

+ Dostepnych jest 6 pozioméw jasnosci dla kazdej temperatury barwowe;.

+ Nacis$nij, aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ jasnosc¢.

lkona Opis
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Przycisk ustawienia $wiatta
zimnego (11) (zmniejszenie/
zwigkszenie) jasnosci.

Przycisk ustawienia $wiatta
cieptego (14) (zmniejszenie/
zwigkszenie) jasnosci.

Wyjmowanie/wymiana soczewki

Aby zapobiec uszkodzeniu, nalezy zawsze upewnic sie, ze blokada soczewki (16)
jest zabezpieczona, a soczewka powiekszajaca (15) jest unieruchomiona.

Przed wyjeciem/wymiang soczewki nalezy zawsze odfgcza¢ lampe od zrédta
zasilania.

+ Otwdrz ostong soczewki (1).

* Przekre¢ blokade soczewki (16) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara, aby
zwolni¢ soczewke powiekszajaca (15).

+ Ostroznie wyjmijlwymien soczewke powigkszajacq (15).

+ Przekre¢ blokade soczewki (16) w kierunku zgodnym z ruchem wskazowek zegara, aby
unieruchomi¢ soczewke powigkszajaca (15).

Konserwacja i czyszczenie
+ Przed czyszczeniem odtaczy¢ produkt od zasilania.

+ Pod Zadnym pozorem nie wolno uzywa¢ agresywnych $rodkdw czyszczacych, alkoholu lub
innych $rodkéw chemicznych, poniewaz mogg przenika¢ przez obudowe lub ogranicza¢
funkcjonalnos¢ produktu.

+ Produkt nie wymaga konserwagji, nie demontuj go.
+ Czy$¢ produkt sucha, pozbawiong widkien szmatka.

+ Do czyszczenia soczewki uzywaj szmatki do czyszczenia soczewek. Alternatywnie uzyj
suchej, czystej, miekkiej i niestrzepiacej sie Sciereczki lub szczotki do kurzu. Jesli to
konieczne, mozesz zwilzy¢ szmatke niewielkg iloscig letniej wody.

+ Podczas czyszczenia soczewki $rodkiem czyszczacym nie wolno bezposrednio naktada¢
Srodka czyszczacego na soczewke. Zawsze naktadaj srodek czyszczacy na szmatke.

+ Podczas czyszczenia nie przyktadaj zbyt duzej sity do soczewki ani obudowy, aby uniknaé
ich zarysowania.

+ Diody LED sg wbudowane na state i nie mozna ich wymienic.

Utylizacja

Wszystkie urzadzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski
muszg by¢ oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, ze po zakoriczeniu
okresu uzytkowania urzadzenie to nalezy usunag¢ utylizowa¢ oddzielnie od niesor-
towanych odpadéw komunalnych.

Kazdy posiadacz zuzytego sprzetu jest zobowigzany do przekazania zuzytego
sprzetu do selektywnego punktu zbiérki odrebnie od niesegregowanych odpadéw
komunalnych. Przed przekazaniem zuzytego sprzetu do punktu zbiérki uzytkownicy
koncowi sg zobowigzani do wyjecia zuzytych baterii i akumulatoréw, ktére nie sg
zabudowane w zuzytym sprzecie, a takze lamp, ktére mozna wyja¢ ze zuzytego
sprzetu, nie niszczac ich.

Dystrybutorzy urzadzen elektrycznych i elektronicznych sg prawnie zobowigzani do nieodptat-

nego odbioru zuzytego sprzetu. Conrad oferuje nastepujace mozliwosci bezptatnego zwrotu

(wiecej informacji na naszej stronie internetowe;):

+ w naszych filiach Conrad
+ w punktach zbiérki utworzonych przez Conrad

+ w punktach zbiorki publiczno-prawnych zaktadéw utylizacji lub w systemach zbiorki
utworzonych przez producentéw i dystrybutoréw w rozumieniu ElektroG (niemiecki system
postepowania ze ztomem elektrycznym i elektronicznym).

Uzytkownik koricowy jest odpowiedzialny za usunigcie danych osobowych ze zuzytego sprzetu
przeznaczonego do utylizacji.

Nalezy pamigtaé, ze w krajach poza Niemcami moga obowiazywac¢ inne obowigzki dotyczace
zwrotu i recyklingu zuzytego sprzetu.

Dane techniczne
a) Ogélne informacje
e T 20 viDC ©-C®
PObOr MOCy .....coovvviiiiiis max. 10 W
LED oo 30 diod SMD ($wiatto ciepte)
30 diod SMD ($wiatto zimne)
Przyciemnianie ..........cccoocevevnienee 6 pozioméw
Temperatura barwowa. 3500 K- 6500 K
Strumien $wietlny .........coocvvvenne. 80 -800Im
@ SOCZEWKI ... 127 mm
Stopien powigkszenia.................. 1.75x
Materiat SOCZEWKi ..........ccovvvrenenes Szkto
Zasi€Q ZaCiSKU.......covvevrreriiriiinne Okoto 50 mm
Warunki uzytkowania/
przechowywania............c.ocoeeenee. od -5°C do +40°C, wilgotnos¢ wzgledna < 95%
Wymiary (df. x szer. x dt.) ............. 650 x 230 x 820 mm
Waga .o 2260 g (lampa)
296 g (zacisk)
b) Zasilacz AC
WEJSCIE oo 200 - 240 VIAC, 50-60 Hz
WYISCIE oo 20 V/DC, 500 mA, maks. 10 W
Waga oo 75 g (zasilacz)
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