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1. Przeznaczenie 
 
Ten produkt jest przeznaczony do stosowania jako stacja pogodowa. Posiada czujnik i cyfrowy 
wyświetlacz, a można nim sterować za pomocą aplikacji mobilnej. 
Wyświetlacz cyfrowy jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Nie 
używaj go na zewnątrz. W każdych okolicznościach należy unikać kontaktu z wilgocią. Jeśli używasz 
czujnika na zewnątrz, pamiętaj o zabezpieczeniu go przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, 
wilgocią i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Używanie produktu do celów innych niż 
opisane powyżej może spowodować uszkodzenie produktu. Niewłaściwe użycie produktu może 
spowodować zwarcie, pożar, porażenie prądem lub inne zagrożenia. Ten produkt jest zgodny z 
przepisami ustawowymi, krajowymi i europejskimi. Ze względów bezpieczeństwa i uzyskania 
zatwierdzenia nie wolno przebudowywać i/lub modyfikować produktu. Przeczytaj uważnie instrukcję 
obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Udostępniaj ten produkt osobom trzecim wyłącznie 
wraz z instrukcją obsługi. Wszystkie nazwy firm i produktów zawarte w niniejszym dokumencie są 
znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
 
2. Treść dostawy 
 
- Wyświetlacz cyfrowy 
- Czujnik zewnętrzny 
- Zasilacz 
- Instrukcja obsługi 
 
3. Najnowsze informacje o produkcie 
 
Pobierz najnowsze informacje o produkcie na stronie www.conrad.com/downloads lub zeskanuj 
pokazany kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej. 
 
4. Objaśnienie symboli 
 
Na produkcie/urządzeniu lub w tekście znajdują się następujące symbole: 
 
 

 
Symbol ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała. 
 

 
Symbol ostrzega przed niebezpiecznym napięciem, które może spowodować obrażenia ciała w 
wyniku porażenia prądem. 
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5. Instrukcje bezpieczeństwa 
 

 
 
Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi, a zwłaszcza przestrzegaj zasad bezpieczeństwa. W przypadku 
nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa i informacji dotyczących prawidłowego obchodzenia 
się z produktem nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wynikające z tego obrażenia ciała lub 
szkody materialne. Takie przypadki powodują unieważnienie rękojmi/rękojmi. 
 

5.1 Informacje ogólne 

 

Ten produkt nie jest zabawką. Trzymaj go z dala od dzieci i zwierząt domowych. Nie pozostawiaj 

beztrosko materiałów opakowaniowych. Może stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci. Jeśli po 

przeczytaniu tego dokumentu będziesz mieć jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z 

naszym wsparciem technicznym lub profesjonalnym technikiem. Konserwację, modyfikacje i naprawy 

muszą być przeprowadzane przez technika lub specjalistyczny zakład naprawczy. 

 

5.2 Obsługa 

 

Obchodź się z produktem ostrożnie. Uderzenia, wstrząsy lub upadek nawet z małej wysokości mogą 

spowodować uszkodzenie produktu. 

 

5.3 Warunki pracy 

 

- Nie narażać produktu na żadne obciążenia mechaniczne. 

- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, łatwopalnymi gazami, 

oparami i rozpuszczalnikami. 

- Chronić produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią. 

- Produkt nie może być narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 

- Nigdy nie włączaj urządzenia bezpośrednio po przeniesieniu go z zimnego do ciepłego otoczenia. 

Może to spowodować kondensację, która może zniszczyć produkt. Przed użyciem należy poczekać, aż 

produkt osiągnie temperaturę pokojową. 
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5.4 Obsługa 

 

- W razie wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia skonsultuj 

się ze specjalistą. 

- Jeśli nie jest już możliwe bezpieczne użytkowanie produktu, zaprzestań jego używania i zapobiegnij 

nieupoważnionemu użyciu. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można już 

zagwarantować bezpiecznego działania, jeśli produkt: 

 

– jest wyraźnie uszkodzony, 

– nie działa już prawidłowo, 

– był przechowywany przez dłuższy czas w złych warunkach otoczenia lub 

– został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem. 

 

Używaj czujnika zewnętrznego w miejscu chronionym przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, 

wilgocią i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

 

5.5. Akumulatory 

 

- Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację. 

- Jeśli nie planujesz używać produktu przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby zapobiec uszkodzeniu w 

wyniku wycieku. Wyciekające lub uszkodzone baterie w przypadku kontaktu ze skórą mogą 

spowodować oparzenia kwasem. Podczas obsługi uszkodzonych akumulatorów należy zawsze nosić 

odpowiednie rękawice ochronne. 

- Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie zostawiaj baterii leżących w pobliżu, 

ponieważ istnieje ryzyko, że dzieci lub zwierzęta mogą je połknąć. 

- Wszystkie baterie należy wymieniać jednocześnie. Mieszanie starych i nowych baterii w urządzeniu 

może prowadzić do wycieku baterii i uszkodzenia urządzenia. 

- Baterii nie wolno demontować, zwierać ani wrzucać do otwartego ognia. Nigdy nie próbuj ładować 

baterii jednorazowych. Może to spowodować eksplozję! 

 

 

5.6. Zasilacz 

 

 
Nie modyfikuj ani nie naprawiaj elementów zasilacza, w tym wtyczek, kabli sieciowych i zasilaczy. Nie 

używaj uszkodzonych elementów. Ryzyko śmierci w wyniku porażenia prądem! 
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- Podłącz produkt do łatwo dostępnego gniazdka ściennego. 

- Jako źródła zasilania używaj wyłącznie dostarczonego zasilacza sieciowego. 

- Zasilacz należy podłączać wyłącznie do normalnego gniazdka sieciowego podłączonego do sieci 

publicznej. Przed podłączeniem zasilacza sprawdź, czy napięcie podane na zasilaczu jest zgodne z 

napięciem dostawcy energii elektrycznej. 

- Nigdy nie podłączaj ani nie odłączaj zasilacza, jeśli masz mokre ręce. 

- Nigdy nie ciągnij za kabel, aby odłączyć zasilacz od gniazdka sieciowego. Zamiast tego zawsze używaj 

powierzchni chwytających na wtyczce sieciowej. 

- Ze względów bezpieczeństwa podczas burzy odłącz zasilacz od gniazdka sieciowego. 

- Nie dotykaj zasilacza, jeśli widoczne są jakiekolwiek oznaki uszkodzenia, gdyż grozi to śmiertelnym 

porażeniem prądem! Postępować w następujący sposób: 

 

– W pierwszej kolejności odłączyć zasilanie od gniazdka sieciowego, do którego podłączony jest 

zasilacz (wyłączyć odpowiedni wyłącznik lub wyjąć bezpiecznik, a następnie wyłączyć odpowiedni 

wyłącznik ochronny RCD tak, aby wszystkie bieguny gniazda sieciowego były bezładny). 

– Odłącz zasilacz od gniazdka sieciowego. 

– Użyj nowego zasilacza o tej samej konstrukcji. Nie używaj ponownie uszkodzonego zasilacza. 

 

- Upewnij się, że kabel nie jest ściśnięty, załamany lub uszkodzony przez ostre krawędzie. 

- Kable należy układać zawsze w taki sposób, aby nikt nie mógł się o nie potknąć ani zaplątać. Ryzyko 

zranienia! 

 

6. Przegląd produktu 
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1. Wyświetlanie czasu 

2. AM/PM 

3. Wskaźnik sygnału Wi-Fi 

4. Symbol DST (czas letni) 

5. Wskaźnik baterii 

6. Wyświetlanie daty (miesiąc/dzień/dzień tygodnia) 

7. Aktualny poziom UV 

8. Aktualne warunki pogodowe 

9. Prognoza temperatury maksymalnej i minimalnej 

10. Prognoza pogody na najbliższe 4 dni 

11. Rozkładana podstawka 

12. Gniazdo przyłączeniowe wtyczki sieciowej 

13. Symbol alarmu 

14. Ekspozycja zewnętrzna 

15. Symbol włączonego alertu 

16. Wilgotność na zewnątrz 

17. Wystawa wewnętrzna 

18. Przycisk drzemki/podświetlenia 

19. Wnęka do montażu naściennego 

20. Komora baterii (3 baterie AAA 1,5 V) 

21. Temperatura zewnętrzna 

22. Kanał wyjściowy sygnału prądowego 

23. Wilgotność na zewnątrz 

24. Kontrolka 

25. Wskaźnik baterii 

26. Wnęka do montażu naściennego 

27 Przycisk zmiany jednostki temperatury (°C/°F) 

28. Przełącznik do sterowania kanałem wyjściowym (1-3) 

29. Komora baterii (2 baterie AAA 1,5 V) 

 

7. Działanie 

7.1 Opcje wyświetlania 

 

- Urządzenie posiada następujące opcje wyświetlania: 

- Wyświetlanie czasu, daty, miesiąca i tygodnia Wi-Fi, 

- Wyświetlanie temperatury wewnętrznej i zewnętrznej w °C lub °F, 

- Wyświetlacz wilgotności wewnętrznej i zewnętrznej, 

- Maksymalne i minimalne wartości wilgotności i temperatury, Aktualne warunki pogodowe, 5-

dniowa prognoza pogody, 

- Aktualny poziom UV (z platformy Tuya po podłączeniu do Wi-Fi). 
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7.2 Funkcje 

 

- Urządzenie (i/lub powiązana aplikacja) posiada następujące funkcje: 

- Połączenie Wi-Fi pomiędzy maksymalnie 3 czujnikami (1 czujnik jest dołączony do produktu) a 

wyświetlaczem cyfrowym, a także aplikacją Tuya na urządzeniu mobilnym, 

- Alarm: 

 

– Na produkcie: Regulowany alarm (codziennie, w dni powszednie lub w weekendy) 

– Za pomocą aplikacji Tuya: Indywidualnie regulowane na każdy dzień 

 

- Alarm temperaturowy: Alarm temperatury wewnętrznej i zewnętrznej, który można skonfigurować 

za pomocą aplikacji lub wbudowanego wyświetlacza i który wydaje dźwięk po osiągnięciu zadanej 

wartości temperatury, 

- Rejestracja maksymalnych i minimalnych odczytów temperatury/wilgotności, 

- Trendy temperatury i wilgotności za pośrednictwem aplikacji Tuya, 

- Wyświetlacz może być zasilany bateriami lub zasilaczem. 
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7.3. Funkcje przycisków 

 

Tryb Przycis
k / 
akcja 

Tryb MODE W górę- UP W dół 
DOWN 

Kanał 
CHANNE
L  

Alarm 
ALER
T 

Drzemka / 
podświetlen
ie – SNOOZE 
/ LIGHT 

Tryb 
domyśln
y 

Naciśni
j raz 

Sprawdź czasy 
alarmu 1, 2 i 3 

Sprawdź 
maks./min. 
odczyty 
temperatur
y i 
wilgotności 

Przełączani
e między 
°C/°F. 

Sprawdź 
kanał (1, 
2 i 3) 

Włącz 
wyłąc
z 
alarm 

Włącz 
funkcję 
drzemki, gdy 
zabrzmi 
alarm lub 
włącz/wyłąc
z 
podświetlen
ie 

Naciśni
j dłużej 
niż 3 
sekund
y 

Ustaw 
rok/datę/godzi
nę 

Usuń 
maks./min. 
odczyty 

- Otrzymu
j odczyty 
na 
świeżym 
powietrz
u 

Usta
w 
alarm  

Dostosuj 
sieć 

Tryb 
alarmu 

Naciśni
j 1 x / 2 
x / 3 x  

Sprawdź 
godzinę alarmu 

Włącz/wyłą
cz alarm 

Włącz/wyłą
cz alarm 

- - Włącz 
funkcję 
drzemki na 
5 minut 

Naciśni
j dłużej 
niż 3 
sekund
y 

Ustaw alarm - - - - - 

 

 

7.4. Ustawienia 

 

Przed użyciem produktu wykonaj następujące czynności: 

 

1. Włóż 2 baterie 1,5 V AAA do komory baterii (29) czujnika. 

2. Włóż 3 baterie 1,5 V AAA do komory baterii (20) wyświetlacza lub podłącz dostarczony zasilacz do 

gniazda przyłączeniowego wtyczki sieciowej (12). 

3. Umieść wyświetlacz jak najbliżej czujnika. Maksymalny zasięg transmisji wynosi 50 metrów. 

4. Jeśli to konieczne, naciśnij przycisk W DÓŁ, aby zmienić wyświetlaną temperaturę (na zewnątrz i 

wewnątrz) z °C na °F. 

 

-> Gdy wyświetlacz zostanie zasilony, natychmiast wyświetli odczyty pomiarów w pomieszczeniu. 

Odczyty zewnętrzne będą wyświetlane ok. 3-4 minuty po włożeniu 

baterie. 
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7.5 Ustawianie miesiąca / daty / trybu 12h lub 24h / godziny 

 

1. Naciśnij przycisk MODE na 3 sekundy. Wartość „Miesiąc” na wyświetlaczu daty (6) zacznie migać. 

2. Naciskaj przyciski GÓRA lub DÓŁ, aby ustawić bieżący miesiąc. 

3. Naciśnij ponownie przycisk MODE. Naciśnij przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby ustawić żądany 

format czasu (12 godz./24 godz.) dla wyświetlania czasu (1). 

4. Naciśnij ponownie przycisk MODE, a następnie za pomocą przycisków GÓRA i DÓŁ ustaw godzinę i 

minuty wyświetlanego czasu (1). 

5. Naciśnij ponownie przycisk MODE, aby zapisać poprzednio wprowadzone wartości. 

 

7.6 Ustawianie godziny i dni alarmu 

 

1. W razie potrzeby naciśnij przycisk MODE, aby przejść z trybu domyślnego do trybu alarmowego. 

2. Naciśnij ponownie przycisk MODE, aby wybrać alarm 1, 2 lub 3. 

3. Naciśnij przycisk GÓRA, aby włączyć funkcję alarmu. Na wyświetlaczu pojawi się symbol alarmu 

(13). 

4. Naciśnij przycisk MODE na 3 sekundy. Ustawienia godziny i minut alarmu zaczną migać. Naciśnij 

przyciski GÓRA lub DÓŁ, aby ustawić żądany czas alarmu. 

5. Naciśnij ponownie przycisk MODE. Ustawienie „Dzień tygodnia” zacznie migać. Naciśnij przyciski 

GÓRA lub DÓŁ, aby wybrać żądane dni spośród 3 opcji: 

 

– Opcja 1: „MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU” oznacza, że alarm włącza się codziennie, 

– Opcja 2: „SA/SU” oznacza, że alarm włącza się w weekend, 

– Opcja 3: „MO/TU/WE/TH/FR” oznacza, że alarm włącza się w dni robocze. 

 

Naciśnij ponownie przycisk MODE, aby zapisać poprzednio wprowadzone wartości. 

 

6. Funkcja drzemki 

 

Gdy włączy się alarm, naciśnij przycisk drzemki/podświetlenia (18), aby wyciszyć alarm na 5 minut. 

Aby wyłączyć alarm, naciśnij dowolny inny przycisk. 

 

7.7 Ustawianie funkcji alarmu temperatury zewnętrznej/wewnętrznej 

 

Notatka: 

– Jeśli używasz więcej niż jednego czujnika zewnętrznego, naciśnij KANAŁ, aby wybrać żądany czujnik. 

 

1. Naciśnij przycisk ALERT, aby włączyć funkcję ostrzegania o temperaturze. Na wyświetlaczu pojawi 

się symbol ostrzegawczy (15). 

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ALERT, aby uzyskać dostęp do ustawień alertów temperatury. 

Symbol ostrzegawczy (15) zacznie migać. 

3. Naciśnij przycisk GÓRA, aby ustawić górny limit. Naciśnij przycisk ALERT. Naciśnij przycisk W DÓŁ, 

aby ustawić dolny limit. 
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4. Najpierw ustaw limity wewnętrzne, a następnie limity zewnętrzne. Poczekaj ok. 10 sekund na 

zapisanie ustawień. 

 

7.8. Wyszukiwanie i usuwanie odczytów maksymalnych i minimalnych 

 

Produkt zapisuje maksymalne i minimalne odczyty i resetuje je o północy. 

 

1. Naciśnij przycisk UP, aby wyświetlić temperaturę maksymalną, minimalną i aktualną. 

2. Naciśnij przycisk UP przez 3 sekundy, aby skasować pamięć. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy 

potwierdzający, że pamięć została wymazana. 

 

7.9 Obsługa za pomocą urządzenia mobilnego 

 

Ważne: 

 

– Upewnij się, że masz połączenie z siecią Wi-Fi 2,4 GHz. 

– Jeśli chcesz obsługiwać produkt za pomocą urządzenia mobilnego, podłącz do produktu 

dostarczony zasilacz. 

 

1. Pobierz aplikację Tuya. Aplikacja jest dostępna zarówno na urządzenia z systemem iOS, jak i 

AndroidTM. 

2. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, podłącz dostarczony zasilacz do produktu. 

3. Włącz Bluetooth na swoim urządzeniu mobilnym. 

4. Otwórz aplikację Tuya i zaloguj się. 

5. Dodaj swoje urządzenie: Dotknij „Dodaj urządzenie”, wybierz swoje urządzenie i potwierdź 

przyciskiem „Przejdź do dodania”. Dotknąć „DALEJ”, aby przejść do następnego kroku. 
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6. W kolejnym kroku połącz się ze swoją siecią Wi-Fi: Wybierz z listy swoją sieć Wi-Fi i wprowadź 

hasło. Dotknąć [DALEJ], aby potwierdzić wpis. 

 

7. Gdy pojawi się komunikat „Dodano pomyślnie”, dotknij „Gotowe”. 

 

 
 

-> Twoje urządzenie mobilne jest teraz połączone z produktem, którym możesz sterować za pomocą 

aplikacji Tuya. 

 

Aplikacja Tuya zapewnia dostęp do wszystkich funkcji obsługiwanych ręcznie, a także wizualizacji 

trendów temperatury i wilgotności: 
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8. Czyszczenie i pielęgnacja 

 

Ważne: 

– Nie stosować agresywnych środków czyszczących, alkoholu ani innych roztworów chemicznych. 

Mogą one uszkodzić obudowę i spowodować nieprawidłowe działanie produktu. 

– Nie zanurzać produktu w wodzie. 

 

1. Odłącz produkt od źródła zasilania. 

2. Produkt czyść suchą, niestrzępiącą się szmatką. 

 

9. Utylizacja 

9.1. Produkt 

 

 
Symbol ten musi znajdować się na każdym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadzanym na 

rynek UE. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania tego urządzenia nie należy 

wyrzucać razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. 
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Właściciele WEEE (odpadów ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego) zobowiązani są do utylizacji 

ich oddzielnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Zużyte baterie i akumulatory, które nie 

są objęte ZSEE, a także lampy, które można usunąć z ZSEE w sposób nieniszczący, użytkownicy 

końcowi muszą usunąć z ZSEE w sposób nieniszczący przed ich przekazaniem do punktu zbiórki. 

Dystrybutorzy sprzętu elektrycznego i elektronicznego mają prawny obowiązek zapewnienia 

bezpłatnego odbioru odpadów. Conrad udostępnia bezpłatnie następujące możliwości zwrotu 

(więcej szczegółów na naszej stronie): 

 

- w naszych biurach Conrad 

- w punktach zbiórki Conrad 

- w punktach zbiórki organów publicznych zajmujących się gospodarką odpadami lub w punktach 

zbiórki utworzonych przez producentów lub dystrybutorów w rozumieniu ElektroG Użytkownicy 

końcowi są odpowiedzialni za usunięcie danych osobowych z WEEE przeznaczonego do utylizacji. 

 

Należy zauważyć, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu 

lub recyklingu WEEE 

 

9.2. (Akumulatory) 

 

Wyjmij baterie/akumulatory, jeśli są, i wyrzuć je oddzielnie od produktu. Zgodnie z dyrektywą w 

sprawie baterii użytkownicy końcowi są prawnie zobowiązani do zwrotu wszystkich zużytych 

baterii/akumulatorów; nie wolno ich wyrzucać do zwykłych odpadów domowych. 

 

 
Baterie/akumulatory zawierające substancje niebezpieczne są oznaczone tym symbolem, który 

wskazuje, że utylizacja razem z odpadami domowymi jest zabroniona. Skróty metali ciężkich w 

akumulatorach to: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa na akumulatorach (ładowalnych), np. pod 

ikoną kosza po lewej stronie). 

 

Zużyte baterie (akumulatory) można oddać do punktów zbiórki w Twojej gminie, naszych sklepach 

lub wszędzie tam, gdzie sprzedawane są baterie (akumulatory). W ten sposób wypełniasz swoje 

ustawowe obowiązki i przyczyniasz się do ochrony środowiska. 

 

Baterie/akumulatory przeznaczone do utylizacji należy zabezpieczyć przed zwarciem, a ich odsłonięte 

styki należy przed wyrzuceniem całkowicie przykryć taśmą izolacyjną. Nawet puste 

baterie/akumulatory mogą zawierać resztkową energię, która w przypadku zwarcia może 

spowodować ich puchnięcie, wybuch, zapalenie się lub eksplozję. 
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10. Deklaracja zgodności (DOC) 

 

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau niniejszym oświadcza, że produkt ten 

jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. 

Aby zapoznać się z pełnym tekstem deklaracji zgodności UE, kliknij poniższy link: 

 

www.conrad.com/downloads 

Wpisz numer pozycji produktu w polu wyszukiwania. Następnie możesz pobrać deklarację zgodności 

UE w dostępnych językach. 

 

11. Dane techniczne 

11.1. Wyświetlacz 

 

Zasilacz............................................................. Zasilacz: 5 V/DC, 2 A Zasilanie bateryjne: 3 x 1,5 V AAA 

Częstotliwość pomiaru:.............................................................................................................co 60 sek 

Połączenie Wi-Fi........................................... Standard: IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz Częstotliwość: 2,412 

- 2,472 GHz Moc transmisji: <20 dBm Zasięg: Max. 50 m 

Temperatura robocza...............................................................................................................0 do +50°C 

Zakres pomiaru temperatury (w pomieszczeniu).................................................................... 0 do +50°C 

Dokładność pomiaru temperatury....................................................................................................0,1°C 

Zakres pomiaru wilgotności.................................................................20–95% (wewnątrz i na zewnątrz) 

Dokładność pomiaru wilgotności:.........................................................................................................1% 

Wilgotność robocza......................................<95% RH (bez kondensacji) w temperaturze od 0 do +50°C 

Temperatura przechowywania......................................................................................... -20°C do +70°C 

Wilgotność przechowywania..................................<95% RH ( bez kondensacji) w temperaturze od -20 

do +70°C 

Wymiary (dł. x szer. x wys.)...................................................................................ok. 144 x 144 x 23 mm 

Waga................................................................. ......... około. 317 g (z bateriami), ok. 285 g (bez baterii) 

 

11.2. Czujnik 

 

Zasilacz.............................................................................................................................. 2 x 1,5 V AAA 

Połączenie.......................................................................... .. Częstotliwość: 433,920 MHz (+/-150 KHz) 

Moc transmisji...........................................................................................................................2,56 dBm 

Zasięg.............................................................................................Maks. 50 m (na otwartej przestrzeni) 

Zakres pomiaru temperatury (na zewnątrz)........................................................................- 40 do +60°C 

Dokładność pomiaru temperatury………………………………………………………………………………………..........0,1°C 

Zakres pomiaru wilgotności...................................................................................................20% do 95% 

Dokładność pomiaru wilgotności:........................................................................................................1% 

Temperatura pracy................................................................................................................ -40 do 60°C 

Wilgotność robocza.................................<95% RH (bez kondensacji) w temperaturze od -9,9 do +50°C 

Temperatura przechowywania......................................................................................... -20°C do +70°C 

Wilgotność przechowywania................<95% RH ( bez kondensacji) w temperaturze od -9,9 do +50°C. 
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Wymiary (dł. x szer. x wys.).....................................................................................ok. 45 x 19 x 101 mm 

Waga.................................................................... ......... około. 81 g (z bateriami), ok. 47 g (bez baterii) 

 

 

Jest to publikacja wydana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau 

(www.conrad.com). 

 

Wszelkie prawa, łącznie z tłumaczeniem, zastrzeżone. Powielanie jakąkolwiek metodą (np. 

fotokopiowanie, mikrofilmowanie lub przechwytywanie w systemach elektronicznego przetwarzania 

danych) wymaga uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. Przedruk, także częściowy, jest zabroniony. 

Niniejsza publikacja odzwierciedla stan techniczny w chwili druku. 

Prawa autorskie 2023 autorstwa Conrad Electronic SE. 

 

 

Informacje dotyczące utylizacji 
 
a)Produkt 
 
 

 
Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami  
gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z  
odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji  
oddzielnie 
 
 
b) Akumulatory  
 

 
Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie  dotyczące baterii i   

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie. 

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione. 

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie  

odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm,  

Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład  

pod symbolem kosza na  śmieci po lewej stronie). 
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