DF-G3-PI-2M

Czujnik fotoelektryczny — Czujnik fotoelektryczny do

Swiattowodow z tworzywa sztucznego

Dane techniczne

Typ
Nr kat.

DF-G3-PI-2M
3087606

Dane optyczne

Cechy charakterystyczne

M Przewdd, 2 m

M Swiatto czerwone

M Programowanie za pomoca przewodu Te-
ach albo przycisku wielofunkcyjnego

M Napiecie zasilania: 10...30 VDC

B Wyjscie PNP, zadziatanie "jasno"/"ciemno"

B Wyijscie analogowe 4...20 mA

Funkcja Czujnik swiattowodowy
Tryb pracy Widkno plastikowe
Fiber-optic type Tworzywo sztuczne
Rodzaj swiatta czerwony

Dtugos¢ fali 635 nm

Dane elektryczne

Napiecie zasilania 10...30 VDC
Tetnienie resztkowe <10 % U,
Nominalny prad zasilania DC <40 mA
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Zabezpieczenie przed odwrotng polary-  tak

zacja

Funkcja wyjscia

Styk NO, PNP/wyjscie analogowe

Wyjscie 2 Prad analogowy
Typ wyjscia analogowego 4...20 mA
wyjscie pragdowe 4...20 mA
Czestotliwos¢ przetgczania 1 kHz
Opodznienie zataczenia <500 ms
Typowy czas odpowiedzi <0.5 ms

Opcja konfiguracji Przycisk

Zdalne programowanie

Dane mechaniczne

Wykonanie

Prostopadtoscienny, DF-G3

Schemat podtgczenia
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Zasada dziatania

W aplikacjach o wysokiej temperaturze
otoczenia oraz ograniczonej przestrzeni
montazowej doskonale sprawdzajg sie
Swiattowody z tworzywa sztucznego lub
szklane. Swiatlowody przesytajg $wiatto

od czujnika do dalej potozonego obiektu.
Swiattowody pojedyncze przeznaczone sg
do pracy w trybie przeciwsobnym, natomiast
podwadjne - w trybie odbiciowym.

Jednostki bazowe trzeciej generaciji serii DF-G
charakteryzujg sie bardzo dtugimi zakresami
przy standardowych $wiattowodach. Sg
réwniez wyposazone w dwa 4-cyfrowe
7-segmentowe wyswietlacze stuzace do
jednoczesnej prezentacji wartosci granicznej
i natychmiastowego odczytu wartosci
odebranego $wiatta.

Przycisk wielofunkcyjny umozliwia
dokonywanie réznych ustawien i zmiane
progu przetgczania.
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Dane techniczne

Wymiary

79.3x10x 33 mm

Materiat obudowy

Tworzywo sztuczne, Tworzywo termopla-

styczne, Czarny

Potaczenie elektryczne

Przewody, 2 m, PVC

Liczba zyt przewodu 5
Temperatura pracy -10...455 °C
Wilgotnosé wzgledna 0...90 %
Klasa ochrony IP50

Cechy szczegolne

zachowanie/odrzucenie

Wskaznik stanu przetgczenia

LED, zétta

Wskaznik wzmocnienia

Podwojny wyswietlacz cyfrowy

Testy/aprobaty
Certyfikaty

CE, cULus w wykazie

Akcesoria

Rysunek wymiarowy
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Typ Nr kat.
PBT16U 3042822
PBT26U 3026080

Czujnik swiattowodowy dla
Swiattowoddw z tworzywa sztucznego,
tryb pracy: Odbiciowy, gwintowane
zakonczenie M3 x 0,75 mm, ztgcze
rozbieralne bez zakonczen, otulina
polietylenowa, temperatura otoczenia
-30°C...+70°C

Swiattowod z tworzywa sztucznego,
tryb pracy: odbiciowy, gwintowane
zakonczenie M3 x 0,75, brak
zakonczen, otulina polietylenowa,
temperatura otoczenia -30 °C...+70 °C
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Rysunek wymiarowy Typ
PBT46U
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Nr kat.
3025967

3039982

3039983

3026079

Czujnik swiattowodowy dla
Swiattowoddw z tworzywa sztucznego,
tryb pracy: Odbiciowy, gwintowane
zakonczenie M3 x 0,75 mm, ztgcze
rozbieralne bez zakonczen, otulina
polietylenowa, temperatura otoczenia
-30°C...+70°C

Czujnik swiattowodowy dla
Swiattowoddw z tworzywa sztucznego,
tryb pracy: Odbiciowy, gwintowane
zakonczenie M6 x 0,75 mm, brak
zakonczen, otulina polietylenowa,
temperatura otoczenia -30 °C...+70 °C

Czujnik swiattowodowy dla
Swiattowoddw z tworzywa sztucznego,
tryb pracy: Przeciwsobny, gwintowane
zakonczenie M3 x 0,5 mm, zigcze
rozbieralne bez zakonczen, otulina
polietylenowa, temperatura otoczenia
-30°C...+70°C

Swiattowdd z tworzywa sztucznego,
tryb pracy: przeciwsobny, gwintowane
zakonczenie M3 x 0,5, brak zakonczen,
otulina polietylenowa, temperatura
otoczenia -30 °C...+70 °C
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Rysunek wymiarowy Typ Nr kat.
PIT46U 3026034 Czujnik swiattowodowy dla
Swiattowoddw z tworzywa sztucznego,
tryb pracy: Przeciwsobny, gwintowane
zakonczenie M3 x 0,5 mm, zigcze
rozbieralne bez zakonczen, otulina
polietylenowa, temperatura otoczenia

2000 11-+3 -30°C...+70°C
=TT
M4x0,7 M2,5x045
Nickel plated brass

o 1 fibre

PIT66U 3039899 Czujnik $wiattowodowy dla
Swiattowoddw z tworzywa sztucznego,
tryb pracy: Przeciwsobny, gwintowane
zakonczenie M3 x 0,5 mm, zigcze
rozbieralne bez zakonczen, otulina
polietylenowa, temperatura otoczenia

2000 11 -3 -30°C...+70°C
T
M4 x 0,7 M2,5x 0,45
Nickel plated brass

o 1,5 fibre
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