T18RP6LPQ

Czujnik fotoelektryczny — czujnik refleksyjny z polaryzacjg

wigzKi

Dane techniczne

Typ
Nr kat.

T18RP6LPQ
3044387

Dane optyczne

Funkcja

Czujnik retrorefleksyjny

Tryb pracy

Spolaryzowane

Lusterko w zestawie

nie

Rodzaj swiatta

polaryzowany czerwony

Dtugos¢ fali 680 nm
Zasieg 50...2000 mm
Dane elektryczne

Napiecie zasilania 10...30 VDC
Prad bez obcigzenia <30 mA

Zabezpieczenie przed zwarciem

tak / Cykliczne

Zabezpieczenie przed odwrotng polary-
zacja

tak

Funkcja wyjscia

Programowalne podtgczenie, PNP

Czestotliwos¢ przetgczania

<160 Hz

Opoznienie zatgczenia <100 ms
Wyzwolenie przecigzeniowe > 220 mA

Dane mechaniczne

Wykonanie Rurka, T18
Wymiary 30 x30x54 mm

Materiat obudowy

Tworzywo sztuczne, PBT

Soczewka

tworzywo sztuczne, Acrylic

Potaczenie elektryczne

Zigcza, M12 x 1

Temperatura pracy

-40...+70 °C

Cechy charakterystyczne

M Meskie ztacze M12 x1, 4-stykowe

M Stopien ochrony IP67/IP69K

M Temperatura otoczenia: -40°C...+70°C

M wybieralna praca z funkcjg zadziatania "ja-
sno" i "ciemno" lub zadziatania "jasno" z
funkcjg alarmowg

M Napiecie zasilania: 10...30 VDC

B Wyjscie dwustanowe PNP, komplementar-
ne

Schemat podtgczenia

Zasada dziatania

Retro-reflective sensors incorporate emitter
and receiver in a single compact housing. The
light beam of the emitter is directed towards
a reflector which returns the light back to

the receiver. An object is detected when it
interrupts this beam. Retro-reflective sensors
have a high function gain and good contrast
performance. Further it is merely required to
install and wire a single device.

Excess gain curve

Excess gain in relation to the distance
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Dane techniczne

Klasa ochrony IP67
IP69

Cechy szczegolne Odpornos$c¢ na srodki chemiczne
W obudowie

Wskaznik napiecia zasilania LED, zielony

Wskaznik stanu przetgczenia LED, zoita

Wskazanie btedu

LED, zielona, Flashing

Wskaznik alarmu

LED zétta Flashing

Testy/aprobaty
Certyfikaty CE, UL, CSA
Akcesoria
SMB1815SF 3053279 SMB18A

Uchwyt montazowy, czarny PBT, dla
czujnikéw PICO-GUARD

SMB18FM 3079421
uchwyt montazowy, czarny, M22 x1,5
mm, meski gwint, zenski gwint M18 x
1, dla czujnikow z gwintem 18 mm

Akcesoria

Rysunek wymiarowy Typ

RKC4.4T-2/TEL

MI2x1 015 2514
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SMBAMS18P
0653 219

Nr kat.
6625013

6625025

3033200

Uchwyt montazowy,
prostopadtoscienny, stal nierdzewna,
dla czujnikéw z gwintem 18 mm

3073134

Uchwyt montazowy, stal nierdzewna,
dla czujnikéw z gwintem 18 mm

Przewdd podtaczeniowy, ztacze zenskie
M12, proste, 4-pinowe, diugosé: 2 m;
materiat otuliny: PVC, czarny; certyfikat
cULus; dostepne réwniez inne dtugosci
kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com

Przewdd podtaczeniowy, ztacze zenskie
M12, katowe, 4-pinowe, diugosé: 2 m;
materiat otuliny: PVC, czarny; certyfikat
cULus; dostepne réwniez inne dtugosci
kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com
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Akcesoria
Rysunek wymiarowy Typ Nr kat.
BRT-3 3016164 Lusterko okragte, wspot. refleksyjnosci
©5.2[0.21] 710.28] 1.0, materiat: akryl, temperatura

otoczenia -20...+60°C

Hans Turck GmbH & Co. KG | 45466 Mulheim an der Ruhr, Germany | T +49 208 4952-0 | F +49 208 4952-264 | more@turck.com | www.turck.com 3|3

T18RP6LPQ| 20-01-2022 08-05 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych



