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1 Dados técnicos
Modelos sem visor alto:

KERN RPB 6K1DM RPB 15K2DM RPB 30K5DM
Gama de pesagem (Max.) 3 kg/6kg 6 kg / 15 kg 15 kg / 30 kg
Precisao de leitura (d) 1g/2g 29/5¢g 59/10¢g
Carga minima (Min.) 20 g 40 g 100 g
Legibilidade (e) 1lg 29 59
Classe de afericédo 1] 1] 11
Reprodutibilidade 1g/2g 29/5¢g 59/10¢g
Linearidade +1g/2g +2g/t5¢g +59g/+10¢g
Peso de calibragao

recomendado (néao 6 kg (F2) 15 kg (M1) 30 kg (M1)
acrescentado)

_Temp(_) de aumento da 2

intensidade do sinal

Tempo de aquecimento (até 10 min

a temperatura de trabalho)

Peso liquido (kg) 3,8 kg

Preco base comutavel u/k g ;/10@ig

Temperatura ambiente
admissivel

de -10°C a 40°C

Humidade admissivel do ar

de 0% a 80% (sem condensacao)

Alimentacéo elétrica

transformador 220 V1 240 V AC, 50 Hz,

balanca 12 V DC, 500 mA

Pilha ndo incluida

6V, 4 Ah

autonomia i retroiluminacao ligada 40 horas
autonomia i retroiluminacao desligada 80 horas

tempo de carregamento aprox. 12 horas
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Modelos com visor alto:

KERN RPB 6K1DHM RPB 15K2DHM RPB 30K5DHM
Gama de pesagem (Max.) 3 kg/6kg 6 kg / 15 kg 15 kg / 30 kg
Precisao de leitura (d) 1g/2g 29/5¢g 59/10¢g
Carga minima (Min.) 20 g 40 g 100 g
Legibilidade (e) 1lg 249 59
Classe de afericédo 1] 1] 11
Reprodutibilidade 1g/2g 29/5¢g 59/10¢g
Linearidade +1g/+2g +2g/t5¢g +59g/+10¢g
Peso de calibracéo

recomendado (nédo 6 kg (F2) 15 kg (M1) 30 kg (M1)
acrescentado)

_Temp(_) de aumento da 2

intensidade do sinal

Tempo de aquecimento (até 10 min

a temperatura de trabalho)

Peso liquido (kg) 4,8 kg

Preco base comutavel a/k g ;/10Gig

Temperatura ambiente
admissivel

de -10°C a 40°C

Humidade admissivel do ar

de 0% a 80% (sem condensacao)

Alimentacéo elétrica

transformador 220 V1 240 V AC, 50 Hz,

balanca 12 V DC, 500 mA

Pilha ndo incluida

6V, 4 Ah

autonomia i retroiluminagéo ligada 40 horas
autonomia i retroiluminacao desligada 80 horas

tempo de carregamento aprox. 12 horas

1.1 Medidas
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2 Revisao dos equipamentos

Modelos sem visor alto: Modelos com visor alto:

Prato de pesagem / compartimento da pilha (sob o prato de pesagem)
Niveladora

Visor alto

N&o documentado

Pés de rosca regulaveis

Comutador Liga/Desliga

Tomada do transformador

Tecla de ajustar

N~ WNE
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2.1 Revisao do visor

Visor de manuseamento e visor (em modelos sem visor alto colocado em série
de tras)

Peso Preco base Preco de venda

minInIn minin

R U UMY

GROSS NET W 4 -50¢ €/kg €/100¢g AUTO BAR
CLEAR

Indicador do estado de
carregamento da pilha

Visor alto em modelos com coluna:

Peso

GROSS NET W 4 >0€

Preco base

€/kg €/100g

Preco de venda

AUTO BAR
CLEAR

RPB_D-BA-p-1324 7



Indicagéo de peso
Aqui aparece o peso do material pesado.

O indicador g acima do simbolo indica:

=) Capacidade da pilha esgotar-se-a daqui a pouco

GROSS Peso bruto

NET Peso liquido
B Indicador de estabilizagéo
S50¢ Indicacdo de valor zero

indice do preco base
Pre-o base comkig §o/@00@.par a U

Oindicador g acima do simbolo indica:

G/ kg Pre-o bakkg em

a/100¢g Pre-o baklé0Ogem U

indice do preco de venda
Neste lugar projeta-s e o pre-o de venda em eur os

Oindicador g acimado simbolo indica:

AUTO CLEAR A.ba}lan(;a sem carga, 0 prego base acertado é
eliminado automaticamente
BAR Célculo do troco (ver cap. 8.2)

Indicador do estado de carregamento da pilha

vermelho | A pilha esta sendo carregada

verde Pilha est& plenamente carregada

8 RPB_D-BA-p-1324



2.2 Revisao do teclado

éERN RPB

Niveladora

Escolha

Funct o

Teclas numéricas, teclas PLU

Cancelamento

Salvamento do preco base (pressionar e segurar a
tecla), ver cap. 8.2

Chamada do preco base (pressionar a tecla), ver cap.
8.2

Comut a- «o dakgDnti/todd e U

Impresséao no dispositivo exterior
Sele-Lto dos par©metros

Célculo do troco, ver cap. 8.2

Tarar, ver cap. 7.3
Gravacéo de ajustes

l/
|\

Retroiluminagéo do visor, ver cap. 9.2

A funco ativa e balanca sem carga, o preco base
acertado é cancelado automaticamente, ver cap. 9.1

>0

Zerar
Volta ao modo de pesagem

RPB_D-BA-p-1324




3 Indicacbes basicas (informacdes gerais)

3.1 Uso adequado

A balanca que vocé adquiriu serve para a determinacéo de peso (valor de pesagem)

do materi al pesado. Deve seauttirneotmeadda ci osnhoo
objetos pesados devem ser colocados manual e cuidadosamente no centro do prato

de pesagem. O valor de pesagem podera ser lido quando estiver estavel.

3.2 Uso inadequado

N&o utilizar a balanca para pesagem dinamica. Caso a quantidade do material
pesado for aumentada ou diminuida insignificantemente, o mecanismo de
Acompenstaskabiliza-«o00 implantado na bal an-:
resultados errdneos de pesagem! (Exemplo: vazamento lento de liquido do
recipiente que se encontra sobre a balanga).

O prato de pesagem ndo pode sofrer sobrecarga prolongadamente. Isto pode
acarretar danificagdo do mecanismo de medicéo.

Evitar completamente golpes e sobrecargas acima do valor maximo (max.) dado,
diminuindo o valor de tara ja existente. Isto poderia danificar a balanca.

Jamais fazer uso da balanca em locais onde haja risco de explosao. A producédo em
série ndo possui protecdo anti-exploséo.

Jamais realizar modificagdes na construcdo da balanca. Isto pode causar resultados
de pesagem errbneos, violacdo das condices técnicas de seguranca, bem como
destruicdo do equipamento.

A balanca pode ser usada somente de acordo com as determinagdes expostas.
Outros modos de uso / areas de aplicacdo dependem da permissao por escrito por
parte da empresa KERN.

3.3 Garantia
A garantia expira em caso de:

nao observacéo de nossas determinagdes contidas na instrugéo de uso;

uso em desacordo com as devidas aplicacoes;

modificacdes ou abertura do equipamento;

danificacdo mecéanica ou causada por efeitos externos, liquidos, desgaste
natural;

e regulagem improépria ou instalacao elétrica incorreta;

e sobrecarga do mecanismo de medigéo.

3.4 Inspecdo sobre os meios de controle

Dentro do sistema de garantia de qualidade deve-se em espacos de tempo
regulares verificar as propriedades técnicas de medicao da balanca e eventualmente
do peso de controlo metrolégico disponivel. Neste sentido, um usuario responsavel
deve determinar espacos de tempo correspondentes, bem como a espécie e ambito
de tais controles. As informacdes relativas a inspecdo sobre os meios de controle,
tais como balangas, como também os pesos de controlo metrolégico indispensaveis
estdo a disposicdo no sitio da empresa KERN (www.kern-sohn.com). Os pesos de
controlo metrolégico e as balancas podem ser calibradas de forma rapida e barata
num laboratério de calibracdo com crédito DKD (Deutsche Kalibrierdienst) da
empresa KERN (restabelecimento das normas vigentes em determinado pais).

10 RPB_D-BA-p-1324
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4 IndicacOes basicas de seguranca

4.1 Seguimento das indicacdes contidas na instrucao de uso

o Antes de regular e colocar em funcionamento a balanca, deve-se ler
1 com muita atencdo a presente instrugdo de uso, mesmo no caso de

VOCEé ja possuir experiéncia com balancas da empresa KERN.

Todas as versdes linguisticas contém a traducdo ndo vinculativa.
O documento original em lingua alema é vinculativo.

4.2 Treinamento do pessoal
O equipamento pode ser usado e conservado somente por operadores treinados.

5 Transporte e armazenagem

5.1 Controle arecepcéo

Deve-se imediatamente ao recebimento do pacote conferir se existem danos
visiveis, sendo o mesmo feito apos a desembalagem do dispositivo.

5.2 Embalagem /transporte de retorno

E Todas as pecas da embalagem original deverdo ser guardadas
para a eventualidade de um envio de retorno.

E Para o transporte de retorno deve-se utilizar s6 a embalagem
original.

E Antes do envio deverdo ser desligadas todas as pecas
soltas/moveis e o0s cabos.

E Devem ser montados novamente os dispositivos de seguranca
no transporte, se existirem.

E Todas as pecas, p. ex. a protecédo contra o vento em vidro, prato
de pesagem, transformador etc., devem ser protegidas contra
deslizamentos e danificacdes.

RPB_D-BA-p-1324 11



6 Desembalagem, montagem e colocag&o em uso

6.1 Locais de montagem e exploracao

As balancas foram fabricadas de modo que, em condicBes normais de exploracéo,
sejam obtidos resultados de pesagem idGneos.

A escolha de um local adequado para a balanca garante sua operacédo rapida e
precisa.

Por isto também, ao escolher um local para a instalacédo, sejam observados os
seguintes critérios:

instalar a balanca numa area estavel e plana;

evitar temperaturas extremas, como também oscilagcdes de temperatura que
podem surgir p.ex. proximo a aquecedores ou em locais expostos
diretamente a acao dos raios solares;

proteger contra a acdo direta de correntezas de vento causada pela
permanéncia de portas e janelas abertas;

evitar golpes durante a pesagem;
proteger a balanca da acao de alta humidade do ar, vapores e poeira;

nao colocar o equipamento sob a acdo por tempo prolongado de forte
humidade. Uma humidificacdo impropria (condensacédo da humidade do ar no
dispositivo) podera surgir, se o equipamento em estado frio for colocado num
local significativamente mais quente. Neste caso, 0 equipamento devera
permanecer por aproximadamente 2 horas desligado da rede, para que haja
uma devida aclimatizacdo ao meio.

evitar cargas estaticas oriundas do material pesado, recipiente da balanca e
protecdo contra o vento.

Em caso de surgimento de campos eletromagnéticos, cargas estaticas, como
também carregamento elétrico instavel, podem ocorrer consideraveis erros nos
resultados da pesagem. Deve-se entdo mudar a localizagdo da balanca.

6.2 Desembalagem
Retirar a balanca da embalagem com prudéncia, removendo a bolsa plastica e
instalando a balanga no lugar destinado para a operacao da mesma.

12

RPB_D-BA-p-1324



6.3 Protecéo de transporte

E necesséario remover a protecdo de transporte
(disponivel s6 nos modelos com gama de pesagem 6 kg)

Para desatarraxar a protecéo de transporte, desaparafusar o parafuso de transporte
[1], girando-0 no sentido inverso aos ponteiros do relogio.

Durante o transporte atarraxar com cuidado o parafuso até a resisténcia, no
sentido dos ponteiros do reldgio, e depois travar com a porca de seguranca.

Transport Wégen
Transport Weighing
Transports Pesent

Pl Palls
g

Transportsicherung
Transportation lock
Sécurités de transport

RPB_D-BA-p-1324 13



6.3.1 Montagem
@ Nivelar a balanca através dos pés de rosca regulaveis. A
bolha de ar na niveladora deve estar no lugar determinado.

6.3.2 Extensao de fornecimento / acessorios de série:

e Balanga, ver cap. 2

e Transformador

e Cobertura de protecao
e Instrucdo de uso

6.4 Tomada de rede

A alimentacé@o elétrica realiza-se através do transformador externo. O valor da
tensdo impresso no transformador deve estar de acordo com a tenséao local.

Usar somente transformadores originais da empresa KERN. A utilizacdo de outros
produtos depende da aprovacédo da firma KERN.

6.5 Funcionamento a pilhas (opcional)

A pilha opcional é carregada por meio do transformador fornecido.
Antes do primeiro uso carregar a pilha através do transformador por pelo menos 15
horas.

e A projecao da seta [q ] na indicacdo de peso acima do simbolo da pilha =
significa que a capacidade da pilha esgotar-se-a pronto. A balanca pode ainda
funcionar apréx. 10 horas, depois desligar-se-a automaticamente. A pilha deve
ser carregada por meio do transformador fornecido.

e A projecéo da indicacdo datLod0 no i ndicador de peso,
do indicador significa que a capacidade da pilha caiu abaixo do minimo
recomendado. A balanca pode ainda funcionar apréx. 5 minutos, depois sera
desligada automaticamente. A pilha deve ser carregada por meio do
transformador fornecido.

Durante o carregamento, o indicador LED informa sobre estado de carga da pilha.

Vermelho: A pilha esta quase descarregada

Verde: Pilha esta plenamente carregada

14 RPB_D-BA-p-1324
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6.6 Primeira colocacdo em uso

Para obter resultados de pesagem precisos através de balancas eletrénicas, deve-

sel hes garantir correspondente temperatura d:é
agueci ment dorante o agpecimehtp,.a balanca deve ser alimentada

eletricamente (tomada de rede, pilhas).

A precisao da balanca depende da aceleracao gravitacional local.
Seguir rigorosamente as instru-»es contidas

6.7 Ajustar

Pelo fato da aceleracédo gravitacional ndo ser igual em cada lugar da Terra, cada
balanca deve ser adaptada i de acordo com o principio de pesagem resultante das
bases da fisica i a aceleracao reinante no local de instalacdo da balanca (somente
se a balanca néo tiver sido calibrada de fabrica para o local de instalacdo). Tal
processo de ajustar deve ser efetuado antes da primeira colocagcdo em uso, apos
cada mudanca de localizacdo da balanca, como também em caso de oscilacdo da
temperatura ambiente. Para a obtencdo de valores de medi¢do precisos, €
recomendavel adicionalmente ajustar a balanca ciclicamente também no modo de
pesagem.

@® No caso de balancas aferidas o ajustamento é bloqueado. Para permitir a
1 calibracdo, € preciso destruir o lacre e pressionar a tecla de ajustar durante
o ligamento da balanca ou passar para o passo 3. Colocacao da tecla de
ajustar, ver cap. 6.8.1.
Atencéo:
Apoés destruir o lacre e antes de usar a balanca novamente em aplicacdes
que requerem afericdo, a balanca deve ser aferida outra vez pelo
organismo notificado e autorizado. A balanca tem que ser marcada
adequadamente mediante a colocagdao dum novo lacre.

RPB_D-BA-p-1324 15



Procedimento durante o ajustamento:

Cuidar para que as condicdes ambientais estejam estaveis. Garantir o tempo de
aguecimento exigido (veja cap. 1) para estabilizar a balanca. Deve-se tomar cuidado

para que no prato de pesagem nao se encontrem nenhuns objetos.

Preparar o peso de calibra-«o, detal hes ver

1. Ligar a balanca e durante o autodiagnostico pressionar a tecla .

Pn J{ )

(121 GROSS NET DN -0¢ m
2. Atrav®s das teclas de d2gieosonhitrmduzpreas

a tecla .

Po-- ]| J { )

1= GROSS NET DN -0¢ BAR
E
C o — o —
Il Il
L U €
3. (121] GROSS NET DA >0¢ BAR

A fun-«o de ajEObamenBopAGAERtada. Pression

e confirmar com a tecla .

| A |

GROSS NET DN -50¢ €/kg €/100g B

4. Deve-se tomar cuidado para que no prato de pesagem nao se encontrem
nenhuns objetos. Esperar pela projecdo do indicador de estabilizacéo, e depois

ey

pressionar a tecla \.&. O peso de calibracédo requerido sera projetado.

" 07 1 _C
_org 0 LD e

131 GROSS NET DN 30¢ €/kg €/100g B

16 RPB_D-BA-p-1324



5. Colocar cuidadosamente o peso de calibracdo no centro do prato de pesagem.

Pressionar a tecla . 0 processo de ajustamento sera iniciado.

(o) g e

= Gross NET Dhd 0¢ (AR
E
[ COoo_ } { 0o n:} [
A I R |
= GROSS NET  DnA 506 (B >
E
A |
[ I o
&) GROSS NET DN 0¢ Fo
6. O processo de ajustamento foi terminado com sucesso. Remover o peso de

calibragao.

. S0« -
7. Pressionar a tecla , a balanca serd comutada de volta ao modo de pesagem.

P E Em caso do erro de ajustamento ou peso de calibracdo errado, o

1 comunicado de erro (5PAR/FAI L) serd projetado no visor, repetir o
processo de ajustamento.

6.8 Afericao

Informacdes gerais:
De acordo com a directiva 90/384/CEE as balancas devem ser aferidas, caso forem
utilizadas nos seguintes modos (ambito determinado legalmente):

a) no comércio, quando o preco da mercadoria é determinado pelo seu peso;

b) na producdo de medicamentos nas farméacias, bem como em analises em
laboratérios médicos e farmacéuticos;

c) para fins administrativos;

d) para a producdo de embalagens prontas.

Em caso de duvida, dirija-se a Reparticdo de Medidas e Pesos local.
Apos a afericdo, a balanca sera lacrada na posicéo indicada.
Af eri-«o0o da balan-a sem Alacreso n«o ®

Indicacdes sobre a afericao

As balancas determinadas nos dados técnicos como passiveis de afericdo possuem
permissao para os tipos obrigatorios no territério da UE. Caso a balanca seja usada
num dos ambitos descritos acima, exigindo-se afericdo, entdo a mesma devera ser
regularmente renovada.

RPB_D-BA-p-1324 17
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Cada nova afericdo realiza-se de acordo com as recomendac¢des obrigatérias em
dado pais. P.ex. na Alemanha o periodo de validade da afericdo de balancas dura,
via de regra, aproximadamente 2 anos.

Devem ser observadas as recomendacdes legais obrigatérias no pais onde sera
utilizada!

As balancas passiveis de afericdo deverdo ser retiradas de uso, em caso de:

. resultados de pesagem das balancas estarem fora dos limites de erro
aceitavel. Por isto também a balanca deve ser carregada com o peso de
controlo metrolégico de massa conhecida (aprox. 1/3 da carga maxima) e o
peso projetado ser comparado com peso padrao.

. ter expirado o prazo para a nova aferi¢ao.
6.8.1 Tecla de ajustar e lacres

Possiveis lacres: B obrigatoriamente e m ou E

Lacre 1

Tampa de protecao
Tecla de afericao
Arame do lacre de afericao

hrwpE

6.9 Controle dos ajustes da balanca relativos a afericdo da balanca
Para iniciar o ajustamento, a balanca precisa ser comutada em modo de servico.

A O modo de servi¢co permite modificar todos os parametros da balanca.
Se foi aberto involuntariamente, por favor contacte a empresa KERN.

No caso de balancas aferidas o modo de servico é blogueado por meio do

comutador. Para remover o bloqueio de acesso, € preciso destruir o lacre e
pressionar a tecla (ver cap. 6.6, passo 3). Colocacgéao da tecla, ver cap. 6.8.1.
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Atencao:

ApoOs destruir o lacre e antes de usar a balanca novamente em aplicacbes que
requerem afericdo, a balanga deve ser aferida outra vez pelo organismo notificado e
autorizado. A balanca tem que ser marcada adequadamente mediante a colocacgao
dum novo lacre.

6.9.1 Modo de servi¢o

A revisdo dos pardmetros de servico serve sO para verificar parametros
acertados pelas autoridades de afericdo competentes. Nao se pode introduzir
nenhumas mudancas.
Entrada para o menu:

1. Ligar a balanca e durante o autodiagndéstico pressionar a tecla .

Pn J )

(131 GROSS NET DN -0¢ BAR
22 Atrav®s das tecl as de d2gitos introduz

pressionando a tecla .

e

.

o) GROoSS NET  INA 06 [m
E
A [ FOf |
[ I U €
@ GRoss NET DA 0€ el
3. A primeiraCAua-ser &FpPprojetada. Pressionar

Escolha da funcgéo:

Tl¢

As funcBes com ajustes atuais podem ser selecionadas sucessivamente através

AUTO
CLEAR

da tecla ou teclas de digitos (p.ex. O para FO ou 2 para F2).

Confirmacao/gravacao de ajustes:

E Confirmar a funcéo selecionada ?ressionando a tecla . Selecionar o ajuste
AUTO
CLEAR

desejado pressionando a tecla e confirmar por meio da tecla . ou anular

P =0«
através da tecla .

Saida do menu:

s pres
ApOs pressionar a tecla , a balanca volta ao modo de pesagem.

[Tle
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Revisdo dos parametros de servigo:

Ajustes de fabrica estdo marcados por [+].

Funcao Ajustes Descricao
T § e
A CLEAR! A ) A CLEAR!
CAL FO Funcéo de ajustar, ver cap. 6.7
CAL F1 Resolucao
rES 1| 3000
rES 1| 6000
reEs dual | rAnge* | Sempre usar este parametro
CAL F2 G/kg D G/100 g comutavel
Price Unit 1* Sempre usar este parametro
Price Unit 2
CAL F3 Gama de pesagem (Méx.)
Ajuste de fabrica
CAPA 6 RPB 6K1DM, RPB 6K1DHM
Ajuste de fabrica
CAPA 15 RPB 15K2DM, RPB 15K2DHM
Ajuste de fébrica
CAPA 30 RPB 30K5DM, RPB 30K5DHM
CAL = Posicao (;10 ponto decimal
Al ndi ca-«o0o de peso
Ajuste de fabrica
0.000 Point RPB 6K1DM, RPB 6K1DHM,
RPB 15K2DM, RPB 15K2DHM
. Ajuste de fébrica
0.00 Point RPB 30K5DM, RPB 30K5DHM
0.0 Point
0 Point

20
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Posicéo do ponto decimal

CAL F5 Aéndices de pre-
Point 0 0
0.0 0.0
0.00 0.00* Sempre usar este parametro
0.000 0.000
0.0000 | 0.0000
CAL F6 Projecéo da resolucéo interna
XXX A-d CoUntS
CAL F7 Coin Grandezas de diviséo de moeda
Min Coin 1* | Sempre usar este pardmetro
Min Coin 2
Min Coin 5
Min Coin 10
CAL F8 N&o documentado
rS$-232 | tYPE PRINTER
rS-232 | tYPE oFF | Sempre usar este pardmetro
CAL F9 N&o documentado
bAUd | rAtE 2400
bAUd | rAtE 4800*
bAUd | rAtE 9600
bAUd | rAtE 19200
CAL F10 N&o documentado
rS-232 | mode 8n1*
rS-232 | mode 7TE1
rS-232 | mode 701
CAL F11 N&o documentado
PErCnt tArE on
PErCnt tArE off* | Sempre usar este parametro
CAL F12 N&o documentado
Grv rAte XXXXX

RPB_D-BA-p-1324
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7 Exploracao
7.1 Ligamento/desligamento

E Paraligar a balanca, mover para frente e segurar brevemente o interruptor
ALiga/ Desligad qgue se encontraOao | ado dir
autodiagnostico da balanca esta sendo realizado. A balanca esta pronta a
funcionar quando em todas as trés janelas do visor aparecer a indicagéo de
peso A00.

s lx ale
[ uuuu}[ uuu}[ UUU}
GRovss NET DA S0¢ BAR

E Para desligar a balan-a, mover para trs8s o
encontra ao lado direito no fundo da balanca.

7.2 Zerar

A zeragem corrige p.ex. a influéncia de pequenas impurezas sobre o prato de
pesagem.

E Tirar a carga da balanca.

E Pressionar a tecla , a zeragem da balanca sera iniciada.
O indicador [¢ ] sera visualizado acima do simbolo »0«.

7.3 Pesagem com tara

E Colocar o recipiente de pesagem. Quando o controle de estabilizacao for

terminado com sucesso, apertar o botao . A indicagao de zero e o indicador
[¢ ] acima do simbolo [NET] serdo projetados.

E Pesar o material, o peso liquido sera projetado.
E Retirado o recipiente de pesagem, seu peso é indicado como valor negativo.
E Para anular o valor da tara, tirar a carga do prato de pesagem e pressionar a

tecla , o indicador [¢ ] aparecera acima do simbolo [GROSS].

7.4 Adverténcia de sobrecarga

Evitar absolutamente sobrecargas da balanca acima do valor maximo (Max.)

dado, diminuindo o valor de tara ja existente. Isto poderia danificar a balanca.
Ultrapassagem da carga m8xi ma ®-Od-dDneal umada
sinal sonoro. Descarregar a balanga ou diminuir a carga preliminar.
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8

Pesagem com determinacao do preco

Depois de colocar o material pesado e acertar o preco base, o preco é calculado
automaticamente e projetado no campo apropriado do visor.

8.1

E

o

000 (]
AN .

Introducéo do preco base por meio do teclado

No caso de usar o recipiente de pesagem, tarar a balanca através da tecla ,
ver cap. 7.3.

e aTel el - A
[ n_u_u_n_n} [ u.uu} [ u'_n',n'_:'u_n'L

(1=1) GROSS NET INA -0¢ €/kg €/100g o

==

Por o material pesado.

Entrar o preco base mediante as teclas numéricas n ~ a 0 preco de venda
sera determinado automaticamente e projetado.
- i
| L

(1= GROSS NET DN -50¢ €/kg €/100g B

-—'

|
e

-
=1

)

e O preco base acertado pode ser anulado por meio da tecla a
5
e A tecla B permite comutar o preco base entre i/ kg D /100 g, (ver

cap. 8.1.1).
e Calculo do troco, ver cap. 8.2.
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811 Comuta-«0 entre as ungi dades U/ kg e 0/100
Aqui deve-se ajustar os seguintes parametros:

L2 e [N gy
I - i
GROSS NET W < >0< [AUTO 4R he
98-LE | FEY of £
GROSSI;’T :-»o«- — BAR — e
1M T e o I
L | M
GROSS NET b 4-(0¢€ BAR m.

rE |° - l':':t' or|
SOSS NET S50 — (ATTo ea — —

Para introduzir ajustes, € preciso fazer o seguinte:

,\
. o, . 98
Ligar a balanca e durante o autodiagnostico pressionar a tecla @

L0 e | e
I | D0
GROSS NET W 4 -0 €/kg €/100g BAF! m.

AUTO
(Se a indica-«o0 AOoFFb® n«o@.parecer, pression
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Apertar o botao .

T R T _C CC
I Il ol ol or |
GROSS NET W d->0€ BAR Me

AUTO
(Se a indica-«o0 AOoFFD® n«o@.parecer, pression

Apertar o botao .

1 e o - e
b i I 1
GROSS NET W < >0¢ (ATT0 AR e
v
(Se a i ndi c aparecer, phessionar antecla )

Pressionar novamente a tecla .

[ I I o [
e I I | NN
GROSS NET W 4 -50¢€ €/kg €/100g BAR Me
- AUTO
(Se a indica-«0 Aonodo n«oJparecer, pressiona

Confirmar pressionando a tecla .

Depois dum curto sinal sonoro a balanga sera automaticamente recomutada ao

p
: ~ 9 .
modo de pesagem. A funcdo esta ativa. A pressao da tecla @ permite agora
comut ar entrel/kags fl0igdades U
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8.2 Memoria para o preco base (PLU = Price look up)
A balanca permite salvar na memdéria 10 precos base.

Salvamento:

E Entrar o preco base mediante as teclas huméricas n ~ a

NIRIEIN] 1 Z NENIN
N ) [ 0 |e
[1=1) GROSS NET DN 50¢ BAR
E Durante aproxim. 3 s manter pressionada a tecla E
cCoooC o _C oC n_0Q
N [ I 0 - |€
[1=1) GROSS NET DN 50¢ BAR

E Atribuir a tecla requerida & memoria PLU mediante as teclas numéricas n ~

P [ J {

[1=1) GROSS NET DN 50¢ BAR
O preco base foi salvado sob a definida tecla de meméria PLU.

|

=
-y
-
—
-
LSS
-'-
h

Chamada/projecao do preco de venda:
E POr a mercadoria.

E Apertar o bot&o .
|

N o _C o
M ulnln l ~ 2

= GROSS NET DN -50¢ €/kg €/100g BAR

-—

=
l-
-_" ey
I
SN
ah

E Pressionar a tecla requerida da memoéria PLU n ~ a aparecera o preco
base gravado e o preco de venda resultante dele.

000 JC0M 3 3aC
e I L e

= GROSS NET DN 30¢ €/kg €/100g BAR

@ Antes de chamar sucessiva unidade de memoria PLU, € preciso apagar o

1 preco base projetado através da tecla .
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Calculo do troco:

E Durante a projecdo do preco de venda (p.ex. 2,250 ) pr essi ¢ hr a tecl

E Através das teclas numéricas n ~ a entrar a quantia transmitida, p.ex.
5,00 0 A guantia de troco sera automaticamente calculada e projetada pela
balanca, p. ex. 2,75 0 .

- ,
E Pressionar a tecla ou \_@, a balanca sera comutada de volta ao modo de
pesagem.
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