
 

 

Adaptador de carregador USB,  
2 portas 

 

 

Manual 
31813 



Parâmetros básicos 

Peso 65g 
Dimensões 45*26*89mm 
Entrada 100-240VAC 

50/60 Hz 
Saída 5V 4A no total

Type-C™ 5 V/3 A Máx. 
Porta USB 5 V/2,4 A Máx. 

Temp. de funcionamento -10 ~ 35°C 
Certificação CE 

 

Método de carregamento 
1. Ligue a ficha a uma tomada elétrica de 100-240V. O carregador de 

parede USB ednet (31813) fica pronto a utilizar. 
2. Existem saídas USB C e USB A no carregador para ligar um cabo de 

carregamento. Fornecem energia elétrica até um máximo de 5 V/4 A; 
permitem carregar até 2 dispositivos em simultâneo. 

 

Compatibilidade 
Compatível com iPad®/iPhone®, smartphones/tablets Android ou 
quaisquer outros smartphones/tablet PCs, colunas portáteis, câmaras, etc. 
 

* Todas as marcas e logótipos acima mencionados são marcas comerciais ou marcas 
registadas dos respetivos proprietários. 

 

Conteúdo da embalagem 
 
 1 x Unidade principal    
 1 x Manual do Utilizador 

 



Manutenção 

Para prolongar a vida útil do produto, proceda da seguinte forma: 

 Manter em local seco e afastado de produtos molhados e erosivos. 
 Não desmonte o produto. 
 Não armazene em ambiente demasiado quente ou demasiado frio. 
 Não bata ou esmague o produto. 

 

Todos os produtos foram testados e verificados. Se ocorrer um 
sobreaquecimento, uma deformação, quebra ou outra situação anormal, 
parar de utilizar o produto e contactar o revendedor ou a nossa empresa. 
 
Símbolos usados: Apenas para utilização em interiores 

 
 


