
 

 

Многопортовый Адаптер   
USB 2.0 типа C DP 

 

Описание продукции 

Многопортовый адаптер USB‐C DisplayPort позволяет подключать 

MacBook, ноутбуки с операционными системами на базе 

Chromebook или Windows к монитору или проектору с помощью 

порта USB‐C, а также подключать стандартные USB‐устройства и 

осуществлять зарядку. Порт типа С поддерживает как зарядку, так и 

передачу данных. 

 
 Порт USB 2.0, 1 шт. 

Переходник типа C 3.1, 1 шт. 
Порт расширения типа «мама» 4K DisplayPort, 1 шт. 

 Двусторонний интерфейс типа C, установка любой стороной 
 Передает аудио и видео высокого разрешения с компьютера или 

планшета на дисплеи с портом DisplayPort для потокового 
воспроизведения и игр с разрешением до   
4k x 2k (3840 x 2160) @ 30 Гц. Также поддерживает разрешения 
1080p, 720p, 480p 

 Установка дополнительных драйверов не требуется 



 

Поддерживает систему 

MacBook (USB Type C) OS X System, Chromebook Pixel,   

Windows 10/8.1/8/7 

 

Характеристики изделия 

 Чипсет:  VL101+FE1.1S 

 Материал:  Алюминий

 Обработка:  Анодное оксидирование

 Длина кабеля:  20 см

 Размеры: 51,4 х 80 х 14 мм 

 Масса:  80±5 г

 Цвет:  Серый

 Диапазон рабочих температур:  от 0°C до 40°C   

(от 35°F до 100°F) 

 Относительная рабочая влажность: от 20% до 80% 
 

Комплектация 

 Адаптер типа C для соединения портов USB2.0 и DisplayPort с 

портом PD (для зарядки и передачи данных), 1 шт. 

 Инструкция, 1 шт. 

 

Подключение 

Шаг ‐1:  Подсоедините USB‐разъем типа C адаптера к любому 

устройству с поддержкой USB‐порта DisplayPort типа С 

Шаг ‐2:  Соедините DisplayPort с телевизором высокого разрешения 

или портом DisplayPort дисплея с помощью стандартного 

кабеля DisplayPort 

 



Важные примечания 

Устройство совместимо только со смартфонами и планшетами с 

USB‐C и разъемом DP Alt mode типа C (USB‐C). Большинство 

смартфонов работают через режим MHL или SlimPort 

 


