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Ultrazvukovy pristroj na plaSenie hmyzu
Obj. ¢.: 190815

Bezpefnostné upozornenie:

Tieto produkty nie su hracky a su preto zakdzané pre osoby mladsie ako 14 rokov. Pouzité
stavebné dielce, vloZené batérie, pripojenia, farby atd’., m6zu obsahovat’ latky, ktoré sd pri
prehltnuti Skodlivé. Pri chybnom uvedeni do prevadzky mozu vznikniat' nebezpecné situdcie
(napr. pri skrate sa mozu kdble rozZeravit’ a spdsobit’ poZziar, ak je zdrojom pridu autobatéria
bez predradenej poistky). Preto je pri montazi a uvedeni do prevadzky ziadica pritomnost
odbornika. KEMO modely si vyhotovené podla DIN EN 60065 apo vyrobnej stranke
dodrziavaji poziadavky bezpecnosti. Pri montdZzi dodrziavajte pokyny vyrobcu. Vsetky
bezpecnostné zariadenia treba nastavit’ pre dlhodobu prevadzku. DodrZiavajte pokyny v tomto
ndvode na obsluhu.

Pozor nebezpecenstvo poziaru! Cahko zapalné tekutiny a predmety (napr. zavesy) sa nesmu
nachddzat’ v blizkosti modulu alebo pripojovacich kablov. Prostrednictvom moZného iskrenia
moze vzniknidt nebezpecenstvo poZiaru. Pristroj nevystavujte vysokym teplotdm (> 50°C)
a vlhkosti. EN 60065:04.94 Bezpecnostné ustanovenia pre sietové elektrické pristroje a ich
prislusenstvo pre doméce pouZzitie a podobné vSeobecné pouZitie.

Pri prevadzkovani modulu nizkym napétim (< 25 V) pouzite batérie, akumuldtory alebo
stabilizovany modul sietového napidtia. Nepouzivajte Ziadne moduly sietového napitia
s nestabilnym vystupnym napitim, pretoZe by mohli pri malom pridovom zat’azeni odovzdat’
prili§ vysoké vystupné napitie a tym zniCit modul alebo pristroj. Napr. modul sietového
zdroja bez stabilizacie pri chode naprdzdno, pri nastavenom vystupnom napiti 12 V, moze
byt’ skutocné napitie > 18 V a tym znicit’ modul alebo pristroj.

Ak méa modul alebo pristroj spinacie vystupy, s ktorymi moZu byt zapojené iné spotrebice,
tak mo6Zu byt tieto vystupy z bezpecnostnych dovodov zatazené len napiatim < 25 V. Ked’
chcete zapojit' vicSie napitie, mdzZete so spinacim kontaktom zapojit' iné, v doddvke
neobsiahnuté relé, ktoré je vhodné na zapojenie vysSich napéti a zodpoveda bezpecnostnym
nariadeniam.

Pri prevadzke na batérie, resp. litiové batérie vznikd pri nespravnej vymene nebezpecenstvo
explézie (napr. nespravna polarita). PouZité batérie treba odstranit’ podl'a pokynov vyrobcu.
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Odrlahc¢enie vSetkych kablov od tahu. V pripade poruchy moéZu suciastky alebo modul
vybuchnit. Modul musi byt tak zabudovany, aby v tomto pripade a tieZ pri poziari nevznikli



Ziadne Skody (zabudovanie do uzemnenej kovovej skrine alebo do uzemneného kovového
krytu a predradenou poistkou).

priade symbolom podla 417-IEC-5032, pri jednosmernom pride symbolom podla 417-IEC-
5031. Pripojenie ochranného vodi¢a musi byt’ oznaceny podl'a 417-IEC-5019.

Ked’ modul alebo pristroj nefunguju alebo sa stala nejaka nehoda (naliata tekutina do pristroja,
pristroj spadol atd’.), alebo spdsobuje nezvyCajné zvuky/zdpach, tak ho ihned’ vypnite
a preruste privod pridu napr. vytiahnutim zo zdsuvky, vypnutim alebo podobne). Potom
poverte odbornika preskuiSanim pristroja.

Za vecné Skody azranenia, ktoré vznikni nedodrZzanim tohto ndvodu na obsluhu,
nepreberdme Ziadnu zodpovednost'.

Na dosiahnutie optimdlneho ucinku je generdtor vybaveny nastaviteI'nou frekvenciou 8 - 40
kHz, pricom sa Specidlny reproduktor so zaoblenou membréanou s hlinikovou kalotou postara
mozete pripojit' az 4 dalSie reproduktory Kemo LO01 (zabudovatel'ny reproduktor) alebo
L002 (reproduktor pre montdz na stenu).

Navod na montaz a uvedenie do prevadzky:

Pristroj moZno pripevnit’ na suchom mieste na stene. Nezabudnite prosim, Ze ultrazvukové
tony sa Siria priamociaro (podobne ako svetlo). Preto by mal byt generdtor umiestneny tak,
aby reproduktory vyzarovali priamo na miesto, ktoré chcete chranit’. Prekdzky (napr. skrine,
regdly) vytvéraju ,tien“, ultrazvukovy tén je za tymito prekdzkami podstatne slabsi. Ak
chcete pristroj pouzit' napr. proti mySiam, neumiestnite generdator hore na stenu, ale dole
k podlahe. Tu je G¢inok pre mysi najsilnejsi. S reguldtorom nastavite frekvenciu. Regulator
nastavite tak, Ze pomocou malého skrutkovaca opatrne pootocite bielu Sipku na iernom
regulatore. Ked’ je reguldtor otoCeny uplne vlavo, tén je cca. 8 Hz a je pocutel'ny pre ¢loveka.
Cim viac doprava otoéite, tym vys3i tén, od uréitého miesta uZ nie je pocutelny pre loveka.
Podl'a druhu zvierat mozno zvolit najvhodnejSiu frekvenciu. Na odplasenie vtikov su
vSeobecne vhodné nizsie frekvencie (napr. 12 kHz), ktoré mdzu pocut’ aj l'udia. Ak chcete
ochréanit’ Vasu Ceresiiu, mali by ste nastavit’ regulator na policko ,,BIRDS*. Aby ste zabranili
navyku Skodcov, neodporuc¢ame dlhodobu prevadzku, ale len v Case aktivity Skodcov. Na oba
dréty, ktoré vychddzaju z pristroja, sa pripoji 12 V jednosmerné napitie (adaptér alebo
batérie). Prili§ vysoké prevadzkové napitie (> 14 V) je pre pristroj Skodlivé a moze ho
poskodit’. Dbajte na spravnu polaritu prevadzkového napitia (plus na plus a minus na minus).
Pre zvySenie ucinku generdtora na vicSie plochy alebo do rdéznych miestnosti, mdzZete na
kazdy pristroj pripojit’ az 4 d’alSie reproduktory. Vhodné st Specidlne reproduktory Kemo
L002, ktoré maju rovnaky kryt ako zdkladny pristroj a su tieZ vhodné na montdZz na stenu.
Mald blikajica svetelnd didda pridavného reproduktora indikuje jeho cinnost pocas
prevadzky. Na montdZ do stropu, steny atd. Vam ponukame piezo lievikovy reproduktor
L001, ktory nemd zabudovanu svetelni diédu ako L002. V porovnani so zdkladnym
pristrojom, ktory je urceny len na prevadzku v suchych priestoroch, moZno prevadzkovat
tieto reproduktory aj v exteriéri, ak si chranené pred dazd’'om napr. pod strechou).

Pozor! Prili§ vysoké prevadzkové napitie (> 14 V) alebo prevadzka na striedavé napitie
poskodi modul.

Upozornenie:
Ultrazvukové tény su pre zvieratd len obzvlast neprijemné. Vo vynimocénych pripadoch sa
moze stat’, Ze sa zvieratd nepodari odplasit’. To m6Ze mat’ nasledovné pri€iny:



1. Zvieratd maji v blizkosti pristroja svoje mlad’atd, ktoré v Ziadnom pripade nemozu
opustit’.

2. Nedostatok potravy, jediny zdroj je v blizkosti pristroja.

3. Zvieratd st zvyknuté na ultrazvukové tény. StarSie televizory tiez vydavali
ultrazvukové tony.

4. Ked si dravce oznackovali revir (napr. kuny), tak ho nebudud chciet opustit
a nenechaju sa odplasit’ ani ultrazvukovymi ténmi. V takom pripade ocistite priestor
od pachovych znaciek zvierat.

.....

na plasenie hmyzu pripojit’ az 4 d’alSie reproduktory:

Typ Kemo LO001: Piezo lievikovy reproduktor na zabudovanie do stien alebo stropov. Mozno
ho namontovat’ aj do exteriéru, ked je reproduktor chraneny pred vodou (cca. 65 x 145, hibka
40 mm).

Typ Kemo L002: Piezo ultrazvukovy reproduktor na montdz na stenu. So zabudovanou LED,
ktord pocas prevadzky blikd. Rozmery ako zdkladny pristroj MO71N.

Typ Kemo L003: Piezo reproduktor so zvukovodom pre obzvlast’ vel’ky dosah.

Typ Kemo P5123: Piezo ultrazvukovy reproduktor s kalotou na zabudovanie (obzvlast’ maly:
cca. 30 x 14 mm).

Pouzitie:
Na odplasenie divych zvierat a hmyzu pomocou ultrazvukovych ténov.

Technické udaje:

Prevadzkové napitie: 12 V/DC (10 az 13,8 V)

Spotreba priudu: cca. < 60mA

Nastavitel'nd frekvencia: cca. 8 —40 kHz

Frekven¢ny zdvih cca. 2 x za sekundu: cca. 2 az 3 kHz (automatickd zmena frekvencie,
podobné siréne)

Akusticky tlak: max. 100 dB = 15%

Dosah: > 40 m na vol'nom priestore

Uhol reproduktora: max 140°

Indikécia funkcie: blikajuca LED

Pripojenie: cez vyvedeny kébel

Rozmery: cca. 92 x 51 x 31 mm

MozZnost’ pripojenia az 4 d’alSich reproduktorov.

Likvidacia:
Moduly ani pristroj nemozno odstranit formou doméiceho odpadu. Treba ich odovzdat’ na
zbernych miestach rovnako ako televizory, pocitace atd’.
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