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Tuto priruéku pouzivatel'a si precitajte skor, ako zaénete pouzivat’ P-touch.

Tuato priruc¢ku pouzivatefa uschovajte na vhodnom mieste pre referenciu v budicnosti.
Navstivte nas na webovej lokalite http://solutions.brother.com/, na ktorej ziskate podporu
a odpovede na najcastejsie kladené otazky.

www.brother.com
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Dakujeme vam za zakUpenie zariadenia P-touch E550W.

P-touch E550W je intuitivne zariadenie na Stitkovanie pIné funkcii a s jednoduchou
obsluhou, ktoré umoznuje tvorbu vysokokvalitnych a profesionalnych Stitkov.

Tato priru¢ka obsahuje rézne upozornenia a zakladné postupy na pouzivanie zariadenia
P-touch. Pred pouzitim tlaciarne si tuto priru¢ku pozorne precitajte a uschovajte ju na
dostupnom mieste pre buduce pouzitie.

Dostupné prirucky

Pre toto zariadenie P-touch su k dispozicii nasledovné priru¢ky. Najnovsie prirucky si mézete
prevziat zo strediska Brother Solutions Center na adrese http://solutions.brother.com/

Struény navod na obsluhu (tato prirucka)
Tato prirucka poskytuje informacie, ktoré by ste si mali precitat pred pouzitim zariadenia
P-touch, ako napriklad instalacia zariadenia.

Priru¢ka pouzivatela (priru¢ka PDF na prilozenom disku CD-ROM)
Tato priru¢ka poskytuje zakladné informacie o pouzivani zariadenia P-touch spolu
s podrobnymi tipmi na rieSenie problémov.

Priru¢ka sietovych aplikacii pre model E550W
Tato priru¢ka poskytuje informacie o sietovych nastaveniach. Tuto priruc¢ku si mozete
prevziat zo strediska Brother Solutions Center na adrese http://solutions.brother.com/

Dostupné aplikacie na pouzivanie s poc¢itacom

P-touch Editor

P-touch Transfer Manager

P-touch Update Software

Pre podrobnosti si pozrite ,Pouzivanie softvéru P-touch” na strane 41.

Dostupné aplikacie na pouzivanie s mobilnymi zariadeniami

Spolo¢nost Brother ponuka rézne aplikacie, ktoré je mozné pouzivat so zariadenim P-touch
vratane aplikacii umozriujucim tla¢ priamo zo zariadeni Apple iPhone, iPad a iPod touch
alebo smartfénov Android™, ako aj aplikacie, ktoré umoznuju bezdrétovy prenos dat ako
su Sablény, symboly a databazy, ktoré boli vytvorené na pocitaci, do zariadenia P-touch.
Aplikacie Brother je mozné bezplatne prevziat z obchodov App Store alebo Google Play.

Vyvojarske softvérové supravy

Je dostupna vyvojarska softvérova suprava (SDK). Navstivte stredisko Brother Developer
Center (http://www.brother.com/product/dev/index.htm).
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UPOZORNENIE

V PRIPADE VYMENY BATERIE ZA NESPRAVNY TYP HROZI RIZIKO VYBUCHU.
SPOTREBOVANE BATERIE ZLIKVIDUJTE PODLA POKYNOV.

Prehlasenie o medzinarodnej zhode s ENERGY STAR®

Ucelom prehlasenia o medzinarodnej zhode s ENERGY STAR® je podpora vyvoja

a popularizacie energeticky efektivnych kancelarskych zariadeni. Ako partner programu
ENERGY STAR® spolo¢nost Brother Industries, Ltd. rozhodla, Ze toto zariadenie je v stlade
s poziadavkami programu ENERGY STAR®, ktoré sa tykaju energetickej u€innosti.

ENERGY STAR

Prehlasenie o zhode (len Eurépa)

My, spolo¢nost Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,

Nagoya 467-8561 Japan
prehlasujeme, Ze tento produkt a sietovy adaptér su v sulade so zakladnymi poziadavkami
v8etkych prislusnych smernic a nariadeni platnych v rdmci Eurépskeho spologenstva.
Prehlasenie o zhode je mozné prevziat z webovej lokality Brother Solutions Center.
Navstivte lokalitu http://solutions.brother.com/ a nasledne:

« zvolte ,Europe*

* zvolte svoju krajinu

« zvolte si svoj model

» zvolte ,Manuals” a svoj jazyk a potom kliknite na polozku ,Search*
« zvolte ,Declaration of Conformity“ (Prehlasenie o zhode)

* kliknite na polozku ,Download®

Prehlasenie sa prevezme vo forme suboru PDF.

Prehlasenie o zhode pre Smernicu RTTE (Radiové a telekomunikaéné zariadenia)
1999/5/EC (len EU)

(Vzt'ahuje sa na modely s telekomunikaénymi funkciami alebo vysielacimi
rozhraniami)

My, spolo¢nost Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,

Nagoya 467-8561 Japan
prehlasujeme, Ze tieto produkty su v sulade s ustanoveniami Smernice RTTE 1999/5/ES. Képiu
Prehlasenia o zhode je mozné prevziat podla pokynov v sekcii Declaration of Conformity
(Europe only).
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Poznamky k zostaveniu a vydaniu

Této priru¢ka bola zostavena a vydana pod dohladom spolo¢nosti Brother Industries, Ltd.,
pricom zahffia najnovsie popisy a Specifikacie produktov.

Obsah tejto prirucky, ako aj Specifikacie tohto produktu sa mézu zmenit bez akéhokolvek
predchadzajuceho upozornenia.

V pripade vydania novych verzii operaéného systému pre zariadenie E550W sa méze stat,
Ze tato priruc¢ka nebude zohladnovat aktualizované funkcie. M6ze sa teda stat, Ze novy
operacny systém a obsah tejto priru¢ky sa nebudu zhodovat.

VSetky obchodné nazvy a nazvy produktov, ktorych su€astou su nazvy spolo€nosti,
uvadzané na produktoch znacky Brother, suvisiacich dokumentoch a na akychkolvek inych
materialoch, si ochranné znamky alebo registrované ochranné znamky tychto prislusnych
spolo¢nosti.

Obchodné znamky a autorské prava

Brother je obchodna znamka spolo¢nosti Brother Industries, Ltd.

P-TOUCH je obchodna znamka alebo registrovana obchodna znamka spolo¢nosti Brother
Industries, Ltd.

© 2014 Brother Industries, Ltd. VSetky prava vyhradené.

Microsoft, Windows Vista, Windows Server a Windows st obchodné znamky alebo
zaregistrované obchodné znamky spolo&nosti Microsoft Corp. v USA alebo v inych
krajinach.

Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPad a iPod su obchodné znamky spolo¢nosti Apple Inc.,
zaregistrované v Spojenych $tatoch americkych a inych krajinach.

Nazvy inych produktov alebo softvéru v tomto dokumente si obchodné znamky alebo
registrované obchodné znamky prislusnych spolognosti, ktoré ich vyvinuli.

Wi-Fi a Wi-Fi Alliance su registrované ochranné znamky zdruzZenia Wi-Fi Alliance.

Kazda spolo¢nost, ktorej nazov softvéru sa spomina v tejto prirucke, ma softvérovu
licenénu zmluvu, ktord sa tyka patentovanych programov.

VSetky obchodné nazvy a nazvy produktov, ktorych sucastou st nazvy spolo¢nosti,
uvadzané na produktoch znacky Brother, suvisiacich dokumentoch a na akychkofvek inych
materialoch, su ochranné znamky alebo registrované ochranné znamky tychto prislusnych
spolo¢nosti.

Poznamky k licencii typu Open Source

Tento produkt obsahuje softvér typu Open Source. Ak si chcete pozriet poznamky
ohladne licencii, prejdite na vyber priru€iek na prevzatie na domovskej stranke vasho
modelu na webovej lokalite strediska Brother Solutions Center, ktoré najdete na adrese
http://solutions.brother.com/
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Bezpecnostné opatrenia

Niektoré dbleZité upozornenia sa uvadzaju v podobe réznych symbolov za u¢elom
predchadzania zraneniam alebo Skodam.
Symboly a ich vyznamy su nasledovné:

Oznacuje bezprostredne nebezpecnu situaciu

~ a v pripade, ze produkt sa nepouziva v sulade
ANEBEZPECENSTVO s varovaniami a pokynmi, bude mat’ za nasledok
smrt alebo vazne zranenia.

Oznaduje potencialne nebezpeénu situaciu, ktora
AVAROVAN'E v pripade, Ze jej nezabranite, méze mat za

nasledok smrt’ alebo vazne zranenia.

Oznacuje potencialne nebezpeénu situaciu, ktora
A U POZO RNENIE v pripade, Ze jej nezabranite, m6ze mat za

nasledok lahké alebo stredne tazké zranenia.

V tejto priru¢ke su pouzité nasledovné symboly:

Oznacuje, zZe je zakazané

Oznacuje zakazanu ¢innost. .
® J rozoberanie produktu.

Oznaduje, Ze je zakazané vystavovat

vyrobok tekutinam.
A

Oznaduje, ze danej Casti produktu sa
nesmiete dotykat.

Oznacuje Cinnosti, ktoré je nutné
vykonavat.

Oznacduje, Ze mate odpojit
zariadenie.

Oznacduje, Ze za istych okolnosti
hrozi nebezpecenstvo poZziaru.

Oznacuje nebezpecenstvo zasahu
elektrickym pradom.

B Ao e
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ANEBEZPECENSTVO

Nabijatelna batéria Li-ion
Désledne dodrzZiavajte tieto bezpe&nostné opatrenia tykajuce sa nabijatelnej batérie Li-ion

N
A

PO PO

Nabijatelnu batériu pouzivajte vyluéne
na uréené ucely. Zariadenie P-touch

a nabijatefna batéria su uréené vylu€ne
na spolo¢né pouzivanie.
NEVKLADAJTE nabijatelnu batériu do
iného zariadenia P-touch a takisto do
tohto zariadenia P-touch nevkladajte inu
nabijatefnu batériu, kedZe to méze mat
za nasledok poziar alebo poskodenie
produktu.

Ak chcete nabit nabijatelnu batériu,
vloZte ju do zariadenia P-touch

a pouzite sietovy adaptér vyslovne
urCeny pre toto zariadenie P-touch.
NENABIJAJTE nabijatelnu batériu

v blizkosti ohria alebo na priamom
slnku. M6ze tym déjst k aktivacii
ochranného obvodu, ktory je uréeny na
ochranu pred vysokou teplotou. Po
aktivacii ochranného obvodu sa moéze
vypnut nabijanie alebo v pripade
zlyhania ochranného obvodu moze
prebiehat nabijanie s vysokym priadom/
napatim, pripadne mézu v batérii nastat’
nezvyc&ajné chemické reakcie.

NENOSTE ani neuchovavajte
nabijatelnu batériu spolu s kovovymi
predmetmi, ako su napriklad
nahrdelniky alebo sponky do vlasov.
Méze to sposobit elektricky skrat

a takisto prehriatie kovovych predmetov
ako napriklad droty, nadhrdelniky alebo
sponky do vlasov.

N
A

PO PO

Po PO

N

(dalSej nazyvana ,nabijatelna batéria“). V pripade ich nedodrziavania méze prehriatie,
vytok alebo prasknutie povrchu batérie spdsobit’ elektricky skrat, vybuch, dym, poziar,

zasah elektrickym pradom, zranenie vas alebo inych osbb, ako aj poskodenie produktu
a iného majetku.

NEPOUZIVAJTE nabijatelnu batériu
v blizkosti ohna, ohrievacov ani inych
zdrojov vysokej teploty (nad 80 °C),
ani ju pri nich nenechavajte.
NEDOVOLTE, aby nabijatelna batéria
prisla do kontaktu s vodou, ani ju
neponarajte do vody.
NEPOUZIVAJTE nabijatelnu batériu
v korozivnych prostrediach ako
napriklad miesta so slanych vzduchom,
slanou vodou, kyselinami, alkaliami,

korozivnymi plynmi alebo chemikaliami.

NEPOUZIVAJTE nabijatelnd batériu,
ak je poskodena.

NESPAJKUJTE Ziadne spoje priamo

k nabijatefnej batérii. M6Ze to spbsobit’
roztopenie vnutornej izolacie, unik
plynov alebo zlyhanie bezpe€nostnych
mechanizmov.

NEPOUZIVAJTE nabijatelnu batériu

s opacne zapojenou polaritou (+) (-).
Pred vloZenim nabijatelnej batérie
skontrolujte orientaciu jej polov

a batériu nevkladajte do zariadenia

O Pocas nabijania nabijatelnej batérie P-touch nasilu. Nabijanie nabijatelnej

A\ Ppouzivajte len nabijacku, ktora je batérie s obratenou polaritou méze
vyslovne uréena pre tuto nabijatelnu pocas vybijania spdsobit v jej vnutri
batériu. neoCakavané chemické reakcie alebo

SO NEDOVOLTE, aby prisli kontakty prudové toky.

A\ nabijatelnej batérie do styku s drétom © NEPRIPAJAJTE nabijatelnu batériu
alebo inymi kovovymi predmetmi. A\ Ppriamo k domacemu elektrickému

napajaniu.
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ANEBEZPECENSTVO

Nabijatelna batéria Li-ion

S Tekutina (elektrolyt) vytekajluca zo S Nabijatelnt batériu sa NEPOKUSAJTE
zariadenia P-touch alebo nabijatefnej 4\ rozoberat, upravovat ani opravovat.

batérie m6ze znamenat, Ze nabijatelna b -
batéria je poSkodena. V pripade vytoku o NELIKVlDL,UTE ”abﬂate".”.“ b’aterlu
vhadzovanim do ohna ani ju umyselne

z nabijatelnej batérie okamzite A S s PO
v . gy N neprehrievajte. Moze to sposobit
prestarite zariadenie P-touch pouzivat, roztopenie vndtornej izolacie, tnik

odpojte sielt’ovy.adapté[ a zariad.enie. plynov alebo zlyhanie bezpeénostnych
gg’tc\)/Lrlecgkzalzoluﬁe tak, ze ho umiestnite mechanizmov. Elektrolyticky roztok
e mbze okrem toho spdsobit poziar.
Nedotykajte sa elektrolytu. Ak sa e -
elektrolyt dostane do o€i, nevytierajte O gsggngé‘J dTnEectjo EZZ'Jggeggﬁ!tgafr'e
ich. Okamzite ich preplachnite vodou VNS prec };{'d“tp P vkj dJ ]
z vodovodu alebo inou €istou vodou narazy ani Ju nehadzte. roskodenie
a vyhladajte pomoc zdravotného ochranného obvodu nabijatelnej batérie
Specialistu. V pripade neoSetrenia oci nmeocfcieaig\?:gt?lt Jr(zjd?::“;i:;ebo
moze dojst k ich poSkodeniu. Ak pride neoéakévané Ehemicl?é reakcie v jej
elektrolyt do styku s pokoZkou alebo vntri

odevom, okamzite ich vyplachnite Q Nabijatenu batériu NESPALUJTE ani

vodou. ju nelikvidujte spolu s domovym
NEVKLADAJTE nabijatefnu batériu ani odpadom.

zariadenie P-touch s vloZzenou
nabijatefnou batériou do mikrovinnej
rdry ani do nadoby s vysokym tlakom.
N NENECHAVAJTE vybitt nabijatelnd
batériu v zariadeni P-touch na dlhy &as.
MézZe tym djst k skrateniu jej Zivotnosti
alebo spbsobit’ skrat.
@ Ak sa da zariadenie P-touch pouzivat
len na kratky €as aj ked je nabijatelna
batéria plne nabita, mohla sa skon¢it
prevadzkova zivotnost batérie.
Vymerite nabijatelna batériu za novu.
Pri odstranovani alebo vymene
nabijatelnej batérie zaizolujte kontakty
starej batérie paskou, aby v nej
nenastal skrat.

P>o
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AVAROVANIE

P-touch
DodrZiavajte tieto pokyny, aby ste predisli poZiaru, zasahu elektrickym prudom, riziku
zranenia vas alebo inych oséb, pripadne poskodenia zariadenia P-touch alebo iného
majetku.

® Zariadenie P-touch

NEROZOBERAJTE.
\/i V pripade potreby prehliadky, upravy

alebo opravy zariadenia P-touch
kontaktujte Zakaznicky servis Brother.
W ( V baleni zariadenia P-touch st pouZzité

plastové vrecka. Uschovajte ich mimo
dosahu deti, aby sa zabranilo moznému
uduseniu.
AK si poCas prevadzky alebo
skladovania vSimnete nezvy¢€ajnu
teplotu, zapach, zmenu farby,
deformaciu zariadenia P-touch alebo
Cokolvek nezvy&ajné, zariadenie
P-touch okamzite prestarite pouzivat,
odpojte sietovy adaptér a vyberte
batérie.
V zaujme predchadzania poskodeniu
zabrante padu zariadenia P-touch alebo
uderom nan.

& NEDOVOLTE, aby sa zariadenie
P-touch zamocgilo ani ho nepouzivajte e
na miestach, ktoré mézu byt vihké ako
napriklad kupelne alebo v blizkosti
umyvadiel.

Q NEDOTYKAJTE sa Ziadnej z kovovych
Casti v blizkosti tlaCovej hlavy. Tlaova
hlava sa po¢as pouzivania zohreje na
vysoku teplotu a aj kratko po pouziti
zostava velmi horuca. Nedotykajte sa Q
jej holymi rukami.

Zariadenie P-touch NEPOUZIVAJTE, ak sa v fiom nachadzaji cudzie predmety. Ak do
zariadenia P-touch vnikne voda, kovové materialy alebo akékolvek cudzie predmety,
odpojte sietovy adaptér, vyberte batérie a obratte sa na zakaznicky servis Brother.
Nepouzivajte zariadenie P-touch v Specialnych prostrediach ako napriklad v blizkosti
lekarskych zariadeni. Elektormagnetické viny mézu spésobit nefunkénost’ lekarskych
zariadeni.

@ Pouzivatelia s kardiostimulatormi by sa nemali priblizovat k zariadeniu P-touch
v pripadu, zZe citia nenormalne symptomy. Nasledne je potrebné vyhladat oSetrenie
lekara.
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AVAROVANIE

Alkalické batérie/nabijatené batérie Ni-MH
DodrZiavajte tieto pokyny, aby ste predisli vyte€eniu batérii, zohriatiu, prasknutiu batérie
alebo zraneniam os0b.

® ZABRANTE vhodeniu batérie do ohita,  ZABRANTE kontaktu kovovych

jej nahriatiu, skratovaniu, opatovnému predmetov s kladnym a zapornym
nabijaniu a rozoberaniu. polom batérie sucasne.

 NEDOVOLTE, aby sa batérie zamo¢ili-  Pri vymene alebo vyberani batérii
nemanipulujte nimi mokrymi rukami NEPOUZIVAJTE ostré predmety ako
a davajte pozor, aby sa na ne nevyliali napriklad pinzety alebo kovove pera.
napoje. S NEPOUZIVAJTE batérie, ktoré su

@ Ak sa dostane tekutina z vytedenych zdeformované, vyte€ené alebo ktorych
batérii do o€i, vyplachnite ich velkym Stitok je poSkodeny. Moze to spbsobit
mnozstvom Cistej vody a vyhladajte jej nadmerné prehriatie. Pouzivanie
lekarsku pomoc. Ak sa vyte€ena poskodenej alebo vytekajucej batérie
tekutina dostane do oci, méze spdsobit’ moze takisto spbsobit, Ze jej tekutina
stratu zraku alebo iné poSkodenie o¢i. pride do styku s vasimi rukami. Ak sa

vam vyte€ena tekutina dostane na ruky
a nasledne si nimi vytriete oci, moze to
sposobit’ stratu zraku alebo iné
poskodenie o¢i. Okamzite si oplachnite
ruky velkym mnozstvom Cistej vody

a vyhladajte lekarsku pomoc.
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AVAROVANIE
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®

Siet'ovy adaptér
Dodrziavanim tychto pokynov predidete vzniku poZiaru, zasahu elektrickym pradom a inym
druhom poskodenia.

zasunuta v napajacej zasuvke.
Nepouzivajte uvolnené zasuvky.

@ Skontroluite, ¢i je zastréka kabla apine &

VZdy pouZivaijte sietovy adaptér urgeny

vyrobcom a vzdy ho pripajajte do
elektrickej zasuvky s povolenym
napatim (220 - 240 V). V opa¢nom
pripade mdze déjst k zraneniu vas
alebo inych osdb alebo poskodeniu
zariadenia P-touch alebo iného
majetku. Spoloénost Brother odmieta
zodpovednost za akékolvek nehody
alebo Skody spbsobené pouzivanim

O
O

iného ako uréeného sietového adaptéra

a kabla adaptéra.

NEPRIPAJAJTE dodany sietovy
adaptér ani kdbel adaptéra k inym
produktom.

NEDOTYKAJTE sa sietového adaptéra
ani zariadenia P-touch pocas burky.

V pripade pouzivania zariadenia
P-touch po€as burky méze existovat
velmi malé riziko z&dsahu elektrickym
pradom.

Orezavac€ pasky

NEDOTYKAJTE sa &epele jednotky
orezavaca.

NEDOTYKAJTE sa sietového adaptéra
alebo napajacej zastrcky mokrymi
rukami.

NEPOUZIVAJTE siefovy adaptér na
miestach s vysokou vihkostou, ako su
napr. kupelne.

NEPOUZIVAJTE poskodeny kabel
adaptéra alebo napajaciu zastrcku.
NEKLADTE na adaptér alebo zastréku
tazké predmety, adaptér a ani zastrcku
neposkodzujte ani ich neupravuijte.
Kabel adaptéra nasilne neohybajte ani
netahajte.

ZABRANTE padu, uderom alebo inému
poskodeniu sietového adaptéra.
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A UPOZORNENIE

Alkalické batérie/nabijatené batérie Ni-MH
Dodrziavajte tieto pokyny, aby ste predisli vyte€eniu, prehriatiu alebo prasknutiu batérii.

S NEPOUZIVAJTE iné batérie ako tie, @ Pred pouzivanim nabijatelnych batérii

ktoré su uréené na pouzivanie so typu Ni-MH si pozorne precitajte pokyny
zariadenim P-touch. Nepouzivajte na pouzivanie batérii a nabijacky
kombinaciu starych a novych batérii, batérii, aby ste ich pouZivali spravnym
pripadne kombinacie odliSnych typov, spbsobom.
Urovni nabitia, producentov alebo 0 Ak pouzivate batérie Ni-MH, pred
modelov batérii. Nevkladajte batériu pouZitim ich nabite pomocou prisludne;j
s opacne zapojenou polaritou (+) (-). Specializovanej nabijacky.

@ Ak sa tekutina z vytecenych batérii S Batérie NEROZOBERAJTE ani
dostane na vasu pokozku alebo odev, neupravujte.
okamZite ich oplachnite ¢istou vodou. ) NEVYSTAVUJTE batérie vysokej

@ Ak zariadenie P-touch nemienite dihsiu teplote ani ich nelikvidujte v ohni.

dobu pouzivat, vyberte batérie.
Siet'ovy adaptér
@ Akzariadenie P-touch neplanujete dihsi S NEPRETAZUJTE elektricky obvod, do

Cas pouzivat, odpojte sietovy adaptér ktorého je zapojeny sietovy adaptér.

Z napajacej zasuvky. Q Sietovy adaptér NEROZOBERAJTE ani
@ Pri odpajani sietového adaptéra neupravuijte.

z napajacej zastrcky ho vzdy uchopte. () NEDOVOLTE, aby sa sietovy adaptér/
® NEPOUZIVAJTE Siet‘OVy adaptér na napéjacia zastréka zamodili —

miestach s vysokou vihkostou ako su nemanipulujte nimi mokrymi rukami

napr. kiipelne. a davaijte pozor, aby sa na ne nevyliali

napoje.

Orezavac€ pasky
Dodrziavajte tieto pokyny, aby ste predisli poraneniu 0s6b a poSkodeniu zariadenia P-touch.

Pocas prevadzky jednotky orezavaca S NEVYVIJAJTE nadmerny tlak na
NEOTVARAJTE kryt priestoru pre jednotku orezavaca.
pasku.




------------------------------------------------------------------------------------------

A UPOZORNENIE

0 e

P-touch
Dodrziavajte tieto pokyny, aby ste predisli poraneniu 0s6b a poSkodeniu zariadenia P-touch.

Zariadenie P-touch umiestnite na
plochy a stabilny povrch ako napr. stol.
NENECHAVAJTE zariadenie P-touch
ani jeho pésky v dosahu deti.
NEKLADTE Ziadne tazké predmety na
vrch zariadenia P-touch.

Zariadenie P-touch vzdy pouZivajte

s odporu¢anym sietovym adaptérom
(AD-E001) a zapojte ho do zasuvky

s vyhradenym napétim. V opacnom
pripade moze déjst k poSkodeniu alebo
zlyhaniu zariadenia P-touch.

Zariadenie P-touch NEPOUZIVAJTE na
miestach s vysokou vihkostou ako su
napr. kupelne.

NEDOVOLTE, aby sa zariadenie
P-touch zamocilo — nemanipulujte nim
mokrymi rukami a davajte pozor, aby sa
nan nevyliali napoje.
NEROZOBERAJTE ani neupravujte
zariadenie P-touch.

AK si poCas prevadzky alebo
skladovania v8imnete nezvycajnu
teplotu, zapach, zmenu farby,
deformaciu zariadenia P-touch alebo
Cokolvek iné neobvyklé, okamzite
prestante zariadenie P-touch pouzivat
a odpojte sietovy adaptér a vyberte
batérie.
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VsSeobecné opatrenia

Nabijatelna batéria Li-ion

» Pri ndkupe je nabijatefna batéria Li-ion mierne nabitd, takze je mozné skontrolovat
prevadzkyschopnost zariadenia P-touch, avSak pred jeho pouzivanim je potrebné uplne
nabit nabijatelnu batériu Li-ion pomocou sietového adaptéra.

» Ak zariadenie P-touch nebudete pouzivat dlh&i ¢as, odpojte nabijatefnu batériu Li-ion od
zariadenia P-touch a uskladnite ju na mieste, kde nie je vystavena uCinkom statickej
elektriny, vysokej vihkosti alebo vysokych teplét (odporu€ané hodnoty su 15 az 25 °C
a 40 az 60 % vihkost). Nabijatelnd batériu Li-ion v takom pripade nabite minimalne
kazdych Sest mesiacov, aby ste zachovali jej u¢innost a zivotnost.

» Ak si pri prvom pouzivani nabijatelnej batérie Li-ion vS§imnete Cokolvek nezvyc€ajné ako
napriklad prehrievanie alebo koréziu, NEPOKRACUJTE v jej pouZivani. Kontaktujte
zdkaznicky servis Brother.

P-touch

+ Do blizkosti zariadenia P-touch NEINSTALUJTE zariadenia sposobujtice
elektromagnetické rusenie. Zariadenie P-touch méze fungovat nespravne v pripade, ak sa
nachadza v blizkosti televizora, radia, mikrovinnej rury a pod.

« Zariadenie P-touch NEPOUZIVAJTE inak alebo na iné Ggely, aké su popisané v tejto
priruc¢ke. V opaénom pripade mdze ddjst k zraneniam a k poskodeniu zariadenia P-touch.

» Do vystupného otvoru pasky, konektora sietového adaptéra ani do Ziadnych inych sucasti
zariadenia P-touch NEVKLADAJTE Ziadne cudzie predmety.

+ Tlagovej hlavy sa NEDOTYKAJTE prstami (pozri strana 9). Na gistenie tladovej hlavy
pouzivajte doplnkovu Eistiacu kazetu pre tlacova hlavu (TZe-CL4) alebo jemnu utierku
(napriklad vatovy tampén) (pozri Priru¢ku pouzivatela).

+ Na Sistenie ktorejkolvek &asti zariadenia P-touch NEPOUZIVAJTE alkohol ani iné
organické rozpustadla. Pouzivajte len jemnu a suchu handri¢ku.

« Zariadenie P-touch NEDAVAJTE na priame slne¢né svetlo, do blizkosti ohrievacov ani
Ziadnych inych hordcich zariadeni, ani do prostredia s extrémne vysokymi alebo nizkymi
teplotami, vysokou vihkostou alebo prasnostou. Standardna prevadzkova teplota
zariadenia P-touch je v rozsahu od 10 do 35 °C.

* Na zariadenie P-touch NEODKLADAJTE predmety z gumy ani vinylu na dih&i ¢as, pretoze
by mohlo dbjst k jeho znecisteniu.

+ V zavislosti od podmienok prostredia a pouzitych nastaveni sa mézu dat niektoré pismena
alebo symboly tazko &itat.

+ V zariadeni P-touch pouzivajte iba pasky TZe alebo trubi¢ky HSe znacky Brother.

+ Na pasku v kazete NEVYVIJAJTE tlak ani ju netahajte, aby ste neposkodili zariadenie
P-touch.

« NETLACTE stitky, ak kazeta s paskou nie je vlozena v zariadeni P-touch alebo ak je
prazdna. V opa¢nom pripade sa poskodi tlacova hlava.

« NEPOKUSAJTE sa odstrihnGt pasku poéas tlace alebo podavania, pretoZe to pasku
poskodi.

 V zavislosti od umiestnenia, materialu a prostredia sa moze Stitok odlepit alebo sa naopak
nebude dat’ odlepit, méze sa zmenit jeho farba alebo sa jeho farba prenesie na iné
predmety.

» Kazety s paskou NEVYSTAVUJTE pdsobeniu priameho slne¢ného svetla, vysokym
teplotam, vlhkosti &i prachu. Kazety s paskou skladujte na chladnom a tmavom mieste.
Kazetu s paskou po vybaleni ¢o najskdr spotrebujte.
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» Znackovanie vykonané atramentom na baze oleja alebo vody méze byt viditelné aj po
prelepeni Stitkom. Ak si takéto znackovanie prajete zakryt, prelepte ho dvomi vrstvami
Stitkov, alebo pouzite Stitok tmavej farby.

» V pripade opravy zariadenia P-touch alebo vybitia batérie dojde k strate vSetkych udajov
ulozenych v paméti.

» Po odpojeni privodu energie na viac ako dve minuty déjde k vymazaniu vSetkych
nastaveni textov a formatov. Vymazu sa aj vSetky textové subory ulozené v pamati.

» Pocas produkcie a dodavky zariadenia sa na displeji nachadza &ista ochranna félia. Pred
pouzivanim je potrebné féliu odlepit’.

+ Dizka vytladeného $titka sa moze lisit od zobrazenej dizky Stitka.

* S tymto modelom mézete pouzivat' aj teplom stahovaciu trubicku.

DalSie informacie najdete na webovej lokalite spolo€nosti Brother (http://www.brother.com/).
Ak pouzivate teplom stahovaciu trubic¢ku, nie je mozné tlacit raméeky, prednastavené
Sablony P-touch template ani pouzivat niektoré nastavenia pisma. Pri pouZiti pasky TZe
mdzu byt okrem toho vytlacené znaky mensie.

 Zariadenie P-touch nie je vybavené funkciou nabijania pre nabijatefné batérie typu Ni-MH.

« Vytlaceny Stitok sa mdze lisit’ od textu zobrazovaného na LCD displeji.

» Spolocnost Brother Industries, Ltd. neprebera nijakii zodpovednost za Skody alebo
zranenia spdsobené v ddsledku nedodrzania tu opatreni uvedenych v tomto navode.

» Dérazne odporu¢ame, aby ste si pred pouzivanim zariadenia P-touch pre¢itali tuto
priru¢ku pouzivatela a potom si ju uschovali pre pripad potreby v buducnosti.

Disk CD-ROM

+ Disk CD-ROM NEPOSKRIABTE, NEVYSTAVUJTE ho vysokym ani nizkym teplotam,
NEUMIESTNUJTE nah tazké predmety a NEOHYBAJTE ho.

» Softvér na disku CD-ROM je uréeny na pouzivanie so zariadenim P-touch a mézete ho
nainstalovat do viac ako jedného pocitaca.

[ ]
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Symboly pouzité v tejto prirucke
Nasledovné symboly sa v tejto prirucke pouzivaju na oznacenie doplnkovych informacii.

Tento symbol oznacuje informacie alebo pokyny, ktoré moézu mat’ v pripade
@ : nedodrziavania za nasledok vznik §kéd alebo zraneni a takato prevadzka méze
spOsobit’ nespravne fungovanie.

Q . Tento symbol oznacuje informécie alebo pokyny, ktoré vam mézu poméct lepSie
" pochopit’ a pouzivat zariadenie P-touch.



http://www.brother.com/

uvoD

20 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Pouzivanie zariadenia P-touch
W Ako vytvorit’ Stitok pomocou tla¢iarne P-touch

1| zZACINAME PRACOVAT
[- Priprava zariadenia P-touch. )

- .
A VYTVORENIE STITKU

(- Vyber typu pouzitia stitkovania. @EIHEE] Q Okrem zadévania textu obsahuje

. Zadgvan!e a Uprava textu. zariadenie P-touch mnoho moZnosti
« Zadavanie symbolov. formatovania.

« Zadavanie pismen s diakritikou.
* Nastavenie moznosti orezania.

Ako vytvorit takéto Stitky:

|
[DDD 01

,Uprava &titku“ v Priru¢ke pouzivatela

1Pot(1) 1Po(1) 1Po3(1)|  JIPO3(1) IPO2(1) 1POI(1)

- J
~

3| TLAC $TiTKOV

[' Vytlacenie Stitku. Pred tlacenim mozete skontrolovat’

e . .. navrh vasho $titku pomocou funkcie
»11ac stitku“ v priru¢ke pouzivatela nahladu.
Ako vytvorit takéto stitky:
[ & ] ™ a1

_ = Y,

@ « Stitky ihned’ po odstrihu vyberte, aby neostali vo v{stupnom otvore pasky.
* Pocas pouzivania neumiestiiuje zariadenie P-touch do vertikalnej polohy. V opacnom pripade
by mohli odstrihnuté $titky spadntt’ do zariadenia a sposobit’ poruchu.
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W Vytvorenie Stitku pripojenim zariadenia P-touch k pocitacu

1| ZAGINAME PRACOVAT
Zariadene P-touch mézete pouzit ako samostatny Stitkova¢ alebo ho mézete pripojit
k osobnému pocitacu alebo pocitacu Mac a pouzivat ho s dodanym programom P-touch
Editor na tvorbu prepracovanejSich Stitkov.
Ak chcete zariadenie P-touch pouzivat ako zariadenie pripojené k pocitacu, P-touch
pripojte k pocitacu pomocou dodaného kabla USB a nainstalujte program P-touch Editor
a ovladace.

[ ]
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* Pripravte zariadenie P-touch.
* Pripravte pocita¢. @i

U

A VYTVORENIE STIiTKU

(- Spustite program P-touch Editor. e e
Pomocou programu P-touch Editor zadaijte Q il Rl o Gl
teXt étitka AEL‘;,DD"'F%?.

1A-B01
1A-B01
1A-B01
1A-B01

,Uprava stitku“ v Prirucke pouZivatela

Pomocnik programu 1A-B01 §1A—802§1A—803§1A—BO4

T

3| TLAC $TiTKOV
» Vytlacte Stitok

»1lac stitku“ v PriruCke pouZzivatela

Pomocnik programu

« Stitky ihned’ po odstrihu vyberte, aby neostali vo vystupnom otvore péasky.
* Pocas pouzivania neumiestiiuje zariadenie P-touch do vertikalnej polohy. V opa¢nom pripade
by mohli odstrihnuté $titky spadnut’ do zariadenia P-touch a spdsobit’ poruchu.




ZACINAME PRACOVAT

------------------------------------------------------------------------------------------

Odbalenie zariadenia P-touch

Pred pouZzitim zariadenia P-touch skontrolujte, ¢i balenie obsahuje nasledovné polozky:

HE550W
P-touch Siet'ovy adaptér Kabel USB

ZastrCka sa méze lisit
v zavislosti od danej
krajiny.

Batéria Li-ion

Disk CD-ROM Struény navod na
obsluhu

>

ﬂ Odbalenie zariadenia P-touch
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1. Zapadka krytu 6. Orezavac pasky

2. Vystupny otvor pasky 7. Priestor pre kazetu s paskou
3. Displej LCD 8. Uvol'novacia packa

4. Port Mini-USB 9. Tlacova hlava

5. Klavesnica

Q Pri odosielani zo zavodu je displej LCD pokryty ochrannou foliou, ktora zabramnuje poskodeniu.
Tato pokryvku odstraite pred pouzivanim zariadenia P-touch.

1. Zobrazenie pasky 4. Kontrolka LED
2. Zadny kryt 5. Kryt batérie
3. Konektor sietového adaptéra

V8eobecny popis ﬂ
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------------------------------------------------------------------------------------------

Displej LCD
14 15 16 17
fl LGO m AL
]
123 dEB{JI
3 ' 4
UEEDBEEHE—7
@?‘1 S ESmm 5 )
2 6 8 18 10
1. Cislo riadka 11. Rezim velkych pismen

10.

Oznaduje Cislo riadka v ramci navrhu
Stitku.

Rezim Shift

Oznaduje, ze rezim Shift je zapnuty.
Pociato¢na linia/4. Koncova linia
Vytlagi sa oblast medzi poCiato¢nou

a koncovou liniou.

Kratke linie prechadzajuce za
pociatocné/koncove linie udavaju koniec
navrhu Stitku.

Linia oddelenia bloku

Oznacuje koniec bloku.

Kurzor

Oznaduje aktualnu polohu vstupu
udajov. Znaky sa zadavaju nafavo od
kurzora.

Typ pouzitia stitkovania

Oznaduje aktualny typ pouZitia
Stitkovania.

Velkost’ pasky

Oznaduje velkost pasky pre zadany text
takto:

Sirka pasky x Dizka stitka

Ak bola uréena dizka Stitka, ikona & sa
zobrazi aj na pravej strane velkosti
pasky.

Symbol Enter/Return

Oznaduje koniec riadka textu.

Uroveii stavu batérie

Oznaduje zostavajucu uroven nabitia
batérie. Zobrazuje sa len pri pouziti
batérie Li-ion.
aax — PIna

(=3 — Polovi¢na

& — Nizky stav
{—] — Prazdna

ﬂ V8eobecny popis

12.

17.

18.

Oznaduje zapnutie rezimu velkych
pismen.

— 16. Informacie Stylu

Oznaduje aktualne nastavenie

pisma (12), velkosti znakov (13), Stylu
znaku (14), rdmu (15), a zarovnania (16).
Informacie o zarovnani sa nemusia
zobrazovat' v zavislosti od vybraného
typu pouzitia Stitkovania.

Informacie o rozlozeni

Oznacuje nastavenia orientacie,
rozlozenia, oddelovacga, obrateného

a opakovaného textu. Zobrazené
polozky saliSia v zavislosti od vybraného
typu pouzitia Stitkovania.

Bezdrétové pripojenie

Oznacduje aktudlny stav bezdrétového
pripojenia.

=, Pripojené v rezime WLAN
... |Odpojené v rezime WLAN
- Pripojené/odpojené v rezime
=8 |Direct
Nadvéazovanie spojenia
pomocou sprievodcu
% .
=" |nastavenim
(blika) |Nadvézovanie spojenia
pomocou rezimu Ad-hoc
. | Bezdrdtove pripojenie je
(vypnuté) |\ ypNUTE




19.

20.

21.

22,

23.

19 20 21
i
ismo - COERIE =

el T ALTD
irka 1 X1 A

sty : Morm.
VSEOEECHE 8114
(i)

22
23
HL LGO a0 Fked
123
Dliig]

Vyber kurzora

Pomocou klavesov A a v vyberte
poloZku ponuky a nastavenia zmerite
pomocou klavesov 4 a .

Znacka Specifického riadka
Oznacenie, Ze pre kazdy riadok boli
zadané samostatné nastavenia.
Znacka zamku

Oznaduje, zZe niektoré polozky sa nedaju
zmenit.

Pocitadlo

Oznacuje aktualne vybraté ¢&islo/Cislo,
ktoré je mozné vybrat.

Cislo bloku

Oznaduje ¢islo bloku.

Podrobnosti 0 zmene nastaveni kontrastu
a podsvietenia displeja LCD najdete v Casti
,,Displej LCD* na strane 31.
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V8eobecny popis ﬂ
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Nazvy tlacidiel a funkcii

g fﬁuz/‘7

24 25 26 27 28 29
Predvoleny jazyk je ,Anglicky“.

Napajanie 9. Znacka kabla

Zapina a vypina zariadenie P-touch. Vytvaranie Stitkov znaciek kabla.

Styl 10. Zasuvny panel

Nastavi atributov znakov a Stitkov. Vytvaranie jedno- a viacriadkovych

Nahlad Stitkov ur€enych na skupiny portov na

Zobrazuje nahlad stitku. zasuvnych paneloch.

Posun&odstr. 11. Svorkovnica

Poda 24,5 mm préazdnej pasky a potom Vytvaranie $titkov s maximéine

pasku odstrihne. 3 riadkami na svorkovnice.

Tlaé 12. Ponuka

« Aktudlny navrh $titku vytla&i na pasku. Nastavi prevadzkové nastavenia

« Vytlaéi viacero kopii pomocou klavesu zariadenia P-touch (Jazyk, Uprava atd').
Shift. 13. Esc (Ukongit)

Vseobecné Zru8i aktualny prikaz a displej vrati na

Vytvaranie &titkov na véeobecné obrazovku zadavania dat alebo na

pouzitie. predchadzajuci krok.

Panelovy stitok 14. Vydistit’

Viytvaranie étitkov na panelové &titky, VymazZe vSetok zadany text alebo vsetky

menovky a aplikacie na jednotlivé porty. nastavenia textu a aktualneho &titku.

Obal kabla 15. OK

Vytvaranie $titkov na omotanie okolo Vybera zobrazent moznost.

kablov, optickych vodiov alebo drotov.  16. Kurzor (A v «<4»)

ﬁ V8eobecny popis

Pohyb kurzorom v smere Sipky.



17. Pismeno

* Pomocou tychto klavesov zadavajte
pismena alebo Cisla.

» Velké pismena a symboly mbzete
zadavat pomocou tychto klavesov
v kombinacii s klavesom Velké
pismena alebo Shift.

18. BS (backspace)
Odstranuje znaky nalavo od kurzora.
19. Shift

Pomocou tohto klavesu v kombinacii

s klavesom pismena alebo &isla zadate

velké pismena alebo symboly uvedené

na Ciselnych klavesoch.
20. Vel'ké pismena

Zapina a vypina rezim velkych pismen.
21. Enter

» Polas zadavania textu vloZi novy
riadok.

* Len v pripade typu pouZitia Stitka
.VSEOBECNE" sa pri pouziti tohto
klavesu v kombinacii s klavesom Shift
vloZi novy blok.

22. Diakritika

Pomocou tohto tlacidla vyberte a zadajte

pismeno s diakritikou.
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23. Medzera
» Zadava prazdne miesto.
« \/rati nastavenie na predvolenu
hodnotu.
24. Subor
Umozriuje tlag, otvorenie, uloZenie alebo
odstranenie €¢asto pouzivanych Stitkov
v pamati suborov.
25. Symbol
Pomocou tohto klavesu vyberte
a zadajte symbol zo zoznamu
dostupnych symbolov.
26. Ciarovy kod
Otvori sa obrazovka ,Nast.Ciar.kodu®.
27. Séria
* Vytlacia sa Stitky s Cislami v sérii.
* Ak sa tento klaves pouziva v kombinacii
s klavesom Shift, si¢asne sa vytvoria
a vytlaCia na Stitku dve Cisla podfa
potreby.
28. Databaza
Na vytvorenie Stitka sa pouZije vybrany
rozsah zaznamov v prevzatej databaze.
29. WiFi
Spusti komunikaciu WLAN/Wireless
Direct.

V8eobecny popis ﬁ

1VAOJVYd JINVNIQVZ @



ZACINAME PRACOVAT
Napajanie

Siet'ovy adaptér
S tymto zariadenim P-touch pouZzivajte model sietového adaptéra AD-E001. Sietovy
adaptér pripojte priamo k zariadeniu P-touch.

(1) Modely AD-18 a AD-24ES nie je mozné pouzivat.

ﬂ Zastréku na kabli sietového adaptéra vlozte na zariadeni P-touch do konektora, ktory
je oznateny DC IN 12 V.

A Zastréku sietového adaptéra zasunte do Standardnej elektrickej zasuvky.

@ * Pred odpojenim sietového adaptéra vypnite zariadenie P-touch.

» Kébel sietového adaptéra netahajte a neohybajte.

* Po odpojeni od napajania a batérie na viac ako dve minuty dojde k vymazaniu vSetkych
nastaveni textov a formatov.

* Prevzaté symboly, Sablony a databazy zostanli uchované aj v pripade, Ze napéjanie nebude
dostupné.

« Aktivécia tlacidla ¢y (Napdjanie) moze po pripojeni zastrcky sietového adaptéra do elektrickej
zasuvky chvilu trvat.

Q Ked’ je sietovy adaptér odpojeny, odporu¢ame vlozit’ do zariadenia P-touch nabijatelné batérie
Li-ion (BA-E001), alkalické batérie typu AA (LR6) alebo nabijatel'né batérie Ni-MH (HR6), aby
sa zachovala a zdlohovala pamit’ zariadenia P-touch.
Nabijatel'na batéria Li-ion
M InsStalacia nabijatel'nej batérie Li-ion

1] Stlacenim zapadky krytu otvorte zadny kryt.
1. Zadny kryt
2. Zapadka krytu

ﬂ Napajanie
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A VloZte nabijatelnu batériu Li-ion do krytu batérie.

g Skontrolujte, &i su haciky na koncoch zadného krytu vioZené spravne a kryt nasledne
pripojte spat.

1VAOJVYd JINVNIQVZ @

@ Po pripevneni zadného krytu overte, ¢i je biela packa v hornej polohe. Ak nie je, nadvihnite ju a
potom pripevnite kryt.

B Vyberanie nabijatelnej batérie Li-ion
Odpojte kryt batérie, vyberte nabijatelnu batériu Li-ion a nasledne opat pripojte kryt.

H Nabijanie nabijatel'nej batérie Li-ion
Nabijatelna batériu Li-ion je mozné nabijat, ked je vioZena v zariadeni P-touch. Na nabijanie
nabijatefnej batérie Li-ion vykonajte nasledovny postup.

Q * Pred pouzivanim nabijatel'nej batérie Li-ion ju nabite pomocou nasledovného postupu.
* PIné nabitie nabijatel'nej batérie Li-ion trvé do 6 hodin.

ﬂ Skontrolujte, Ci je zariadenie P-touch vypnuté. Ak je zariadenie P-touch zapnuté,
vypnite ho stlatenim a podrzanim tlacidla ¢y (Napajanie).

A Skontrolujte, &i je nabijatelna batéria Li-ion vlozena do zariadenia P-touch.

i] Pripojte zariadenie P-touch do zasuvky pomocou sietového
adaptéra.
Indikator LED pri konektore adaptéra sa pocas nabijania
zasvieti a po plnom nabiti nabijatelnej batérie Li-ion zhasne.
Indikator urovne nabitia batérie na displeji sa ,napIni“ tromi
pasikmi J{amx] -

B Zastavenie nabijania nabijatelnej batérie Li-ion
Ak chcete zastavit nabijanie nabijatelnej batérie Li-ion, odpojte sietovy adapter.

Q Tipy na pouZivanie nabijatel'nej batérie Li-ion
* Pred pouzitim nabite nabijatelnt1 batériu. Nepouzivajte ju predtym, ako bude plne nabita.

+ Nabijanie nabijatel'nej batérie Li-ion sa méze vykondvat v prostrediach s teplotou 5 az 35 °C.
Nabijatel'nt batériu Li-ion nabijajte v prostredi s teplotou v tomto rozsahu. Ak je teplota
okolitého prostredia mimo tohto rozsahu, nabijatel'né batéria Li-ion sa nenabije a indikator
stavu batérie ostane svietit.

* Ak sa zariadenie P-touch pouziva, ked’ je pripojena nabijatel'na batéria Li-ion aj sietovy adaptér,
indikator stavu batérie méze zhasnit’ a nabijanie sa moze zastavit’ aj v pripade, Ze nabijatel'na

batéria Li-ion nie je Gplne nabita.
Napajanie ﬁ
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Q Vlastnosti nabijatel’nej batérie Li-ion
Pochopenie vlastnosti nabijateI'nej batérie Li-ion vam umozni optimalizovat’ jej pouzivanie.

* Pouzivanie alebo skladovanie nabijatel'nej batérie Li-ion v prostredi s vysokou alebo nizkou
teplotou moze urychlit’ zniZenie jej ucinnosti. Najma jej pouzivanie v stave vysokého nabitia
(troven 90 % a viac) v prostredi s vysokou teplotou bude mat’ za nasledok vyrazné zrychlenie
zniZenia u¢innosti nabijatel'nej batérie.

* Pouzivanie zariadenia P-touch s vlozenou a nabijanou nabijatel'nou batériou Li-ion mé6ze
urychlit’ zniZzovanie G¢innosti nabijatel'nej batérie. Ak pouZzivate zariadenie P-touch, ked’ je
vlozena nabijatel'na batéria Li-ion, odpojte sietovy adaptér.

* Ak nebudete zariadenie P-touch pouzivat’ dlhsie ako jeden mesiac, vyberte nabijatel'na batériu
Li-ion zo zariadenia P-touch a nasledne ju uskladnite na chladnom mieste tak, aby na fiu
nedopadali slnec¢né luce.

* Ak sa nabijatel'na batéria nebude pouzivat’ dlhsie obdobie, odporicame ju nabit’ kazdych
6 mesiacov.

* Ak sa dotknete zariadenia P-touch pocas nabijania batérie Li-ion, zariadenie P-touch méze byt
teplé. Je to normalne a zariadenie P-touch mozno bezpecne pouzivat. Ak je zariadenie P-touch
vel'mi hortce, prestaiite ho pouZzivat'.

Specifikacie

+ Cas nabijania: Priblizne 6 hodin pri nabijani pomocou sietového adaptéra (AD-E001)
* Formalne stanovené napitie: 7,2 V stried.

» Formalne stanovend kapacita: 1 850 mAh

Nabijatelna batéria Li-ion

Teplotny rozsah prostredia

Nabijanie 40 °C

Standardny vybijaci prud 1,9 A 60 °C

Maximalny vybijaci prad 2,5 A 60 °C
Menej ako 1 mesiac -20-50 °C
Dodana batéria Menej ako 3 mesiac -20-40°C
Menej ako 1 rok -20-20°C

Parametre nabijania
Maximalne nabijacie napatie 8,2 Vdc

Maximalny nabijaci prud 1330 mA

Stitkovaci systém P-touch
» Nabijaci prad: 800 mA
» Nabijacie napatie: max. 8,2 V

Napajanie
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Alkalicka/nabijatelna batéria Ni-MH

1]

Najprv sa ubezpecte, Ze je napajanie vypnuté a potom
odstrante zadny kryt na zadnej strane zariadenia P-touch.
V pripade, Ze sa uz batérie nachadzaju v zariadeni P-touch,
vyberte ich.

@ Pred vymenou batérii skontrolujte, ¢i je zariadenie odpojené
z elektrického zdroja.

1VAOJVYd JINVNIQVZ @

Vlozte Sest novych alkalickych batérii velkosti AA (LR6)
alebo plne nabité nabijatelné batérie Ni-MH (HR6).
Ubezpecte sa pritom, Ze kladné (+) a zaporné (-) konce
batérii sa zhoduju s kladnymi (+) a zdpornymi (-) znackami
vo vnutri krytu batérie.

Pouzivanie alkalickych batérii

@ Vzdy vymienajte sicasne vSetkych Sest’ batérii a nahrad’te ich
uplne novymi.

Pouzivanie nabijatelnych batérii Ni-MH

@ Vzdy vymienajte stiCasne vSetkych Sest’ batérii a nahrad’te ich
plne nabitymi.

Q Najnovsie informécie o odporuc¢anych typoch batérii najdete
na nasej webovej lokalite http://solutions.brother.com/

Zadny kryt pripevnite tak, Ze zasuniete tri haciky na spodnej
strane do otvorov na zariadeni P-touch, potom kryt dékladne
zatlacte a uistite sa, ze zapadol na svoje miesto.

®

* Ak zariadenie P-touch nemienite dlh$iu dobu pouzivat’, vyberte batérie.

* Batérie likvidujte na prislusSnom mieste na zber batérii a nezahadzujte ich do netriedeného
domového odpadu. Okrem toho dodrziavajte vsetky platné nariadenia ohl'adne likvidacie

odpadu.

 Ked’ batériu skladujete alebo likvidujete, zabal'te ju (napriklad do

celofanovej pasky), aby ste predisli skratu batérie.
(Priklad izolacie batérie)
1. Celofanova péaska
2. Alkalicka batéria alebo batéria Ni-MH

Napajanie
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Vkladanie kazety s paskou

So zariadenim P-touch je mozné pouzivat kazety s paskou so Sirkou 3,5 mm, 6 mm, 9 mm,
12 mm, 18 mm alebo 24 mm a kazety s teplom stahovacou trubi¢kou so Sirkou 5,8 mm,
8,8 mm, 11,7 mm, 17,7 mm alebo 23,6 mm.

Ak nova kazeta s paskou obsahuje kartonova zarazku, pred vlozenim kazety
sa ubezpecte, Ze ste tuto zarazku odstranili.

1]

Skontrolujte, &i nie je ohnuty koniec pasky a ¢i preSiel cez vodiacu 1
liStu pasky. Ak paska nepresla, pretlacte ju cez vodiacu listu pasky
tak, ako je to na zobrazené na ilustracii.

1. Koniec pasky

2. Vodiaca lista pasky

Skontrolujte, ¢i je napajanie odpojené, nasledne umiestnite
zariadenie P-touch na rovny povrch tak ako je to znazornené
na ilustracii a otvorte zadny kryt. Ak sa uz kazeta s paskou
nachadza v zariadeni P-touch, vyberte ju vytiahnutim
smerom priamo nahor.

Kazetu s paskou vlozte do priestoru pre kazetu s paskou
tak, aby koniec pasky smeroval k vystupnému otvoru
pasky na zariadeni P-touch a pevne ju zatlacte, kym
nezaznie cvaknutie.

1. Vystupny otvor pasky

@ * Pri vkladani kazety s paskou sa ubezpecte, ze sa paska a farbonosna paska nezachyti na
tlacovej hlave.

» Uistite sa, ze paska nie je uvol'nend a potom opatrne
vlozte kazetu s paskou. Ak je paska uvolnend, pri
vkladani kazety sa zachyti na vy¢nelku (2) a ohne sa
alebo pokr¢i, ¢o bude mat’ za nasledok jej zaseknutie. y
Ak chcete napravit uvol'nenie pasky, pozrite si ilustraciu i / / X
v kroku €. 1 a vytiahnite pasku z vodiaceho prvku pasky. 2

* Pri vyberani kazety s paskou sa ubezpecte, ze sa paska
nezachyti na vy¢nelku (2).

ﬁ Vkladanie kazety s paskou
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4| Zatvorte zadny kryt.

@ » Umiestnite zariadenie P-touch na rovny povrch tak ako je
to znazornené na ilustracii a pripojte zadny kryt.
* Po pripevneni zadného krytu overte, i je biela packa (1)
v hornej polohe. Ak nie je, nadvihnite ju a potom
pripevnite kryt.
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@ « Stitok vychadzajici z vystupného otvoru pasky net’ahajte. Ak to urobite, spdsobite tym
vytiahnutie farbonosnej pasky. Ak sa farbonosna paska vytiahne, paska nemusi fungovat’.
* Kazety s paskou skladujte na chladnom a tmavom mieste bez priameho slne¢ného svetla
a vysokej teploty, vysokej vlhkosti alebo prasnosti. Kazety s paskou pouzite ¢o mozno najskor
po otvoreni utesnen¢ho balenia.

Extra silna prilnava paska:

* Na drsny alebo textirovany povrch odporicame pouzit’ extra silnu pril'nava pasku.

* Aj ked’ letak s pokynmi dodany s kazetou s extra silnou pril’navou paskou obsahuje
odporucanie odstrihnit’ pasku noZnicami, orezavac pasky, ktorym je zariadenie P-touch
vybavené, dokaze extra silnu prilnavi pasku odstrihnut’.

Zapnutie a vypnutie napajania

Stlatenim a podrzanim tlacidla ¢ (Napajanie) zapnite zariadenie P-touch.
Opéatovnym stlacenim tlacidla ¢y (Napajanie) vypnite zariadenie P-touch.
Q * Vase zariadenie P-touch obsahuje funkciu Gspory energie, ktora zariadenie automaticky vypne,

ak pri urcitych prevadzkovych podmienkach urcity ¢as nestlacite ziadny klaves. Podrobnosti
najdete v Casti ,,Cas automatického vypnutia napajania“.

Cas automatického vypnutia napajania
Pri pouziti sietového adaptéra alebo batérie Li-ion mozete zmenit nastavenie asu
automatického vypnutia.

@ Ak pouzivate alkalické batérie alebo batérie Ni-MH, ¢as automatického vypnutia napdjania nie je
mozné zmenit. (Cas je zafixovany na hodnotu 20 minut.)

ﬂ Stlacte klaves Ponuka, vyberte ,Autom. vypnutie® pomocou klavesu a alebo v
a potom stlacte klaves OK alebo Enter.

A Vyberte batériu zobrazenu na displeji LCD pomocou klavesu a alebo v a potom
nastavte hodnotu pomocou klavesu « alebo ».
Je mozné vybrat’ ,Siet. adaptér” alebo ,Batéria Li-ion*.

g Stlagte klaves OK alebo Enter.

Zapnutie a vypnutie napajania
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Cas automatického vypnutia napajania

Nastavenie | Hodnota Nastavenie ‘ Hodnota
Siet. adaptér Vyp. Batéria Li-ion Vyp.
10 min. 10 min.
20 min. 20 min.
30 min. 30 min.
40 min. 40 min.
50 min. 50 min.
1h. 1h.
2h.
4 h.
8 h.
12 h.

* Ak pripojite sietovy adaptér k zariadeniu P-touch po vybere nastavenia ,,Autom. vypnutie®,
zacne platit’ nastavenie pre ,,Siet’. adaptér®.
* Predvolend hodnota je ,,1 h.“ pre sietovy adaptér a ,,30 min.* pre batériu Li-ion.

Podavanie pasky

* Skontrolujte, ¢i ste pasku zasunuli, ¢im sa odstrania vSetky ochabnutia pasky a farbonosnej
pasky po vloZeni kazety s paskou.

« Stitok vychadzajuci z vystupného otvoru pasky net'ahajte. Ak to urobite, sposobite tym
vytiahnutie farbonosnej pasky. Ak sa farbonosna paska vytiahne, paska nemusi fungovat’.

* Pocas tlace alebo podéavania pasky neblokujte vystupny otvor pasky. Ak to urobite, spdsobite
tym zaseknutie pasky.

Posun a odstrih
Funkcia Posun a odstrih poda 24,5 mm prazdnej pasky a potom pasku odstrihne.

1] Stlacte klaves Posun&odstr.
Na displeji LCD sa zobrazi ,Posun&odstr?*.

A Pomocou klavesu a alebo ¥ vyberte ,Posun&odstr.“ a potom stlacte OK alebo Enter.
Pocas posunu sa zobrazi sprava ,Posun pas... Cakajte prosim*“ a potom sa paska
odstrihne.

Q Ak chcete tato funkciu ukoncit’ alebo zrusit, stlaéte Ukoncit’.

ﬂ Podavanie pasky
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Len posun

Tato funkcia pasku posunie o priblizne 24,5 mm, nasledkom €oho bude z kazety s paskou
vychadzat prazdny §titok. Tuto €innost’ odporu¢ame pri pouZivani textiinych pasok, ktoré
treba strihat’ noznicami.

1] Stlacte klaves Posun&odstr.
Na displeji LCD sa zobrazi ,Posun&odstr?“.

A Pomocou klavesu a alebo ¥ vyberte ,Len posun® a potom stlacte klaves OK alebo
Enter.
Pocas posunu sa zobrazi sprava ,Posun pas... Cakajte prosim®.

1VAOJVYd JINVNIQVZ @

Q Ak chcete tato funkciu ukongéit’ alebo zrusit', stlaéte Ukon¢it’.

Displej LCD

Kontrast displeja LCD
Nastavenie kontrastu displeja LCD mdzete zmenit na jednu z piatich arovni (+2, +1, 0, -1, -2),
¢im zjednodusite Citanie displeja. Predvolené nastavenie je ,0

ﬂ Stlaste klaves Ponuka, vyberte ,Uprava“ pomocou klavesu a alebo v a potom stladte
klaves OK alebo Enter.

A Pomocou klavesu a alebo ¥ vyberte ,Kontrast LCD" a potom nastavte hodnotu
pomocou klavesu « alebo ».

i] Stlaéte klaves OK alebo Enter.

Q * Na predchadzajuci krok sa vratite stlacenim klavesu Ukon¢it’.
* Ak stladite klaves Medzera na obrazovke nastavenia kontrastu, kontrast nastavite na
predvolenu hodnotu ,,0%.

Podsvietenie

MézZete zapnut alebo vypnut nastavenie podsvietenia.
Viditelnost displeja je lepSia pri zapnutom podsvieteni. Predvolené nastavenie je zapnuté.

ﬂ Stlacte klaves Ponuka a pomocou klavesu a alebo w vyberte ,Pokrocilé“. Stlacte
klaves OK alebo Enter.

A Pomocou klavesu a alebo ¥ vyberte ,Podsvietenie® a potom stlacte klaves OK alebo
Enter.

i] Pomocou klavesu a alebo w vyberte ,Zapnuté* alebo ,Vypnuté“a potom stlacte klaves
OK alebo Enter.

@ * Pri vypnutom podsvieteni mozete Setrit’ energiu.
* Podsvietenie sa vypne automaticky. Opat’ ho zapnete stla¢enim 'ubovolného klavesu. Pocas
tlace je podsvietenie vypnuté. Podsvietenie sa zapne pocas prenosu udajov.
Displej LCD ﬂ
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Nastavenie jazyka a jednotiek

Jazyk

ﬂ Stlacte klaves Ponuka, vyberte , FF Jazyk” pomocou klavesu a alebo v a potom stlacte
klaves OK alebo Enter.

A Jazyk pre prikazy ponuky a spravy zobrazované na displeji LCD vyberte pomocou
klavesu a alebo v. ;
Jazyk mdzete nastavit na moznosti ,Cestina®, ,Dansk®, ,Deutsch®, ,English®, ,Espafiol*,
,Francais®, ,Hrvatski“, ,Italiano®, ,Magyar®, ,Nederlands®, ,Norsk*, ,Polski*, ,Portugués®,
.Portugués (Brasil), ,Romana*“, ,Slovenski“, ,Slovensky*, ,Suomi, ,Svenska“ alebo
»Tuarkge”.

i] Stlaéte klaves OK alebo Enter.

Q Na predchadzajuci krok sa vratite stlacenim klavesu Ukon¢it’.

Jednotka

ﬂ Stlacte klaves Ponuka, vyberte ,Jednotka“ pomocou klavesu a alebo ¥ a potom
stlacte klaves OK alebo Enter.

g Jednotky pre rozmery zobrazované na displeji LCD vyberte pomocou klavesu a
alebo v.
Je mozné vybrat' ,palec” alebo ,mm®.

g Stladte klaves OK alebo Enter.

Q Predvolené nastavenie je ,,mm*.
Na predchadzajuci krok sa vratite stlacenim klavesu Ukon¢it’.

Nastavenie jazyka a jednotiek
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Mbzete si vybrat Sest réznych typov pouzitia Stitkovania. Q/

VSEOBECNE

Stitky vytladené v tomto reZime mozno pouzivat na véeobecné udely.
V tomto reZzime méZete zadat nasledovné polozky.

« Dlzka stitka: Auto, 10mm — 999mm

« Orientacia: (Vodorovne), (2vislo)

Ak je vybraty rezim VSEOBECNE, moézete pridat’ novy blok stladenim
klavesu Shift a nasledne kldvesu Enter.

PANELOVY STITOK

Stitky vytlagené v tomto reZime mozno pouzivat na identifikaciu roznych
Celnych panelov. Na jednotlivom $titku su medzery bloku textu
rovnomerne rozlozené. V tomto rezime mdzete zadat nasledovné
polozky.

« Dlzka stitka: 50mm, 10mm — 999mm

* Po¢. blokov:1,1-5

« Orientacia: (Vodorovne), (Zvislo)

OBAL KABLA

Stitky vytladené v tomto rezime moZno nalepit’ okolo kabla alebo drétu.
V rezime OBAL KABLA sa text oto¢i o 90° proti smeru hodinovych
ruciciek a vytlaci. Zaroven mozete Specifikovat tieto polozky.

+ Merna jed.: Pr. (@) (Vlastny priemer), Dizka (Vlastna dizka), CAT5/6,
CAT6A, COAX, AWG

* Hodnota: V zavislosti od polozky Merna jed.

* Opakovat: Zap, Vyp

Text: Zadajte jeden alebo viacero riadkov textu

Q AK pouzivate flexibilni identifika¢na pasku:

Vodorovne
Zvislo

1 blok
T1A-B01
2 bloky

1A-BO1 1A-B02

232%%%%
<C <C <C <C <C <C <C
NN AN AN AN NN

* Flexibilné identifika¢né pasky odporicame pouZivat' na stitky Obal kdbla a Znacka kabla.
« Stitky vytvorené z flexibilnej identifikacnej pasky nie s uréené na pouzivanie ako elektricka

izolacia.
* Pri omotani stitkov okolo valcovitych objektov
musi byt’ priemer (1) objektu minimalne 3 mm.
* Vy¢nievajuce (2) konce stitka alebo znacky
kabla musia mat’ minimalne 5 mm. X

Vyber typu pouzitia Stitkovania ﬁ
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ZNACKA KABLA

Stitky vytladené v tomto reZime mozno nalepit' okolo kabla
alebo dr6tu a konce prilepit k sebe tak, aby vytvorili znac¢ku
kabla. Text na znacke kabla sa vytlac¢i na oba konce §titka,
pricom sa v strede ponecha prazdne miesto, ktoré sa omota
okolo kabla. V tomto reZime mbZete zadat nasledovné polozky.

+ Schéma: (Do kazdého bloku sa vytlaci 1. Znacka min. 5 mm
rovnaky text.),
(Do kazdého bloku sa vytlagia dva rozne texty.)

» DlZka znacky: 30mm, 10mm — 200mm

* Priemer kabla: 6mm, 3mm — 90mm

+ Orientacia: (Vodorovne), (Zvislo)

Vodorovne ABC ©  ABC Zvislo i
: N ‘ >
: Ln : (o)
159 | 159 = @ 35
Dizka Obvod Dlzka Dizka Obvod Dlzka
znaCky kébla  znacky znaCky kabla  znacky

Q * Ak je vybratd schéma znacky [RR_t_Ra], moZete zadat’ aZz dva Ciarové kody.
* Flexibilné identifika¢né pasky odporucame pouzivat’ na Stitky Znacka kébla.
* Stitky vytvorené z flexibilnej identifika¢nej pasky nie s uréené na pouzivanie ako elektricka
izolacia.

ZASUVNY PANEL

Stitky vytladené v tomto reZzime mozno pouzivat na identifikaciu
réznych typov panelov. V tomto reZime mézZete zadat D D D D D
naSledOVné polozky IPO1(1) IP02(1) 1P03(1) 1P03(1) 1P02(1) IPO1(1)
+ Dizka bloku: 15,0mm, 5,0mm — 300,0mm
» Poc. blokov: 4, 1 — 99

» Oddelova¢: {7 """

[ R S

1 (pomicka), {111 (Giara),
1 (Ziaden)
* Orientécia: (Vodorovne), (2vislo)
* Opacne: Vyp, Zap
» Pokrocilé: Vyp, Zap )
Ak je ,Pokrocilé” nastavené na ,Zap“, upravte dizku blokov nezavisle.

1A-B01 , 1A-B02 , 1A-B03

DiZka bloku Dizka bloku Dizka bloku

« Ziadne okraje: Vyp, Zap
Nastavenie lavého a pravého okraja Stitka na nulu.

,,Pokrocilé* a ,,Ziadne okraje* nie je mozné nastavit’ sicasne na ,,Zap“.

ﬂ Vyber typu pouzitia Stitkovania



SVORKOVNICA

Stitky vytladené v tomto reZime mozno pouzivat na identifikaciu typu elektrického pripojenia,
ktory sa Casto pouziva v telefénnych sluzbach. Kazdy blok na jednom Stitku moéze mat az tri
riadky a pre kazdy blok mbzete zadat tri riadky. V tomto rezime mézete zadat nasledovné
polozky.

¢ Sirka modulu: 200mm, 50mm — 300mm

» Typ bloku: 4 pary, 2 pary, 3 pary, 5 pary, Prazd.

* Typ Cislovania: | _ (iadne), |1|2]3 (vodorovne), 12| 4| E (chrbat)

¢ Poé. hodnota: ---, 1 - 99999

NMLILS VAVYdN @

| B0 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 |
| B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 |

I1 4| sl 1 2| 1 sl 2% 24|
125 zsl 32| 3s| ADl ir Ael

Q * Ked je v ,,Typ bloku* vybrané ,,Prazd.*, ,,Typ ¢islovania® je nastavené na Ziadne.
* Ak je v, Typ ¢islovania®“ vybraté Ziadne, ,,Po¢. hodnota* zobrazuje ,,---“ a neda sa vybrat’
ziadna hodnota. V pripade vyberu moznosti Vodorovne alebo Chrbat mozno zadat’
,,Po¢. hodnota‘“ v rozsahu 1 az 99 999.

Teplom st'ahovacia trubi¢ka

Ak pouzivate teplom stahovaciu trubicku, v pripade stlatenia niektorého p
klavesu typu pouZitia titkovania sa zobrazi obrazovka nastavenia TEP. y’
STAH. TRUB.

+ Dizka &titka: Auto, 25mm — 999mm
V pripade pouzitia teplom stahovacej trubicky so Sirkou 5,8 alebo 8,8 mm je vSak
maximalna dizka na tlacenie 500 mm.

Text: Zadajte jeden alebo viacero riadkov textu.

Pri pouzivani teplom st’ahovacej trubicky:

* Nie je mozné tlacit’ ramceky.

* V pripade zadania nového riadka méze dochadzat’ k odseknutiu ¢asti niektorych dekorativnych
znakov.

* Pri pouziti pasky TZe mozu byt vytlacené znaky mensie.

Vyber typu pouzitia Stitkovania ﬁ
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Vytvorenie stitku s ¢iarovym kédom

Funkcia €iarového kédu umoZfiuje vytvarat Stitky s jednorozmernymi €iarovymi kédmi na
pouzitie ako inventarne Stitky, Stitky so sériovym €islom a dokonca aj ako Stitky na pouzitie
v predajniach alebo v systémoch evidencie zasob.

,Ciarové kody*, z ktorych mate na vyber, su uvedené v prirucke pouzivatela.

Q « Zariadenie P-touch nie je navrhnuté vyluéne na tvorbu Stitkov s ¢iarovymi kédmi. Pomocou
¢itacky Ciarovych kodov vzdy skontrolujte, €i sa Stitky s ¢iarovymi kédmi daju ¢itat’.

* Pre dosiahnutie najlepsich vysledkov tlacte stitky s ¢iarovymi kodmi ¢iernou farbou na bielu
pasku. Niektoré ¢itacky ¢iarovych kddov mozno nedokazu precitat’ stitky s ¢iarovymi kodmi,
ktor¢ st vytlatené pomocou farebnej pasky alebo atramentu.

* Pre ,,Sirka® pouzite nastavenie ,,Vel'ké“ vzdy, ked’ je to mozné. Niektoré ¢itacky Ciarovych
kodov nemusia precitat’ stitky s ¢iarovymi kédmi vytvorené pomocou nastavenia ,,Malé*.

» Stala tlac vel’kého mnozstva Stitkov s ¢iarovymi kodmi moze sposobit’ prehriatie tlacovej hlavy,
¢o moze mat’ vplyv na kvalitu tlace.

Nastavenie parametrov ¢iarového kédu a zadavanie udajov €iarového kédu

1| Stlacte kiaves Ciarovy kéd.
Zobrazi sa obrazovka ,Nast.éiar.kddu®.

Q Na stitok mozete zadat’ az pét Ciarovych kodov.

A] Atribut vyberte pomocou klavesu a alebo w a hodnotu pre atribut potom nastavte

pomocou klavesu « alebo ».

- Protokol: CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A,
UPC-E, 1-2/5 (ITF), CODABAR

- Sirka: Malé, Velké

- Pod¢#.: Zap, Vyp

- K.Gisl.: Vyp, Zap
Atribut K. €isl. je dostupny len pre protokoly Code39, I-2/5 a Codabar.

@ V zavislosti od pouzitej Sirky pasky, po¢tu zadanych riadkov alebo aktualnych nastaveni
Stylu znakov sa pod ¢iarovym koédom nemusia zobrazit’ znaky ani po vybere moznosti ,,Zap
pre polozku ,,Pod¢#.«.

<

i] Nastavenia pouzite stlacenim klavesu OK alebo Enter.

Q Nové nastavenia sa NEPOUZIJU, ak nestlagite klaves OK alebo Enter.

i] Zadajte udaje Ciaroveho kodu.

Specialne znaky mézete zadat do Ciarového kodu pri pouzivani fHstup & kodud
protokolov CODE39, CODE128, CODABAR alebo GS1-128. Ked | CoDE3S
Specialne znaky nepouzivate, prejdite na krok 7. 201344

5| Stlacte klaves Symbol.
Zobrazi sa zoznam znakov dostupnych pre aktualny protokol.

Vytvorenie $titku s ¢iarovym kédom
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ﬁ] Vyberte znak pomocou klavesu a alebo v a potom stlaCenim (St & Ko
klavesu OK alebo Enter znak viozte do udajov Ciarového kodu. CODEZ9

PE2I1G %4

(]

NMLILS VAVYdN @

7| Vlozte ¢iarovy kéd do Stitku stladenim kldvesu OK alebo Enter.

. b p i i LGOS ¥R
Ciarovy kéd sa zobrazi na dalSej obrazovke zadavania.

. . 1 labcll
Q Pred tlacou $titkov si prestudujte prirucku pouzivatela. y UEEQRECHE

e B Lram

Q * Na predchadzajuci krok sa vratite stlacenim kldvesu Ukon¢it’.
* Ak chcete vybraty atribat nastavit’ na predvolent hodnotu, stlacte klaves Medzera.

Uprava a vymazanie ¢iarového kédu

» Ak chcete upravit parametre a tdaje Ciarového kodu, umiestnite kurzor pod znacku
Ciarového kodu na obrazovke zadavania dat a potom otvorte obrazovku ,Nast.Ciar.kodu®.
Pozri ,Nastavenie parametrov Ciarového kédu a zadavanie udajov Ciarového koédu“ na
strane 36.

» Ak chcete odstranit €iarovy kéd zo Stitku, kurzor umiestnite napravo od znacéky &iarového
koédu na obrazovke zadavania dat a stlacte klaves BS (backspace).

Vytvorenie Stitka s €islom v sérii

MozZno vytvarat §titky s Cislami v sérii. M&Zete zadat prirastok a poCet Stitkov v sérii.

V rezime série mozete vytvorit sériu stitkov zvySovanim jedného Ciselného znaku vo vzore.
V pokro€ilom rezime série mézete vybrat’ simultanny alebo pokrog€ily rezim. V simultannom
rezime sa vytvori séria Stitkov zvySovanim dvoch réznych Eisiel naraz. V pokro€ilom rezime
sa vytvori séria Stitkov s moznostou vyberu dvoch postupnosti vo vzore a ich postupného
zvySovania.

Séria
1] Zadajte text. T =
Priklad: Pomocou tejto funkcie mozete zo Stitku 1A-A01 vytvorit
Stitky 1A-A01, 1A-A02, 1A-A03, 1A-A04. pliapol]
S 2 (]
A] Stlacte klaves Séria a zobrazi sa obrazovka na vyber rozsahu. W S
Zadajte rozsah
n1a-ae1]
VEEOBECHE
‘3| Stlacenim klavesu 4, ¥, « alebo » umiestnite kurzor pod prvy e
znak a stlacte klaves OK alebo Enter. Potom umiestnite kurzor Iadajte rozsah
pod posledny znak, ktory chcete zvySovat. Stlacte klaves OK D [1a-tefl
alebo Enter. UEEDBECHE

Priklad: Vyberte 1 v AO1.

Vytvorenie $titka s ¢islom v sérii
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LN}

4| Pomocou klavesu a alebo v vyberte ,Pocet” a ,ZvySovat o TPatet o1 )
a nastavte tuto hodnotu pomocou klavesu « alebo p. ilwsovat'o @

Priklad: Ak chcete Styrikrat zvysit' Cislo o jeden, nastavte
.Pocet’: 4, ,ZvySovat o“: 1.

UEEOBECHE

ﬂ Stlacenim klavesu OK alebo Enter zobrazte nastavenu =
obrazovku.

D [1a-pe1[1a-402]

Priklad: | 1a-p01| |1a-A02| |1a-A03] | 1A-A04 | S @

Q » Ked’ stlacite klaves Séria, mozete nastavenie zopakovat. Po zopakovani nastavenia sa
zobrazi sprava ,,Prepisat’ data po tejto pozicii?“. Ak checete prepisat, stlacte klaves OK.
* Pri tla¢i mozete vybrat’ VSetko/Aktualne/Rozsah, pretoze Stitky st na viacero stran.
* Pred tlacou Stitkov si prestudujte priru¢ku pouzivatel'a.

Pokrocila séria

B Simultanne

ﬂ Zadajte text. L0 s *[aeg]
Priklad: Pomocou tejto funkcie mézete zo Stitku 1A-A01 3 [hol

vytvorit’ titky 1A-A01, 1A-B02, 1A-C03, 1A-D04.

UZEDEECHE
S 25mm [cm]

A Stlacte klavesy Shift a Séria, vyberte ,Simultanne® pomocou =
klavesu a alebo v a potom stla¢te klaves OK alebo Enter. Pakrogie
UZEDEECHE I/EEI
g Zadajte prvy rozsah znakov, ktoré sa maju zvySovat. W R

. . Fadat' 1. h
* Ak chcete zadat jeden znak, pomocou klavesu a , ¥, € alebo p st 1. oz

umiestnite kurzor pod dany znak a dvakrat stlacte klaves OK ) U%ﬁ?g;m
alebo Enter.

* Ak chcete zadat rozsah znakov, pomocou klavesu a, v, «
alebo » umiestnite kurzor pod prvy znak rozsahu a stlacte
klaves OK alebo Enter. Nasledne umiestnite kurzor pod
posledny znak rozsahu a stlacte klaves OK alebo Enter.

Priklad: Vyberte 1 v A0O1.

ﬂ Ak chcete zadat druhy rozsah znakov, ktoré sa maju zvySovat, W e
zopakujte krok ¢&. 3. Zadat' 2. rozsah
. ; B [1a-
Priklad: Vyberte A v AO1. A T

Q Prvé znaky sa nedaju vybrat’, pretoze sa zobrazuju sivou farbou
a st nedostupné.

Vytvorenie §titka s ¢islom v sérii
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o
si
ﬂ Pomocou klavesu a alebo ¥ vyberte ,Pocet” a ,ZvySovat o* Tpoet 0] X
a nastavte tuto hodnotu pomocou klavesu « alebo »-. ilwsovat o 3<>
Priklad: Ak chcete Styrikrat zvysit' Cislo o jeden, nastavte \SECBECHE ;‘
.Pocet’: 4, ,ZvySovat o*: 1. =
-]
Q StlaCenim klavesu OK alebo Enter zobrazte nastavenu = é
obrazovku.
) D [1a-aei 1a-B02]
Priklad: | 1a-p01| [1A-802 | |1a-C03| | 1A-D04 | L w

Q » Ked’ stlacite klavesy Shift a Séria, mozete nastavenie zopakovat'. Po zopakovani
nastavenia sa zobrazi sprava ,,Prepisat’ data po tejto pozicii?*“. Ak chcete prepisat,
stlacte klaves OK.
* Pri tlaci moZete vybrat’ VSetko/Aktualne/Rozsah, pretoze Stitky st na viacero stran.
« Pred tlacou stitkov si prestudujte prirucku pouzivatela.

W Pokrogilé

1] Zadajte text.
Priklad: Pomocou tejto funkcie moéZete zo Stitku 1A-A01 vytvorit (GOt @
Stitky 1A-A01, 1A-A02, 1A-A03, 1A-A04 a 1A-B01, 1A-B02,
1A-B03, 1A-B04. 7 [1a-401)

WEEOBECHE
Sram ZEram

3] Stlacte klavesy Shift a Séria, vyberte ,Pokrocilé“ pomocou
klavesu A alebo w a potom stlacte klaves OK.

UZEDBECHE 2-2
[an)]

‘3| Zadajte prvy rozsah znakov, ktoré sa maju zvySovat. prp—

. . Zadat' 1. h
» Ak chcete zadat jeden znak, pomocou klavesu a , v, € alebo » Aot 1. roesd

umiestnite kurzor pod dany znak a dvakrat stlacte klaves OK D [mjﬂ?%m
alebo Enter.

» Ak chcete zadat rozsah znakov, pomocou klavesu 4, v, €
alebo » umiestnite kurzor pod prvy znak rozsahu a stlacte
klaves OK alebo Enter. Nasledne umiestnite kurzor pod
posledny znak rozsahu a stlacte klaves OK alebo Enter.

Priklad: Vyberte 1 v AO1.

ﬂ Pomocou klavesu a alebo v vyberte ,Pocet” a ,ZvySovat o *hotet T |
a nastavte tuto hodnotu pomocou klavesu « alebo ». Dwdovat'o

Priklad: Ak chcete Styrikrat zvysit Cislo o jeden, nastavte REOBECHE
.Pocet’: 04, ,ZvySovat o*: 1. Ll

Vytvorenie §titka s ¢islom v sérii
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ﬂ Zopakuijte kroky ¢. 3 a 4 a zadajte druhy rozsah znakov, ktory W e )
chcete zvysit, hodnotu zvySenia a hodnotu poctu. Tadat' 2. rozssh

Priklad: Vyberte A v AO1. Ak chcete dvakrat zvysit &islo o jeden, | ¥ [14-£0%]

N . i JEEQEECHE
nastavte ,Pocet*: 02, ,ZvySovat o“: 1.
2 o 0 . D tPocet :
Q Prvé znaky sa nedaju vybrat’, pretoze sa zobrazuju sivou farbou iTwpsovat e ot 1
a st nedostupné.
LEEOEECHE

(o

g Stlacenim klavesu OK alebo Enter zobrazte nastavenu T

Ob,raZOVku' 1 [1a-Ae1][1a-Ae2)
Priklad: | 1a-A01| [ 1A-A02 [1-03 | [1a-A04 | gEgmEcN

| 1-801 | 1A-B02| | 1A-B03] | 1A-B04]

Q » Ked’ stlacite klavesy Shift a Séria, mozete nastavenie zopakovat’. Po zopakovani
nastavenia sa zobrazi sprava ,,Prepisat’ data po tejto pozicii?““. Ak chcete prepisat, stlacte
klaves OK.
* Pri tla¢i mozete vybrat’ VSetko/Aktualne/Rozsah, pretoze Stitky su na viacero stran.
* Pred tlacou Stitkov si prestudujte prirucku pouzivatel'a.

Q * Na predchadzajuci krok sa vrétite stlacenim klayesu Ukondit’.
* Rezim série mozno pouzit’ aj na ¢iarove kody. Ciarovy kod sa pocita ako znak.
* V postupnosti automatického ¢islovania sa ignoruju vsetky symboly, pripadne znaky, ktoré nie
st pismena alebo ¢isla.
* Postupnost’ rezimu série mdze obsahovat’ maximalne pét’ znakov.
* Hodnotu ,,Pocet“ je mozné nastavit’ na maximalne ¢islo série 99.

@

* Hodnotu ,,ZvySovat’ o je mozné nastavit’ na prirastky od jeden po devat.
Q * Pismena a cisla sa zvySuju tak, ako je to znazornené nizsie:

0 21 9 20 D> .
A 2B .Z92A 2> .
a =2b .z Pa > .
A0 2 Al .A99 B0 2 ..

Medzery (v nizSie uvedenom priklade zobrazené ako pod¢iarovniky ,, ) mozete pouZzit na

upravenie medzery medzi znakmi alebo na ovladanie poctu ¢isel, ktoré sa vytlacia.
9 =2 10 .92 0 2> .
Z 9 AA ZZD AA D> .
19220 .99 00> ..

ﬁ Vytvorenie §titka s ¢islom v sérii



POUZIVANIE SOFTVERU P-TOUCH

------------------------------------------------------------------------------------------

Toto zariadenie P-touch je vybavené portom USB umoznujucim jeho pripojenie k pocitacu.

Pouzivanie softvéru P-touch

Ak chcete zariadenie P-touch pouzivat s poc¢itacom, je potrebné nainstalovat program
P-touch Editor a ovladac¢ tlaiarne. Ak pouzivate Windows®, nainstalujte P-touch Editor,
ovladac tlaciarne, program P-touch Update Software, P-touch Transfer Manager a Printer
Setting Tool (Nastroj na nastavenie tlagiarne) z prilozeného disku CD-ROM.

Ak pouzivate Macintosh, mdzZete si prevziat ovladac, softvér a manualy v stredisku Brother

Solutions Center na adrese http://solutions.brother.com/

Informacie o najnovsich kompatibilnych operaénych systémoch najdete v stredisku Brother

Solutions Center (http://solutions.brother.com/)

Funkcie

P-touch Editor

UlahCuje vytvaranie velkého mnozZstva vlastnych Stitkov v komplexnych
usporiadaniach pomocou typov pisiem, $ablén a elementov clip art.

Ovladacé Umozriuje tlacit’ titky z pripojeného zariadenia P-touch pomocou
tlaciarne programu P-touch Editor na pocitadi.

P-touch Update | Program je mozné aktualizovat na najnovsiu verziu.

Software

P-touch Umozriuje prenos Sablon a dalSich udajov do zariadenia a ukladanie
Transfer zaloh udajov na pocitagi.

Manager (Len systém Windows ®)

Systémové poziadavky

Pred instalaciou skontrolujte, &i konfiguracia vasho systému spifia nasledovné poziadavky.

Operacny
systém

Windows®

Windows Vista®Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1
Microsoft® Windows Server® 2008/2008 R2/2012/2012 R2

Macintosh

0OS Xv10.7.5/10.8.x/10.9.x

Pevny disk

Windows®

Miesto na disku: 70 MB alebo viac

Macintosh

Miesto na disku: 500 MB alebo viac

Pamat

Windows®

Windows Vista®Windows Server® 2008/2008 R2/2012/2012 R2:
512 MB alebo viac:

Windows® 7 1 GB alebo viac (32-bitovy) alebo 2 GB alebo
viac (64-bitovy)

Windows® 8/Windows® 8.1:

1 GB alebo viac (32-bitovy) alebo 2 GB alebo viac (64-bitovy)

Macintosh

OS X v10.7.5: 2 GB alebo viac
OS X v10.8.x: 2 GB alebo viac
OS X v10.9.x: 2 GB alebo viac

Monitor

Windows®

Graficka karta SVGA, high colour (vysoka farebnost) alebo
lepSia

Macintosh

256 farieb alebo viac

Ostatné

Mechanika CD-ROM

Pouzivanie softvéru P-touch ﬂ
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InStalacia programu a ovladaca tlacdiarne

Sposob instalacie softvéru zalezi od operacného systému pocitaca. Instalacny proces sa
mézZe zmenit’ bez predchadzajuceho upozornenia.

Nazvy zariadeni P-touch na nasledujucich obrazovkach sa mézu odliSovat od nazvu vami
zakupeného zariadenia P-touch.

@ Zariadenie P-touch pripojte k poéitatu AZ PO zobrazeni prislusnej vyzvy.

B Pre systém Windows®

@ * Postup instalacie sa méze zmenit' v zavislosti od operaéného systému vasho pocitaca. Ako
priklad sa tu pouZiva systém Windows® 7.
» Ak pouzivate Windows® 8/Windows® 8.1, na otvorenie priruciek z disku CD-ROM pouzite
program Adobe® Reader®.
Ak je program Adobe® Reader® nainitalovany, ale nedokaZete otvorit’ sibory, pred
pouzitim disku CD-ROM, zmerite v ovladacom paneli asocidciu stiboru ,,.pdf* na program
Adobe® Reader®.

ﬂ Vlozte instalacny disk CD-ROM do mechaniky CD-ROM.

Ak sa zobrazi obrazovka vyberu jazyka, vyberte si pozadovany jazyk.

Q « Pre Windows Vista®/ Windows® 7/Windows Server ® 2008/2008 R2:
Ak sa okno inStalatora nezobrazi automaticky, zobrazte obsah prie¢inka mechaniky
CD-ROM a potom dvakrat kliknite na stibor [start.exe].

« Pre Windows® 8/Windows ® 8.1/Windows Server® 2012/2012 R2:

Ak sa okno inStalatora nezobrazi automaticky, kliknite na [Spustit’ start.exe] na obrazovke
[Start] alebo zobrazte obsah prie¢inka mechaniky CD-ROM z pracovnej plochy a potom
dvakrat kliknite na subor [start.exe].

l] Kliknite na [Standard Installation] (Standardna instalacia).
? O | E ]

brother

2t =
3
14— -
5— Ch

1. Standard Installation (Standardna instalacia)
Sluzi na inStalaciu programu P-touch Editor, ovladaca tladiarne, programu P-touch Update
Software, Printer Setting Tool (Nastroj na nastavenie tlaciarne) a priru¢ky pouzivatela.
(P-touch Transfer Manager je nainstalovany spolu s programom P-touch Editor.)

2. User’s Guides (Prirucky pouzivatel'a)
Zobrazi alebo nainstaluje priru¢ku pouzivatela.

ﬁ Pouzivanie softvéru P-touch
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3. Custom Installation (Vlastna insStalacia)
UmozZniuje individudlne vybrat' a naindtalovat program P-touch Editor, ovldda¢ tladiarne,
program P-touch Update Software a Printer Setting Tool (Nastroj na nastavenie tlaiarne).
(P-touch Transfer Manager je nainstalovany spolu s programom P-touch Editor.)

4. Advanced Applications (Pokrocilé aplikacie)
Nainstaluje pomo6cku BRAdmin Light alebo zobrazi prepojenie na lokalitu Brother
Developer Center.

5. Brother Support (Podpora spolo¢nosti Brother)
Zobrazi sa prepojenie na podpornu webovu lokalitu (Brother Solutions Center).

g Dokondcite instalaciu podla pokynov na obrazovke.

ﬂ Program P-touch Update Software mozno pouZzivat na kontrolu aktualizacii. Ak sa
zobrazi [Ma sa na aktualizaciu softvéru na najnovSiu verziu pouzit program P-touch
Update Software? (Na aktualizaciu je potrebné internetové pripojenie.)], kliknite na
[Ano] alebo [Nie]. )

Ak chcete vyhladat’ novu verziu softvéru a softvér aktualizovat,, kliknite na [Ano]

a prejdite na krok 5.

Ak nechcete vyhladat novu verziu softvéru ani softvér aktualizovat, kliknite na [Nie]

a prejdite na krok 6.
Ak kliknete na tlac¢idlo [Nie], program P-touch Update Software mozete spustit’ vo
vhodnejSom case, aby sa vyhl'adali nové verzie softvéru a softvér sa aktualizoval. Dvakrat
kliknite na ikonu programu P-touch Update Software na pracovnej ploche. (Pocita¢ musi
byt pripojeny na internet.)
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i] Program P-touch Update Software sa spusti. T'Prouch Update sotware ==
Ak sa v zozname [Zoznam sUborov] zobrazi nejaka TeaTT T T
aplik4cia, je dostupna jej nova verzia. Ak je oznacené jej

zaciarkavacie poli¢ko a kliknete na [Instalovat], tuto s

aplikaciu bude mozné nainstalovat. Poc¢kajte, kym sa ) — ‘

nezobrazi hlasenie, Ze inStalacia sa dokondila. a

Ak sa v zozname [Zoznam suborov] nezobrazi ziadna o

aplikacia, aktualne aplikacia nainstalovana na vasom

pocitadi je najnovsia verzia. Aktualizacia nie je —

potrebna. Kliknite na [Zatvorit]. . °

L

T =

[(fom )| =

i] Po zobrazeni obrazovky na online registraciu pouzivatelov kliknite na [OK] alebo
[Cancel] (Zrusit).
Ak ste zvolili [OK], pred dokoncenim instalacie prejdete na stranku online registracie
pouzivatelov (odporu¢ané).
Ak ste zvolili [Cancel] (Zrusit), inStalacia bude dalej pokracovat.

ﬂ Kliknite na [Finish] (Dokongit).
InStalacia je teraz dokoncena.

Q Po zobrazeni vyzvy na restartovanie pocitaca kliknite na [ResStartovat’].

Pouzivanie softvéru P-touch
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M Pre pocéitace Macintosh

ﬂ Spustite pocita¢ Macintosh a prevezmite ovlada¢, softvér a navody z webovej lokality
Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com)

Q Pouzivatelia poc¢itacov Macintosh mo6zu prejst’ priamo na tuto adresu URL kliknutim na
ikonu 2% na disku CD-ROM.

Odinstalovanie ovladaca tlaciarne
B Pre Windows Vista®/Windows Server® 2008

ﬂ Ak je zariadenie P-touch pripojené k pocitacu a je zapnuté, podrzanim tlacidla
¢ (Napajanie) ho vypnite.

Kliknite na @ - [Ovladaci panel] - [Hardvér a zvuk] - [Tlagiame].

Vyberte [Brother xx-xxxx] a kliknite na [Odstranit’ tlaciarefi] alebo kliknite pravym
tlacidlom mysi na ikonu a kliknite na [Odstranit].

e | v

Kliknite pravym tlagidlom mysi na okno [Tlagiarne] a potom kliknite na [Spustit ako
spravcal - [Vlastnosti servera...].

Ak sa zobrazi okno potvrdenia autorizacie, kliknite na [Pokracovat].

Ak sa zobrazi okno funkcie [Kontrola pouzivatelskych kont], zadajte heslo a kliknite na
tlacidlo [OK]. Zobrazi sa okno [Vlastnosti tlaového serveral.

&

i] Kliknite na kartu [Ovladace], vyberte [Brother xx-xxxx] a potom kliknite na [Odstranit...].

Q Vyberte [Odstranit ovladac a balik suborov ovladac¢a] a potom kliknite na [OK].

1] Zatvorte okno [Vlastnosti tlaového serveral.
Ovladac tlaCiarne sa odinstaloval.

B Pre Windows® 7/Windows Server® 2008 R2

ﬂ Ak je zariadenie P-touch pripojené k pocita€u a je zapnuté, podrzanim tlacidla
¢ (Napajanie) ho vypnite.

l] Kliknite na @ - [Zariadenia a tlaCiarne].

i] Vyberte [Brother xx-xxxx] a kliknite na [Odstranit’ zariadenie] alebo kliknite pravym
tlacidlom mysSi na ikonu a kliknite na [Odstranit zariadenie].
Ak sa zobrazi okno funkcie Kontrola pouZivatelskych kont, zadajte heslo a kliknite na
[Ano].

ﬂ V okne [Zariadenia a tlaciarne] vyberte [Fax] alebo [Microsoft XPS Document Writer]
a potom kliknite na polozku [Vlastnosti tlaCového servera], ktora sa zobrazi v liste
ponuky.

ﬂ Kliknite na kartu [Ovladace] a potom kliknite na [Zmenit nastavenie ovladacal.
Ak sa zobrazi okno funkcie Kontrola pouZivatelskych kont, zadajte heslo a kliknite na
[Ano]. Vyberte [Brother xx-xxxx] a potom kliknite na [Odstranit...].

ﬂ Pouzivanie softvéru P-touch


http://solutions.brother.com

------------------------------------------------------------------------------------------

Q Vyberte [Odstranit ovlada¢ a balik suborov ovladaca] a potom kliknite na [OK].
Postupujte podla pokynov na obrazovke.

ﬂ Zatvorte okno [Vlastnosti tlacového serveral.
Ovladac tla€iarne sa odinstaloval.

B Pre Windows® 8/Windows® 8.1/Windows Server® 2012/2012 R2

ﬂ Ak je zariadenie P-touch pripojené k pocitacu a je zapnuté, podrzanim tlacidla
& (Napéjanie) ho vypnite.

A Na obrazovke [Aplikacie] kliknite na [Ovladaci panel] - [Hardvér a zvuk] - [Zariadenia a
tladiarne].

g Vyberte [Brother xx-xxxx] a kliknite na [Odstranit zariadenie] alebo kliknite pravym
tlacidlom mysi na ikonu a kliknite na [Odstranit zariadenie].
Ak sa zobrazi okno funkcie Kontrola pouzivatelskych kont, zadajte heslo a kliknite na
[Ano].

E3

V okne [Zariadenia a tlagiarne] vyberte [Fax] alebo [Microsoft XPS Document Writer]
a potom kliknite na polozku [Vlastnosti tlaCového serveral, ktora sa zobrazi v liste
ponuky.

Kliknite na kartu [Ovladace] a potom kliknite na [Zmenit nastavenie ovladacal).
Ak sa zobrazi okno funkcie Kontrola pouzivatelskych kont, zadajte heslo a kliknite na
[Ano]. Vyberte [Brother xx-xxxx] a potom kliknite na [Odstranit...].

G

Vyberte [Odstranit ovladaé a balik suborov ovladaca] a potom kliknite na [OK].
Postupujte podla pokynov na obrazovke.

o

Zatvorte okno [Vlastnosti tlaového serveral.
Ovladac tlaCiarne sa odinstaloval.

[~

B Pre OS Xv10.7.5 - OS X v10.9.x
l] Vypnite zariadenie P-touch.

Kliknite na Apple menu a [System Preferences] (Systémové nastavenia) a kliknite na
[Print & Scan] (Tla¢ a skenovanie) (OS X v10.7.5/0S X v10.8.x)/[Printers & Scanners]
(Tlaciarne a skenery) (OS X v10.9.x).

2]
i] Vyberte [Brother xx-xxxx], a kliknite na [-].
4]

Vyberte okno [Print & Scan] (Tla¢ a skenovanie) (OS X v10.7.5/0S X v10.8.x)/
[Printers & Scanners] (TlaCiarne a skenery) (OS X v10.9.x).
Ovladac tlaciarne sa odinstaloval.

Odinstalovanie softvéru

Tento postup vykonajte len v pripade, ak uz softvér nepotrebujete, alebo pri preinstalovani
softvéru.

Podrobnosti o odinstalovani softvéru najdete v pomocnikovi pre vas operacny systém.

Pouzivanie softvéru P-touch ﬁ
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