EASY WELD

Karta Bezpe&nostnych Udajov

podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878
Datum vydania: 26. 6. 2023 Datum spracovania: 19. 6. 2023 Nahradza verziu: 9. 12. 2022 Znenie: 1.1

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Nazov produktu : EASY WELD

UFI : KIDX-S87R-TOOE-49FC
Vyrobny kod . BDS000995AE
Odparovac . Aerosol

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

1.2.1. Relevantné identifikované pouzitia

Hlavna kategoria pouzitia . Profesionalne pouzitie
Pouzitie latky/zmesi 1 Zvaracie a pajkovacie Cinitele

1.2.2. Pouzitia, ktoré sa neodporucaju

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

Dodavatel

CRC Industries Europe B.V.
Touwslagerstraat 1

9240 Zele

Belgium

T +32(0)52/45.60.11 - F +32(0)52/45.00.34
hse@crcind.com - www.crcind.com

1.4. Nudzové telefonne cCislo

Cislo pohotovosti . +32(0)52/45.60.11
Office hours: 9-17h CET

Krajina Organizacia/Spoloénost’ Adresa Cislo pohotovosti Komentar
Slovensko Narodné toxikologické informacné Limbova 5 +4212 54 77 41 66
centrum 833 05 Bratislava +421 911 166 066

Univerzitna nemocnica Bratislava,
pracovisko Kramare, Klinika pracovného
lekarstva a toxikologie

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

klasifikacia podla nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

Aerosol, kategoria 1 H222;H229
Zieravost/drazdivost pre koZzu, kategéria 2 H315
Toxicita pre Specificky cielovy organ — jednorazova expozicia, kategoria 3, H336
omamenie

Aspiracna nebezpecnost, kategoria 1 H304

Nebezpecné pre vodné prostredie — chronické nebezpecenstvo, kategoéria 2H411
Uplné znenie vyhlaseni EUH tykajucich sa zdravotnych rizik a vystraznych upozorneni: pozrite si 16. &ast

Neziaduce fyzikochemikalne ucinky, ucinky na Fudské zdravie a zivotné prostredie

Néadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa mézZe roztrhnut. Mimoriadne horfavy aerosél. MGZe spdsobit ospalost alebo zavraty. Drazdi kozu. MézZe byt
smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest. Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u€inkami.
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2.2. Prvky oznacovania

Oznacenie podla nariadenia (ES) €.1272/2008 [CLP]

Vystrazné piktogramy (CLP)

Vystrazné slovo (CLP)
Obsahuje
Vystrazné upozornenia (CLP)

Bezpecnostné upozornenia (CLP)

2.3. Ina nebezpecénost’

GHS02 GHS07 GHS09

: Nebezpecenstvo
. Uhlovodiky, C6, izoalkany, < 5 % n-hexanu; pentan
: H222 - Mimoriadne horfavy aerosal.

H229 - Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa méze roztrhnut.
H315 - Drazdi kozu.

H336 - M6ze sposobit ospalost alebo zavraty.

H411 - Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi t¢inkami.

: P102 - Uchovavajte mimo dosahu deti.

P210 - Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych
zdrojov zapalenia. Nefajcite.

P211 - Nestriekajte na otvoreny ohen ani iny zdroj zapalenia.

P251 - Neprepichujte alebo nespalujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu.

P261 - Zabrante vdychovaniu par/aerosélov.

P271 - Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P410+P412 - Chrarite pred slne€nym ziarenim. Nevystavujte teplotam nad 50 °C.

P501 - Zneskodnite obsah/nadobu do zberného miesta pre nebezpecny alebo Specialny
odpad v sulade s miestnymi, regionalnymi, narodnymi a/alebo medzinarodnymi predpismi.

Neobsahuje ziadne latky PBT/vPvB = 0,1 % odhadnuté v sulade so smernicou REACH, priloha XlII

Iné informacie

: Zmes neobsahuje latku(-y) zahrnutd do zoznamu, ktory bol vypracovany podla €lanku €.

59(1) smernice REACH v sulade s kritériami uvedenymi v delegovanom nariadeni Komisie
(EU) &. 2017/2100 alebo nariadeni Komisie (EU) &. 2018/605 preto, lebo ma vlastnosti
narusajuce endokrinny systém alebo nie je oznacena ako latka s vlastnostami nardsajucimi
endokrinny systém a v zmesi je pritomna v koncentracii rovnej alebo vyssej ako 0,1 %
hmotnostne.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.1. Latky

Neuplatiuje sa
3.2. Zmesi

Nazov

butan

(Hnaci plyn (Aerosol))

latka s limitnou hodnotou/hodnotami narodného
pracovného vystavenia (SK)

izobutan

(Hnaci plyn (Aerosol))

latka s limitnou hodnotou/hodnotami narodného
pracovného vystavenia (SK)

19. 6. 2023 (Datum spracovania)

Identifikator produktu % klasifikacia podla nariadenia (ES)

&.1272/2008 [CLP]

¢. CAS: 106-97-8 25-50
¢.v ES: 203-448-7

€. Indexu: 601-004-00-0

REACH ¢is: 01-2119474691-

32

Flam. Gas 1, H220
Press. Gas (Liqg.), H280

¢. CAS: 75-28-5 10-25
¢.v ES: 200-857-2

€. Indexu: 601-004-00-0

REACH ¢is: 01-2119485395-

27

Flam. Gas 1, H220
Press. Gas (Liqg.), H280
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Nazov

Uhlovodiky, C6, izoalkany, < 5 % n-hexanu

pentan

latka s limitnou hodnotou/hodnotami narodného
pracovného vystavenia (SK); latka s expoziénym
limitom Spolo¢enstva v pracovhom prostredi

Identifikator produktu % klasifikacia podla nariadenia (ES)

&.1272/2008 [CLP]

¢.v ES: 931-254-9 5-10 Flam. Lig. 2, H225
REACH ¢is: 01-2119484651- Skin Irrit. 2, H315
34 STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
¢. CAS: 109-66-0 5-10 Flam. Lig. 2, H225

STOT SE 3, H336

Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
EUHO066

¢.v ES: 203-692-4
€. Indexu: 601-006-00-1

Vyrobok podlieha nariadeniu CLP, odsek €. 1.1.3.7. V tomto pripade su upravené pravidla opisu zloziek.
UpIné znenie vyhlaseni EUH tykajticich sa zdravotnych rizik a vystraznych upozorneni: pozrite si 16. dast

‘ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné opatrenia prvej pomoci

Opatrenia prvej pomoci po vdychnuti

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokozkou

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s o¢ami
Opatrenia prvej pomoci po poziti

. Okamtzite privolajte lekara. Zabezpecte, aby bol zdravotnicky personal informovany

o pouzitych materidloch a aby prijal opatrenia na vlastnu ochranu.

Presunte osobu na Cerstvy vzduch a umoznite jej pohodine dychat. Ak déjde k rozvinutiu
znakov/symptémov, vyhladat lekarske oSetrenie.

Pokozku umyte velkym mnozZstvom vody. Kontaminovany odev vyzlecte. Ak sa objavi
podrazdenie pokozky, vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost. Poradte sa s lekarom pokial
podrazdenie pretrvava.

: Oci preventivne oplachujte vodou. Poradte sa s lekarom pokial podrazdenie pretrvava.

Nesnazit sa vydavit. Okamzite privolajte lekara. Vyplachnite usta. Ak dojde k zvracaniu,
drzte hlavu v hibokom predklone, aby sa obsah Zaludku nedostal do pluc.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Symptémy/ucinky
Symptémy/uéinky po kontakte s pokozkou
Symptémy/ucinky po poziti

: MbzZe spdsobit’ ospalost alebo zavraty.

Drazdivost. Opakovana expozicia méze spdsobit' vysuSenie alebo popraskanie pokozky.
Riziko opuchu pluc.

4.3. Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia

Vykonajte vSeobecné podporné opatrenia a oSetrite podla priznakov. Postihnutd osobu drzte pod dohfadom. Symptomy sa mdzu objavit’ neskor.

‘ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodny hasiaci prostriedok
Nevhodné hasiace prostriedky

Rozpra$ovana voda. Suchy prasok. Pena. Oxid uhli¢ity.
Nepouzivajte silny prad vody.

5.2. Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Nebezpecenstvo poziaru
Nebezpecenstvo vybuchu
Nebezpecné produkty rozkladu

5.3. Pokyny pre poziarnikov

Protipoziarne opatrenia

Ochrana pri haseni poziaru

19. 6. 2023 (Datum spracovania)

: Mimoriadne horlavy aerosol.

Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa moze roztrhnat.
Pri poziari sa mézu vytvarat plyny Skodlivé pre zdravie.

. Kontajnery presunte z miesta poziaru, ak je to mozné bez ohrozenia personalu. Pouzivajte

Standardné postupy hasenia poziaru a zvazte nebezpecenstvo suvisiace s ostatnymi
zasiahnutymi materialmi.

Nezasahujte bez prisluSného ochranného zariadenia. Dychaci samostatny izolacny pristroj.
Kompletna ochrana tela.
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podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

‘ODDIEL 6: Opatrenia pri ndhodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a niudzové postupy

6.1.1. Pre iny ako pohotovostny personal

Ochranné prislusenstvo : Pri isteni pouzivajte vhodné ochranné pomdcky a odev.

Nudzoveé plany . Vyvetrajte zonu, v ktorej doslo k prevrhnutiu. Nevystavovat otvorenému ohriu, iskram a
zakaz fajcit. Zabrante vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/par/aerosolov. Vyhnut sa
kontaktu s o€ami a pokoZzkou.

6.1.2. Pre pohotovostny personal

Ochranné prislusenstvo . Nezasahuijte bez prislusného ochranného zariadenia. Pre viac informacii si pozrite ¢ast 8:
"Kontrola expozicie/osobna ochrana.".
Nudzové plany : Premiestnite nadbytony personal. Vyvetrat zénu.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Zabrarite uvolneniu do Zivotného prostredia. Zabranit Uniku alebo odte€eniu do odtokovych Zlabov, kanalizacie alebo vodnych tokov.

6.3. Metédy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Pre zadrziavanie . Zozbierajte uniknuty produkt.

Cistiace procesy . Pripravok mechanicky sustredte na jedno miesto. Velké mnozstva rozliateho materialu
ohradte hradzou a posypte vlhkym pieskom alebo zeminou pre naslednu bezpecénu
likvidaciu. Po regeneracii produktu splachnite zasiahnutt plochu vodou. Malé rozliate
mnozstvo vycistte pomocou suchého chemického absorbentu. Povrch dékladne ocistite,
aby sa odstranila rezidualna kontaminacia.

Iné informacie : Nasiaknuté materialy alebo pevné zvySky odstrarite v autorizovanom stredisku.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Pre odstrafiovanie impregnovanych materialov pozri ¢ast 13: "Informacie tykajuce sa odstranenia".

‘ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie ‘

7.1. Bezpec¢nostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Bezpecnostné opatrenia na bezpecné : Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohria a inych

zaobchadzanie zdrojov zapalenia. Nefajcite. Nestriekajte na otvoreny ohen ani iny zdroj zapalenia.
Neprepichujte alebo nespalujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu. Pouzivajte iba na
volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabrarte vdychovaniu
prachu/dymu/plynu/hmly/par/aerosélov. Vyhnut sa kontaktu s o€ami a pokozkou. Noste
individualne ochranné vybavenie. Zabrarite dlhodobej expozicii. S produktom manipulujte v
sulade so spravnou priemyselnou hygienou a bezpe€nostnymi postupmi.

Hygienické opatrenia : Kontaminovany odev pred dal$im pouzitim vyperte. Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite
ani nefajcite. Po kazdej manipulacii umyt ruky.

7.2. Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

Podmienky skladovania . Chrante pred sineénym ziarenim. Nevystavuijte teplotdm nad 50 °C/122 °F. Uchovavajte
uzamknuté. Uchovavajte na dobre vetranom mieste. Nadobu uchovavajte tesne uzavretu.
Uchovavaijte na dobre vetranom mieste. Uchovavajte v chlade. Kontajnery ponechajte
uzavreté mimo ich pouzitia.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

8.1.1 Vnutrostatne medzné hodnoty expozicie v pracovnom prostredi a biologické medzné hodnoty

19. 6. 2023 (Datum spracovania) SK - sk 4/14
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izobutan (75-28-5)

Slovensko - Limity expozicie na pracovisku
Miestny nazov

NPHV (OEL TWA) [1]

NPHV (OEL TWA) [2]

Poznamka

Odkaz na predpisy

butan (106-97-8)

Slovensko - Limity expozicie na pracovisku
Miestny nazov

NPHV (OEL TWA) [1]

NPHV (OEL TWA) [2]

Poznamka

Odkaz na predpisy

pentan (109-66-0)

Butan s obsahom 2 0,1% butadiénu (izo-butan)

2400 mg/m? (TSH)

1000 ppm (TSH)

Kategoria karcinogénov 1A — Dokazany karcinogén pre ludi

Nariadenie vlady €. 356/2006 Z. z. (235/2020 Z. z.)

Butan s obsahom 2 0,1% butadiénu (n-butan)

2400 mg/m? (TSH)

1000 ppm (TSH)

Kategoria karcinogénov 1A — Dokazany karcinogén pre [udi

Nariadenie vlady €. 356/2006 Z. z. (235/2020 Z. z.)

EU - Orientaéné limitné hodnoty expozicie pri praci (IOEL)

Miestny nazov

IOEL TWA

IOEL TWA [ppm]

Odkaz na predpisy

Slovensko - Limity expozicie na pracovisku

Miestny nazov

NPHV (OEL TWA) [1]

NPHV (OEL TWA) [2]

Odkaz na predpisy
8.1.2. Monitorovacich postupoch odporucanych
K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie
8.1.3. Vznikaju latky znecist'ujuce ovzdusSie
K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie
8.1.4. DNEL a PNEC

Uhlovodiky, C6, izoalkany, < 5 % n-hexanu

DNEL/DMEL (Zamestnanci)

Dlhodoba - systémové ucinky, kozny

Dlhodoba - systémové ucinky, inhalacia

DNEL/DMEL (VSeobecnej populacii)

Dlhodoba - systémové ucinky,ustny

Dlhodoba - systémové ucinky, inhalacia

Dlhodoba - systémové ucinky, kozny

19. 6. 2023 (Datum spracovania)

Pentane

3000 mg/m?

1000 ppm

COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC

Pentan
3000 mg/m?
1000 ppm

Nariadenie vlady €. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.)

13964 mg/kg telesnej hmotnosti/den
5306 mg/m?

1301 mg/kg telesnej hmotnosti/deri

1131 mg/m?

1377 mg/kg telesnej hmotnosti/der

SK - sk
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podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878
pentan (109-66-0)

DNEL/DMEL (Zamestnanci)

Dlhodoba - systémoveé ucinky, kozny 432 mg/kg telesnej hmotnosti/den
Dlhodoba - systémové Ucinky, inhalacia 3000 mg/m?

DNEL/DMEL (VSeobecnej populacii)

Dlhodoba - systémové ucinky,ustny 214 mg/kg telesnej hmotnosti/deri
Dlhodoba - systémové ucinky, inhalacia 643 mg/m?

Dlhodoba - systémové ucinky, kozny 214 mg/kg telesnej hmotnosti/der
PNEC (Voda)

PNEC aqua (sladkej vody) 230 pg/l

PNEC aqua (morskej vody) 230 ug/l

PNEC aqua (preru$ovany, sladkej vody) 880 pg/l

PNEC (Sediment)
PNEC sediment (sladkej vody) 1,2 mg/kg vaha v surovom stave
PNEC sediment (morskej vody) 1,2 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC (Podlaha)

PNEC podlaha 0,55 mg/kg vaha v surovom stave
PNEC (STP)
PNEC ¢istiarne odpadovych vod 3600 pgl/l

8.1.5. Kontrolné znackovanie
K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie
8.2. Kontroly expozicie

8.2.1. Primerané technické zabezpecenie

Primerané technické zabezpecenie:

Malo by sa pouzivat dokladné celkové vetranie. Intenzita vetrania by mala byt prispdsobena podmienkam. Pokial je to vhodné, pouZivajte uzavreté
pracovné priestory, miestne vetranie s odsavanim alebo iné druhy mechanickej regulacie na udrZanie koncentracii vo vzduchu pod odporu¢anymi
medznymi hodnotami expozicie. Pokial medzné hodnoty expozicie nie su stanovené, udrZiavajte koncentracie vo vzduchu na prijatelnej drovni.

8.2.2. Osobné ochranné prostriedky

Symbol(-y) osobnych ochrannych prostriedkov:

8.2.2.1. Ochrany oci a tvare

Ochrana oéi:
Noste ochranu o€i podla normy EN 166. Ochranné okuliare s bo€nymi ochrannymi krytmi.

8.2.2.2. Ochrana pokozky
Ochrana pokozky a oci:

Noste vhodny ochranny odev

Ochrana ruk:
Noste vhodné rukavice testované podla EN374. Doba rezistencie rukavice musi byt dlhSia nez celkové trvanie pouzivania vyrobku. Ak bude
vykonavanie prace trvat dlhSie nez je doba rezistencie, rukavice treba medzitym vymenit. Odporuca sa pouzivat ochranné rukavice z nitrilu.

19. 6. 2023 (Datum spracovania) SK - sk 6/14
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8.2.2.3. Ochrana dychania

Ochrana dychania:
V pripade nedostatocného vetrania pouzivajte vhodny dychaci pristroj. Schvalené odsavacie zariadenie proti organickym vyparom. Typ filtra: AX

8.2.2.4. Tepelnej nebezpeénosti

Ochrana pred tepelnym nebezpecenstvom:
Nepovazuje sa za nebezpecny za normalnych uzivatelskych podmienok. V pripade potreby pouzivajte teplovzdorny ochranny odev.

8.2.3. Obmedzenie a kontrola expozicie Zivotného prostredia

Obmedzenie a kontrola expozicie zivotného prostredia:
Zabrarite uvolneniu do Zivotného prostredia. Emisie z vetracich alebo pracovnych procesnych zariadeni sa musia kontrolovat, aby sa zabezpecilo
dodrziavanie poziadaviek legislativy na ochranu Zivotného prostredia.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo : Kvapalné

Farba . Bezfarebny.

Vyzor . Tekutina pohanana propan-butanom.
Cuch : charakteristika.

Prahova zapachu
Teplota topenia

Teplota tuhnutia

Teplota varu

Horfavost

Explozivne vlastnosti
Limity vybuSnosti

Dolna hranica vybusSnosti
Horna hranica vybusSnosti
Teplota vzplanutia
Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu
Hodnota pH

Viskozita, kinematicky
Rozpustnost
Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)
Tlak par

Tlak pary pri 50°C
Hustota

Relativna hustota
Relativna hustota par pri 20°C
Vlastnosti Castic

9.2. Iné informacie

Nie je dostupné
Neuplatfiuje sa
Nie je dostupné

: 35—-65°C
: Mimoriadne horlavy aerosol.

Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa moze roztrhnut.
Nie je dostupné
Nie je dostupné
Nie je dostupné

: -45 °C (uzatvorena nadoba)
: >200°C

Nie je dostupné
Neuplatiiuje sa

: <10 mm?/s pri 40°C
: nerozpustné vo vode.

Neuplatiiuje sa
Nie je dostupné
Nie je dostupné

: 0,728 g/cm? pri 20°C
1 0,728 pri 20°C
>

Neuplatfiuje sa

9.2.1. Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpecnosti

% horlavych prisad

9.2.2. Ostatné bezpecnostné charakteristiky

Koncentracia VOC
dodato¢né pokyny

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

: 75-100 %

© 510 g/l

Pre aerosdly bez hnacej naplne.

10.1. Reaktivita

Mimoriadne horlavy aerosol. Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa m6ze roztrhnut.

10.2. Chemicka stabilita

Stabilné za normalnych podmienok.

19. 6. 2023 (Datum spracovania)
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Karta Bezped&nostnych Udajov

podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

10.3. Moznost’ nebezpeénych reakcii

Ziadna znama nebezpedna reakcia za normalnych uZivatelskych podmienok.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnat’

Vyhybajte sa kontaktu s horticimi plochami. Teplo. Ziaden otvoreny ohe#, Ziadne iskrenie. Odstrarite akykolvek zdroj vznietenia.

10.5. Nekompatibilné materialy

Silné oxidanty.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Pri normalnych podmienkach skladovania a pouzivania by nemal vznikat Ziadny nebezpecny rozkladovy produkt. Oxidy uhlika (CO, CO2).

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutna toxicita (peroralna)
Akutna toxicita (dermalna)
Akutna toxicita (inhalacna)

pentan (109-66-0)
LD50 oralne potkan

LC50 Inhala¢ne - Potkan

Poleptanie koze/podrazdenie koze
Vazne poskodenie o€i/podrazdenie o€i

Respira¢na alebo kozna senzibilizacia
Mutagenita pre zarodoéné bunky
Karcinogenita

Reprodukéna toxicita

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) -
jednorazova expozicia

UhlFovodiky, C6, izoalkany, < 5 % n-hexanu

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) —
jednorazova expozicia

pentan (109-66-0)

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) —
jednorazova expozicia

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) —
opakovana expozicia

pentan (109-66-0)

NOAEC (inhalacia,potkan,para,90 dni)
Aspiraéna nebezpeénost’

EASY WELD

Odparovac

Viskozita, kinematicky

Uhlovodiky, C6, izoalkany, < 5 % n-hexanu

Viskozita, kinematicky

19. 6. 2023 (Datum spracovania)

Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené)
Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené)
Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené)

> 2000 mg/kg telesnej hmotnosti

> 25,3 mg/l/4h

Drazdi kozu.

Hodnota pH: Neuplatfiuje sa

Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené)
Hodnota pH: Neuplatfiuje sa

1 Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené)

Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené)
Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené)

: Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené)
: Mbze spbsobit ospalost alebo zavraty.

Méze spbsobit’ ospalost alebo zavraty.

Mbéze spbsobit ospalost alebo zavraty.

: Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené)

30 mg/I air

: Mé&ze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

Aerosol

<10 mm?/s pri 40°C

0,46 mm?/s

SK - sk
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EASY WELD

Karta Bezped&nostnych Udajov

podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

pentan (109-66-0)

Viskozita, kinematicky

11.2. Informacie o inej nebezpecnosti

0,356 mm?/s

11.2.1. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Nepriaznivych ucinkoch na zdravie spésobenych
vlastnostami endokrinnych disruptorov
(rozvracacov)

11.2.2. Iné informacie

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

ODDIEL 12: Ekologické informacie

1 Zmes neobsahuje latku(-y) zahrnutd do zoznamu, ktory bol vypracovany podfa ¢élanku €.

59(1) smernice REACH v sulade s kritériami uvedenymi v delegovanom nariadeni Komisie
(EU) &. 2017/2100 alebo nariadeni Komisie (EU) &. 2018/605 preto, lebo ma viastnosti
narusajuce endokrinny systém alebo nie je oznacena ako latka s vlastnostami nardSajucimi
endokrinny systém a v zmesi je pritomna v koncentracii rovnej alebo vyssej ako 0,1 %
hmotnostne.

12.1. Toxicita

Ekoldgia - vSeobecne

Nebezpecnost pre vodné prostredie, kratkodoba
(akutna)

Nebezpecnost pre vodné prostredie, dlhodoba
(chronicka)

Nie je l'ahko rozlozitelna

pentan (109-66-0)
LC50 - Ryby [1]
ErC50 riasy

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’
EASY WELD

Perzistencia a degradovatelnost

12.3. Bioakumulaény potencial

EASY WELD

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)
pentan (109-66-0)

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)
12.4. Mobilita v pode
K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

EASY WELD

Vysledok vySetrenia PBT vlastnosti

19. 6. 2023 (Datum spracovania)

. Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.

Neklasifikovany

: Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G€inkami.

4,26 mgl/l

10,7 mg/l

Nie je uréené. Ziadne Udaje tykajlce sa rozlozitelnosti tohto vyrobku nie su k dispozicii.

Neuplatiuje sa

3,45

Neobsahuje ziadne latky PBT/vPvB = 0,1 % odhadnuté v sulade so smernicou REACH,
priloha XIII

SK - sk 9/14



EASY WELD

Karta Bezped&nostnych Udajov
podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Nepriaznivych ucinkoch na Zivotné prostredie 1 Zmes neobsahuje latku(-y) zahrnutd do zoznamu, ktory bol vypracovany podfa ¢lanku ¢&.
spOsobenych vlastnostami endokrinnych 59(1) smernice REACH v sulade s kritériami uvedenymi v delegovanom nariadeni Komisie
disruptorov (rozvracacov) (EU) &. 2017/2100 alebo nariadeni Komisie (EU) &. 2018/605 preto, lebo ma viastnosti

narusajuce endokrinny systém alebo nie je oznacena ako latka s vlastnostami nard$ajucimi
endokrinny systém a v zmesi je pritomna v koncentracii rovnej alebo vyssej ako 0,1 %

hmotnostne.
12.7. Iné nepriaznivé ucinky
dodato¢né pokyny : Ziaden iny znamy Gg&inok
Potencialny sklenikovy efekt (PSE) . 3 (Plyn so sklenikovym efektom s fluérom - (ES) &. 517/2014)

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Met6édy spracovania odpadu

Metddy spracovania odpadu . Obsah a nadobu zlikvidujte v sulade s pokynmi spolo¢nosti, ktora je opravnena na triedenie
nebezpeéného odpadu.

Eurdpsky katalégovy kéd pre odpady (CED) . Podla Eurépskeho katalégu odpadov nie s kédy odpadov Specifické pre produkt, ale pre
jeho pouzitie Kédy odpadov by mal pridelovat uzivatel na zaklade uréeného pouzitia
produktu.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

V sulade s ADR /IMDG / IATA / ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné &islo
UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950

14.2. Spravne expedi¢né ozna¢enie OSN

AEROSOLY AEROSOLS Aerosols, flammable AEROSOLY AEROSOLY

Opis dokumentu o preprave

UN 1950 AEROSOLY, 2.1, UN 1950 AEROSOLS, 2.1, UN 1950 Aerosols, UN 1950 AEROSOLY, 2.1, UN 1950 AEROSOLY, 2.1,
(D), NEBEZPECGNE PRE MARINE flammable, 2.1, NEBEZPECNE PRE NEBEZPECNE PRE
ZIVOTNE PROSTREDIE  POLLUTANT/ENVIRONME ~ ENVIRONMENTALLY ZIVOTNE PROSTREDIE ~ ZIVOTNE PROSTREDIE

NTALLY HAZARDOUS HAZARDOUS

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

*L OL L L &L

14.4. Obalova skupina

Neuplatriuje sa Neuplatriuje sa Neuplatiuje sa Neuplatiuje sa Neuplatiuje sa

14.5. Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie

Nebezpecny pre Zivotné Nebezpecny pre Zivotné Nebezpecny pre zZivotné Nebezpecny pre Zivotné Nebezpecny pre Zivotné
prostredie: Ano prostredie: Ano prostredie: Ano prostredie: Ano prostredie: Ano
Morsky polutant: Ano

Ziadne dal$ie dostupné informacie

19. 6. 2023 (Datum spracovania) SK - sk 10/14
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Karta Bezped&nostnych Udajov

podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

Pozemna doprava

Klasifikany kéd (ADR)

Osobitné ustanovenia (ADR)

Obmedzené mnozstva (ADR)

Vynaté mnozstva (ADR)

Obalové instrukcie (ADR)

Osobitné podmienky balenia (ADR)
Ustanovenia na zmieSané balenie (ADR)
Dopravna kategoéria (ADR)

Obsobitné ustanovenia na prepravu kusov (ADR)
Obsobitné ustanovenia na prepravu - Nakladka,
vykladka a manipulacia (ADR)

Obsobitné ustanovenia na prepravu - Prevadzka
(ADR)

Kod obmedzjuci tunel (ADR)

Lodna doprava

Osobitné ustanovenia (IMDG)
Obmedzené mnozstva (IMDG)
Vynaté mnozstva (IMDG)

Pokyny k baleniu (IMDG)

Osobitné ustanovenia o baleni (IMDG)
C. EmS (poziar)

C. EmS (rozliatie)

Kategoéria ulozenia (IMDG)
Skladovanie a manipulacia (IMDG)
Oddelovanie (IMDG)

Letecka preprava

Ocakavané mnozstva pre dopravné lietadlo a cargo
(IATA)

Obmedzené mnozstva pre dopravné lietadlo a
cargo (IATA)

Maximalne obmedzené mnozstvo netto pre
dopravné lietadlo a cargo (IATA)

Pokyny pre balenie pre dopravné lietadlo a cargo
(IATA)

Maximalne mnozZstvo pre dopravné lietadlo a cargo
(IATA)

Pokyny pre balenie len letecké cargo (IATA)
Maximalne mnozstvo netto len letecké cargo (IATA)
Osobitné ustanovenia (IATA)

Kod ERG (IATA)

Vnutrozemska preprava
Klasifikaény kéd (ADN)

Osobitné ustanovenia (ADN)
Obmedzené mnozstva (ADN)

Vynaté mnozstva (ADN)

VyZzaduje sa vybavenie (ADN)
Ventilacia (ADN)

Pocet kuzelov/modrych svetiel (ADN)

Zelezniéna doprava

Klasifikacny kod (RID)

Osobitné ustanovenia (RID)
Obmedzené mnozstva (RID)

Vynaté mnozstva (RID)

Pokyny k baleniu (RID)

Osobitné ustanovenia o baleni (RID)

19. 6. 2023 (Datum spracovania)

D2
: V14
: CV9, CV12

: 5F

190, 327, 344, 625
11

EO

P207, LP200
PP87, RR6, L2
MP9

. 82

D

: 63,190, 277, 327, 344, 381, 959
. SP277

EO

P207, LP200
PP87, L2
F-D

: S-U

: Ziaden(a)

. SW1, SW22
. SG69

EO

: Y203
: 30kgG
;203

: 75kg

: 203

150kg

. A145, A167, A802

10L

. 5F

190, 327, 344, 625
1L

EO

PP, EX, A

: VEO1, VEO4

1

. 5F

190, 327, 344, 625
1L

EO

P207, LP200
PP87, RR6, L2
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Karta Bezped&nostnych Udajov
podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Ustanovenia na zmieSané balenie (RID) : MP9
Prepravna kategéria (RID) : 2

Specialne prepravné nariadenia - baliky (RID) W14
Specialne prepravné nariadenia - Nakladka, : CW9, CW12
vykladka a manipulacia (RID)

Colis express (expresné zasielky) (RID) : CE2
Identifikacné Cislo nebezpecenstva (RID) 1 23

14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO

Neuplatiuje sa

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a zivotného prostredia
15.1.1. EU-predpisy

Priloha XVII k smernici REACH (zoznam obmedzeni)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v prilohe XVII nariadenia REACH (podmienky obmedzenia)

Priloha XIV k smernici REACH (zoznam opravneni)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v prilohe XIV nariadenia REACH (zoznam schvaleni)

Zoznam kandidatov REACH (SVHC)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname kandidatskych latok REACH

Nariadenie PIC (predchadzajuci informovany suhlas)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname PIC (nariadenie EU 649/2012 tykajuce sa vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych latok)
Nariadenie POP (perzistentné organické znecist'ujuce latky)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname POP (nariadenie EU 2019/1021 o perzistentnych organickych znecistujucich latkach)
Nariadenie o latkach poskodzujucich ozénovu vrstvu (1005/2009)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname latok poskodzujucich ozénovu vrstvu (nariadenie EU 1005/2009 o latkach po$kodzujucich
0zoénovu vrstvu)

Smernica VOC ¢. (2004/42)
Koncentracia VOC : 510 g/l

Nariadenie o prekurzoroch vybusnin (2019/1148)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname prekurzorov vybu$nin (nariadenie EU 2019/1148 o uvadzani prekurzorov vybus$nin na trh a ich
pouzivani)

Nariadenie o drogovych prekurzoroch (273/2004)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname drogovych prekurzorov (nariadenie ES 273/2004 o vyrobe a umiestiiovani niektorych latok na trh,
ktoré sa pouzivanu pri nezakonnej vyrobe omamnych a psychotropnych latok)

15.1.2. Narodné predpisy

K dispozicii nie su Zziadne dalSie informacie
15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti

Nebolo vykonané vyhodnotenie chemickej bezpeénosti

ODDIEL 16: Iné informacie

Skratky a akronymy:

ADN Eurdpska dohoda o medzinarodnej preprave nebezpeéného tovaru po vnutrozemskych vodnych cestach
ADR Eurdpska dohoda o medzinarodnej preprave o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci

ATE Odhad akutnej toxicity

19. 6. 2023 (Datum spracovania) SK - sk 12/14
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Karta Bezped&nostnych Udajov
podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Skratky a akronymy:
BCF
Biologicka limitna hodnota

Biologicka poziadavka na
kyslik

Chemicka spotreba
kyslika

DMEL
DNEL
¢.VvES
EC50
EN
IARC
IATA
IMDG
LC50
LD50
LOAEL
NOAEC
NOAEL
NOEC
OECD
OEL
PBT
PNEC
RID
KBU
STP
ThOD
TLM
VOC
€. CAS
Nie je Specifikované inak
vPvB
ED

Faktor biokoncentracie
Biologicka limitna hodnota

Biochemicka spotreba kyslika (BSK)

Chemicka spotreba kyslika (CHSK)

Odvodené hladiny, pri ktorych dochadza k minimalnemu ucinku
Odvodena hladina, pri ktorej nedochadza k ziadnym ucinkom
Cislo Eurépskeho spoloéenstva

Stredna uc¢inna koncentracia

Eurépska norma

Medzinarodna agentura pre vyskum rakoviny

Medzinarodné zdruZenie leteckych dopravcov

Medzinarodna namorna preprava nebezpeéného tovaru
Smrtelna koncentracia pre 50 % testovanej populacie
Smrtelna davka pre 50% testovanej populacie (stredna smrtelna davka)
Koncentracia bez pozorovaného nepriaznivého ucinku

Hladina bez pozorovaného nepriaznivého ucinku

Koncentracia bez pozorovaného G¢inku

Organizacia pre hospodarsku spolupracu a rozvoj

Limit expozicie pri praci

Perzistentné, bioakumulativne a toxické latky

Predpokladané koncentracie, pri ktorych nedochadza k Ziadnym u€inkom

Predpisy tykajuce sa medzinarodnej Zelezni¢nej prepravy nebezpeénych tovarov

Karta Bezped&nostnych Udajov

Cisticka odpadovych vod

Teoreticky narok na kyslik (BThO)

Stredny tolerancny limit

Prchavé organické zluc¢eniny

Cislo sluzby Chemical Abstract

Nie je Specifikované inak

Velmi perzistentné a velmi bioakumulativne latky

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Uplné znenie viet H a EUH:

Aerosol 1
Aquatic Chronic 2
Asp. Tox. 1
EUHO066

19. 6. 2023 (Datum spracovania)

Aerosol, kategoria 1

Nebezpecné pre vodné prostredie — chronické nebezpecenstvo, kategéria 2

Aspiracna nebezpecnost, kategoria 1

Opakovana expozicia mdze spbsobit’ vysuSenie alebo popraskanie pokozky.

SK - sk
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Karta Bezped&nostnych Udajov
podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Uplné znenie viet H a EUH:

Flam. Gas 1
Flam. Liqg. 2
H220

H222

H225

H229

H280

H304

H315

H336

H411
Press. Gas (Liq.)
Skin Irrit. 2
STOT SE 3

Horlavé plyny, kategoéria 1

Horlavé kvapaliny, kategoria 2

Mimoriadne horfavy plyn.

Mimoriadne horfavy aerosél.

Velmi horfava kvapalina a pary.

Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa méze roztrhnut.
Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati méze vybuchnut.
Mbze byt smrtefny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
Drazdi kozu.

Méze spbsobit ospalost alebo zavraty.

Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u€inkami.
Plyny pod tlakom : Skvapalneny plyn

Zieravost/drazdivost pre koZu, kategéria 2

Toxicita pre Specificky cielovy organ — jednorazovéa expozicia, kategéria 3, omamenie

Tato informacia sa zaklada na su¢asnych vedomostiach a je ur€ena len na opisanie vyrobku na zdravotné, bezpecnostné Ucely a environmentalne

poziadavky. Nemala by sa preto pokladat za zarudujlicu Ziadnu $pecificku vlastnost vyrobku. Ziadna éast tychto dokumentov nesmie byt

reprodukovana akymkolvek postupom bez pisomného suhlasu spolo€nosti CRC, okrem akychkolvek ¢estnych pohnutok na ucely studia, vyskumu

a kontroly zdravotnych, bezpecnostnych a environmentalnych rizik nesmie byt. Vyrobky sa riadia nariadenim (ES) €. 1272/2008 o klasifikacii,

oznacovani a baleni latok a zmesi (CLP); nariadenim (ES) €. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obomedzovani chemikalii (REACH) (v
kazdom pripade v zneni zmien a doplneni) a dal$imi platnymi zakonmi. Za zabezpecenie zhody dovazaného vyrobku je zodpovedny dovozca alebo

nasledny uzivatel. Karta bezpec€nostnych udajov poskytnuta v dradnych jazykoch krajiny nie je zarukou zhody v danej krajine.

19. 6. 2023 (Datum spracovania) SK - sk
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