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Uvod 
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 Opozorilo 

Pred uporabo merilnika preberite poglavje »Varnostni napotki«. Tokovne klešče Fluke 373 v realnem času merijo izmenične in enosmerne napetosti, izmenični tok, upor in kapacitivnost.
Kontaktni podatki podjetja Fluke 

Da kontaktirate podjetje Fluke, izberite eno izmed spodnjih telefonskih številk:

· Tehnična podpora ZDA: 1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853)
· Kalibriranje / popravilo ZDA: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)
· Kanada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
· Evropa: +31 402-675-200
· Japonska: +81-3-3434-0181
· Singapur: +65-738-5655
· Po svetu: +1-425-446-5500
Ali pa obiščite spletno stran podjetja Fluke: www.fluke.com 
Za registracijo vaše naprave pojdite na: http://register.fluke.com
Za ogled, tiskanje ali prenos najsodobnejših dodatkov k navodilom za uporabo, pojdite na http://us.fluke.com/usen/support/manuals 

Varnostni napotki

Opozorilo označuje pogoje in dejanja, ki ogrožajo uporabnika. Pozor opozarja na pogoje in dejanja, ki lahko povzročijo poškodbe merilnika ali preskusne opreme ali trajno izgubo podatkov. 
Simboli, ki se uporabljajo na merilniku in v navodilih za uporabo, so razloženi v tabeli 1.
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Opozorilo
Za preprečitev električnega udara, požara ali poškodb je treba upoštevati naslednje napotke: 
· Merilno napravo uporabljajte samo, kot je opisano v tem priročniku, sicer lahko pride do okvare zaščitnih naprav, vgrajenih v merilno napravo.

· Pred uporabo merilnika preglejte ohišje. Preverite razpoke ali manjkajoče plastične dele. Še posebej bodite pozorni na izolacijo okoli vtičnic.

· Nikoli ne merite izmeničnega toka, ko so merilni kabli priključeni na vhodne vtičnice.

· Pred uporabo merilnika zagotovite, da je pokrov prostora za baterije zaprt in zaklenjen.
· Preden odprete pokrov prostora za baterije, odstranite merilne kable z merilnika.

· Preverite merilne kable za poškodbe izolacije ali izpostavljene kovine. Preizkusite kontinuiteto napeljave. Pred uporabo merilnika zamenjajte poškodovane merilne kable.

· Merilnika ne uporabljajte, če ne deluje pravilno. Zaščitne naprave merilnika so lahko neučinkovite. Če ste v dvomih, odnesite merilno napravo na servis.

· Merilnika ne uporabljajte v bližini eksplozivnih plinov, hlapov ali vlažnem in soparnem okolju.

· Pri merjenju držite prste za zaščito za prste. Glejte "Merilnik "(1).

· Za napajanje merilnika uporabljajte samo baterije LR6 (celica Mignon, AA), ki so bile pravilno nameščene v ohišju merilnika.
· Če se želite izogniti napačnim odčitkom, ki bi lahko povzročili električni udar in telesne poškodbe, zamenjajte baterije takoj, ko se prikaže indikator za prazno baterijo ([image: image5.png]


).

· Za servisiranje merilne naprave uporabljajte samo specificirane rezervne dele.

· Merilno napravo naj servisira samo usposobljeno osebje.

· Bodite previdni pri ravnanju z napetostmi > 30 V izmeničnih vrednosti, 42 V AC ss ali 60 V DC. Te napetosti predstavljajo nevarnost električnega udara.

· Ne prekoračite nazivne napetosti, določene na merilni napravi, med sponkami ali med sponko in ozemljitvijo.

· Pri delu s sondami držite prste za zaščito za prste. 
· Skupni merilni kabel priključiti pred prevodnim merilnim kablom. Ko odstranjujete merilne kable, najprej odklopite merilni kabel pod napetostjo.
· Nikoli ne delajte sami, da bi lahko zagotovili pomoč v nujnih primerih.

· Bodite previdni pri delu na območju neizoliranih prevodnikov in vodil. Stik s prevodnikom lahko povzroči električni udar.

· Upoštevajte lokalne in nacionalne varnostne predpise. Osebno varovalno opremo je treba uporabljati tam, kjer so izpostavljeni nevarni prevodniki pod napetostjo, da se preprečijo poškodbe zaradi električnega udara in obločne razelektritve. 
· Pred merjenjem upora, kontinuitete ali kapacitivnosti odklopite vezje iz omrežja in izpraznite vse visokonapetostne kondenzatorje.

· S tokovnimi kleščami ne merite tokov v tokokrogih z več kot 600 V ali 600 A.

· Nikoli ne uporabljajte merilne naprave brez zadnjega pokrova ali z odprtim ohišjem.
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 Pozor!
Izogibanje poškodbam merilne naprave in testnih naprav:

· Izberite prave priključke, pravilno funkcijo in pravo območje za merilno aplikacijo.

· Ohišje in dodatke čistite samo z vlažno krpo in blagim čistilom. Ne uporabljajte abrazivnih sredstev ali topil. Pred uporabo odstranite vso vodo.
· Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

· Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.

· Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

Ikone 

Tabela 1: Ikone
	Ikona
	Pomen
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	Izmenični tok (AC – Alternating Current)
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	Enosmerni tok (DC – Direct Current)
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	Nevarnost. Pomembne informacije. Glejte navodila za uporabo.
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	Nevarna napetost 
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	Baterija
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	Testirano in licencirano s strani TÜV Product Services.
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	Skladnost z direktivami Evropske unije.
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	Zemlja, ozemljitev
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	Tega izdelka ne odvrzite med gospodinjske odpadke. Informacije o recikliranju poiščite na spletni strani podjetja Fluke.
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	Skladnost s smernicami Evropske unije.
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	Naprava z zaščitno izolacijo
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	Ustreza ustreznim severnoameriškim standardom varnostnega inženiringa.
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	V skladu z ustreznimi avstralskimi standardi.

	CAT III
	Oprema merilne kategorije III je oblikovana tako, da varuje pred motečimi signali, ki oddajajo impulze v trajno nameščenih napeljavah kot so razdelilne plošče, dovodi in kratka razvejana vezja ter osvetlitveni sistemi v večjih stavbah. 

	CAT IV
	Oprema IEC kategorije IV CAT IV je zaščitena pred napetostnimi konicami na primarnem nivoju oskrbe (npr. števci električne energije ali nadzemni ali podzemni napajalni sistemi).

	[image: image20.png]



	Dovoljeno je nameščanje ali odstranjevanje nevarnih tokovodnih vodnikov.


Opomba

Merilna kategorija (CAT) in napetost vsake kombinacije testne sponke, dodatkov za testne sponke, dodatkov za trenutne sponke in števca ustrezata NAJNIŽJI vrednosti vsake posamezne komponente.
Merilnik 
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Samodejni izklop
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Osvetlitev ozadja
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Izvajanje meritev
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Menjavanje baterij
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Tehnične specifikacije 

Električne specifikacije

Izmenični tok

Območje .................................................. 600,0 A

Ločljivost .................................................. 0,1 A

Natančnost .............................................. 2% ± 5 števk (48-62 Hz)

Faktor najvišje vrednosti (50/60 Hz) ......... 2,5 pri 600 A

Izmenična napetost

Območje ................................................. 600,0 V

Ločljivost ................................................. 0,1 V

Natančnost ............................................. 1,0% ± 5 števk (48 - 62 Hz)

Enosmerna napetost

Območje ................................................. .600,0 V

Raztapljanje ............................................ 0,1 V

Natančnost .............................................. 1% ± 5 števk
Upor
Območje ................................................. 600,0 Ω / 6000 Ω

Ločljivost .................................................. 0,1 Ω / 1 Ω
Natančnost ............................................. 1 % ± 5 števk
Zvočni signal preskusa kontinuitete ........ ≤ 30 Ω

Kapacitivnost

Območje ................................................. 10,0 - 100,0 μF / 1000 μF

Ločljivost ................................................. 0,1 µF / 1 µF

Natančnost ............................................. 1,9% ± 2 števki

Mehanske specifikacije

Velikost (D x Š x V) ... …………………… 232 mm x 85 mm x 45 mm

Teža ....................................................... 370 g

Okoljske specifikacije

Delovna temperatura ..............................-10 ° C - + 50 ° C

Temperatura skladiščenja ......................- 40 ° C - + 60 ° C

Delovna vlažnost .................................. brez kondenzacije (<10 ° C)

≤ 90% relativne vlažnosti (pri 10 ° C do 30 ° C)

≤ 75% relativne vlažnosti (pri 30 ° C do 40 ° C)

≤ 45% relativne vlažnosti (pri 40 ° C do 50 ° C)

(brez kondenzacije)
Nadmorska višina obratovanja ............... 3000 m

Nadmorska višina skladiščenja .............. 12.000 m

EMI, EMC ..............................................
Izpolnjuje vse zahteve standarda ES61326-1: 2006

Temperaturni koeficienti ....................... 0,1 x navedena natančnost na stopinjo Celzija nad 28 ° C ali pod 18 ° C

Skladnost z varnostnimi predpisi ..........
ANSI / ISA S82.02.01: 2004

CAN / CSA-C22.2 št. 61010-1-04

IEC / EN 61010-1: 2001, 600 V CAT III, 300 V CAT IV

Stopnja onesnaženosti 2

EN / IEC 61010-2-32: 2002

EN / IEC 61010-031: 2002 / A1: 2008
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Dovoljenja .............................................. [image: image30.png]C@i, Ngu’




Baterije ................................................. .2 AA, NEDA 15A, IEC LR6
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	Conrad Electronic d.o.o. k.d. 

	Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje

	Faks: 01/78 11 250

Telefon: 01/78 11 248

www.conrad.si, info@conrad.si


GARANCIJSKI LIST

Izdelek: Tokovne klešče Fluke 373
Kat. št.: 10 12 72
Garancijska izjava: 

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto. 

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.
Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom. 
Prodajalec: ___________________________________________________________

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

________________

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.
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