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ODDELEK 1: Identifikacija snovi / pripravka in družbe ali podjetja 

 
Datum prve izdaje: 8.3.2006 
Identifikator izdelka 
Trgovsko ime: Železov(III) klorid- 40 %-raztopina 
Številka izdelka:  
73121-25, 
73121-05, 73121-01 (Številka izdelka pri podjetju Conrad: 530736) 
Pomembne znane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: 
Podatki niso na voljo. 
Uporaba snovi / zmesi: Jedkanje bakra pri izdelavi plošč tiskanega vezja. 
Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista  
Proizvajalec / dobavitelj: 
Bungard Elektronik GmbH 
& Co KG 
Rilkestraße 1 
51570 Windeck, Nemčija 

 
Telefon: 02292 / 5036 

Faks: 02292 / 6175 

Elektronski naslov pristojne osebe za varnostni list: info@bungard.de 
Področje / oddelek za informacije: Oddelek za nevarne snovi  
Telefonska številka za nujne primere:  
Center za zastrupitve, KC Ljubljana, +386 (0)1 522 53 74 

ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih 

 
Razvrstitev snovi ali zmesi 
Razvrstitev skladno z Direktivo 1272/2008 ES 

mailto:info@bungard.de
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 GHS05 Jedko za kožo 
Met. Corr. 1   H290 Snov ali zmes, jedka za kovine. 
Skin. Corr 1B  H314 Povzroča hude opekline kože in hude poškodbe oči. 

GHS07 
Acute Tox. 4  H302 Zdravju škodljivo v primeru zaužitja.  
Aquatic Chronic 3  H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 
 
Razvrstitev skladno z Uredbo 67/548/EGS ali Uredbo 1999/45/ES 

C, dražilno 
R34:  Povzroča opekline.  

Xn, zdravju škodljivo. 
R22:  Zdravju škodljivo pri zaužitju. 
R52 / 53 : Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke 
na vodno okolje. 
Elementi etikete 
Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) 
Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP. 
Piktogrami za nevarnost 

 
        GHS05                  GHS07 

   

Signalna beseda  Nevarnost  
Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati: 
Železov(III) klorid 
Stavki o nevarnosti  
H290  Lahko je jedko za kovine.  
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. 
H314  Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. 
H412  Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 
Previdnostni stavki  
P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/ razpršila. 
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P273 Preprečiti sproščanje v okolje. 
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.  
P264 Po uporabi temeljito umiti.  
P303 + P361 + P353P RI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana 
oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. 
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. 
Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z 
izpiranjem. 
P301 + P312 PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA 
ZASTRUPITVE/zdravnika/…/. 
P301 + P330 +P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. NE izzvati bruhanja.  
P390 Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda. 
Druge nevarnosti 
Rezultati ocene PBT in vPvB 
PBT: Ni uporaben. 
vPvB: Ni uporaben. 

ODDELEK 3: Sestava s podatki o sestavinah 

 
Kemijska razvrstitev: Zmesi. 
Opis: Vodna raztopina. 

CAS: 7705-08-0 
EINECS: 231-792-4 

Železov (III) klorid 
C R34; Xn R22 

R52/53 

Jedko za kožo: kategorija 
1B, H314 

Akut. Strupen: kategorija 4, 
H302 
Strupenost za vodne 
organizme:kategorija 3: H412 

-40 % 

*Dodatne informacije: Za več informacij o razlagi stavkov glejte poglavje 16.  
 

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč 

 
Opis ukrepov prve pomoči 
Splošne opombe 
Slecite kontaminirana oblačila. 
Ponesrečenca prenesite na svež zrak.  
Ponesrečenca imejte vedno pod nadzorom.  
Simptomi zastrupitve lahko nastopijo šele čez nekaj ur, zato je potreben zdravniški 
nadzor vsaj 48 ur po nesreči.  
Samozaščita oseb, ki nudijo prvo pomoč.  
V primeru vdihavanja: 
Dovajanje svežega zraka, v primeru težav obiskati zdravnika. 
V primeru nezavesti, ponesrečenca namestite in prevažajte v stabilnem bočnem 
položaju.  
Pri stiku s kožo:  
Umiti z veliko mila in vode.  
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Rano sterilno prekrijte. 
Poiskati zdravniško pomoč. 
Pri stiku z očmi: 
Oči z odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo. 
Zaščititi nepoškodovano oko.  
Poiščite zdravniško pomoč- 
Pri zaužitju: 
Takoj izprati usta in spiti veliko vode.  
NE izzivajte bruhanja- nevarnost perforacije! 
Pokličite zdravnika.  
Nasveti za zdravnika: 
Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 
Na voljo ni ustrezni informacij.  
Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja 
Druge relevantne informacije niso na voljo.  
 

ODDELEK 5: Ukrepi ob požaru 

 

Sredstva za gašenje  
Ustrezna sredstva za gašenje: 
Produkt / snov sama ne gori. Ukrepe za gašenje prilagoditi okoljskim pogojem.  
Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo  
Pri požaru se lahko sprostijo:  
Vodikov klorid (HCl) 
Klor 
Nasvet za gasilce 
Posebna zaščitna oprema za gasilce: Nositi dihalni aparat neodvisen od zunanjega 
zraka.  
Dodatne informacije: Ločeno zbirajte onesnaženo vodo za gašenje, ne sme priti v 
kanalizacijo. 
 

ODDELEK 6: Ukrepi ob nezgodnih izpustih 

 
Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili  
Poskrbite za ustrezno prezračevanje.  
Pri izpostavljenosti hlapom / prahu / aerosolu uporabiti dihalno zaščito. 
Izogibajte se stiku z očmi in kožo.  
Nosite osebno zaščitno obleko. Nezaščitene osebe ne smejo na območje nesreče.  
Okoljevarstveni ukrepi  
Pline / hlape / meglico pogasite z vodnim curkom.  
Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico. 
Če snov zaide v podtalnico ali kanalizacijo obvestiti pristojne organe.  
Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje 
Poskrbite za ustrezno prezračevanje.  
Absorbirajte z materialom, ki veže tekočino (pesek, diatomejska zemlja, univerzalno 
vezivo). 
Nanesite sredstvo za nevtraliziranje.  
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V ustreznih posodah oddajte za predelavo ali odstranjevanje.  
Absorbirani material odstranite v skladu s predpisi. 
Sklicevanje na druga poglavja 
Za informacije o varnem ravnanju glejte oddelek 7.  
Za informacije o osebni zaščiti glejte oddelek 8.  
Za informacije o odstranjevanju odpadkov glejte oddelek 13.  
 

ODDELEK 7: Ravnanje z nevarno snovjo / pripravkom in skladiščenje 
 
Ravnavnje  
Varnostni ukrepi za varno ravnanje  
Poskrbite za ustrezno prezračevanje / odvajanje na delovnem mestu.  
Ne vdihovati hlapov / aerosola.  
Posode previdno odprite in z njimi previdno ravnajte. 
Izogibajte se stiku z očmi in kožo.  
Ukrepi za zaščito pred požari in eksplozijami 
Izdelek ni gorljiv. 
Izdelek zaščitite pred toploto.  
Pogoji za varno skladiščenje, vključno s kakršnokoli nezdružljivostjo 
Skladiščenje: 
Zahteve za skladišča in posode za shranjevanje:  
Upoštevajte predpise za varstvo voda.  
Uporabljajte le posode, ki so posebej predpisane za snov / izdelek.  
Dodatne informacije o pogojih skladiščenja: 
Posode hranite na dobro prezračevanem prostoru.  
Zaščitite pred svetlobo.  
Hranite na hladnem in suhem v dobro zaprtih posodah  

Zaščitite pred vročino in neposredno sončno svetlobo. 
Razred skladiščenja: 8B (koncept o skupnem skladiščenju kemikalij) 
Razvrstitev skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu 
(BetrSichV): - 
Posebne končne uporabe: Drugih relevantnih informacij ni na voljo.  
 

ODDELEK 8: Nadzor nad izpostavljenostjo / osebna zaščita 

 
Dodatni napotki za razvoj tehnične opreme: Ni drugih podatkov, glej točko 7. 
Parametri nadzora 
Mejne vrednosti izpostavljenosti: 
Izdelek ne vsebuje ustreznih količin snovi, ki jih je treba nadzorovati. 
Dodatni napotki: Za osnovo so služili ob sestavljanju veljavni seznami. 
 
Nadzor izpostavljenosti  
Osebna zaščitna oprema 
Splošni varnostni in higienski ukrepi:  
Hraniti ločeno od živil, pijače in krmil.  
Takoj odstranite umazana, namočena oblačila.  
Pri delu ne jejte, pijte, kadite, smrkajte. 
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Izogibajte se stiku z očmi in kožo.  
Ne vdihovati plinov / hlapov /aerosolov. 
Pred odmori in ob zaključku dela umiti roke.  
Preventivna zaščita kože s kremo za zaščito.  
Zaščita dihal  
V primeru kratkotrajne ali majhne izpostavljenosti uporabite dihalni aparat, v primeru 
intenzivne ali dolgotrajne izpostavljenosti uporabite dihalni aparat neodvisen od 
zunanjega zraka.  
Priporočena naprava za kratkoročno uporabo:  
Kombinirani filter B-P2, barva etikete sivo-bela. 
Podrobnosti o pogojih uporabe in največji delovni koncentraciji so navedene v 
predpisih za uporabo opreme za zaščito dihal (BGR 190).  
Zaščita rok:  
Rokavice – odporne na kislino.  
Material rokavic mora biti neprepusten in odporen na izdelek /snov / pripravek.  
Material za rokavice izberite z upoštevanjem prebojnega časa, stopnje propustnosti 
in degradacije. 
Pred vsako ponovno uporabo rokavic preverite prepustnost.  
Da bi se izognili težavam s kožo, je treba nošenje rokavic zmanjšati na potrebno 
raven. 
Material rokavic 
Rokavice iz nitrilkavčuka / nitril-lateksa – NBR 
Priporočena jakost materiala ≥0,11 mm 
Rokavice iz PVC ali PE  
Rokavice iz neoprena 
Rokavice iz butil-kavčuka- butila 
Rokavice iz kloropren-kavčuka 
Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temveč tudi od mnogih drugih 
lastnosti, zato se rokavice različnih proizvajalcev razlikujejo. 
Čas prepustnosti skozi material rokavic 
Čas prepustnosti: ≥ 8 ur (DIN ES 374) 
Natančen prebojni čas, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu 
zaščitnih rokavic 
Zaščitne rokavice je treba zamenjati ob prvih znakih obrabe. 
Zaščita oči: Nosite tesno prilegajoča očala ali zaščito za obraz 
Zaščita telesa: Zaščitna oblačila, ki so odporna na kislino.  
Izdelke za zaščito telesa je treba izbrati glede na dejavnost in možen vpliv. 
 

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti  

  
Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih 
Splošne navedbe 
 
Videz:  
Oblika: 

 
Tekoče. 

Barva: 
Vonj: 
Ph-vrednost pri 20 °C : 

Temnorjava 
Oster 
< 1 
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Tališče: 
Sprememba stanja: 

Podatki niso na voljo.  

Tališče in območje tališča: 
Vrelišče in območje 
vrelišča: 

Ni določeno. 
 
>110 °C 

Plamenišče: 
Temperatura samovžiga: 
Temperatura razkroja: 
Temperatura 
samovnetljivosti: 
Nevarnost eksplozije: 

Ni na voljo 
Ni na voljo. 
~160 °C 
Izdelek / snov ni samovnetljiva. 
 
Izdelek / snov ni eksplozivna. 

Gostota pri 20 °C: 
Topnost v / se meša s/z 
voda: 
Viskoznost  
dinamična pri 20 °C: 

~1,43 g/cm3 
 
Se popolnima meša. 
 
13 mPa.s 

 
Druge informacije 
Več informacije je na voljo v tehničnem listu.  

 

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost 

 
Reaktivnost 
Kemijska stabilnost 
Termična razgradnja / pogoji, ki jih je treba preprečiti:  
Ne segrevajte, da se izognete toplotni razgradnji. 
Temperature nad 160 ° C. 
Svetloba. 
Možnost poteka nevarnih reakcij 
Jedko za kovine. 
Reakcije s kovinami, pri čemer nastane vodik. 
Hude reakcije z močnimi alkalnimi in oksidacijskimi sredstvi. 
Pogoji, ki se jim je potrebno izogniti 
Nezdružljivi materiali: 
Močna oksidacijska sredstva 
Kovine 
Alkalna sredstva (baze, lugi) 
Nevarni produkti razgradnje  
Vodikov klorid (HCl) 
Klor 
Vodik 
 

ODDELEK 11: Toksikološke informacije 

 
Podatki o toksikoloških učinkih 

Akutna toksičnost: 
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Pomembne LD/LC50 vrednosti razvrščanja: 

7705-08-0 Železov (III) klorid 

Oralno LD50 450 mg / kg (podgana) 

Primarno draženje: 

- kože: Dražilni učinek za kožo in sluznico.  

- oči: Močno draženje oči. 

Preobčutljivost: Ni znanih učinkov preobčutljivosti. 

Drugi podatki (o poskusni toksikologiji): Lahko povzroči slabost, bruhanje in 

drisko. 

Dodatne toksikološke informacije:  

Glede na zgornji postopek izračuna skladno z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP/GHS) 

izdelek navaja naslednje nevarnosti:  

Acute tox. (akutna strupenost): kategorija 4 (oralno) 

Skin Corr. (jedko za kožo): kategorija 1B 

Zaužitje povzroči hudo draženje ust in žrela, kot tudi nevarnost perforacije požiralnika 

in želodca. 

 

ODDELEK 12: Ekološke informacije  

 
Strupenost 

Strupenost vode.  

7705-08-0 Železov (III) klorid  

EC50 /48 h 
LC50 / 48 h 
LC50 / 96 h 

29,74 mg/l (vodna bolha (Daphnia magna)) 
23 mg/l (japonska medaka (Oryzias latipes) 
75,6 mg/l (gambuzija (Gambusia affinis) 

 
Obstojnost in razgradljivost: Druge relevantne informacije niso na voljo. 
Druge informacije:  
Metode za določanje biorazgradljivosti se ne uporabljajo za anorganske snovi. 
Obnašanje v različnih delih okolja:  
Zmožnost kopičenja v organizmih:  
BCF:   ≥100  
Se ne kopiči v organizmih.  
Mobilnost v tleh: Druge relevantne informacije niso na voljo. 
Drugi ekološki napotki: 
Splošni napotki: 
Škodljivo za vodne organizme.  
Odvajanje večjih količin v kanalizacijo ali vodotoke lahko vodi do zmanjšanja pH-
vrednosti. 
Nizek pH škoduje vodnim organizmom. Pri razredčenju koncentracije aplikacije se pH 
bistveno poveča, tako da po uporabi proizvoda, iztočne vode deluje le šibko.  
Kategorija ogrožanja vode 1 (lastna uvrstitev): rahlo ogroža vodo.  
Rezultati ocene PBT in vPvB 
- PBT: Ni uporaben. 
- vPvB: Ni uporaben. 
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Drugi škodljivi učinki Druge relevantne informacije niso na voljo. 
 

ODDELEK 13: Odstranjevanje 

 
Metode ravnanja z odpadki  
Priporočila: 
Odstranjevanje skladno z lokalnimi in uradnimi predpisi. 
Ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Ne dovolite da snov zaide v 
kanalizacijo. 
Izdelek predajte za zbiranje nevarnih odpadkov ali ga odnesite na zbirno mesto. 
Ključna številka odpadka:  
Koda za odpadke je v skladu z Odlokom o odstranjevanju odpadkov (AVV) odvisna 
od proizvajalca odpadkov in je zato lahko različna za proizvod. Kodo za odpadke 
mora zato vsak proizvajalec odpadkov posebej določiti. 
Evropski katalog odpadkov 
Dodeljevanje kodnih številk odpadkov v skladu z EAV mora potekati v skladu s 
posebnimi sektorji in postopki. 
Neočiščene embalaže: 
Priporočilo: Odstranjevanje skladno z uradnimi predpisi.  
Priporočeno čistilno sredstvo: Voda, po potrebi z dodatkom čistilnih sredstev.  

ODDELEK 14: Podatki o prevozu 

 

Številka ZN  
ADR, IMDG, IATA 

 
2582 

Pravilno odpremno ime ZN 
·ADR 
 IMDG, IATA 

 
UN2582 ŽELEZOV (III) KLORID, RAZTOPINA 
FERRIC CHLORIDE SOLUTION 

Razredi nevarnosti prevoza 
ADR 

 
Razred 
Etiketa 

 

 
 
 
 
 
8 (C1) Jedke snovi 
8 

IMDG, IATA 

 
Razred: 
Etiketa: 

 
 
 
 
8 Jedke snovi 
8 

Skupina embalaže ·  
ADR, IMDG, IATA 

 
III 

Nevarnosti za okolje: 
Onesnaževalec morja: 

 
NE 

Posebni previdnostni ukrepi za 
uporabnika: 

Pozor: Jedke snovi.  
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Kemlerjevo število: 
Število EMS 

80 
F-A, S-B 

Prevoz v razsutem stanju s 
Prilogo II k MARPOL 73/78 in 
Kodeksom IBC: 

 
Ni uporabno. 

Transport / dodatne 
informacije:  

Pošiljanje ni možno ali le delno mogoče. Bodite 
pozorni na posebno določbo. 

ADR 
Razpoložljiva količina (EQ): 
Omejene količine (LQ): 
Transportna kategorija: 
Koda omejitev za predore: 

 
E1 
LQ7 
3 
E 

UN »Model Regulation«:  UN2582, železov (III) klorid, raztopina, 8, III 

 

ODDELEK 15: Zakonsko predpisane informacije 

 
Predpisi / zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes 
Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 
Izdelek je razvrščen in označen v skladu z uredbo CLP. 
Piktogrami za nevarnost 

 
GHS05     GHS07 
Opozorilna beseda: Nevarnost.  
Komponente za določanje nevarnosti za označevanje: 
Železov (III) klorid 
Stavki o nevarnosti: 
H290  Lahko je jedko za kovine.  
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.  
H314  Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. 
H412  Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 
Previdnostni stavki  
P260   Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. 
P280   Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. 
P273   Preprečiti sproščanje v okolje.  
P264   Po uporabi temeljito umiti.  
P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi):Takoj sleči vsa kontaminirana 
oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. 
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. 
Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z 
izpiranjem. 
P301 + P312 PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA 
ZASTRUPITVE /zdravnika/…/. 
P301 + P330 + P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. NE izzvati bruhanja. 
P390   Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda. 
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Nacionalni predpisi: 
Opombe o omejitvah zaposlovanja 
Upoštevajte omejitve zaposlovanja za mladostnike v skladu z 22. členom Zakona o 
zaposlovanju mladih (JArbSchG).  
Odlok o primeru nesreč, Dodatek. Ni imenovano. 
Razvrstitev skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu 
(BetrSichV): - 
Razred ogrožanja vode: 
Razred ogrožanja vode 1 (samoocena skladno z  Verwaltungsvorschrift 
wassergefährdende Stoffe): rahlo ogroža vodo. 
Drugi predpisi, predpisi o omejitvah in prepovedih: 
Upoštevati je treba predpise uredbe o prepovedi kemikalij in priloge XVII Uredbe (ES) 
št. 1907/2006. 
BGV A 5: Predpisi o preprečevanju nesreč, prva pomoč. 
A 008: Osebna zaščitna oprema 
Pravila poklicnega združenja za varnost in zdravje pri delu (BGR):  
BGR 189 »Pravila za uporabo zaščitne obleke« (prejšnja ZH 1 /105) 
BGR 190 »Pravila za uporabo zaščitnih dihalnih naprav« (prejšnja ZH 1/701) 
BGR192 »Pravila za uporabo zaščite za oči in obraz« (prejšnja ZH 1/703) 
BGR 195 »Pravilo za uporabo zaščitnih rokavic« (prejšnja ZH 1/706) 
Referenčni dokument BG: 
BGI 536: »Nevarne kemijske snovi« (prejšnja M051) 
BGI 546: »Ravnanje z nevarnimi snovmi«  
BGI 564 »Ravnanje z zdravju škodljivimi snovmi« (prejšnja M050) 
BGI 595 »Dražilne snovi / jedke snovi (prejšnja M 004) 
BGI 623 »Pretakanje tekočin« 
BGI 660 »Splošni varnostni ukrepi za zaščito pri delu in ravnanje z nevarnimi 
snovmi« (prej M 053) 
Ocena kemijske varnosti: Ocena kemijske varnosti še ni bila narejena.  

ODDELEK16: Druge informacije 

 
Navedbe v tem dokumentu se opirajo na stanje našega znanja v trenutku revizije 
tega dokumenta. Niso zagotovilo lastnosti opisanega izdelka v smislu zakonskih 
predpisov za jamstvo.  
Razlogi za spremembo:  
Spremenjena razvrstitev in označevanje  
Varnostni list je bil vsebinsko preverjen in predelan.  
 
Relevantni stavki:  
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. 
H314  Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. 
H412  Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 
 
R22 Zdravju škodljivo pri zaužitju.  
R34 Povzroča opekline.  
R52 / 53 Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke 
na vodno okolje. 
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Nasveti o usposabljanju:  
Napotki o nevarnostih in varnostnih ukrepih po Priročniku za uporabo (TRGS 555). 
Napotke je potrebno dati pred začetkom zaposlitve in vsaj enkrat letno.  
 
Področje izdaje varnostnega lista:  
Bungard Elektronik GmbH & Co. KG  
Rilkestraße 1 
51570 Windeck 
Faks: +49 2292/6175 
Telefon: + 49 2292/5036 
E-naslov: info@bungard.de 
 
Kratice in akronimi:  
ADR = European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous 
Goods by Road (Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po 
cesti) 
RID =   Regulation Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by 
Rail (Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga)  
IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code (Mednarodni kodeks o 
pomorskem prevozu nevarnega blaga) 
IATA = International Air Transport Association (Združenje mednarodnih letalskih 
prevoznikov) 
ICAO = International Civil Aviation Organization (Mednarodna organizacija za civilno 
letalstvo) 
GHS = The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
(Globalno usklajeni sistem razvrstitve in označevanja kemikalij)  
LC50 = smrtna koncentracija za 50% testne populacije. 
LD50 = smrtni odmerek (srednja smrtna doza) za 50% testne populacije 
 
Viri: Informacije temeljijo na informacijah, ki so jih predložili preddobavitelji.  
 
*Podatki so se spremenili glede na prejšnjo različico 
Z izdajo tega varnostnega lista so vse prejšnje različice tega izdelka / snovi 
neveljavne. Spremembe v posameznih poglavjih v primerjavi s prejšnjo različico so 
na levem robu označene z *.  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


