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	Izjava EU o skladnosti

	Originalni dokument


{0>Hersteller:<}100{>Proizvajalec:<0}
Bürkert Werke GmbH & Co. KG 
Werk 10 
Christian-Bürkert-Straße 13-17 
74653 Ingelfingen 
www.burkert.com
	{0>Hiermit erklären wir, dass das unten be​schriebene Produkt in seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen Harmonisierungsvor​schriften der EU entspricht.<}0{>S tem izjavljamo, da je spodaj opisani izdelek s svojo zasnovo in načinom izdelave ter v izvedbi, ki je na voljo na tržišču, skladen z ustreznimi usklajevalnimi predpisi EU.<0}
{0>Die Anhänge, die wesentlicher Bestand​teil dieser Erklärung sind, enthalten wei​tere Angaben zur Einhaltung dieser Richtlinie(n).<}0{>Priloge, ki so bistven sestavni del te izjave, vsebujejo dodatne informacije o skladnosti s temi direktivami.<0}


	Tip: 

6281

	Ime izdelka:
2/2-smerni magnetni ventil; s servo krmiljenjem


	2014/34/EU - ATEX

	2014/68/EU - PED

	2014/30/EU - EMC

	2014/35/EU - LVD

	2011/65/EU - ROHS

	V primeru spremembe izdelka, ki ni dogovorjena z družbo Bürkert, bo ta izjava izgubila veljavnost.

	Na voljo je celotna tehnična dokumentacija.

Navodila za uporabo izdelka so na voljo v nacionalnem jeziku uporabnika (če je potrebno).

	Ta izjava ne vsebuje nobenega zagotovila lastnosti.


	Ingelfingen, 23. 6. 2021
	Ta dokument je bil ustvarjen in podpisan digitalno in velja brez rokopisnega podpisa.


	
	Pooblaščena Annegret Popp
Odobritveni menedžment
	Pooblaščen Marc Schmeißer
Odobritveni menedžment


	Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca. 
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	Priloga ATEX k izjavi EU o skladnosti 

	Originalni dokument


	2014/34/EU – ATEX

Sklicevanje v Uradnem listu EU: L 96 z dne 29.3.2014


	Tip (ključ opreme):

6281-*************-*-***/**-** (1)

(1) Koda spremenljivke / 
Velja samo v kombinaciji z: PX58-PX66


	Zgoraj opisani predmet izjave je v skladu z določbami Direktive 2014/34 / EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o usklajevanju zakonskih določb držav članic za naprave in zaščitne sisteme, namenjene uporabi na potencialno eksplozivnih območjih.

	Velja samo v povezavi z oznako EX naprave!

	Napravo lahko uporabljate v skladu s podatki na tipski tablici in v navodilih za uporabo.

	Izpolnjeni so bili zaščitni cilji Direktive o nizki napetosti 2014/35 / EU.


	Za ocenjevanje so bili uporabljeni naslednji standardi (če jih je možno uporabiti):

ES IEC 60079-0:2018, ES IEC 60079-7:2015+A1:2018, ES 60079-18:2015/A1:2017, ES 60079-31:2014


	Imenovani izdelek je certificiran s strani priglašenega organa:

Ime in naslov priglašenega organa:

Bureau Veritas CPS

Germany GmbH

Businesspark A9

86842 Türkheim, Nemčija

Potrdilo o pregledu tipa EU:

EPS 18 ATEX 1 232 X, 07.11.2019


	Upoštevati je treba varnostna navodila in navodila za namestitev v priloženi dokumentaciji izdelka
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	Priloga PED k izjavi EU o skladnosti 

	Originalni dokument


	2014/68/EU - PED

Sklicevanje v Uradnem listu EU: L 189 z dne 27. 6. 2014


	V nasprotju s členom 1, odstavek 2 (f) člena 2014/68 / EU so podane naslednje informacije.


	Tip (ključ opreme):

6281-**-*********(1)-*-***/**-**

(1) Priključek napeljave (LTA = DN) / priključek vrat - kategorija I:

PED velja le, če je LTA> DN25

Največji obratovalni tlak PN 10 bar pri DN100


	Zgoraj opisani predmet je v skladu z določbami Direktive 2014/68 / EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o usklajevanju pravnih predpisov držav članic glede zagotavljanja tlačne opreme na trgu.


	Za ocenjevanje so bili uporabljeni naslednji standardi (če jih je možno uporabiti):

ES 13480-5: 2012 + A4: 2015


	Izdelek se lahko uporablja pod naslednjimi pogoji (odvisno od največjega tlaka, LTA in medija), brez kategorije


	Tekočina
	Pogoji

	Skupina 1, §4.1.c.i
	DN ≤ 25

	Skupina 2, §4.1.c.i
	DN ≤ 32 ali PS*DN ≤ 1000

	Skupina 1, §4.1.c.ii
	DN ≤ 25 ali PS*DN ≤ 2000

	Skupina 2, §4.1.c.ii
	DN ≤ 200 ali PS*DN ≤ 5000

	DN (LTA) v mm in PS (PN) v barih


	Upoštevati je treba varnostna navodila in navodila za namestitev v priloženi dokumentaciji izdelka
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	Priloga EMC k izjavi EU o skladnosti 

	Originalni dokument


	2014/30/EU – EMC

Sklicevanje v Uradnem listu EU: L 96 z dne 29.3.2014


	Prosimo, izpolnite!

Tip (ključ opreme):

6281 - ** - ************* -* - *** / ** - **


	Zgoraj opisani predmet izjave je v skladu z določbami Direktive 2014/30 / EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o usklajevanju zakonodaje držav članic o elektromagnetni združljivosti.


	Za ocenjevanje so bili uporabljeni naslednji standardi (če jih je možno uporabiti):
ES 61000-6-4:2007+A1:2011, ES 61000-6-2:2019


	Upoštevati je treba varnostna navodila in navodila za namestitev v priloženi dokumentaciji izdelka
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	Priloga LVD k izjavi EU o skladnosti 

	Originalni dokument


	2014/35/EU – LVD

Sklicevanje v Uradnem listu EU: L 96 z dne 29.3.2014


	Tip (ključ opreme):

6281-**-*************-*-(1)/**-**

(1) Koda spremenljivke / 

Velja samo v kombinaciji z: PX58-PX66

(1) Ravni napetosti [V]:

LVD velja samo, če je napetostna raven ≥ 50 V AC / ≥ 75 V DC in ≤ 1000 V AC / ≤ 1500 V DC


	Zgoraj opisani predmet izjave je v skladu z določbami Direktive 2014/35 / EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o usklajevanju zakonskih določb držav članic v zvezi z zagotavljanjem električne opreme za uporabo na trgu v določenih mejah napetosti.

	Direktiva 2014/35 / EU se uporablja samo za izdelke, ki ne spadajo na področje uporabe direktive ATEX.


	Za ocenjevanje so bili uporabljeni naslednji standardi (če jih je možno uporabiti):

ES 50178: 1997, ES 60204-1: 2006 + A1: 2009, ES 60664-1: 2007, ES 61010-1: 2010


	Upoštevati je treba varnostna navodila in navodila za namestitev v priloženi dokumentaciji izdelka
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	Priloga ROHS k izjavi EU o skladnosti 

	Originalni dokument


	2011/65/EU -ROHS

Sklicevanje v Uradnem listu EU: L 174 z dne 7. 11. 2011

	2017/2102 / EU

 Sklic v Uradnem listu EU: L 305 z dne 21. 11.2017

	


	Tip (ključ opreme):

6281-**-*************-*-(1)/**-**

(1) Koda spremenljivke / 

Velja samo v kombinaciji z: PX58-PX66

(1) Ravni napetosti [V]:

LVD velja samo, če je napetostna raven ≥ 50 V AC / ≥ 75 V DC in ≤ 1000 V AC / ≤ 1500 V DC


	Zgoraj opisani predmet izjave je v skladu z določbami Direktive 2014/35 / EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o usklajevanju zakonskih določb držav članic v zvezi z zagotavljanjem električne opreme za uporabo na trgu v določenih mejah napetosti.

	Direktiva 2014/35 / EU se uporablja samo za izdelke, ki ne spadajo na področje uporabe direktive ATEX.


	Za ocenjevanje so bili uporabljeni naslednji standardi (če jih je možno uporabiti):

ES 50581:2012, ES IEC 63000:2019-05


	Upoštevati je treba varnostna navodila in navodila za namestitev v priloženi dokumentaciji izdelka
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