
1 

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 751516                     www.conrad.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRONSKA KLJUČAVNICA NA KODO IN S ČITALNIKOM KARTIC, 
VODOTESNA 

 
Št. izdelka: 751516 

 
 
 

 
 



2 

KAZALO 
 
1 UVOD .......................................................................................................................................... 3 
2 NAMEN UPORABE .................................................................................................................. 4 
3 RAZLAGA SIMBOLOV ........................................................................................................... 4 
4 VARNOSTNI IN NEVARNOSTNI NAPOTKI ...................................................................... 5 
5 UPRAVLJALNI ELEMENTI IN ELEMENTI PRIKAZA ................................................... 6 
6 MONTAŽA IN PRIKLJUČITEV ............................................................................................ 6 
7 PRIKLJUČKI............................................................................................................................. 7 
8 AKUSTIČNI IN OPTIČNI NAPOTKI .................................................................................... 8 
9 PROGRAMIRANJE .................................................................................................................. 9 

9.1 Programiranje glavne kode ............................................................................................... 9 
9.2 Shranitev kartičnih in številčnih kombinacij (izhod 1) ................................................ 10 
9.3 Brisanje kartičnih kombinacij in številčnih kod (izhod 1) ........................................... 10 
9.4 Programiranje funkcije odpiralnika vrat (izhod 1) ...................................................... 11 
9.5 Programiranje odpiralnih časov / rele izhod (izhod 1) ................................................. 11 
9.6 Shranitev številčnih kombinacij 2 (izhod 2) .................................................................. 11 
9.7 Brisanje številčne kombinacije (izhod 2) ....................................................................... 11 
9.8 Programiranje odpiralnih časov (izhod 2) ..................................................................... 12 
9.9 Programiranje funkcij ..................................................................................................... 12 
9.10 Programiranje varnostnih funkcij (samo za izhod 1) ................................................... 13 
9.11 Nadzor vrat z javljalnikom odpiranja (samo za izhod 1) ............................................. 14 
9.12 Zaključitev programiranja.............................................................................................. 14 

10 UPRAVLJANJE KLJUČAVNICE NA KODO ................................................................ 15 
11 VARNOSTNE FUNKCIJE ................................................................................................. 16 
12 POVRNITEV NA TOVARNIŠKO KODO ....................................................................... 16 
13 VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE ....................................................................................... 16 
14 ODSTRANITEV .................................................................................................................. 16 
15 TEHNIČNI PODATKI ........................................................................................................ 17 
16 NAČRTI PRIKLJUČITVE ................................................................................................. 18 
 
 
 



3 

1 UVOD 
 
Spoštovani kupec, 
 
Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka. Ta izdelek izpolnjuje zakonske, nacionalne in evropske 
zahteve. Za ohranitev tega stanja in za zagotovitev nenevarnega obratovanja morate vi kot potrošnik 
upoštevati to navodilo! 
 
To navodilo sodi k temu izdelku. Le-to vsebuje pomembne napotke za začetek obratovanja in 
uporabo. Na to pazite tudi takrat, ko boste izdelek dali tretjim osebam. 
 
Vsa vsebovana imena podjetij in opisi izdelkov so blagovna znamka konkretnega imetnika. Vse 
pravice so pridržane! 
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2 NAMEN UPORABE 
 
Pri tej ključavnici na kodo gre za digitalno krmiljeno varovanje dostopa (RFID tehnologija) za vrata 
in je s tem najbolj primerna za uporabo v hiši in pisarni. Celotno programiranje in vnos kod sledi 
preko tipkovnice ključavnice. Elektronska ključavnica na kodo je odporna proti vremenskim 
vplivom in jo lahko zaradi tega uporabite v notranjem in zunanjem območju. 
 
Elektronska ključavnica na kodo razpolaga z 2 ločenima rele izhodoma (Output 1 in Output 2), ki 
razpolagata z individualnimi funkcijami. Izhod 1 lahko shrani ali 500 številčnih kombinacij ali 500 
kartičnih kod ali pa tudi 500 številčnih kombinacij in kartičnih kod skupaj. Izhod 2 je lahko 
nastavljiv samo s 500 številčnimi kombinacijami (gesli). 
 
Sistem dodatna ponuja sledeče funkcije: 
- Obratovanje z ID karticami 
- Obratovanje z vnosom gesla 
- Priključitev na električni odpiralnik vrat (12V DC) 
- Sprožitev alarma s pomočjo magnetnega kontakta po nepooblaščenem vdoru 
- Akustično ali tiho upravljanje 
- Aktiviranje sledi s pomočjo rele izhodov 
 
Druga uporaba od zgoraj opisane je prepovedana in lahko poškoduje izdelek. To pa je povezano z 
nevarnostmi, kot je npr. kratek stik, požar, električni udarec, itd. Celotnega izdelka ne smete 
spremeniti ali rekonstruirati! Varnostne napotke tega navodila morate nujno upoštevati! Navodilo 
pozorno preberite in ga shranite za kasnejše branje! 
 
 
 
3 RAZLAGA SIMBOLOV 
 

 

Klicaj v trikotniku nakazuje na pomembne napotke tega navodila, ki jih morate nujno 
upoštevati! 

  

 Simbol roke nakazuje na posebne informacije in napotke za obratovanje naprave. 
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4 VARNOSTNI IN NEVARNOSTNI NAPOTKI 
 

 

Pred začetkom obratovanja preberite celotno navodilo – le-to vsebuje pomembne 
napotke za pravilno obratovanje! 
 
Za poškodbe, ki so nastale z neupoštevanjem tega navodila za uporabo ne velja 
več pravica iz garancije. Za posledične škode ne prevzemamo odgovornosti! 
 
Za poškodbe oseb ali stvari, katere so nastale z nepravilno uporabo ali 
neupoštevanjem varnostnih napotkov ne prevzemamo odgovornosti. V tem 
primeru ne velja več pravica iz garancije!  

 
Sledeči varnostni in nevarnostni napotki ne služijo samo za zaščito naprave, temveč tudi za zaščito 
vašega zdravja. Pozorno preberite sledeč točke: 
 
• Izdelka ne smete spremeniti ali rekonstruirati, ker drugače ne velja več dostop (CE) in pravica iz 

garancije. 
 
• Embalaže ne pustite ležati naokoli, ker lahko le-ta postane nevarna igrača za otroke in domače 

živali. 
 
• Pri obratovanju naprave bodite ob prisotnosti otrok zelo previdni! Električne naprave ne sodijo 

v otroške roke. 
 
• Kadar se domneva, da nenevarno obratovanje ni več možno, potem morate prenehati z 

obratovanjem naprave in jo zavarovati pred nenadzorovanim obratovanjem! 
 
• Da nenevarno obratovanje ni več možno se domneva takrat, ko: 

- so vidne poškodbe na napravi, 
- naprava ne deluje več, 
- po daljšem hranjenju pod neugodnimi pogoji ali 
- po težkih transportnih obremenitvah.  

 
• Vzdrževalna dela in popravila lahko izvede samo strokovnjak oziroma servisna služba. 
 
• V primeru vprašanj, na katera ni odgovorjeno v tem navodilu, se obrnite na našo tehnično 

pomoč ali drugega strokovnjaka. 
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5 UPRAVLJALNI ELEMENTI IN ELEMENTI PRIKAZA 
 
1 Tipka zvonca 
 
2 Rdeča LED (izhod 2) 
 
3 Bela LED (osvetlitev tipk) 
 
4 Rumena LED (LED statusa) 
 
5 Zelena LED (izhod 1) 
 
6 Tipkovnica 

Služi programiranju (nastavitvi) in vnosu kod in čitalniku za 
ID kartice 

 
 
 
 
 
 
 
6 MONTAŽA IN PRIKLJUČITEV 
 

 

Priključni kabli ne smejo biti prepognjeni ali zmečkani! Posledica so lahko 
radijske motnje, kratki stiki ter okvara napake. Pri vrtanju lukenj v steno ali pri 
privitju vijakov pazite nato, da kabli ne bodo poškodovani! 

 
• V neposredni bližini ključavnice na kodo (minimalna razdalja: 50 cm) naj ne bo drugih 

električnih naprav z frekvenčnim območjem od 100 KHZ do 150 KHZ, ker lahko to vodi do 
motenj. 

• Razdalja med dvema ključavnicama na kodo, oziroma ključnico in čitalnikom kartic naj znaša 
najmanj 50 cm! 

• Med obratovanjem ključavnice na kodo ne priključite kablov! Pred inštalacijo se prepričajte, da 
napajanja znaša 12V DC in pazite na pravilno polarnost (plus in minus)! 

• Za odpiranje ohišja morate najprej odviti vijaka na spodnji strani ohišja (ustrezen imbus ključ je 
priložen). Sedaj lahko obe polovici ohišja potisnete stran drugo od druge. Po tem odstranite 
tipkovnico s spodnjega dela ohišja. 

• Na notranji strani ohišja so tri  okrogle oznake. Z 3,5 – 4mm kovinskim svedrom izvrtajte 3 
luknje! 

• Z ustreznim montažnim materialom pritrdite ohišje na ravno, navpično in brez vibracijsko 
površino! 

• Po tem ko ste preverili funkcije in načine delovanja lahko zaprete ohišje! 
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7 PRIKLJUČKI 
 
a) DAP Tamper za povrnitev tovarniške 

kode 
 
b) TAMPER (kontakt sabotaže) 

Sprožen bo takoj, ko bo pokrov ohišja 
odprt. 
 

c) TAMPER BEEP 
Nastavite na »ON« (vklop) – interno 
brenčalo se bo sprožilo takoj, ko bo 
ohišje odprto.  
Nastavite na »OFF« (izklop) – interno 
brenčalo bo izklopljeno 
 

d) TAMPER NC. L (NC kontakt) 
Za priključitev na zunanjo alarmno 
napravo. 
 

e) DOOR SENS / GND / KEY ACT 
Priključitev magnetnega kontakta 
Priključitev zunanje sirene (Piezo), 
releja 
 

f) ALMOUT / N.O. EG 
Priključitev sirene ali osvetlitve (kontakt mase) 
 

g) Priključek »12V DC IN + -« 
Priključitev napajanja 
 

h) DOOR BELL 
Priključitev zvonca 
 

i) EXT. CARD READER 
Priključitev zunanjega čitalnika kartic (upoštevajte navodilo čitalnika kartic!) 
 

j) OUTPUT 2 = izhod 2 
Izhod 2 (priključitev avtomatskega odpiralnika vrat) 
 

k) OUTPUT 1 = izhod 1 
Izhod 1 (priključitev avtomatskega odpiralnika vrat) 
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8 AKUSTIČNI IN OPTIČNI NAPOTKI 
 
Razlaga 
akustičnih in 
optičnih 
prikazov 

Prikaz statusa 
Rumena LED 

Izhod 1 
Zelena LED 

Izhod 2 
Rdeča LED 

Akustični 
prikaz  
Brenčalo 

Bela LED 

Stanje 
pripravljenosti 
(običajen način 
obratovanja) 

1x utrip v 2 
sekundnem 
intervalu 

    

Uspešen vnos 
kode 

1x utrip, nato 
sveti 10 sekund 

  1 pisk Sveti za 10 
sekund 

Uspešen poteg 
kartice 

2x utrip Sveti  2 piska  

Uspešno 
upravljanje 

2x utrip   2 piska  

Uspešen vnos 
kode 2 

2x utrip  Sveti 2 piska  

Pomanjkljiva 
kartica / koda 

5x utrip   5 piskov  

Pomanjkljivo 
upravljanje 

5x utrip   5 piskov  

Način zapore / 
ne reagira na 
kartico / kodo 

1x utrip v 10 
sekundnem 
intervalu 

  1 kratek pisk 
v 10 
sekundnem 
intervalu 
 
1 dolg pisk na 
koncu zapore 

 

Način 
programiranja 

Sveti Sveti    

Med 
programiranjem 

Sveti Stalno utripa    

Potrditev 
programiranja 
(pritisnite tipko 
»#«) 

Sveti Sveti   2 piska  

Status alarma Stalno utripanje   Stalno 
piskanje 
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9 PROGRAMIRANJE 
 
Pred začetkom obratovanja vaše nove ključavnice na kodo morate najprej le-to nastavite in 
spremeniti tovarniško kodo. 
 
Standardna tovarniška koda je:   
Priklic načina programiranja: vnos: »�« -- »glavna koda« »#« 

(rumena LED (4) in zelena LED (5) svetita) 
 vnos: 1x pritisnite na tipko »�« 

(rumena LED (4) utripa v 2 sekundnem intervalu 
 

 Uspešno programiranje: 
Rumena LED (4) utripa 2x in brenčalo zapiska 2x 
 
Pomanjkljivo programiranje: 
Rumena LED (4) utripa 5x in brenčalo zapiska 5x 

 
 
9.1 Programiranje glavne kode 
 
Glavna koda (prej tovarniška koda) je potrebovana za vstop v način programiranja (nastavitev). To 
kodo morate vedno vnesti, ko je bil način programiranja zapuščen, npr. za vnos nove kode ali za 
izvedbo sprememb posameznih nastavitev. 
 

 Številčne kombinacije ali kartične kode ne morejo biti dvojno dodeljene. Dvojno 
shranitev sistem ne bo sprejel – pojavi se sledeč prikaz: rumena LED (4) utripa 5x in 
brenčalo se sproži (zapiska) 5x. 
 
Če bodo prej shranjeni podatki izbrisani, potem lahko pod staro številko shranite nove 
podatke. 
 
Pri napačnem / pomanjkljivem vnosu pritisnite tipko »#« ali počakajte 10 sekund, da 
izvedete nov vnos! 
 
Če v roku naslednjih 10 sekund ne boste pritisnili na nobeno tipko, potem se bo 
elektronska ključavnica na kodo vrnila nazaj v način pripravljenosti! Zaradi tega sledeče 
vnose hitro izvedite. 

 
Na tipkovnici (6) pritisnite na tipko z zvezdico »�«. Sedaj vnesite tovarniško kodo 1234 in le-to 
potrdite s tipko »#«! Nato rumena (4) in zelena (5) LED svetita – sedaj se nahajate v načinu 
programiranja. 
 
Nato na tipkovnici (6) pritisnite na tipko »0« in vnesite novo glavno kodo (minimalno 4 mesta – 
maksimalno 8 mest)! Programiranje kode nato potrdite s pritiskom na tipko »#« na tipkovnici (6). 
 
Vnos:  »glavna koda«  
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9.2 Shranitev kartičnih in številčnih kombinacij (izhod 1) 
 
Pred shranitvijo kartičnih ali številčnih kombinacij morate najprej določiti 4 mesto kombinacijo za 
kartice ali kode (gesla). 
 
Uspešno upravljanje: rumena LED (4) utripne 2x in brenčalo se prav tako sproži dvakrat. 
 
 
A. Shranitev kartičnih kombinacij 
 
Na tipkovnici (6) pritisnite na tipko »1« in vnesite poljubno 4 mestno kodo! Potem čez čitalnik 
kartic potegnite kartico iz za potrditev pritisnite na tipko »#« na tipkovnici (6)! 
 

 V primeru, da želite shraniti več kartičnih kod, potem ni potrebno, da po vsaki kartici 
pritisnete na tipko »#«. Posamezne kartice shranite tako kot je prej opisano in pritisnite 
na tipko »#« šele po zadnji kartici – s tem bodo vse prejšnje kartice prav tako shranjene. 

 
Vnos: »1« -- »4 mestna številka« -- »kartica« -- »#« 
 
 
B. Shranitev številčnih kombinacij 
 
Na tipkovnici (6) pritisnite na tipko »1« in vnesite 4-8 mestno številko in 4 mestno kodo! Pritisnite 
na tipko »#« - zelena (LED) utripa – ponovno pritisnite na tipko »#« - zelena LED (5) preneha 
utripati – vnos je potrjen. 
 

 V primeru, da želite shraniti več kod, potem ni potrebno, da drugič ponovno pritisnete na 
tipko »#«. Posamezne kode shranite tako kot je prej opisano in pritisnite na tipko »#« 
šele po zadnjem vnosu – s tem bodo vsi prejšnji vnosi prav tako shranjeni. 

 
Vnos: »1« -- »4 mestna koda« -- »4-8 mestna številka« -- »#« -- »#« 
 
 
9.3 Brisanje kartičnih kombinacij in številčnih kod (izhod 1) 
 
A. Pritisnite tipke »2« -- »0« -- »0« -- »0« -- »0« -- »#« 

Sedaj bodo vse kartične kombinacije in številčne kode izbrisane. 
 

B. Pritisnite tipke »2« -- »1« poteg »kartice« ali vnos »številčne kode« -- »#«. Sedaj bo koda 
kartice oziroma vnesena številčna koda izbrisana. 

 
C. Pritisnite tipke »2« -- »2« -- »koda« kartice ali »številčna koda« -- »#«. Sedaj bo kartična 

kombinacija ali številčna koda izbrisana. 
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9.4 Programiranje funkcije odpiralnika vrat (izhod 1) 
 
A. Pritisnite tipke »3« -- »0« -- »0« -- »#« 

Odpiralnik vrat bo sedaj sprožila kartica ali številčna koda (kombinacija). 
 

B. Pritisnite tipke »3« -- »0« -- »1« -- »#« 
Odpiralnik vrat bo sedaj sprožen z kartico in številčno kodo. 

 

 Tovarniška nastavitev = odpiralnik vrat bo sprožen s kartico ali številčno kodo. 
 
 
 
9.5 Programiranje odpiralnih časov / rele izhod (izhod 1) 
 
A. Pritisnite tipke »4« -- »0« -- (»01« - »99« sekund) – »#« izhod 1: rele odpre med 1 in 99 

sekundami. 
B. Pritisnite tipke »4« -- »1« -- »#« 

Izhod 1: bo zaprt 
 

 Tovarniška nastavitev = hiter način: 3 sekunde! 
 
 
 
9.6 Shranitev številčnih kombinacij 2 (izhod 2) 
 
Za vsako številčno kodo vnesite poljubno 3 mestno številčno kombinacijo – pri programiranju se ne 
sme ponoviti! 
 
Pritisnite tipko »5« -- »1« -- »3 mestna številčna kombinacija« -- »4-8 mestna koda« »#« (zelena 
LED (5) utripa) – »#« (zelena LED (5) ne utripa več). Vnos je zaključen. Rdeča LED (2) sveti tako 
dolgo, dokler je izhod 2 aktiven. 
 

 Če želite shraniti več ko, potem ni potrebno pritisniti na tipko »#« po vsakem vnosu. 
Posamezne vnose shranite kot je prej opisano in pritisnite na tipko »#« šele po zadnjem 
vnosu – s tem sledi shranitev vseh vnosov. 

 
 
9.7 Brisanje številčne kombinacije (izhod 2) 
 
A. Pritisnite tipke »5« -- »0« -- »0« -- »0« -- »0« -- »#« 

Sedaj bodo vse številčne kode izbrisane. 
 

B. Pritisnite tipke »5« -- »2« »številčne koda«, ki naj bo izbrisana -- »#«. Sedaj bo vnesena 
številčna koda izbrisana. 

 
C. Pritisnite tipke »5« -- »3« -- »številčna koda« -- »#«. Sedaj je dodatna koda s konkretno številko 

izbrisana. 
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9.8 Programiranje odpiralnih časov (izhod 2) 
 
A. Pritisnite tipke »6« -- »0« -- (»01« - »99« sekund) – »#«  

Izhod 1: rele odpre med 1 in 99 sekundami. 
B. Pritisnite tipke »4« -- »1« -- »#« 

Izhod 1: bo zaprt 
 

 Tovarniška nastavitev = hiter način: 3 sekunde! 
 
 
 
9.9 Programiranje funkcij 
 
A. Številna kombinacija (način vhoda) 
 

I) Pritisnite tipke »7« -- »0« -- »0« -- »#« 
Ročni način vhoda – pritisnite tipko »#« vnesena koda (številčna kombinacija) bo potrjena = 
vnos kode morate vedno zaključiti s potrditvijo na tipko »#«! 
 

II) Pritisnite tipke »7« -- »0« -- »1« -- »#« 
Avtomatski način vhoda – številna kombinacija mora biti tako dolga kot je dolga koda 
programiranja! 
V tem primeru vam za potrditev vnesene številčne kombinacije ni potrebno pritisniti na 
tipko »#«. 
 

 Tovarniška nastavitev = ročen vnos kode. 
 
 
B. Rele izhoda – ton pri sprožitvi releja 
 

I) Pritisnite tipke »7« -- »1« -- »0« -- »#« = ton je izklopljen. 
 

II) Pritisnite tipke »7« -- »1« -- »1« -- »#« = brenčalo se sproži za 1 sekundo. Rele izhoda je 
aktiviran. 

 

 Tovarniška nastavitev = ton je izklopljen! 
 
 
 
C. Ton tipk 
 
Pritisnite tipke »7« -- »2« -- »0« -- »#« 
Ton tipk je izločen in s tem med upravljanjem izklopljen. 
 
Pritisnite tipke »7« -- »2« -- »1« -- »#« 
Ton tipk je aktiviran in s tem med upravljanjem slišen. 
 

 Tovarniška nastavitev = ton tipk je vklopljen! 
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D. Alarm pri vlomu (javljalnik odpiranja je uspešen – samo za izhod 1) 
 

I) Pritisnite tipke »7« -- »3« -- »0« -- »#« 
Alarm je izklopljen. 
 

II) Pritisnite tipke »7« -- »3« -- »0« -- »#« 
V primeru vloma bo alarm sprožen. 
Pri priključenem javljalniku odpiranja mora biti funkcija aktivirana. 

 

 Tovarniška nastavitev = signal alarma je izklopljen! 
 
 
E. Programiranje časa alarma (sponka ALMOUT) 
Pritisnite tipke »7« -- »4« -- (»01« -- »99« minut) – »#«. Sedaj lahko določite trajanje alarma (01 – 
99 minut). 
 

 Tovarniška nastavitev = čas alarma: 1 minuta! 
 
 
 
9.10 Programiranje varnostnih funkcij (samo za izhod 1) 
 
A. Pritisnite tipke »8« -- »0« -- »0« -- »#« 

Varnostne funkcije niso aktivne. 
 

B. Pritisnite tipke »8« -- »0« -- »1« -- »#« 
Prikaz alarma – ALM OUT po 10 neveljavnih potegih kartice ali 10 napačnih kodah ali 1 
veljavni kartici in 5 napačnih številčnih kombinacijah. 
 
Alarm je lahko izklopljen s potegom veljavne kartice oziroma z vnosom ustrezne kode ali 
kartice + številčne kombinacije (kode). 

 
C. Pritisnite tipke »8« -- »1« -- (03 – 10 vnosov) -- »�« -- (01 -  99 minut) -- »#«. S to nastavitvijo 

lahko določite od kdaj naj bo sistem blokiran. 
 

Pri vnosu številke »03«, bo sistem blokiran po treh neveljavnih karticah oziroma napačnih 
kodah, pri vnosu številke 04 bo sistem blokiran po 4. napačnem vnosu, itd. 
 
Ali 3-10 neveljavnih kartic, ali 3-10 neveljavnih kod, ali 1 veljavna kartica + 5 napačnih 
številčnih kombinacijah (kod). 
 
Sistem je lahko nato blokiran od minimalno 1 minute do maksimalno 99 minut. 
 
Z odčitavanjem veljavne kartice oziroma z vnosom številčne kombinacije ali kartice + številčne 
kombinacije lahko onesposobite blokado sistema. 
 

 Katerega izmed teh ukrepov morate uporabiti je tudi tu odvisno od vaše nastavitve 
sistema! 
 
Tovarniška nastavitev = po 10 neveljavnih karticah, 10 napačno vnesenih številčnih 
kombinacijah (kodah) ali 1 veljavni kartici + 5 napačno vnesenih kodah je blokada 
sistema aktivna za 1 sekundo. 
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Dokler je sistem blokiran / zaklenjen, le-ta ne reagira na vnos kartic ali številčnih kombinacij. 
Rumena LED sveti 1x / brenčalo se sproži 1x na kratko v 10 sekundnih intervalih. Takoj ko bo 
blokada prekinjena se bo brenčalo javilo z dolgim piskom – od sedaj je sistem spet pripravljen 
na obratovanje. 

 
 
9.11 Nadzor vrat z javljalnikom odpiranja (samo za izhod 1) 
 
A. Pritisnite tipke »9« -- »0« -- »0« -- »#« 

Funkcija nadzora je izklopljena. 
 

 Tovarniška nastavitev = funkcija nadzora je izklopljena. 
 

B. Pritisnite tipke »9« -- (»01« - »99« sekund) -- »#«. 
Funkcija nadzora je vklopljena. 

 
 
Ta funkcija ima 2 različna načina delovanja: 
 
Primer 1: Vrata so odprta dlje, kot pa je nastavljen čas (0-99 sekund), npr. pozabili ste zapreti 

vrata. 
 
V tem primeru se brenčalo javi s stalnim tonom, da vas spomni, da zaprete vrata. 
Takoj ko so vrata zaprta, se brenčalo ugasne. 
 
 

Primer 2: Vrata so bila odprta na silo – brenčalo se sproži kot signal alarma – tudi če bodo vrata 
sedaj zaprta bo alarm še vedno slišen. Šele po odčitavanju veljavne kartice, vnosu 
pravilne številčne kombinacije ali kombinacije kartice in kode lahko izklopite alarm. 

 
 
9.12 Zaključitev programiranja 
 
Način programiranja bo po 60 sekundah avtomatsko zapuščen. 
 
Vendar pa kljub temu vedno pritisnite na tipko »�«, da zapustite način programiranja in se vrnete 
nazaj v način upravljanja! Sistem se sedaj nahaja v načinu pripravljenosti – rumena LED (4) utripa. 
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10 UPRAVLJANJE KLJUČAVNICE NA KODO 
 

 Rumena LED (4) utripa v 2 sekundnih intervalih – sistem je pripravljen na obratovanje! 
 
 
Izhod 1 
 

I) Odpiranje vrat sledi z kartico (poteg kartice čez čitalnik kartic. 
 

II) Odpiranje vrat sledi s številčno kombinacijo (vnos kode) 
 

III) Odpiranje vrat sledi z kartico in številčno kombinacijo (poteg kartice čez čitalnik kartic, zelena 
LED utripa – sedaj morate v roku 10 sekund vnesti številčno kombinacijo – kodo). 

 

 Medtem ko zelena LED (5) utripa se lahko vrnete tudi nazaj k normalnemu 
upravljalnemu načinu / načinu pripravljenosti tako, da pritisnete na tipko »�«. 

 
 
 
Izhod 2 
 
V tem primeru sledi upravljanje z kodo – v vnosom kode bo aktiviran izhod 2. 
 
Izhod 1 in 2 sta lahko v vsakem primeru upravljana s kodo programiranja! Pri tem pojdite po 
sledečih korakih: 
 

I) Upravljanje izhoda 1: 
Vnesite kodo programiranja – »#« -- »1« (ročen vnos kode) 
Vnesite kodo programiranja -- »1« (avtomatski vnos kode) 
 

 
II) Upravljanje izhoda 2: 

Vnesite kodo programiranja – »#« -- »2« (ročen vnos kode) 
Vnesite kodo programiranja -- »2« (avtomatski vnos kode) 
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11 VARNOSTNE FUNKCIJE 
 
1. Po 3-10 napačnih vnosih (lahko določite po izbiri) bo sistem avtomatsko blokiran ali pa se 

sproži alarm. 
2. Pri nasilno odprtih vratih bo sistem takoj sprožil alarm. 
3. Če so vrata odprta dlje časa kot je bilo določeno v nastavitvi odpiralnih časov vrat, potem se 

sproži alarm, da vas spomni na to, da so vrata odprta. 
4. Pri aktiviranem kontaktu ohišja odda sistem sledeče opozorilne signale: rumena LED utripa in 

brenčalo stalno oddaja piske. Z izklopom kontakta ohišja bodo akustični in optični opozorilni 
signali ustavljeni. Kontakt ohišja lahko priključite tudi na varnostni sistem. 

 
 
 
12 POVRNITEV NA TOVARNIŠKO KODO 
 
Ste glavno kodo oziroma kodo programiranja pozabili ali jo želite spremeniti? S pomočjo DAP 
mostička (glejte načrte priključitve, točka a)!) lahko prikličite tovarniško kodo 1234. 
 
Pri tem pojdite po sledečih korakih: 
1. Odstranite napajanje. 
2. DAP mostiček preklopite na pozicijo »ON« (vklop). 
3. Priključite napajanje – rumena LED sedaj stalno utripa in brenčalo stalno zveni. 
4. DAP mostiček preklopite nazaj na pozicijo »OFF« (izklop) – rumena LED preneha utripati in 

brenčalo se ugasne. 
5. Tovarniška koda 1234 je sedaj povrnjena. 
 

 S tem postopkom povrnitve lahko rekonstruirate tovarniško kodo (kodo programiranja). 
Drugi shranjeni podatki ali vnosi ne bodo spremenjeni. 

 
 
 
13 VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE 
 
Naprava običajno ne terja vzdrževanja. Zunanjost naprave očistite samo z mehko, suho krpo ali 
čopičem. V nobenem primeru ne uporabite agresivnih čistil ali kemijskih raztopin, ker je lahko 
ohišje s tem napadeno ali pa le-to vpliva na delovanje. 
 
 
 
14 ODSTRANITEV 

 
Električnih in elektronskih izdelkov ne smete odstraniti med gospodinjske odpadke. 
Neuporaben izdelek odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami. 
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15 TEHNIČNI PODATKI 
 
Obratovalna napetost: 12V DC (enosmerna napetost) 
Poraba toka: mirovni toka približno 35mA 

delovni tok približno 103mA (brez zunanjega čitalca kartic) 
Izhodni kontakti: N.O. in N.C. (moč preklopa maksimalno 3A / 24V DC) 
Kapaciteta hranjenja: izhod 1: 500 kartičnih kod ali 500 številčnih kombinacij, po izbiri 

tudi kartične kode in številčne kombinacije skupaj (maksimalno 
500) 
izhod 2: 500 kod 

Tip kartic: EM kartica 125 KHZ (npr. Conrad naročniška št. 130274, 191214, 
130245) 

Mere: 129 x 84 x 41 mm 
Teža: 205g 
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16 NAČRTI PRIKLJUČITVE 
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TAMPER H NC. L (NC kontakt) 
Izhod za priključitev na zunanjo alarmno napravo 
 
Tamper Switch Deactivated: TAMPER stikalo je izklopljeno (zaprto) 
Tamper Switch Activated: TAMPER stikalo je vklopljeno (odprto) 
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GARANCIJSKI LIST 
 
Izdelek: Elektronska ključavnica na kodo in s čitalnikom kartic, 
vodotesna 
Kat. št.: 751516 
 
Garancijska Izjava:  
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga 
potrošniku. Garancija za izdelek, razen dodanih žarnic, baterij in programske opreme, je 1 leto.  
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali 
z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, 
malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.  

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja za trikratno obdobje garancije.  
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1,  Nemčija. 
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z 
izpolnjenim garancijskim listom.  
 
Prodajalec: ___________________________________________________________ 
 
Datum prodaje in žig prodajalca: 
________________ 
 
Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim 
listom. 
 
 
 
 

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje 
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248 
www.conrad.si, info@conrad.si 


