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1. Vtični zatemnilnik zatemnjuje vašo razsvetljavo, tako da lahko varčujete z energijo. 
Poleg tega poskrbi za udobno in romantično vzdušje, ko to želite. 

2. Napravo lahko uporabljate za navadne žarnice, halogenske žarnice in večino LED-
sijalk. 

 

B. Diagram 

 

 

 
 
Vrtljivi gumb 

 

C. Priključitev 
................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................. ............................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................... 

1. Pred priključitvijo izključite električno napravo in zatemnilnik. (Ko želite izklopiti 
zatemnilnik, vrtite gumb v nasprotni smeri urnega kazalca, dokler ne zaslišite 
"klika"). 

2. Povežite zatemnilnik z električno vtičnico. 
3. Povežite električni kabel električne naprave (na primer svetilke) z električno 

vtičnico zatemnilnika. 
4. Vključite priključeno napravo. 
5. Sedaj lahko zatemnite razsvetljavo na želeno svetilnost. 
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D. Pozor 

 
1. Samo za uporabo v zaprtih prostorih. 
2. Dokler ne izklopite zatemnilnika, ne ločujte povezane naprave. 
3. Vhodna napetost se mora skladati s spodaj navedenimi tehničnimi podatki. 
4. Zatemnilnik ni primeren za vse fluorescenčne žarnice in zatemnilne LED-svetilke. 
5. Več enakih izdelkov ne smete priključiti enega na drugega. 
6. Izdelek ni pod napetostjo samo takrat, ko je električni vtič ločen od električne 

vtičnice. 
7. Izdelka ne pokrivajte oziroma zakrivajte. 
8. Navor gumba: ≤1 Kgf.cm. 
9. Navor za VKLOP/IZKLOP: 50~300 gf.cm. 
 

E. Tehnični podatki 

 
Obratovalna napetost:  230 V~, 50 Hz 
Moč:     Zatemnilne LED-sijalke: 3-24 W 
    Navadne žarnice: maksimalno 200 W 
    Visokonapetostne halogenske žarnice: maksimalno 200 W 
 

F. Varnostni napotki 

 
• Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, 

senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri 
uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za 
varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti. 

• Naprava ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let. 
• Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 

let in pod nadzorom. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Proizvajalec: 
 

 
 

Zhejiang Everflourish Electrical Co., Ltd. 
Renjiu Village, Wuxiang Town, Yinzhou, Ningbo 315111, Ljudska republika Kitajska 
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GARANCIJSKI LIST 

 
Izdelek: Zatemnilni adapter GAO EMD201 
Kat. št.: 15 45 997 
 

Garancijska izjava:  
Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno 
delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija 
velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.  
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni 
vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare 
zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja 
z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne 
izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake 
na blagu. 
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta 
po preteku garancije. 
Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 
92240 Hirschau, Nemčija. 
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 
66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.  

 
Prodajalec: 
___________________________________________________________ 
 
Datum izročitve blaga in žig prodajalca: 
________________ 
 
Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, 
pravilno izpolnjenim garancijskim listom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje 
Faks: 01/78 11 250 
Telefon: 01/78 11 248 
www.conrad.si, info@conrad.si 

http://www.conrad.si/
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Prevod izvirne izjave EU o skladnosti 

 

 
Izjava EU o skladnosti    
 

Št. dokumenta / mesec.leto:  KE     EMD201 / 12.21                                                                    CK 

 

Izdajatelj: EverFlourish Europe GmbH – Robert-Koch-Str. 4 –  
D-66299 Friedrichsthal 

Blagovna znamka: 
 

Številka modela:  EMD201 

 
Opisani tipi te izjave so v skladu z ustrezno usklajevalno zakonodajo Unije (za informacije o številkah 
izdelkov in oznakah glejte Prilogo N). Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost 
proizvajalca. 
 

 
 

Direktiva 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta o harmonizaciji zakonodaj 
držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu – v skladu s Prilogo III 
 

x 
 

Direktiva 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta o harmonizaciji zakonodaj 
držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo 
 

x 
 

Direktiva 2014/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta o harmonizaciji zakonodaj 
držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti na trgu električne opreme, ki je 
načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej 
 

 
 

Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za 
določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo 
 

  
 

Uredba (ES) št. 1275/2008 glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo 
za porabo energije pri električni in elektronski gospodinjski ter 
pisarniški opremi v stanju pripravljenosti in izključenosti 
 

  
 

Uredba (EU) št. 1194/2012 glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo 
usmerjenih sijalk, sijalk s svetlečimi diodami in pripadajoče opreme 
 

  
 

Uredba (ES) št. 278/2009 glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo za 
porabo električne energije zunanjih napajalnikov v stanju brez 
obremenitve in njihov povprečni izkoristek pod obremenitvijo 
 

x 
 

Direktiva 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o omejevanju uporabe 
nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi 

 
Dodatne informacije najdete v Prilogi N. Ta izjava potrjuje skladnost  z navedenimi direktivami, vendar 
ne nudi zagotovila o lastnostih. Upoštevati je treba varnostne napotke priložene dokumentacije k 
izdelku. 
 
 

Kraj, datum: Friedrichsthal, 
06.12.2021 

Podpis:  
Anja Sand, glavna operativna direktorica 

 
EverFlourish Europe GmbH 
Robert-Koch Str. 4 
66299 Friedrichsthal-Bildstock 
Nemčija 

Tel: 
Faks:  
E-naslov:  
Davčna št.: 
Sodni register: 

+49 6897 856090 
+49 6897 8560910 
info@everflourish-europe.de 
DE813828399 
HRB 14479 

Banka: 
Št. računa: 
Koda banke: 
SWIFT/BIC: 
Št. IBAN:  

Bank 1 Saar 
106377006 
59190000 
SABADE5SXXX 
DE40591900000106377006 
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Direktor:  Luyong Gao 

 

Priloga N k 

Izjavi EU o skladnosti 
   

 

Št. dokumenta / mesec.leto:  N     EMD201 / 12.21                                                                CK 

 

Naziv izdelka: Zatemnilni adapter za LED-sijalke, bel 

Številka modela:  EMD201 

Številka izdelka: 6032 

Namestitev oznake CE:  Tipska tablica / embalaža 

 
Skladnost opisanih izdelkov s predpisi direktiv se dokaže s popolno skladnostjo z naslednjimi 
standardi:  
 

Standardi: 

Referenčna številka: Datum izdaje: Referenčna številka: Datum izdaje: 

ES IEC 63000 2018 ES IEC 55015+A11 2019 

ES 61547 2009 ES IEC 61000-3-2 2019 

ES 61000-3-3+A1 2013 ES IEC 61058-1 2018 

ES 61058-1-2 2016 DIN VDE 0620-1+A1 2016 

DIN VDE 0620-2-1+A1 2016   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EverFlourish Europe GmbH 
Robert-Koch Str. 4 
66299 Friedrichsthal-Bildstock 
Nemčija 

Tel: 
Faks:  
E-naslov:  
Davčna št.: 
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Direktor:  
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info@everflourish-europe.de 
DE813828399 
HRB 14479 
Luyong Gao 
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Izvirna izjava EU o skladnosti 
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