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Pazljivo preberite ta navodila za uporabo in upostevajte vse varnostne napotke.
Zahtevki za odgovornost za telesne poskodbe in / ali premozenjsko Skodo
zaradi nepravilne uporabe samodejno prenehajo.

Tehniéni podatki

Skupina pogonNSKega MOTOIA .........uuuruuuuiiiiiiiieeeeeeeeeee e e e e eeeeeeearrr e e e e e e e e e eeeeeeenennns M1
[ZOIACITSKI FAZIEA ...ttt e e F
/0] (o ) PP S2
1Y oS EEERPRUPRR 12V /100 A/ 1200 W
Vle€Cna obremenitev s SKrpCem ... ..o, 3150 kg
Vle€na obremenitev na prvem polozaju VIVi ..........cccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiee, 1575 kg
Vlec€na sila zadnjega poloZaja VIVi ............euuuuiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeee s 598,4 kg
JEKIBNA VIV <. dolzina 15 m, 5,5 mm @
B e 335 x 114 x 120 mm
Namestitvene mere montazne ploSCe .......cooviiiiiiiiiiiii i, 124 x 76 mm
WA AV o] - PP Mehanska zavora
T e 13 kg

Namestitev vitla

1. Pomembno je, da vitel namescate na ravni povrSini, tako da so motor, boben za
vle€no vrv in menjalnik v vrsti.

2. Ce uporabljate pritrdilno plo$&o, ki ni standardni mer, mora biti debelina 5 mm in
imeti stopnjo trdote 8,8.

3. Vitel s pomocjo 4 vijakov M8 x 25 8,8 privijte na pritrdilno plosco.

4. Odprtino za vle¢no vrv trdno privijte na pritrdilno plo§€¢o z dvema vijakoma M8 x 20
8,8.

| Prikljuéek za magnetno tuljavo

1. Magnetna tuljava prekine povezavo z akumulatorjev vozila, ¢e vitla ne uporabljate.
2. Namestiti jo je treba tik ob akumulator vozila. PrepriCajte se, da magnetna tuljava
nima povezave s karoserijo.
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Pozor, pomembna informacijal
B + (rdec kabel) je priklju¢en na pozitivni pol baterije
B - (¢rni kabel) je priklju€en na negativni pol baterije

Prikljuéni diagram
Prej natanéno preverite barve, ker v nasprotnem primeru lahko pride do
kratkega stika!

M + (rumeni kabel) je povezan s pozitivhim polom vitla.
M - (modri kabel) je priklju¢en na negativnim polom vitla.

Prikljucitev daljinskega upravljalnika
Rdeci krmilni kabel prikljucite na B +
Crni krmilni kabel prikljucite na B -

| Upravljanje
1. Ce zelite izvledi vrv, obrnite roéno
L kolesce v polozaj »freespool« (prosti tek).
— o 2. Ce Zzelite vle€no vrv naviti, obrnite ro¢no
kolesce v polozaj »engaged« (v prestavi).
!. L1 ,l J 4 v . g . . .
_ Navijte 3. Ce zelite ustaviti vitel, spustite stikalo.
lzvlecite vieéno
2 vlecéno vrv S
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Prosti tek
Preklop v prosti tek (»freespool«) omogoc€a, da vlecno
— - vrv rocno odvijete iz vitla _
70 S0 1. Ce Zzelite zaskociti sklopko, ro¢ni gumb obrnite v
., ‘, polozaj v prestavi (»engaged«), dokler se ne
= g zaskodi. Zdaj lahko z vitlom vleCete tovor.

Engaged = v prestavi  Freespool = prosti tek

2. Ce zelite preklopiti v prosti tek, zavrtite roéni
gumb v polozaj prosti tek (»freespool«). Zdaj
lahko vle€no vrv izvleCete z roko.

Vzdrzevanje
R T
i
) \ :
\ s J ‘
Freespool = prosti tek

Zamenjajte vleéno vrv.

Pazite, da vle¢no vrv vedno uporabljate s pravo vle¢no silo!! Vrv zamenjajte samo z
enakovredno originalno vrvjo.

1. Prestavite v prosti tek (»freespool«).

2. Vrv v celoti odvijte in jo odstranite iz bobna.

3. Staro vle€no vrv izvlecite skozi odprtino za vle€no vrv in skozi odprtino vstavite
novo vrv in jo polozite na boben. Zdaj novo vrv pritrdite na boben.

4. Da pritrdite vle€no vrv, trdno privijte Sesterokotni vijak.

5. Pazite, da jekleno vrv napeljete okoli bobna od spodaj (glejte skico zgoraj).

6. Za navijanje vrvi naj bo vle€na vrv rahlo napeta in jo napeljite tako, da se po
plasteh vijuga po bobnu.

Kako naoljiti vitle
Vitel mora biti naoljen, e je bil v namene vzdrZzevanja razstavljen.

Varnostni napotki

» Nikoli ne prekoracite dolo€ene najvecje obremenitve.

* Ni primeren za neprekinjeno delovanje. Med vle€enjem, pustite da se vitel
ohladi.

* Vrv mora biti Se vsaj 5-krat ovita okrog bobna, da se zagotovi varno vlecCenje
bremena. PrivijaCenje na bobnu ni primerno za zadrZevanje tovora.
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Ljudje in stvari morajo biti na varni razdalji od vleCne vrvi, ki je napeta.

Vrv se lahko pri polni obremenitvi prej pretrga, ko motor stoji. Zato, ko se
priblizujete polni obremenitvi, uporabite Skripec za razsSiritev zmogljivosti.

Nikoli ne stojte pod vlecno vrvjo, ki je napeta.

Nikoli ne premikajte avtomobila, da vleCete tovor, ki je pritrjen na vitel. To
lahko privede do tega, da se vle¢na vrv pretrga.

Ko vitla ne uporabljate, iz akumulatorja odstranite prikljuéne kable in daljinski
upravljalnik iz vitla.

Nikoli ne prekoracCite doloCene najveCje obremenitve. lzogibajte se postopni
uporabi daljinskega upravljalnika za napenjanje ohlapne jeklene vrvi. To lahko
privede do preobremenitve.

Pri navijanju vle€ne vrvi, se prepriCajte, da je navita Cisto od spodaj navzgor.
Ce zelite to narediti, napeljite vrv z rokami in vrv drzite pod napetostjo. Za
zasCito rok uporabite rokavice. Pri tem pazite, da kabel ne drsi skozi vase
roke. Roke drzite stran od vitla. Zadnjih 50 cm ro¢no navijte tako, da izklopite
vitel in prestavite v prosti tek. Sedaj zadnje vrtljaje naredite z roko.

Vitla ne uporabljajte kot dvigalo. Nikoli se ne postavite pod dvignjenim
bremenom.

Zahtevki za odgovornost za telesne poskodbe in / ali Skodo na premoZenju
zaradi nepravilne uporabe prenehajo samodejno.

Pazite, da ne pride do kratkega stika zaradi napacne polarnosti.

Pri delu na pobodjih za vase vozilo uporabljajte zagozdo.

Na vitlu ne izvajajte nobenih tehni¢nih sprememb.

Vle¢enje mora biti &im krajse. Ce se motor segreva, takoj nehajte vlegi in
pustite, da se motor nekaj minut hladi. Pod polno obremenitvijo ne vlecite vec
kot 1 minuto. Ce motor blokira, takoj izklopite napajanje. Vitel ni zasnovan za
trajno uporabo in mora med vleCenjem imeti vedno dovolj Casa, da se ohladi.

Nikoli ne preklopite v prosti tek, ko tovor Se vedno visi na vrvi

Uporabite kos viseCe vrvi, da napeljete sinteticno vrv vitla pri navijanju /
odvijanju, da vase roke ne drsijo neposredno po Vvrvi.

Nasveti za uporabo vitla

Ce ste blizu najvedje vleéne moci, je bolje uporabiti Skripec za podvojitev
vle¢ne moci. Na ta nacin se izognete preobremenitvi.
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Med vleCenjem pustite motor avtomobila prizgan, da zascitite akumulator pred
praznjenjem.

Seznanite se s pravilno uporabo vasSega vitla. Priporo€amo, da naredite
preizkus brez vecjih obremenitev, dokler se ne seznanite z delovanjem.

Pred vsako uporabo vitla preverite, da ni poSkodovan. PoSkodovane dele takoj
zamenijajte z originalnimi nadomestnimi deli.

Vsi vijaki morajo biti trdno priviti.

Nikoli ne obesite kovinskega karabina nazaj na vle¢no vrv. To lahko posSkoduje
vle€¢no vrv. Za pritrditev tovora raje uporabite trakove ali jermene.

Daljinski upravljalnik shranjujte v avtu, da se izognete poSkodbam.

Vse ugotovljene poskodbe vitla ali enega od delov vitla je treba takoj odpraviti.
Ko zaznate poSkodbo, vitla ne smete vec uporabljati, dokler se okvara ne
odpravi. Obstaja tveganje za zivljenje.

Vlecite le na obmodjih, kjer se vase vozilo lahko premika skladno z navodili
proizvajalca.

Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril proizvajalec vitla.

Napravo lahko uporabljajo otroci, starejSi od 8 let, in osebe z zmanjSanimi
fizi€nimi, senzori€nimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkuSenj in
znanja, €e jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolzena za njihovo varnost, ali
so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Naprava in njena prikljucna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajSih od 8
let.

Otroci ne smejo izvajati €iS€enja in vzdrzevanja naprave, razen Ce so starejsi
od 8 let in pod nadzorom.

Primerne tehnike vle¢enja, da se izvlecete ven

Poiscite stabilno tocko, kot je mocno drevo
ali kol. Uporabite primeren jermen ali dvizni
jermen, da ga pritrdite na kovinski karabin

Napacno Pravilno

Vleéne vrvi nikoli ne
namestite okrog drevesa
in je obesite s kavljem.

Najprej postavite trak z zanko
okoli drevesa in nato pritrdite
kavelj na zanko.

vitla.
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Nikoli ne
vlecite pod
kotom do vitla.

Narobe

[
Pravilno

__.__—__.

Zascitite se za primer
pretrganja vrvi

Cez vleéno vrv polozite odejo, da se
zmanjsa ucinek povratnega udarca.

Neposredno S Skripcem za
vilecenje za vlecenje bremen

bremena, ki se  nad 500 kg.
kotalijo.

Vitla nikoli ne uporabljajte
za dvigovanje tovora ali
ljudi.

[ T T T T NI e e

Nikoli ne vlecite pod kotom do vitla. To lahko
poskoduje vitel ali vrv.

Ce vledete teZzko breme, postavite tezko
odejo ali suknji¢ pribl. 1,5 m od nosilnega
kavlja prek vle¢ne vrvi. V primeru, da se vrv
pretrga, to zmanjSa ucinek povratnega
udarca.

Pri bremenih nad 500 kg priporoCamo
uporabo Skripca.

Vitla nikoli ne uporabljajte za dvigovanje
tovora ali ljudi.

| Delo z vitlom od A do Z

a) Vsa dela z vitlom skrbno nacrtujte.

b) Nosite zascitne rokavice.
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c)
d)
e)

f)

9)
h)

Prestavite v prosti tek, da izvleCete vrv.

Ne vlecite z rokami, ampak uporabite vlecni trak (st. 29 na seznamu delov).
Vlec€no vrv izvlecite do Zelene dolzine.

Material, ki ga je treba povleci, ovijte z dviznim ali vle€nim trakom in tam
pritrdite kovinski karabin vie¢ne vrvi. Vle€ne vrvi nikoli ne ovijte okoli
materiala, ki ga je treba povleCi in ne zataknite kovinskega karabina na
vle€no vrv. To lahko povzroci, da se vrv natrga.

Ponovno zaprite prosti tek.

Daljinski upravljalnik prikljucite na vitel.

i) Zazenite motor avtomobila, da zascitite baterijo pred praznjenjem.

J) Z navijanjem napnite vlecno vrv. Ko je vleCna vrv napeta, se postavite izven

K)

nevarnega obmocja. Nikoli ne prestopite ¢ez vle€no vrv.

Prepri€ajte se, da so vse tocke pritrditve trdno pritrjene.

l) PrepriCajte se, da je na bobnu vle€na vrv vsaj 5-krat ovita okrog, preden

zacCnete z vleCenjem.

m) Priblizno 1,5 m pred kavelj postavite debelo jakno ali odejo nad vie¢no vrv.

n)

0)

p)

Q)

Poskrbite, da na delovhem / nevarnem obmocju ni ljudi.

Zacnite vleCi in se prepriCajte, da se vrv lepo in enakomerno navija okrog
bobna. Ce z vitlom vlegete vozilo iz zataknjenega polozaja, se lahko to
vozilo po€asi zapelje naprej, da pomaga moci vitla. Pri tem pazite, da vle€na
vrv ostane napeta.

Vozilo, ki ga vleCete, naj bo prestavljeno v nevtralno prestavo / prosti tek, ¢e
se ne pelje samo. Zavoro je treba sprostiti. Nozno zavoro lahko sprostite
Sele, ko je vleCna vrv napeta. Izogibajte se sunkovitemu vle€enju. To lahko
poskoduje vozilo ali vitel.

Vitel ni zasnovan za stalno uporabo. Po nekaj minutah vle€enja pod polno
obremenitvijo imejte vsaj 2 minuti, da se vitel ohladi.

Vlec€enje je zaklju€eno, ko je vle€eno vozilo na varni povrsini in se lahko
samo premika.

Vozilo zavarujte z zavoro in preklopom prestave.

Sprostite vlecno vrv. Vitla ni primerno za daljSe drZzanje vozila.
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Sprostite vie¢no vrv.

Vrv previdno in enakomerno navijte okrog bobna. Po potrebi ponovno odvijte
do tocCke, ko vrv ni ve¢ pravilno ovita.

Roke drzite pro€ od bobna, dokler se vle€na vrv popolnoma ne ovije.
Zavarujte vrv in kovinski karabin.

Odstranite daljinski upravljalnik in ga shranite na Cisto in suho mesto.
Ocistite celoten vitel in preverite morebitne poskodbe na vseh varnostnih

delih. Vse poskodovane dele takoj zamenjajte z originalnimi nadomestnimi
deli.
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Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250

Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: Motorni vitel z jekleno vrvjo Berger & Schroter 31767 TX 3500
Kat. St.: 16 65 619

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.0.k.d., jamci za kakovost oziroma brezhibno
delovanje v garancijskem roku, ki za¢ne teci z izro€itvijo blaga potroSniku. Garancija
velja na obmo¢€ju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni
vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare
zaradi neupoStevanja prilozenih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja
z izdelkom in mehanske poskodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne
izkljuéuje pravic potrosnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake
na blagu.

Vzdrzevanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja Se 3 leta
po preteku garancije.

Servisiranje izvaja druzba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1,
92240 Hirschau, Nemcija.

Pokvarjen izdelek posljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta
66, 1290 Grosuplje, skupaj z raCunom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izro€itve blaga in zig prodajalca:

Garancija velja od dneva izrocitve izdelka, kar kupec dokaze s prilozenim,
pravilno izpolnjenim garancijskim listom.
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