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Naprava Megasat T4 je aktivna vsesmerna DVB-T antena za sprejem analognih in 
digitalnih radijskih in televizijskih programov (tudi DVB-T2 HD). Anteni ni potrebno 
spreminjati usmeritve in lahko sprejema signale na katerem koli kraju. Idealna je za 
počitniške prikolice, vozila za kampiranje, tovornjake ali čolne. Napajanje poteka 
preko DVB-T sprejemnika, 12 V avtomobilskega adapterja ali 5 V USB-adapterja. 
Univerzalni nosilci omogočajo vsestranske možnosti namestitve (npr. streha, miza, 
stena ali jambor). 
 

Obseg dobave 

 
1. DVB-T antena T4 
2. Stojalo 
3. Držalo za drog, vključno z objemko za drog 
4. Koaksialni kabel s koaksialnim priključkom (1,5 m) 
5. Koaksialni kabel z F-priključkom (6 m)                                                                 
6. Navodila za uporabo 
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Namestitev na  
horizontalne površine 

Namestitev na  
vertikalne površine 

 

 
 
 

 
 
 

Namestitev na horizontalne površine 

 
1. Namestite anteno s stojalom in vmesnikom. Dobro zatesnite vse spoje. 
2. Privijte F-priključek koaksialnega kabla na F-vtičnico na anteni. Zdaj zatesnite 

povezavo z gumijasto objemko. 
3. Priključite razdelilnik v vtičnico na televizorju. 
4. Priključite napajalnik v USB ali avtomobilsko vtičnico. 
5. Postavite anteno na primerno mesto z dobrim sprejemom (upoštevajte ovire, 

kovinske strehe ali druge ovire). 
6. Pritrdite anteno z ustreznimi vijaki. Dobava ne vključuje vijakov, saj obstaja  

preveč različnih podlag za namestitev. 
 

 

Namestitev na vertikalne površine 

 
1. Namestite anteno s stojalom, vmesnikom in podaljškom. Dobro zatesnite vse 

spoje. 
2. Privijte F-priključek koaksialnega kabla na F-vtičnico na anteni. Zdaj zatesnite 

povezavo z gumijasto objemko. 
3. Priključite razdelilnik v vtičnico na televizorju. 
4. Priključite napajalnik v USB ali avtomobilsko vtičnico. 
5. Postavite anteno na primerno mesto z dobrim sprejemom (upoštevajte ovire, 

kovinske strehe ali druge ovire). 
6. Pritrdite anteno z ustreznimi vijaki. Dobava ne vključuje vijakov, saj obstaja  

preveč različnih podlag za namestitev. Lahko pa z držalom za drog pritrdite 
anteno na drog ali opornik. 
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Namestitev kabla na razdelilnik 

 
1. Odprite ohišje razdelilnikov (5V USB ali 12V KFZ adapter). 
2. Žična mreža mora biti obrnjena nazaj čez izolacijo. 
3. Notranji vodnik kabla mora biti pritrjen z vijakom. 
4. Spojka je stisnjena ob žično mrežo. 
5. Zaprite zadnji del pokrova razdelilnika. 
 

 
 
 

Podaljšek za razdelilnik 
 
 

Namestitev F-priključka 

 
1. Odstranite približno 2 cm izolacije. 
2. Žično mrežo obrnite nazaj čez izolacijo. 

 

 
 

3. Odstranite izolacijo žice. 
4. Izolacija žice naj ostane približno 2 mm. 
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5. Privijte F-priključek na kabel. 
 

 
 

Tehnični podatki 

 

• Aktivna vsesmerna DVB-T antena  

• Sprejemanje signalov DVB-T in DVB-T2 HD 

• Frekvenčno območje UHF: 174 - 230 MHz 

• Frekvenčno območje VHF: 470 - 790 MHz 

• Pasivno ojačanje: 20 - 33 dB (največ 44 dB) 

• Kabel antene: 6 m (75 Ω) 

• 5-voltno napajanje preko  - avtomobilskega adapterja 
- USB adapterja 
- DVB-T sprejemnika 

• Kontrolna LED lučka za napajanje 

• Vgrajen LTE filter za sprejem brez motenj 

• Mere brez stojala: 280 x 75 mm (Ø / H) 

• Mere s stojalom: 280 x 120 mm (Ø / H) 

• Teža: 244 g 
 

Izjava o skladnosti 

 
Podjetje Megasat Werke GmbH s tem izjavlja, da je sledeča naprava v skladu z 
bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive EMC 89/336/EGS in 
direktive o nizki napetosti 73/23/EGS: 
 
Megasat T4 (št. izd. 200198) 
 
Izjava o skladnosti za te izdelke je na voljo na sedežu podjetja: 
Megasat Werke GmbH, Industriestraße 4a, D-97618 Niederlauer, Nemčija. 
 

Varnostni napotki 

 
• Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, 

senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri 
uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za 
varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti. 

• Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let. 
• Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 

let in pod nadzorom. 



Megasat, proizvajalec: Megasat Werke GmbH, Industriestraße 4a, 97618 Niederlauer, Nemčija. 

 6 

 
 

Uredba OEEO št. DE70592344 
 

 
 
 

Verzija 1.0 (junij 2017) 
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, tiskarskih napak in napak. 

 
 

Megasat Werke GmbH 
Industriestraße 4a 

D-97618 Niederlauer 
Nemčija 
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GARANCIJSKI LIST 

 
Izdelek: Vsesmerna antena Megasat T4 
Kat. št.: 18 92 167 
 

Garancijska izjava:  
Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno 
delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija 
velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.  
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni 
vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare 
zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja 
z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne 
izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake 
na blagu. 
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta 
po preteku garancije. 
Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 
92240 Hirschau, Nemčija. 
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 
66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.  

 
Prodajalec: 
___________________________________________________________ 
 
Datum izročitve blaga in žig prodajalca: 
________________ 
 
Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, 
pravilno izpolnjenim garancijskim listom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje 
Faks: 01/78 11 250 
Telefon: 01/78 11 248 
www.conrad.si, info@conrad.si 

http://www.conrad.si/
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Prevod izvirne izjave EU o skladnosti 

 
 
 
 

 

Megasat - Werke GmbH 
lndustriestr. 4a 
97618 Niederlauer 
 
Tel.: 09771 / 63567 - 100 
Faks: 09771 / 63567 - 144 
E-pošta: info@megasat-werke.de 
Internet: www.megasat.tv 

 

Izjava o skladnosti 
 
Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca. 
 
Megasat Werke GmbH; lndustriestrasse 4a, 97618 Niederlauer potrjuje, da spodaj 
navedeni izdelki izpolnjujejo zahteve za dodelitev oznake CE. 
 
Izjavljamo, da je sledeča oprema:  
 
Aktivna prizemna antena DVB-T / T2 
Št. modela: Megasat T 4 
 
Veljavni standardi: 
Direktiva EMC 2014/30/EU s spremembami 
Direktiva LVD 2014/35/EU s spremembami 
 
Sledeči standardi testiranja: 
EMC:  ES 55032:2015  

ES 61000-3-2:2014 
ES 61000-3-3:2013 
ES 55020:2007+A11:2011  

LVD:  ES 60065:2014 
 
S tem izjavljamo, da je bila navedena oprema zasnovana v skladu z ustreznimi deli 
zgoraj navedenih specifikacij. Naprava izpolnjuje vse bistvene zahteve direktiv. 
 
          

Datum izdaje: 02.05.2016 
 

 
Lothar Gold, produktni vodja 

 
Podjetje 
Generalni direktor 
Sandra in Sven Melzer 
Megasat Werke GmbH 
lndustriestr. 4a 
97618 Niederlauer 
ID za DDV: DE238111794 

Bančni podatki: EVRO 
Banka: Hypo Vereinsbank 
Lastnik: Megasat Werke 
GmbH 
Številka računa: 376 514 536 
Šifra banke: 793 200 75 
BIC / SWIFT: HJEDEMMXXX 
IBAN: DE79 793 200 750 376 
514 536 

Bančni podatki: USD 
Banka: Hypo Vereinsbank 
Lastnik: Megasat Werke 
GmbH 
Številka računa: 894 531 665 

Šifra banke: 700 202 70 
BIC/SWIFT: HJVEDEMM451 
IBAN: DE91 793 200 750 
894 531 665 

Poslovni register 
Registrsko sodišče: 
Schweinfurt  
Kraj pristojnosti: Schweinfurt  
Številka vpisa v poslovni 
register: 5035 
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Izvirna izjava EU o skladnosti 

 

 


