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Uvod
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Navodila za uporabo infrardečega termometra za brezkontaktno merjenje telesne temperature so namenjena zagotavljanju potrebnih informacij za pravilno delovanje termometra VNT275US.

Splošno poznavanje infrardečega termometra za brezkontaktno merjenje telesne temperature in razumevanje njegovih lastnosti ter funkcij sta predpogoj za pravilno uporabo termometra VNT275US. Infrardeči termometer za brezkontaktno merjenje telesne temperature je medicinski pripomoček in je namenjen večkratni uporabi v roku 1 leta. Pred uporabo preberite navodila za uporabo naprave. Če teh navodil za uporabo ne razumete v celoti, termometra ne uporabljajte.
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	Ne upravljajte s termometrom VNT275US, če niste v celoti prebrali in razumeli teh navodil za uporabo.


OPOZORILO

Nakup ali posedovanje te naprave ne pomeni izrecne ali implicitne licence za uporabo z nadomestnimi deli, ki bi lahko sami ali v kombinaciji s to napravo, spadali na področje uporabe enega od povezanih patentov.
Namen uporabe
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Infrardeči termometer za brezkontaktno merjenje telesne temperature je nesterilni termometer za večkratno uporabo, ki je namenjen uporabi za občasno merjenje telesne temperature uporabnikov vseh starosti v domačem okolju (kot je dom ali kraj dela, kot orodje za pregled zaposlenih), v načinu brez dotika, pri čemer se kot merilno mesto uporablja čelo.

Varnostni napotki

Varnostne informacije

Ta naprava se lahko uporablja samo za namene, ki so opisani v teh navodilih za uporabo.

Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe.

Pomembni varnostni napotki:

· Infrardeči termometer za brezkontaktno merjenje telesne temperature je namenjen uporabi v domačem okolju (kot je dom ali kraj dela za pregled zaposlenih).

· Shranjujte ga izven dosega otrok, mlajših od 12 let.

· NIKOLI ne uporabljajte termometra za druge namene, kot tiste, za katere je bil namenjen. Pri uporabi na otrocih upoštevajte splošne varnostne ukrepe.

· NIKOLI ne potopite termometra v vodo ali v druge tekočine (ni vodoodporen).

Pri čiščenju upoštevajte navodila iz poglavja »Čiščenje, nega in shranjevanje«.

· Tega termometra NE shranjujte pri temperaturi pod -20 °C ali nad 55 °C (skrajne vrednosti pod - 4°F ali nad 131 °F) ali pri previsoki vlažnosti (do 93 % relativne vlažnosti brez kondenzacije).

· Počakajte 30 minut, da se termometer in oseba, na kateri se bo meritev izvajala, prilagodita na temperaturo v prostoru, v katerem se bo meritev izvajala.

· Termometer pred uporabo za 30 minut pustite v prostoru, v katerem se bo uporabljal. Temperatura prostora mora biti med 15 °C in 35 °C (59 °F in 95 °F).

· Oseba, na kateri se bo izvajala meritev, naj bo pred opravljanjem meritve 20 minut v zaprtem prostoru, saj lahko zunanja temperatura vpliva na temperaturo kože.

· V primeru da zaradi uporabe te naprave kot orodja za pregledovanje ne morete upoštevati navodil za prilagoditev temperature okolici, se lahko prikazana meritev zaradi temperature, iz katere prihajajo osebe, premakne navzgor ali navzdol, v primerjavi s temperaturo, pri kateri je opravljena meritev. V takem primeru primerjajte posameznike med seboj in pri vsakem posamezniku, ki ima za 0,8 °C (1,5 °F) višjo ali nižjo vrednost od običajne, po prilagoditvi temperature ponovite meritev.

· NE uporabljajte termometra, če so na merilni ploščici ali termometru znaki poškodb. Če je naprava poškodovana, je NE poskušajte popraviti.
· NE poskušajte sami odpirati ohišja naprave, saj lahko to povzroči razveljavitev  garancije in povzroči poškodbo naprave ali telesne poškodbe.
· NIKOLI ne vstavljajte ostrih predmetov v območje merilne ploščice ali v katero koli drugo odprto površino na termometru.
· Ta termometer vsebuje natančne elemente visoke kakovosti. Pazite, da vam naprava NE pade. Zaščitite jo pred močnimi udarci in sunki. Infrardečega senzorja se NE dotikajte s prsti.
· Uporaba tega termometra ni namenjena kot nadomestilo za posvet z vašim zdravnikom.

· Povišana temperatura lahko opozarja na resno bolezen, zlasti pri novorojenčkih in dojenčkih, ali pri odraslih, ki so stari, šibki ali imajo oslabljen imunski sistem. Takoj poiščite strokovni nasvet, če je temperatura povišana in če ste temperaturo izmerili na:

· novorojenčkih in dojenčkih, mlajših od 3 mesecev (takoj se posvetujte z zdravnikom, če temperatura preseže 37,4 °C [99,4 °F]),
· osebah, starejših od 60 let (pri starejših bolnikih je vročina lahko šibkejša ali je sploh ni),
· posameznikih s sladkorno boleznijo ali oslabljenim imunskim sistemom (npr. HIV, kemoterapija raka, kronično zdravljenje z imunosupresivnimi sredstvi, splenektomija),
· posameznikih, ki so priklenjeni na posteljo (npr. bolnik v domu za ostarele, po možganski kapi, kronični bolezni, paraplegiji, kvadruplegiji, okrevanju po operaciji),
· prejemniku presaditve organa (npr. jeter, srca, pljuč, ledvic).
· Ta termometer ni namenjen nedonošenčkom ali dojenčkom, ki so majhni za svojo gestacijsko starost. Kot nedonošenček je opredeljen otrok, rojen pred 37. tednom nosečnosti. Dojenček, majhen za svojo gestacijsko starost, je opredeljen kot novorojenček (od rojstva do 4 tednov starosti), ki je bil rojen v 37. tednu nosečnosti ali pozneje, s težo pod 10. percentilom za novorojenčke v isti gestacijski starosti.

· Ta termometer ni namenjen interpretaciji hipotermičnih temperatur. Če naprava prikazuje temperaturo 35,6 °C (96,1 °F) ali manj brez barvne LED-osvetlitve in posameznik kaže atipične simptome ali vedenje, se obrnite na svojega zdravnika ali zdravstvenega delavca.

· Otrokom NE dovolite, da si brez nadzora merijo temperaturo.

· Če opazite simptome, kot so nepojasnjena razdražljivost, bruhanje, driska, dehidracija, spremembe apetita ali aktivnosti, napadi, bolečine v mišicah, tresenje, otrdel vrat, bolečine pri uriniranju itd., se posvetujte z zdravnikom, tudi če oseba nima vročine.

· Tudi v odsotnosti vročine lahko osebe z normalno telesno temperaturo še vedno potrebujejo zdravniško pomoč. Oseb, ki jemljejo antibiotike, analgetike ali antipiretike, za določitev resnost njihove bolezni ne bi smeli ocenjevati zgolj na podlagi izmerjene temperature.

· NE spreminjajte te naprave brez dovoljenja proizvajalca.

· NE mečite baterij v ogenj. Uporabljajte samo priporočene baterije. NE uporabljajte baterij za ponovno polnjenje.

· Če merite temperaturo na čelu osebe, izberite način za merjenje telesne temperature ("Body"); če merite temperaturo predmetov, tekočin, hrane ali drugih predmetov, izberite način za merjenje temperature površin ("Surface").
· Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

· Naprava ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.

· Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

1. Pregled naprave
Delovanje infrardečega termometra za brezkontaktno merjenje telesne temperature
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Infrardeči termometer za brezkontaktno merjenje telesne temperature je ročna naprava za večkratno uporabo, ki deluje na baterije in lahko meri temperaturo človeškega telesa na čelu (temperatura kože na čelu). Deluje na podlagi tehnologije infrardečega (IR) senzorja. Pri merjenju IR-senzor pridobiva infrardečo energijo s čela, na katerega je usmerjen. Ob upoštevanju temperature okolice termometer pretvori signal iz IR-senzorja v digitalno vrednost, ki jo prikaže na LCD-zaslonu.

Opis upravljalnih elementov, indikatorjev in simbolov
Upravljalni elementi in indikatorji
Slika 1: Infrardeči termometer za brezkontaktno merjenje telesne temperature VNT275US
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	1. LCD-zaslon 

2. Pokrovček prostora za baterije

3. Gumb za vklop (sprožilec merjenja)

4. Tipka "SET"

5. Tipka "MEMO"

6. Tipka "MODE"

7. IR-senzor 


	1. Način za merjenje temperature površin

2. Način za merjenje telesne temperature

3. Digitalni zaslon

4. Indikator nasmeha ali joka

5. Indikator stanja baterije

6. Indikator vklopa/izklopa zvoka

7. Številka pomnilnika

8.°F

9. °C

10. Pomnilnik


Simboli na napravi
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	Pozor
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	Delovni atmosferski tlak
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	Nesterilna embalaža
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	Primerno za recikliranje
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	Oglejte si navodila za uporabo
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	Skladnost s standardom OEEO
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	Delovna temperatura
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	Uporabljeni del tipa BF
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	Delovna vlažnost
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	Proizvajalec



	
[image: image15.png]1P22




	Zaščita pred trdimi delci velikosti najmanj 12,5 mm in kapljajočo vodo pod kotom 15º


Tehnični podatki
	Merska enota
	°C/°F

	Način delovanja 
	Prilagojeni način (način za merjenje telesne temperature)

Neposredni način (način za merjenje temperature površin)

	Merilno mesto 
	Čelo

	Referenčno mesto telesa 
	Aksilarno

	Merilno območje 
	Način merjenja za telo: 34,0 °C - 42,9 °C 

(93,2 °F ~ 109,2 °F)

Način merjenja za površino: 0 °C ~ 100 °C

(32 °F ~ 212 °F)

	Laboratorijska natančnost 
	Način za merjenje telesne temperature: 

±0,2 °C za območje 35,0 °C - 42,0 °C 

(± 0,4 °F pri 95 °F ~ 107,6 °F)

±0,3 °C (±0,5 °F) izven tega območja

Način za merjenje temperature površin: 

±2,0 °C (±3,6 °F)

	Ločljivost prikaza
	0,1 °C (0,1 °F)

	Prikaz vročine (tribarvna osvetlitev)
	35,7 - 37,3 °C  ali 96,2 - 99,2 °F: zelena osvetlitev (normalno);

37,4 - 38,4 °C ali 99,3 - 101,1 °F: rumena osvetlitev (vročina)

> 38,4 °C ali > 101,1 °F: rdeča osvetlitev (visoka vročina)

Opombe: 

1. Način za merjenje temperature površin vedno prikazuje temperaturo z zeleno osvetlitvijo. 

2. V načinu za merjenje telesne temperature je meritev pri 34,0 - 35,6 °C (93,2 - 96,1 °F) prikazana brez LED-osvetlitve.

	Čas samodejnega izklopa
	≤ 18 sekund

	Čas merjenja
	≤ 2 sekundi

	Merilna razdalja
	1 do 5 cm (0,4 do 2 palca)

	Pomnilnik
	50

	Zahteve za napajanje

	Baterije
	2 x 1,5 V (AAA) alkalna baterija (IEC tip LR03)

	Delovno območje napetosti
	2,6 V ~ 3,6 V



	Okolje 

	Delovno okolje
	Temperatura: 15 °C – 35 °C (59 °F – 95 °F), 

relativna vlažnost ≤ 93 % brez kondenzacije, 

atmosferski tlak: 70 kPa do 106 kPa (0,7 atm do 1,04 atm)

	Prevoz in skladiščenje
	Temperatura: -20 °C – 55 °C (-4 °F – 131 °F), 

relativna vlažnost ≤ 93 % brez kondenzacije,

atmosferski tlak: 70 kPa do 106 kPa (0,7 atm do 1,04 atm)

	Dimenzije in teža

	Teža (brez baterij)
	90 g (3,2 unče)

	Velikost
	D: 138 mm X Š: 95 mm X V: 40 mm 
(D: 5,4" x Š: 3,7" x V: 1,6")

	Ta naprava je skladna z naslednjimi standardi:

IEC 60601-1: Medicinska električna oprema - 1. del: Splošne zahteve za osnovno varnost in bistvene zmogljivosti.

ASTM E1965-98: Standardna specifikacija za infrardeče termometre za občasno določanje temperature pacienta.

ISO 80601-2-56: Medicinska električna oprema - Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti kliničnih termometrov za merjenje telesne temperature.

IEC 60601-1-2: Medicinska električna oprema - 1-2. del: Splošne zahteve za osnovno varnost in bistvene tehnične lastnosti - Spremljevalni standard: Elektromagnetne motnje - Zahteve in preskušanje.

OPOMBA: NE uporabljajte te naprave ob prisotnosti elektromagnetnih ali drugih motenj, ki so zunaj običajnega razpona, kot je opredeljeno v IEC 60601-1-2.

IEC 60601-1-11: Medicinska električna oprema - 1-11. del: Splošne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti - Spremljevalni standard: Zahteve za medicinsko električno opremo in medicinske električne sisteme, ki se uporabljajo v okolju domače zdravstvene oskrbe.

ISO 15223-1: Medicinski pripomočki - Simboli za označevanje podatkov, ki jih mora podati dobavitelj - 1. del: Splošne zahteve.


Varnostna razvrstitev medicinske električne opreme
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Zaščita pred električnim udarom
	Medicinska električna oprema z notranjim napajanjem

	Uporabljeni del 
	Uporabljeni del tipa BF

	Zaščita pred škodljivim vdorom vode ali delcev
	IP22

	Način delovanja 
	Neprekinjeno delovanje


Opomba: Ni namenjeno sterilizaciji. Ni namenjeno uporabi v okolju, obogatenem s kisikom.
MEDICINSKA ELEKTRIČNA OPREMA potrebuje posebne previdnostne ukrepe v povezavi z elektromagnetnimi motnjami (EMC).

Za podroben opis zahtev glede EMC se obrnite na naš oddelek za stike s strankami.

Prenosna in mobilna radijsko-komunikacijska oprema lahko vpliva na MEDICINSKO ELEKTRIČNO OPREMO.

Odstranite baterijo iz instrumenta, če ga dalj časa ne boste uporabljali. S tem se boste izognili poškodbam termometra, ki bi lahko nastale zaradi puščanja baterij.

2. Delovanje naprave
Namestitev baterij

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

POZOR: Infrardeči termometer za brezkontaktno merjenje telesne temperature ne deluje, če ima izpraznjene baterije. Nima možnosti zunanjega napajanja, zato za njegovo ponovno delovanje namestite nove baterije.

1. Povlecite pokrovček prostora za baterije navzven v smeri puščice in ga nato dvignite navzgor, da lahko dostopate do prostora za baterije.

2. Vstavite dve bateriji velikosti AAA v skladu z oznakama "+" in "-".

3. Zaprite pokrovček prostora za baterije.

Delovanje
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pred uporabo termometra se prepričajte, da ste prebrali in razumeli vsa opozorila, navedena v navodilih za uporabo.

· Termometer mora biti za merjenje telesne temperature poravnan s sredino čela (med obrvmi in neposredno nad njimi) na navpični ravnini.

· Pritisnite gumb za vklop (sprožilec merjenja) in takoj se bo prikazala temperatura. Glejte sliko 2.

Slika 2: Merilni položaj in razdalja
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· Pred uporabo pustite termometer 30 minut v prostoru, v katerem ga boste uporabljali. Temperatura prostora mora biti med 15 °C in 35 °C (59 °F in 95 °F).

· Temperatura okolja v okolici osebe, ki ji bo merjena temperatura, mora biti stabilna. NE merite temperature osebam v bližini zračnih tokov iz ventilatorjev, zračnikov klimatskih naprav itd.

· Če se osebe premaknejo iz prostora z nižjo temperaturo v prostor z višjo temperaturo, naj ostanejo v okolju merjenja vsaj 5 minut, da se tako zagotovi skladnost s temperaturo okolja, preden se izmeri njihova telesna temperatura.

· V primeru da zaradi uporabe te naprave kot orodja za pregledovanje ne morete upoštevati navodil za prilagoditev temperature okolici, se lahko prikazana meritev zaradi temperature, iz katere prihajajo osebe, premakne navzgor ali navzdol, v primerjavi s temperaturo, pri kateri je opravljena meritev. V takem primeru primerjajte posameznike med seboj in pri vsakem posamezniku, ki ima za 0,8 °C (1,5 °F) višjo ali nižjo vrednost od običajne, ponovite meritev po prilagoditvi temperature.

· Počakajte vsaj 1 sekundo pred naslednjo meritvijo. Če ste neprekinjeno merili petkrat, je priporočljivo počakati vsaj 30 sekund in nato nadaljevati z merjenjem.

· Tega termometra NE uporabljajte na neposredni sončni svetlobi.

3. Splošne nastavitve in uporaba

Začetek merjenja

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Napravo poravnajte s čelom na razdalji 1-5 cm (0,4-2 palca), nato pritisnite gumb za vklop (sprožilec merjenja), da začnete merjenje in preberete podatke. Termometer bo opravil samopreizkus, pri čemer se bodo za 2 sekundi prikazali vsi segmenti zaslona.

Opomba:

1. Po koncu prikaza segmentov celotnega zaslona boste slišali en pisk za normalno temperaturo ali 4 dvojne piske za povišano temperaturo, kar pomeni, da so bile meritve opravljene. Na LCD-zaslonu bo prikazana ciljna vrednost izmerjene temperature, medtem ko bo osvetlitev prikazana v eni od treh barv: rdeče, zeleno ali rumeno. Zelena barva pomeni, da je naprava pripravljena za naslednjo meritev. Če je vrednost 37,4 °C - 38,4 °C (99,3 °F - 101,1 °F), bo prikazana rumena barva, kar pomeni opozorilo o rahlo povišani telesni temperaturi. Bodite pozorni na telesno temperaturo. Ko je telesna je telesna temperatura nad 38,4 °C (101,1 °F), se prikaže rdeča barva, kar pomeni visoko vročino. Poiščite način, da se ohladite, ali pojdite k zdravniku.

2. Da bi zagotovili natančnost merjenja, po 5 zaporednih meritvah počakajte vsaj 30 sekund.

Sprememba načina merjenja
Ko je naprava vklopljena, lahko s pritiskom na tipko "MODE" preklapljate med načinom za merjenje telesne temperature ("Body") in načinom za merjenje temperature površin ("Surface").

Način za merjenje telesne temperature se uporablja za merjenje temperature človeškega telesa, način za merjenje temperature površin pa se uporablja za meritve na površinah (Tovarniško privzeto je nastavljen način za merjenje telesne temperature).

Priklic in brisanje podatkov iz pomnilnika

Zadnja temperatura, ki je bila izmerjena pred izklopom termometra, se shranjeni v pomnilnik (do 50 meritev).

1. Ko je termometer vklopljen ali izklopljen, pritisnite tipko "MEMO", da si ogledate zgodovino izmerjenih vrednosti.

2. Prazna pomnilniška mesta prikazujejo "----°C" ali "----°F".

3. Izmerjene temperaturne vrednosti lahko shranite v pomnilnik. Na pomnilniška mesta je mogoče shraniti do 50 meritev temperature, ki samodejno prepisujejo zgodovino podatkov.

4. Ko je termometer vklopljen, pritiskajte tipko "MEMO", dokler se na LCD-zaslonu ne prikaže "CLR", kar pomeni, da so bili vsi shranjeni podatki dokončno izbrisani.

Spreminjanje temperaturne lestvice - F1
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Vklopite termometer, pritisnite in pridržite tipko "SET", da vstopite v nastavitve F1. Pritisnite tipko "MODE" ali "MEMO", da preklopite med temperaturnima enotama stopinje Celzija in stopinje Fahrenheit. Pritisnite sprožilec, da potrdite nastavitev enote (tovarniško privzeta je Fahrenheit).

Vklop/izklop zvoka

Ko je termometer vklopljen, pritisnite tipko "SET", da vklopite ali izklopite zvok. 

Napredne nastavitve
Pozor: Naslednje nastavitve naj bi uporabljali le strokovnjaki.

Priporočljivo je, da ta termometer ohranite na nastavitvah, ki so bile prvotno sprogramirane v napravi.

Nastavitev opozarjanja o vročini - F2

S to nastavitvijo spremenite mejo, pri kateri se barva osvetlitve izmerjene temperature spremeni v rdečo. Ko vstopite v nastavitve za spreminjanje temperaturne lestvice (F1), pritisnite tipko "SET", da vstopite v nastavitve F2. Pritisnite tipko "MODE", da zmanjšate nastavljeno vrednost za 0,1 °C. (~0.2°F). Pritisnite tipko "MEMO", da to vrednost povečate za 0,1 °C (~0,2 °F). Pritisnite tipko "SET", da shranite nastavitev. Tovarniško privzeta in zelo priporočljiva vrednost nastavljene temperatura je 38,5 °C (101,2 °F).

Nastavitve zvoka - F3

S to nastavitvijo spremenite vklopite ali izklopite zvočni signal. Ko ste v nastavitvi za opozarjanje o vročini (F2), pritisnite tipko "SET", da vstopite v nastavitve F3. Pritisnite tipko "MODE" ali "MEMO", da vklopite ali izklopite zvok. Pritisnite tipko "SET", da shranite to nastavitev. Zvok lahko spreminjate tudi s pomočjo navodil, ki so opisana v poglavju »Vklop/izklop zvoka«.

Tovarniška ponastavitev

Če kadar koli želite termometer vrniti na tovarniške nastavitve, pritisnite in pridržite tipko "MODE", medtem ko je termometer vklopljen, dokler se na LCD-zaslonu ne prikaže "rst".

Po 2 sekundah se bodo v napravi obnovile tovarniške nastavitve.

Reševanje težav
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	Izmerjena temperatura ni znotraj tipičnega temperaturnega območja za človeka.

(34,0 °C~42,9 °C ali 
93,2 °F~109,2 °F)
	Prepričajte se, da ste s termometrom merili temperaturo  na čelu in ne na drugem delu človeškega telesa
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	Merjenje na daljavo:

1-5 cm (0,4-2 in)
	Optimalna merilna razdalja je 1cm (0,4 palca)

	
	Nepravilen položaj merjenja
	Za prikaz merjenja glejte sliko 2

	
	Oseba, ki se ji meri temperaturo, ima na čelu lase, protibolečinske nalepke, preznojeno glavo, itd.
	Oseba, ki se ji meri temperaturo, naj pred merjenjem mirno sedi 5-10 minut
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	Delovna temperatura presega območje določene temperature
	Premaknite se v prostor znotraj temperaturnega območja delovanja in počakajte 30 minut pred ponovnim merjenjem
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	Zaslon utripa, samodejno se izklopi
	Zamenjajte baterijo ali pa je bil izdelek poškodovan in ga je treba popraviti

	
[image: image22.png]



	Opozorilo o nizki ravni nivoja baterije: ko je nivo baterije nizek, na zaslonu utripa opozorilo o nizkem nivoju baterije. Vendar pa lahko naprava še vedno deluje, dokler se baterija ne popolnoma izprazni (ostane 0 % baterije).
	Namestite novo baterijo. Za navodila si oglejte poglavje »Menjava baterij«.
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	Opozorilo o izpraznjeni bateriji: naprava ne more več meriti temperature.
	Namestite novo baterijo. Za navodila si oglejte poglavje »Menjava baterij«.
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	Prehitre spremembe temperature okolja
	Počakajte, da je temperatura okolja stabilna
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	1. Naprava je izklopljena
2. Nepravilna namestitev baterije
3. Baterija je izpraznjena
4. Zaslon ostaja prazen
	1. Ponovno pritisnite gumb za vklop
2. Preverite polarnost baterije
3. Vstavite novo baterijo
4. Obrnite se na prodajalca ali servisno službo


4. Menjava baterij
1. Odprite in sprostite pokrovček prostora za baterije, pri čemer sledite indikatorju na površini pokrovčka.

Pred menjavo baterij se prepričajte, da je naprava izklopljena.

2. Odstranite bateriji in ju zamenjajte z dvema novima baterijama tipa AAA. Prepričajte se, da sta pravilno poravnani v skladu z oznako na notranji strani pokrovčka.

3. Pokrovček prostora za baterije ponovno vstavite in potisnite nazaj, tako da se zaskoči na svoje mesto. 
4. Odsluženih baterij ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Odnesite jih na posebna lokalna zbirna mesta.

5. V primeru, da je sistem po zamenjavi baterije zaklenjen, ne boste mogli slediti normalnemu postopku uporabe. Enostavno odstranite bateriji, počakajte 30 sekund in nato ponovno vstavite bateriji.
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 POZOR
Baterij NE polnite, ne razstavljajte in je ne mečite v ogenj.
1. Običajna življenjska doba novih in neuporabljenih baterij je 2000 meritev v času delovanja 18 s.

2. Uporabljajte samo priporočene baterije, ne uporabljajte polnilnih baterij in baterij ne sežigajte.

3. Če termometra dalj časa ne boste uporabljali, baterije odstranite.

5. Čiščenje, nega in shranjevanje 
· Leča je zelo občutljiva.

· Zelo pomembno je, da lečo zaščitite pred umazanijo in poškodbami.

· Za čiščenje površine naprave in LCD-zaslona uporabite čisto in mehko krpo. Ne uporabljajte topil in ne potapljajte naprave v vodo ali druge tekočine.

· Termometer vedno shranjujte v temperaturnem območju (-20 °C do 55 °C oziroma -4 °F do 131 °F) in območju vlažnosti za shranjevanje (≤ 93 % brez kondenzacije).

· Priporočljivo je, da termometer shranjujete na suhem mestu, kjer ni prahu. Termometra ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, visoki temperaturi/vlažnosti ali kakršnim koli ekstremnim vplivom okolja, sicer bo njegovo delovanje okrnjeno.

· Če se temperatura okolja termometra preveč spremeni, na primer če se termometer premakne iz mesta z nižjo temperaturo na mesto z višjo temperaturo, pustite termometer 30 minut na sobni temperaturi v prostoru, kjer je temperatura med 15 °C in 35 °C (59 °F in 95 °F).

6. Odstranjevanje

1. Odsluženih baterij ne smete odlagati med gospodinjske odpadke. Odslužene baterije je potrebno oddati na za to namenjeno zbirno mesto.

2. Po koncu življenjske dobe naprave je ne smete odlagati med gospodinjske odpadke. Pozanimajte se o možnostih za okolju prijazno in ustrezno odstranjevanje. Upoštevajte lokalne predpise.
7. Kalibracija
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Termometer je bil ob izdelavi kalibriran. Če ta termometer uporabljate v skladu z navodili za uporabo, periodična kalibracija ni potrebna. Če kadar koli podvomite o natančnosti  merjenja temperature, nas kontaktirajte.

8. Deklaracija o elektromagnetni združljivosti (EMC)
1. To napravo je potrebno namestiti in uporabljati v skladu z informacijami, navedenimi v SPREMLJAJOČI DOKUMENTACIJI.
Ta naprava potrebuje posebne previdnostne ukrepe v zvezi z EMC in jo je potrebno namestiti in uporabljati v skladu z informacijami o EMC, ki so na voljo. Obenem na to napravo lahko vpliva prenosna in mobilna radijska komunikacijska oprema.
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 V bližini naprave ne uporabljajte mobilnega telefona ali drugih naprav, ki oddajajo elektromagnetna polja. To lahko povzroči njeno nepravilno delovanje.

3. [image: image28.png]


 Ta naprava je bila temeljito testirana in pregledana, da se zagotovita njena pravilna zmogljivost in delovanje.
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 Te naprave se ne sme uporabljati v neposredni bližini druge opreme, če pa je uporaba v neposredni bližini potrebna, jo je treba opazovati, da se preveri njeno normalno delovanje v konfiguraciji, v kateri se bo uporabljala.
	Navodila in izjava proizvajalca - elektromagnetna imunost 

	Naprava VNT275 je namenjena za uporabo v elektromagnetnem okolju, ki je navedeno spodaj.

Kupec ali uporabnik naprave VNT275 mora zagotoviti, da se naprava uporablja v takem okolju.

	Pojav
	Osnovni standard EMC ali testna metoda
	Ravni testiranja imunosti

	
	
	Okolje domačega zdravstva

	Elektrostatična razelektritev
	IEC 61000-4-2
	±8 kV stik

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV zrak

	Sevana RF elektromagnetna poljaa
	IEC 61000-4-3


	10 V/mf
80 MHz - 2,7 GHzb
80 % AM pri 1 kHzc

	Bližina polj iz opreme RF brezžičnih komunikacij 
	IEC 6100-4-3
	Glejte tabelo imunosti opreme RF brezžičnih komunikacij spodaj

	Nazivno magnetno polje omrežne frekvenced, e
	IEC 6100-4-8
	30 A/mg
50 Hz ali 60 Hz



	a) Vmesnik med simulacijo fiziološkega signala PACIENTA, če se uporablja, in MEDICINSKO ELEKTRIČNO (ME) OPREMO ali ME SISTEMOM, mora biti v razdalji do 0,1 m v navpični ravnini enotnega polja v eni od usmeritev ME OPREME ali ME SISTEMA.
b) ME OPREMA in ME SISTEMI, ki namerno sprejemajo RF elektromagnetno energijo za namen svojega delovanja, naj bodo testirani na frekvenci sprejemanja. Testiranje se lahko opravi pri drugih modulacijskih frekvencah, prepoznanih v POSTOPKU OBVLADOVANJA TVEGANJA.

S tem testiranjem se ocenita OSNOVNA VARNOST in BISTVENO DELOVANJE namenskega sprejemnika, ko je v prepustnem pasu signal iz okolice. Razume se, da sprejemnik med testiranjem morda ne bo dosegel normalnega sprejema.

c) Testiranje se lahko opravi na drugih modulacijskih frekvencah, prepoznanih v POSTOPKU OBVLADOVANJA TVEGANJA.

d) Uporablja se samo za ME OPREMO in ME SISTEME z magnetno občutljivimi sestavnimi deli ali vezjem.

e) Med testiranjem se sme ME OPREMA ali ME SISTEM napajati s katero koli NOMINALNO vhodno napetostjo, vendar z enako frekvenco kot testni signal (glejte tabelo 1).
f) Pred uporabo modulacije.

g) Ta nivo testiranja predvideva kot najmanjšo razdaljo med ME OPREMO ali ME SISTEMOM in viri magnetnega polja omrežne frekvence najmanj 15 cm. Če ANALIZA TVEGANJA pokaže, da se bosta ME OPREMA ali ME SISTEM uporabljala bližje kot 15 cm od virov magnetnega polja omrežne frekvence, je treba ustrezno prilagoditi RAVEN TESTIRANJA IMUNOSTI za najmanjšo pričakovano razdaljo.


	Navodila in izjava proizvajalca - elektromagnetne emisije


	Naprava VNT275 je namenjena za uporabo v elektromagnetnem okolju, ki je navedeno spodaj.

Kupec ali uporabnik naprave VNT275 mora zagotoviti, da se naprava uporablja v takem okolju.

	Test emisij
	Skladnost
	Elektromagnetno okolje - navodila

	Radiofrekvenčne emisije

CISPR 11


	Skupina 1
	ME oprema uporablja RF energijo samo za svoje notranje delovanje. Zato so njene radijske emisije zelo nizke in ne povzročajo motenj v bližnji elektronski opremi.

	Radiofrekvenčne emisije

CISPR 11
	Razred B
	Je skladno



	Oddajanje harmonskih tokov

IEC 61000-3-2
	Ne velja
	Oprema ME se napaja izključno iz baterij 



	Nihanja napetosti/emisije utripanja
	Ne velja
	


	Navodila in izjava proizvajalca - Imunost RF brezžične komunikacijske opreme


	Testna frekvenca

(MHz)
	Pasa
(MHz)


	Servisa

	Modulacijab

	Največja moč

(W)
	Razdalja

(m)


	Raven testiranja imunosti

(V/m)

	385
	380-390
	TETRA 400
	Pulzna modulacijab
18 Hz
	1,8
	0,3
	27

	450
	430-470
	GMRS 460,

FRS 460
	FMc
±5 kHz

odstopanje

1kHz sinusno
	2
	0,3
	28

	710
	704-787
	LTE Pas
13, 17
	Pulzna modulacijab
217 Hz
	0,2
	0,3
	9

	745
	
	
	
	
	
	

	780
	
	
	
	
	
	

	810


	800-960
	GSM

800/900

TETRA 800,

IDEN 820,

CDMA 850,

LTE Pas 5
	Pulzna modulacijab
18 Hz
	2
	0,3
	28

	870


	
	
	
	
	
	

	930
	
	
	
	
	
	

	1720


	1700-1990
	GSM 1800,

CDMA 1900,

GSM 1900,

DECT,

LTE Pas 1, 3,

4, 25, UMTS
	Pulzna modulacijab
217 Hz
	2
	0,3
	28

	1845


	
	
	
	
	
	

	1970
	
	
	
	
	
	

	2450


	2400-2570


	Bluetooth, WLAN,

802.11 b/g/n,

RFID 2450,

LTE Pas 7
	Pulzna modulacijab
217 Hz
	2
	0,3
	28

	5240
	5100-5800
	WLAN

802.11,

a/n
	Pulzna modulacijab
217 Hz
	0,2
	0,3
	9

	5500
	
	
	
	
	
	

	5785
	
	
	
	
	
	

	a) Za nekatere storitve so vključene samo združene frekvence. b) Nosilec se modulira z uporabo 50 % kvadratnega valovnega signala obratovalnega cikla. c) Kot alternativa FM-modulaciji se lahko uporabi 50 % pulzna modulacija pri 18 Hz, kajti kljub temu, da ne predstavlja dejanske modulacije, bi bilo tako v najslabšem primeru.


© 2020 Vse pravice pridržane.

Procter & Gamble Service GmbH
Sulzbacher Straße 40 – 50
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Nemčija.
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Izdelano na Kitajskem:

VNT275US
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	Conrad Electronic d.o.o. k.d. 

	Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje

	Faks: 01/78 11 250

Telefon: 01/78 11 248

www.conrad.si, info@conrad.si


GARANCIJSKI LIST

Izdelek: Infrardeči termometer za brezkontaktno merjenje telesne temperature 
             Wick VNT275US
Kat. št.: 25 33 606
Garancijska izjava: 

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto. 

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.
Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom. 
Prodajalec: ___________________________________________________________

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

________________

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.
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