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Weidmidiller har ett stort antal olika kabel-/
ledningsinforingar i sortimentet; Olika forskruvningar
i plast, massing och rostfritt stal i skyddsklasserna IP
66, 67, 68 eller IP 69 K. Med moduléara flerledar-/
kabelinforingssystem kan fardigmonterade kablar,
som ett fullvardigt alternativ, snabbt och enkelt foras
in i utrustningen. Till sist finns dven EX-certifierade
kabelforskruvningar och kabel-/ledningsinforingssystem
till forfogande.

* Kabelforskruvningar av plast och méassing

* EMV forskruvningar

¢ For omraden med risk for explosion

* VDE, CSA och UL godkdnnanden

VI:OMPLIAIIT

Allméanna bestillningsdata

Typ
Art.nr.
Artikelbeteckning

SKMU EMV M25

1777640000

SKMU MS EMV (kontramutter i massing - EMC),
Kontramutter, M 25, 3.6 mm, Massing, fornicklad
4032248157914

50 Stiick

GTIN (EAN)
Frp
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http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=sv&ObjectID=1777640000
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Tekniska data

Matt och vikter
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Nettovikt

10,79

Environmental Product Compliance

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Allmanna uppgifter

Tjocklek T mm Forskruvningar Metrisk
Ganga (inre) M 25 Ganga (yttre) M 25
Gangningslangd 3,6 mm Gangstigning 1,5 mm
Material Massing, fornicklad Nyckelbredd 1 30 mm
Tjocklek T mm Ytterdiameter 30 mm
Klassificeringar

ETIM 3.0 EC000940 ETIM 4.0 EC000441
ETIM 5.0 EC000441 ETIM 6.0 EC000940
UNSPSC 30-21-18-01 eClass 5.1 23-11-07-01
eClass 6.2 27-14-91-09 eClass 7.1 27-14-91-09
eClass 8.1 27-14-91-09 eClass 9.0 27-14-44-24
eClass 9.1 27-14-44-24

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog CAT 5 ENCL 17/18 EN

Teknikuppgifter EPLAN, WSCAD

Teknikuppgifter Data STEP
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http://download.weidmueller.com/asset/download/file//39477
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_EN.html
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