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V:onrum

De nya RockStar® kapslingarna ar bestandiga mot
havsvatten och erbjuder en hog grad av stottalighet,
uppfyller IP 68 och IP 69K, och har utvecklats for att
anvandas under extrema miljoforhallanden och utformats
for hoga vibrationskrav enl. DIN EN 61373 kat. 2
(bogie). Som sadan ar denna kapslingsfamilj idealisk
for fel- och underhallsfri drift av mangpoliga kontaktdon
inom transport- och trafikteknik samt kraftteknik och

i applikationer med extrema krav. Under utvecklingen
har atgarder ocksa genomforts for att gora kapslingarna
extremt EMC-bestandiga.

Allméanna bestillningsdata

Typ HDC IP68 04A TOS 1M20
Art.nr. 1082390000
Artikelbeteckning HDC - kapsling, Byggstorlek: 1, Skyddsklass:

IP68, IP69K, stickproppskapa, Skruvforslutning,
Standard, Storlek pa kabelinféringar: M 20

GTIN (EAN) 4032248845491
Frp 1 Stiick
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Bredd 36 mm Byggbredd (tum) 1,417 inch
Hojd 60 mm Bygghojd (tum) 2,362 inch
Djup 50 mm Byggdjup (tum) 1,969 inch
Nettovikt 96 g

Temperaturer

Gransvarde, temperatur -50°C..125°C

Allménna data

EMC-kapslingar Ja Kapslingsmaterial Aluminiumpressgjutgods
Material laselement Rostfritt stal Skyddsklass IP68, IP69K
Yta Pulverlack Atdragningsmoment 2,2 Nm
Matt

Kabelingang med ganga Langd kapsling 50 mm
Utforande

Antal kabelingang pa sidan 0 Antal kabelingang uppe 1
Bygelutforande Skruvforslutning Byggform Standard
Byggstorlek 1 Ganga (inre) M 20
Kabelingang med génga Lamplig for ModuPlug® Nej

Storlek pa kabelinforingar M 20 Typ Stickkontakt
Utforande kapsling stickproppskapa Utférande lassystem Skruvforslutning
Atdragningsmoment 2,2 Nm Overdel/Underdel/Lock upper part
Design

Produktfamilj HDC - kapsling Produktlansering Kapslingar
Typ Stickkontakt Kabelingang med ganga
General data

Storlek pa kabelinforingar M 20 Byggstorlek 1
Skyddsklass IP68, IP69K

Material

Fargkod svart

Klassificeringar

ETIM 3.0 EC000437 ETIM 4.0 EC000437
ETIM 5.0 EC000437 ETIM 6.0 EC000437
UNSPSC 30-21-18-01 eClass 5.1 27-14-34-19
eClass 6.2 27-14-34-19 eClass 7.1 27-44-05-15
eClass 8.1 27-44-05-15 eClass 9.0 27-44-02-02
eClass 9.1 27-44-02-02
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