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V:onrum

HDC-kapslingarna ar perfekt skyddade tack vare en
speciell pressgjutningslegering och en flerstegsférsegling
av ytan.

Det avancerade lassystemet tillverkas konsekvent i
rostfritt stal. Det innebar lang livslangd, hog bestandighet
mot korrosion och slagtalighet.

Lasningen av kapslingarna ger inbyggd sakerhet. Vart
unika, patenterade fjadersystem ger kapslingens lasning
ett sakert faste och skyddar mot oavsiktligt 6ppnande.
Lasermarkningen mojliggor snabb och enkel identifiering.
For att omedelbart kunna identifiera varje produkt ar
kapslingarna permanent markta med laser.

Weidmiiller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X

ar ditt forstahandsval nar det handlar om industrikapor i

skyddsklass [P65. Allméanna bestillningsdata

Typ HDC 64D TSBU 1M50G
Art.nr. 1111130000
Artikelbeteckning HDC - kapsling, Byggstorlek: 8, Skyddsklass:

IP65, Kabelingang pa sidan, stickproppskéapa,
Tvéarforregling pa underdelen, hog, Storlek pa
kabelinféringar: M 50

GTIN (EAN) 4032248967711
Frp 1 Stiick

Skapandedatum den 9 juli 2019 17:58:35 CEST

Katalogversion 07.06.2019 / Tekniska andringar forbehallna 1


http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=sv&ObjectID=1111130000

Weidmiiller 3%

HDC - kapsling
HDC 64D TSBU 1M50G

Tekniska data

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
KlingenbergstralRe 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Matt och vikter

Bredd 65,5 mm Byggbredd (tum) 2,579 inch
Hojd 94 mm Bygghojd (tum) 3,701 inch
Nettovikt 416 g

Temperaturer

Gransvarde, temperatur -40°C..125°C

Environmental Product Compliance

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Allmanna data

EMC-kapslingar Nej Kapslingsmaterial Aluminiumpressgjutgods

Skyddsklass IP65 Yta Pulverlack

Matt

Bredd kapsling 43 mm Hojd kapsling B 76 mm

Halavstand langd A2 0 mm Kabelingang med ganga

Langd kapsling 120 mm

Utforande

Antal kabelingang pa sidan 1 Antal kabelingang uppe 0

Byggform hog Byggstorlek 8

Ganga (inre) M 50 Kabelingang med génga

Lamplig for ModuPIug® Ja Storlek pa kabelinforingar M 50

Utforande kapsling Kabelingang pa sidan, Utforande lassystem Tvarforregling pa
stickproppskapa underdelen

Overdel/Underdel/Lock upper part

Design

Produktfamilj HDC - kapsling Produktlansering Kapslingar

Kabelingang med géanga

General data

Storlek pa kabelinforingar M 50 Byggstorlek 8

Skyddsklass IP65

Material

Fargkod gra

Klassificeringar

ETIM 5.0 EC000437 ETIM 6.0 EC000437

eClass 6.2 27-26-12-03 eClass 7.1 27-44-02-02

eClass 8.1 27-44-02-02 eClass 9.0 27-44-02-02

eClass 9.1 27-44-02-02
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Godkannanden

Godkénnanden

ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog CAT 3HDC 17/18 EN
FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter EPLAN
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