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Under manga ar har varumarket Klippon® statt

for kompetens och kvalitet vad galler kapslingar,
sarskilt om kunden kraver losningar for industriella
standardapplikationer och applikationer i
explosionsfarliga omraden.

Weidmiiller uppfyller dessa krav med sitt sortiment

av kapslingar av stalplat i den nya Klippon® TB-

serien. Dessa finns i Multi-Hinge- (MH) och Quarter-
Lock- (QL) versionerna, Klippon® STB-serien och
aluminiumkapslingarna Klippon® K serien.

Portfoljen kompletteras med polyesterkapslingar ur
Klippon® POK-serien och med polykarbonatkapslingar.
Oavsett vilken applikation anvandare planerar, erbjuder
Weidmdiller alla sina kunder talrika noggrant passande
kapslingslosningar och individuella tjanster: nyckelfardiga
kapslingar med kundspecifika konfigurationer sdsom
montageskenor, borrade hél, kabelférskruvningar,

Allméanna bestillningsdata

e . ) Typ KLIPPON POK51 M20WCSS E
utskérningar, sarskilda ytbehandlingar och mycket annat. - 3000004229
Artikelbeteckning Kopplingslada, ATEX Il 2GD T85°C Ex e I T6,

KLIPPON POK 161609 EX, KL SET 32W4 S,
Borrade hal Sida A: 4 x M20x1,5, Borrade hal Sida

B: 4 x M20x1,5
GTIN (EAN) 4032248986712
Frp 1 Stiick
Referensprodukt 1306080000
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Matt och vikter

Nettovikt 1790,184 g

Certifikatnummer kapsling

Certifikatnummer for bestyckad kapsling Certifikatnummer for bestyckad kapsling
(ATEX) IBExXU13ATEX1004 X (IECEX) IECEx IBE 13.0004X
Certifikathnummer, bestyckad kapsling
(EAC) RU C-DE.'608.B.01328
Kapsling
Borrade hal Sida A 4 x M20x1,5 Borrade hal Sida B 4 x M20x1,5
Material glasfiber-forstarkt polyester
Klassificeringar
ETIM 5.0 ECO00058 ETIM 6.0 EC002503
eClass 6.2 27-14-91-07 eClass 7.1 27-14-91-07
eClass 8.1 27-14-91-07 eClass 9.0 27-18-05-02
eClass 9.1 27-18-05-90
Godkannanden
Godkannanden
|
Downloads
Broschyr/Katalog CAT 5 ENCL 17/18 EN
PDF (3D) 8000004229.pdf
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Klippon® POK - polyesterkapsling

De glasfiberforstarkta polyesterkapslingarna i Klippon®
POK-sortimentet erbjuder en hogkvalitativ I0sning for
skyddande av elektriska komponenter. Kapslingarna ar
lampliga 6verallt dar korrosionstalighet, slagtalighet och
en hog skyddsklass kravs.

Egenskaper:

 glasfiberforstarkt polyester

* 17 storlekar

¢ Tva standardfarger: gra (liknande RAL 7001) och svart
(liknande RAL 9011)

* Lock med skruvar i rostfritt stal i utformning med
krysspar/spar

¢ Gjuten packning tillverkad av silikon eller kloropren

¢ Montagehal utanfor tatningen

* Montage direkt i kapslingen eller med anvandning av

Allméanna bestillningsdata

en intern montageplatta
Typ

KLIPPON POK 161609 EX

* Direkt vagginfastning mojlig med anvandning av Artor

1306080000

montagehal eller montagefotter
¢ Infastningsganga for att fasta montageskenor och -
plattor

Artikelbeteckning

Klippon POK (tom kapsling i polyester), Tom
kapsling, Hojd: 160 mm, Bredd: 160 mm, Djup:
90 mm, Material: glasfiber-forstarkt polyester,
obehandlad, glansande, svart

¢ Weidmiiller tillverkar och levererar kapslingarna i

enlighet med kundens 6nskemal bestyckade med plintar Frp

och forskruvningar.

GTIN (EAN) 4050118108477
1 Stiick
Verktyg som behovs 9008540000
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Matt och vikter

Bredd 160 mm Byggbredd (tum) 6,299 inch
Hojd 160 mm Bygghojd (tum) 6,299 inch
Hojd lagstbyggande 90 mm Djup 90 mm
Byggdjup (tum) 3,543 inch Montagematt bredd 140 mm
Montagematt hojd 110 mm Nettovikt 1313g¢g
Allman information tillbehor
Material glasfiber-forstarkt polyester  Materialtjocklek 5,99 mm
Montagematt bredd 140 mm Montagematt hojd 110 mm
Yta obehandlad, glansande
Allmanna uppgifter
Anvandningsomraden Explosionsfarliga omraden,  Brannbarhetsklass enligt UL 94

Hamnanlaggningar,

Maskintillverkning,

Processindustri,

Transportvasende V-0
Materialtjocklek 5,99 mm Materialtjocklek kapsling 5,99 mm
Materialtjocklek lock Monteringsanvisning Direktmontage,

5,4 mm Monteringsoglor
Normer DIN EN 62208 - Standard Vridmoment for lockskruvar

tomma kapslingar, IEC

60079-0, IEC 60079-7,

IEC 60079-31 2,5 Nm
Material glasfiber-forstarkt polyester ~ Tatningsmaterial Silikon
Yta obehandlad, glansande Driftstemperatur, min. -55°C
Driftstemperatur, max 100 °C Slagtalighet 7 J ATEX-Version
Skyddsklass Kapslingens fastsattning Installation genom

IP66

kapslingens bakvagg,
Fastoron

Fastsattning av lock Spar-/kryssparsskruvar

Bestyckning horisontal

WDU 10/ ZDU 10 1x9 WDU 16 / ZDU 16 1x7
WDU 2,6 /ZDU 2,5 /IDU 2,5 1x17 WDU 4 /ZDU 4 1x14
WDU 6 / ZDU 6 1x11

Bestyckning vertikal

WDU 2,6 /ZDU 2,5 /IDU 2,5 * WDU 4 /ZDU 4 *

Certifikathnummer kapsling

Certifikatnummer for bestyckad kapsling

Certifikatnummer for tom kapsling

(ATEX) IBExXU13ATEX1004 X (ATEX) IBExXU13ATEX1030 U
Certifikatnummer for bestyckad kapsling Certifikathnummer for tom kapsling

(IECEX) IECEx IBE 13.0004X (IECEx) IECEx IBE 13.0003U
Certifikatnummer, bestyckad kapsling Certifikatnummer, tom kapsling (EAC)

(EAC) RU C-DE.'608.B.01328 RU C-DE.608.B.00472
Certifikatnummer for bestyckad kapsling Certifikatnummer fér tom kapsling (AEx)

(AEx) E223792 E223792
Certifikathummer, bestyckad kapsling Certifikat nr. (GERMLLOYD)

(KOSHA) 16-AV4B0-0246X TAEOOO02R2
Certifikat-Nr. (MARITREG) 14.40041.250 Certifikat-Nr. (cULus) E256877
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Forskruvningar

M12 11 M16 6

M20 4 M25 2

M32 2 M40 1

Forskruvningar hoger

M12 11 M16 6

M20 4 M25 2

M32 2 M40 1

Forskruvningar uppe / nere

M12 15 M16 12

M20 M25 3

M32 2 M40 2

Klassificeringar

ETIM 5.0 EC002503 ETIM 6.0 EC002503

eClass 6.2 27-18-05-02 eClass 7.1 27-18-05-02

eClass 8.1 27-18-05-02 eClass 9.0 27-18-05-02

eClass 9.1 27-18-05-02

Godkannanden

Godkannanden : @
LISTED ATEX - 5IRa  |ECEx - 1BExU

ROHS Uppfyllelse

Downloads

Anvandardokumentation

MB KLIPPON ENCL.TECN DE
Assembly guidelines - empty enclosures

Broschyr/Katalog

MB OVERV. PROCESS WD DE
MB KLIPPON ENCL.TECN EN
MB PROCESS EN

CAT 5 ENCL 17/18 EN

FL KLIPPON POK EN

FL SHIPBUILDING 2016 EN

Godkannande/Certifikat/Dokument om
overensstammelse

Attestation of Conformity - Klippon POK Empty Enclosures - AoC DE PS2600 160308 0011SS01
EU Declaration of Conformity - Klippon POK Empty Enclosures Ex - DoC DE PS2600 160412

001ISS01
Teknikuppgifter EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data STEP

Upphandlingsspecifikation

Klippon POK 161609 Ex_1306080000_DE

Klippon POK 161609 Ex_1306080000_EN
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